Leuze

Hoja técnica

Emisor de fotocélula de seguridad
Caodigo: 50134012
SLS5181-K48-M12

Contenido

- Datos técnicos

- Dibujos acotados

- Conexion eléctrica

- Operacion e Indicacion
- Notas

- Para mas informacién

Ji)
@ @ =
La figura puede variar ( €

Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com « www.leuze.com Derechos a modificacion técnica reservados
The Sensor People In der Braike 1, 73277 Owen Tel.: +49 7021 573-0 « Fax: +49 7021 573-199  spa + 2020-06-20 114



Emisor de fotocélula de seguridad monohaz * Codigo: 50134012 « SLS5181-K48-M12

Datos técnicos

Datos basicos

Serie

Version especial

Version especial

Parametros

Tipo
SIL
SILCL

Performance Level (PL)
MTTF,

Duracién de utilizacion Ty,
Categoria

Datos opticos

Alcance efectivo

Limite de alcance

Fuente de luz

LED, longitud de onda luminosa
Angulo de apertura, max.

Datos eléctricos

Circuito de proteccion

Datos de potencia
Tension de alimentacion Uy

Corriente en vacio

Entradas
Numero de entradas de activacion

Entradas de activacion
Tipo de tension

Tension de conmutacion

Tension de conmutacion high,
min.

Tensiéon de conmutacion low,
max.

Retardo de activacién / bloqueo
Resistencia de entrada

Entrada de activacion 1
Asignacion

518

Entrada de activacion

4, IEC/EN 61496, en combinacién con
una unidad de supervision con test apro-
piada, p. ej. MSI-TR1B

3, IEC 61508, en combinacion con una
unidad de supervision con test apro-
piada, p. ej. MSI-TR1B

3, IEC/EN 62061, en combinacién con
una unidad de supervision con test apro-
piada, p. ej. MSI-TR1B

e, EN ISO 13849-1
1.700 Afios, EN ISO 13849-1
20 Anos, EN ISO 13849-1

4, EN ISO 13849, En combinacion con
un mdédulo de seguridad MSI-TRMB

0..8m
0..8m

LED, Infrarrojo
880 nm
25..25°

Proteccion contra cortocircuito
Proteccion contra polarizacion inversa

24V, CC, -15 ... 15 %, Incl. ondulacién
residual

35 mA

1 Unidad(es)

CcC
high: 28V
low: £1,5V
8V

1,5V

1ms
10.000 Q, -30 ... 30 %

Conexion 1, pin 4

Estado de conmutacién active High
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Respuesta temporal

Frecuencia de conmutacion
Tiempo de respuesta
Tiempo de inicializacion

Conexion

Numero de conexiones

Conexion 1
Funcion

Tipo de conexion
Tamaiio de rosca
Material

Numero de polos

Datos mecanicos

Disefio

Tamano de rosca

Dimensiones (@ x L)

Material de carcasa

Material, cubierta de optica

Peso neto

Color de carcasa

Tipo de fijacion

Operacion e Indicaciéon

Tipo de indicacién

Numero de LED

Datos ambientales
Temperatura ambiente en servicio
Temperatura ambiente en almacén
Certificaciones

indice de proteccién
Certificaciones

Sistema de normas vigentes

Clasificacion

Numero de arancel
eCl@ss 8.0
eCl@ss 9.0

ETIM 5.0

ETIM 6.0

Leuze

500 Hz
1ms
300 ms

1 Unidad(es)

Alimentacion de tension
Entrada de activacion
Conector redondo

M12

Plastico

4 polos

Cilindrico

M18

22 mm x 81 mm
Plastico, ABS, UL 94-VO
Plastico / PMMA

30g

Negro

Enroscable

LED
1 Unidad(es)

-25..55°C
-25...70°C

IP 67

TOV Sud

UL US

IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496

85365019
27272701
27272701
EC001831
EC001831
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Dibujos acotados

Todas las medidas en milimetros

Leuze
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A LED verde
Conexion eléctrica
Conexion 1
Funcién Alimentacion de tension
Entrada de activacion
Tipo de conexion Conector redondo
Tamafiio de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Plastico
Numero de polos 4 polos
Codificacion Cadificacion A
Pin Asignacion de pines Color de conductor
1 +24 V Marron
2 n.c. Blanco
3 GND Azul
4 active Negro
Operacién e Indicacién
LED Display Significado
1 Verde, luz continua Disponible
Notas

A jAtencion al uso conforme!

% El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.

% Emplee el producto para el uso conforme definido.
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Notas Leuze

En aplicaciones UL:

& Solo para el uso en circuitos «Class 2»

iCUIDADO!

& Los sensores de seguridad SLS518 K4 funcionan como un AOPD de tipo 4 solo en combinacion con los médulos de seguridad MSI-TRM.

% Se deben observar las instrucciones de uso de los modulos de seguridad MSI-TRM para el montaje, la conexion eléctrica y el funcionamiento de estos.

Para mas informacion

< Limite tip. de alcance: max. alcance posible sin reserva de funcionamiento

« Alcance efectivo: alcance recomendado con reserva de funcionamiento
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