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Gok 1sinh giivenlik fotoelektrik sensér alici « Uriin no.: 66576300 » MLD535-R4L

Teknik veriler

Leuze

Temel veriler

Seri

Cihaz tiirii

Ozel versiyon

Ozel versiyon

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar

Lazer hizalama yardimi i¢in yansitma
elemani

Entegre 1s1kl susturma gostergesi

Entegre durum gostergesi

Karakteristik parametreler
Tip

SIL

SILCL

Performans Diizeyi (PL)
MTTF,

PFH,
Kullanim siiresi T,

Kategori

Optik veriler
Isin sayisi

Isin uzakhgi
Elektrik verileri

isletim tiirii segimi

Koruma devresi

Glig verileri
Besleme gerilimi Ug

Akim tiiketimi, maks.

Sigorta

Girigler
Dijital anahtarlama girisi sayisi

The Sensor People

MLD 500
Alici

Lazer hizalama yardimi igin yansitma
elemani

dizi kontrollli 2 sensér susturmasi

Ikinci susturma sinyali igin alternatif
baglanti

Kablolama ile konfiglirasyon

Kismi susturma

Kontaktér izieme (EDM), segilebilir
Start/restart kilidi (RES)

Susturma zaman agimi uzatmasi
Susturmay aktiflestirme islevi

zaman kumandali 4 sensoér susturmasi

Evet

Hayir
Hayir

4, IEC/EN 61496

3, IEC 61508

3, IEC/EN 62061

e, EN ISO 13849-1

204 Yillar, EN ISO 13849-1
6,6E-09 Saatte

20 Yillar, EN ISO 13849-1
4, EN ISO 13849

4 Adet
300 mm

Baglanti 1, pin 2: +24 V, isletim turd 1, 2,
4

Baglanti 1, pin 2: 0V, isletim tlrt 3, 5, 6

Baglanti 1, pin 7: +24 V, isletim turd 3, 5,

6
Baglanti 1, pin 7: 0V, igletim tlri 1, 2, 4
Asiri gerilim korumasi

Kisa devre korumasi

24 V,DC, -20 ... 20 %
150 mA, harici yiksuz

maks. 3 Aile harici

4 Adet

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, D-73277 Owen

Anahtarlama girisleri

Tar

Anahtarlama voltaji yiiksek, min.
Anahtarlama voltaji diisiik, maks.
Anahtarlama voltaji, tip.

Voltaj tiri

Anahtarlama akimi, maks.

Dijital anahtarlama girisi 1
Tahsis

islev

Dijital anahtarlama girisi 2
Tahsis

islev

Dijital anahtarlama girisi 3
Tahsis

islev

Dijital anahtarlama girisi 4
Tahsis

islev

Cikiglar

Giivenlikle iligkili anahtarlama cikisi
sayisi (OSSD’ler)

Dijital anahtarlama ¢ikisi sayisi

Dijital anahtarlama girisi
18,2V

25V

23V

DC

5 mA

Baglanti 1, pin 1
Kontrol girisi start/restart kilidi (RES)

Baglanti 1, pin 3
Kontrol girisi kontaktér izieme (EDM)

Baglanti 1, pin 4

Kumanda girisi ikinci susturma sinyali

Baglanti 1, pin 8

Kumanda girisi susturmay aktiflestirme/
zaman asimi

2 Adet

1 Adet

Giivenlikle iligkili anahtarlama cikiglari

Tiir

Anahtarlama voltaji yiiksek, min.
Anahtarlama voltaji diigiik, maks.
Anahtarlama voltaj, tip.

Voltaj tiirii

Akim gerilimi, maks.

Yiik endiiktivitesi

Yiik kapasitesi

Artik akim, maks.

Artik akim, tip.

Voltaj diismesi

Guvenlikle iligkili anahtarlama ¢ikisi
OSSD

18,2V
25V

23V

DC

380 mA
2.200.000 pH
0,3 uF

0,2 mA
0,002 mA
1V

Giivenlikle iligkili anahtarlama gikigi 1

Tahsis

Anahtarlama elemani

Baglanti 1, pin 6
Transistor, PNP

Giivenlikle iligkili anahtarlama ¢ikigi 2

Tahsis

Anahtarlama elemani

Anahtarlama cikiglar

Tar

Anahtarlama voltaji yiiksek, min.
Anahtarlama voltaji diisiik, maks.
Anahtarlama voltaj, tip.

Voltaj tiri
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Baglanti 1, pin 5
Transistor, PNP

Dijital anahtarlama ¢ikisi
18,2V

25V

23V

DC
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Gok 1sinh giivenlik fotoelektrik sensér alici « Uriin no.: 66576300 » MLD535-R4L

Teknik veriler

Anahtarlama cikisi 1
Tahsis

Anahtarlama elemani

islev

Zaman davranisgi

Tepki verme siiresi

Tekrar agilma siiresi

Baglanti

Baglanti sayisi

Baglanti 1

Islev

Baglant: tiirii

Vida disi buyuklugi
Malzeme

Kutup sayisi

Baglanti 2

islev

Baglant: tiirii

Vida disi biiyiikliigii
Malzeme

Kutup sayisi

Kablo ozellikleri
izin verilen iletken kesiti, tip.
Baglanti kablosu uzunlugu, maks.

izin verilen kablo baglantisi direnci,
maks.

Mekanik bilgiler
Olgii (Gx Y x U)

Malzeme govde
Metal govde
Malzeme lens kapagi
Malzeme ug kapaklar
Net agirhk

Govde rengi

Montaj braketi tiirii
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Baglanti 1, pin 1
Transistor, PNP
Sinyal gikisi durum OSSD’ler

50 ms
100 ms

2 Adet

Makine arayuizi
Yuvarlak konnektor
M12

Metal

8 kutuplu

Yerel arayuz
Yuvarlak konnektor
M12

Metal

8 kutuplu

0,25 mm?
100 m
200 Q

52 mm x 1.000 mm x 64,7 mm
Metal

Aliminyum

Plastik / PMMA

Cinko baski dokim

2.200 g

sari, RAL 1021

Doner montaj braketi

Somun montaji

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, D-73277 Owen

Kumanda ve gosterge

Gosterge tiri

LED sayisi

Cevresel veriler

Ortam sicakligi isletim
Ortam sicakligi depolama

Bagil hava nemliligi (yogusmasiz)

Sertifikalar

Koruma sinifi
Giivenlik sinifi

Sertifikasyonlar

US patentleri

Siniflandirma

Giimriik taife numarasi
ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
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7 segmentli ekran
LED
2 Adet

-30...55°C
-40...75°C
0..95%

IP 67

1]

c CSAUS

¢ TOV NRTL US
TOV Sud

US 6,418,546 B
US 7,741,595 B

85365019
27272703
27272703
27272703
27272703
27272703
27272703
EC001832
EC001832
EC001832
EC001832

Teknik degisiklik hakki sakhdir

Tel.: +49 7021 573-0 » Faks: +49 7021 573-199  tur « 2023-04-19 317



Gok 1sinh giivenlik fotoelektrik sensér alici « Uriin no.: 66576300 » MLD535-R4L

Boyutlandirilmig gizimler

Tum 6l¢h bilgileri milimetre cinsindendir
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Elektrik baglantisi

Baglanti 1

islev
Baglanti tiirii

Vida disi bilyiikliigii

Tip

Malzeme

Kutup sayisi

Kodlama

Pin Pin tahsisi
1 RES/OSSD durum sinyali
2 VIN

3 EDM

4 MS2

5 0SSD2

6 0OSSD1

7 VIN

8 M-EN/TO
Baglanti 2

islev

Baglant: tiirii

Vida disi biyikligi
Tip

Malzeme

Kutup sayisi

Kodlama

The Sensor People

Makine arayuzi
Yuvarlak konnektor
M12

erkek

Metal

8 kutuplu

Akodlu

iletken rengi

beyaz
kahverengi
Yesil

Sari

gri

pembe
Mavi

Kirmizi

Yerel arayliz
Yuvarlak konnektor
M12

disi

Metal

8 kutuplu

Akodlu
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Gok 1sinh giivenlik fotoelektrik sensér alici « Uriin no.: 66576300 » MLD535-R4L

Elektrik baglantisi

Pin Pin tahsisi

MS4

+24 V
MS2

MS1
RES/LMP
MS3

oV

0 N O a A WON =

n.c.

Kumanda ve gosterge
LED Ekran

1 kirmizi, strekli 1tk
yesil, stirekli 11k
kirmizi, yanip sénuyor, 1 Hz
kirmizi, yanip séntyor, 10 Hz
yesil, yanip sénuyor, 1 Hz

2 sarl, surekli itk

Uygun verici

Uriin no. Adi

66502300 MLD500-T4L

Uriin anahtan

Parca atama: MLDxyy-zab/t

MLD Cok 1sinli emniyet bariyeri
X Seri

3: MLD 300

5: MLD 500
yy Fonksiyon siniflari

00: Verici

10: Otomatik tekrar baslatma

12: Harici test
20: EDM/RES
30: Susturma

Leuze

iletken rengi 2
8 =N 1
beyaz (\ﬁ&
kahverengi ! \\ 8
: 4 e—3l1l o
Yesil —« ,/
Sar M&’/ 7
gri 6
pembe
Mavi
Kirmizi
Anlam
OSSD kapali.
OSSD aglk
Harici hata
Dahili hata

Zay|f sinyal, cihaz ideal ayarlanmamis veya kirlenmis.
Start/restart kilidi kilitli.

Uriin Tanim

Cok 1sinl giivenlik Ozel versiyon: Entegre lazer hizalama yardimi
fotoelektrik sensor Calisma mesafesi: 0,5 ... 50 m

verici Isin sayisi: 4 Adet

Isin uzakhgdi: 300 mm
Baglanti: Yuvarlak konnektor, M12, Metal, 5 kutuplu

35: Zaman kumandali 4 sensor susturmasi

z Cihaz tiirii
T: verici
R: alici
RT: Transceiver

xT: Yuksek ¢alisma mesafesine sahip verici

xR: Yiksek calisma mesafesi icin alici

a Isik tanecigi sayisi
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Gok 1sinh giivenlik fotoelektrik sensér alici « Uriin no.: 66576300 » MLD535-R4L

Uriin anahtar Leuze

MLD Cok i1sinh emniyet bariyeri

b istege bagh
L: Entegre lazer hizalama yardimi (alici/verici igin)
M: Entegre durum géstergesi (MLD 320, MLD 520) ya da entegre durum ve susturma géstergesi (MLD 330, MLD 335, MLD 510/A, MLD 530,
MLD 535)
E: Harici 1s1kli susturma gdstergesi igin baglanti soketi (sadece AS-i modelleri)

It Givenlikle iligkili anahtarlama gikiglari (OSSD’ler), baglanti teknolojisi
-: Transistor gikisi, M12 konnektor
A: Entegre AS-i araylzli, M12 konnektor (guvenlik veri yolu sistemi)

% Mevcut tim cihaz modellerine sahip bir listeyi, www.leuze.com Leuze internet sitesinde bulabilirsiniz.

Aksesuarlar
Baglanti teknolojisi - baglanti kablolari

Uriin no. Adi Uriin Tanim

50135128 KD S-M12-8A-P1-050 Baglanti kablosu Baglanti 1: Yuvarlak konnektér, M12, eksenel, disi, A kodlu, 8 kutuplu
Yuvarlak konnektér, LED: Hayir
Baglanti 2: agik ug
Korumali: Evet
Kablo uzunlugu: 5.000 mm
Malzeme kilif: PUR

Montaj teknigi - doner montaj braketleri
Uriin no. Adi Uriin Tanim

560340 BT-SET-240BC Set montaj braketi Montaj braketi, tesis tarafi: Gegis montaj braketi
Montaj braketi, cihaz tarafi: kelepgelenebilir
Montaj Unitesi tirt: 240° doner
Malzeme: Metal
Titresim sénimleme: Hayir

540350 BT-SET-240BC-E Set montaj braketi Montaj braketi, tesis tarafi: Gegis montaj braketi
Montaj braketi, cihaz tarafi: kelepgelenebilir
Montaj Unitesi tiirt: 240° déner
% o0
—~

Malzeme: Metal, Plastik
Titresim s6nimleme: Hayir

Hizmetler

Uriin no. Adi Uriin Tanim

S981050 CS40-1-140 Emniyet denetimi Detaylar: Bir glivenlik isik bariyeri uygulamasinin gegerli standart ve
yoénetmeliklere gore kontrolu, cihaz ve makine verilerinin bir veri tabanina
kaydi, uygulama basina bir kontrol protokoltnin olusturulmasi.

Kosullar: Makine durdurulabilmelidir, musterinin ¢aligsaninin destegi ve Leuze
calisanlari icin makineye erisilebilirlik saglanmalidir.
Sinirlamalar: Seyahat ve konaklama masraflari ayri olarak ve maliyete gore.
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Gok 1sinh giivenlik fotoelektrik sensér alici « Uriin no.: 66576300 » MLD535-R4L

Aksesuarlar

Uriin no. Adi

5981046 CS40-8-140

O

Uriin

Devreye alma destegi

Leuze

Tanim

Detaylar: Ek galisma 6lgimu ve ilk denetim de dahil, emniyet cihazlari igin.
Kosullar: Cihazlar ve baglanti kablolari zaten monte edilmistir, fiyata seyahat
ve mevcut ise konaklama masraflari dahil degildir.

Sinirlamalar: Maks. 2 saat, mekanik (montaj) ve elektrikli (kablolama)
calismalari gergeklestiriimez, gcevredeki yabanci elemanlarda degisiklikler
(takma, kablolama, programlama) yapilmaz.

% Mevcut tiim aksesuarlarin bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, Griin ayrintilari sayfasindaki Indir sekmesinde bulabilirsiniz.
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