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Optik mesafe sensorii « Uriin no.: 50129529 « ODS10L1.8/LA6-M12

Teknik veriler

Temel veriler

Seri
Uygulama

Sensor sistemi tiirii

Karakteristik parametreler

MTTF

Optik veriler

Isin hareketi

Isik kaynagi

Dalga boyu

Lazer sinifi

Gonderme sinyali sekli

Isik spotu biiyiikligi [sensor
mesafesinde]

Isik spotu geometri tiirii

Olgiim verileri

Olgiim araligi

Olgiim araligi (%90 hafifletme)
Coziiniirliik

Dogruluk

Olgiim siiresi, 6lgiim modu

Uretilebilirlik (1 Sigma)
Sicaklik kaymasi
Referanslama

Siyah/ beyaz davranig

Elektrik verileri

Koruma devresi

Glig verileri
Besleme gerilimi Ug

Artik dalgalanma
Acik devre akimi

Cikislar

Analog cikigi sayisi
Dijital anahtarlama cikigi sayisi

The Sensor People

10

Dolum yiiksekligi kontrolU

iletim araglarinin garpigma emniyeti
Nesneye karsi

29 Yillar

hizalandi

Lazer, Kirmizi

658 nm

1, IEC/EN 60825-1:2014
darbeli

7 mm x 7 mm [8.000 mm]

dikdortgen

50 ... 3.500 mm, %6 ... 90 remisyonda
50 ... 8.000 mm

1,0 mm

15 mm

"Bireysel": Tepki verme siresi = 3,4 ...
1020 ms / Cikis slresi = 3,4 ms

"Yiksek hassasiyet": Tepki verme siuresi
= 1000 ms / Cikis slresi = 3,4 ms

Bireysel 6lgim modlari igin bakiniz
diyagram

Hassasiyet: Tepki verme siresi = 200
ms/Gikis stresi = 3,4 ms

Hizh: Tepki verme siresi = 15 ms / Cikis
slresi = 3,4 ms

Standart: Tepki verme stiresi= 50 ms/
cikis suresi = 3,4 ms

Yirtici bastirmasi: Tepki verme slresi =
17 ... 1020 ms / Cikig sliresi = 17 ...
1020 ms

4 mm
2 mm/K
Hayir
10 mm

Gegici korumasi
Kisa devre korumasi
Ters kutup korumasi

18 ...30V, DC
0..15%, Uy
0... 150 mA

1 Adet
2 Adet

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

Analog cikis 1
Tar
Tahsis

Anahtarlama cikiglar
Voltaj tiri

Anahtarlama voltaji

Anahtarlama cikigi 1
Tahsis

Anahtarlama elemani
Anahtarlama prensibi

islev

Anahtarlama cgikisi 2
Tahsis

Anahtarlama elemani
Anahtarlama prensibi

Zaman davranigi

Hazirhk gecikmesi

Arayiiz

Tir

10-Link

COM modu

Min. periyot siiresi
Cergeve tipi
Baglanti noktasi tipi
Teknik 6zellik

SI0 modu destegi
islem verileri GIRIS
islem verileri GIKIS
Dual Channel

Baglanti

Baglanti sayisi

Baglant: 1
islev

Baglanti tirii

Vida disi biyukligi
Tip

Malzeme

Kutup sayisi
Kodlama

Mekanik bilgiler

Yapi sekli

Olgii (G x Y x U)
Malzeme govde
Malzeme lens kapagi
Net agirhk

Govde rengi

Montaj braketi tiirii
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yapilandirilabilir, fabrika ayari: akim
Baglanti 1, pin 2

DC
low: <2V
ylksek: 2(Ug-2V)

Baglanti 1, pin 4
Transistor, Puspul

10-Link / acik salterli (PNP)/koyu salterli
(NPN)

birbirinden bagimsiz olarak ayarlanabilir
anahtar cikiglari

Baglanti 1, pin 5
Transistor, Puspul
aclk salterli (PNP)/koyu salterli (NPN)

300 ms

10-Link

COM2

COM2 =2,3ms
2.V

A

V1.1

Evet

3 Bayt

0 Bayt

Evet

1 Adet

Gerilim beslemesi

Sinyal CIKIS

Yuvarlak konnektor, 90° déner
M12

erkek

Plastik

5 kutuplu

Akodlu

Kubik

25 mm x 65 mm x 55 mm

Plastik

Cam

7049

Kirmizi

Gecis montaj braketi

opsiyonel montaj Unitesi Gzerinden
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Optik mesafe sensorii « Uriin no.: 50129529 « ODS10L1.8/LA6-M12

Teknik veriler Leuze

Kumanda ve gosterge Siniflandirma
Gosterge tiri LED Giimriik taife numarasi 90318020
OLED ekrani ECLASS 5.1.4 27270801
LED sayisi 5 Adet ECLASS 8.0 27270801
Kumanda elemanlari Kumanda butonlari ECLASS 9.0 27270801
PC yazilimi ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
Gevresel veriler ECLASS 12.0 27270916
Ortam sicakligi isletim -40 ... 50 °C ECLASS 13.0 27270916
Ortam sicakligi depolama -40...70 °C ECLASS 14.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
Sertifikalar ETIM 6.0 EC001825
Koruma sinifi IP 67 =) SELUIE
Giivenlik sinifi ] ETIM 8.0 EC001825
Sertifikasyonlar cULUS =) Ie) SCUEE
Boyutlandiriimig ¢izimler
Tum 6l¢l bilgileri milimetre cinsindendir
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Optik mesafe sensorii « Uriin no.: 50129529 « ODS10L1.8/LA6-M12

Elektrik baglantisi

Baglanti 1

islev

Gerilim beslemesi

Sinyal CIKIS
Baglanti tiirii Yuvarlak konnektor
Vida disi buytiklugi M12
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayisi 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Pin Pin tahsisi
1 18..30VDC+
2 CIKIS mA/V
3 GND
4 10-Link / CIKIS 1
5 CIKIS 2
Diyagramlar
Tip. 6lgum modu "Hizh" Uretilebilirligi
y x  Mesafe [mm]
4,0 y  Uretilebilirlik [mm]
A %6 hafifletmede
B %90 hafifletmede
7
3.0 // .
/ //
.{— _———
2,0
X
0 2000 8000
Tip. 6lgim modu "Standart" Uretilebilirligi
y x  Mesafe [mm]
30 y  Uretilebilirlik [mm]
A %6 hafifletmede
B %90 hafifletmede
2,0
- -
/,
= — = = — —
1,0
X
0 2000 8000

The Sensor People

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

info@leuze.com * www.leuze.com
Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199

Leuze

AR

Teknik degisiklik hakki sakhdir
tur « 2024-05-27

4/8



Optik mesafe sensorii « Uriin no.: 50129529 « ODS10L1.8/LA6-M12

Diyagramlar

Tip. 6lgim modu "Hassasiyet" Uretilebilirligi

y x  Mesafe [mm]
1a5 y  Uretilebilirlik [mm]
A %6 hafifletmede
B %90 hafifletmede
1,0
// - -
7 —= =
{4- — ==
0,5 A
—— B
] X
0 2000 4000 6000 8000

Tip. 6lgim modu "Yuksek hassasiyet" uretilebilirligi

y x  Mesafe [mm]
0,5 l y  Uretilebilirlik [mm]
A A %6 hafifletmede
-=—B B %90 hafifletmede
0,4 /' ?
y4
/ 7/
-
7
_ ~
0,3 =
) _ -
[ -
X
0 2000 4000 6000 8000
Kumanda ve gosterge
LED Ekran Anlam
1 PWR yesil, stirekli 1s1k isletime hazir olma
kirmizi, surekli isik Sensor hatasi
turuncu, sirekli 1s1k Islev yedegi yok
Kapali Besleme gerilimi yok
Q1 sari, surekli 11k Nesne tespit edildi
Q2 sari, surekli 11k Nesne tespit edildi

sarl, surekli isik (lens kapaginin arkasinda) Nesne tespit edildi

a A~ WODN

sarl, surekli 1sik (lens kapaginin arkasinda) Nesne tespit edildi

Uriin anahtan

Parca atama: ODS10XX-YYY.Z/ABC,DDD-EEE

ODS10 Calisma prensibi
ODS10: Optik mesafe sensori

XX Isik kaynagi
L1: Lazer sinifi 1

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen
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Optik mesafe sensorii « Uriin no.: 50129529 « ODS10L1.8/LA6-M12

Uriin anahtar Leuze

YYY Olgiim araligi
25M: Genisletilmis 6l¢im araligi 50 ... 25000 mm, HighGain folyo él¢iimi REF 7-A-100x100
z Ekipman
8: Parametrelendirme icin OLED gostergesi ve folyo klavye
A Tahsis pim 4
L: IO-Link (cift kanalda ayrica Push/Pull puspul anahtarlama c¢ikis)
B Tahsis pim 2

A: Analog cikis akimi (fabrika ayari) ve voltaj

6: Puspul (puspul tarama) anahtarlama ¢ikisi, PNP agik anahtarlama, NPN NC anahtarlama
C Tahsis pim 5

K: Cok fonksiyonlu giris (fabrika ayari: Devre disi birakma girdisi)

6: Puspul (puspul tarama) anahtarlama ¢ikisi, PNP acik anahtarlama, NPN NC anahtarlama

X: Pim bos

DDD-EEE Elektrik baglantisi
M12: M12 yuvarlak soket baglantisi, 5 pinli
200-M12: Kablo, uzunlugu 200 mm, M12 yuvarlak konnektér baglantili, 5 kutuplu
YYYY: Kablo, uzunlugu YYYY mm, iletken ucu kilifli, 5 damarh (bilgi yok = standart uzunlugu 2000 mm)

% Mevcut tim cihaz modellerine sahip bir listeyi, www.leuze.com Leuze internet sitesinde bulabilirsiniz.

Uyarilar

A Kullanim amacina dikkat edin!

& Uriin bir emniyet sensérii degildir ve personel koruma amagl degildir.
& Uriin sadece yetkili kisiler tarafindan kullanilmalidir.

% Urlini sadece amacina uygun kullanima gére kullanin.

A UL uygulamalarinda:

% UL uygulamalarinda sadece NEC'e (National Electric Code, ulusal elektrik kodu) uygun 2. sinif devrelerde kullanilmasina izin verilir.

Bu cihaz IEC/EN 60825-1:2014 uyarinca lazer sinifi 1 bir Griiniin gereksinimlerini ve de U.S. 21 CFR 1040.10 huklmlerini uyarinca 08.05.2019 tarihli Laser
Notice No. 56 uygunlugunda sapmalarla karsilamaktadir.

& Yasal ve yerel lazer koruma kurallarini dikkate alin.

% Cihazda midahaleler ve degisiklikler yapilmasina izin verilmez.
Cihaz, kullanici tarafindan ayarlanmasi veya bakim yapilmasi gereken bilesenler icermez.
Onarim isleri sadece Leuze electronic GmbH + Co. KG tarafindan yapilabilir.
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Optik mesafe sensorii « Uriin no.: 50129529 « ODS10L1.8/LA6-M12

Aksesuarlar

Baglanti teknolojisi - baglanti Gnitesi

Uriin no.

50144900

Adi Uriin
MD 798i-11-82/L5- |10-Link Master
2222

Baglanti teknolojisi - baglanti kablolari

Uriin no.
50133855
T
50133856
L Wiy
=
ll; B
,.& 50132077
i)
—|
L Wiy
=
'l:, B
,# 50132079
iz
=
L Wiy
=
ll; B
é 50133842
:'i'- U il
50133802

The Sensor People

Adi

Uriin

KD S-M12-5A-V1-020  Baglanti kablosu

KD S-M12-5A-V1-050  Baglanti kablosu

KD U-M12-5A-V1- Baglanti kablosu
020
KD U-M12-5A-V1- Baglanti kablosu
050
KD U-M12-5W-V1- Baglanti kablosu
020
KD U-M12-5W-V1- Baglanti kablosu
050

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen
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Tanim

Tur: 10-Link Master

Akim tiketimi, maks.: 11.000 mA

Sensor baglantisi basina anahtar cikiglari: 1 Adet
Anahtarlama ¢ikisi: Transistér, PNP

Arayiz: |0-Link, EtherNet IP, Modbus TCP, Otomatik protokol tespiti,
PROFINET

Baglantilar: 12 Adet

Sensor baglantilari: 8 Adet

Gerilim beslemesi baglantilari: 2 Adet

Araylzu baglantilari: 2 Adet

Koruma sinifi: IP 67, IP 65, IP 69K

Tanim

Baglanti 1: Yuvarlak konnektér, M12, eksenel, disi, A kodlu, 5 kutuplu
Yuvarlak konnektér, LED: Hayir

Baglant 2: agik ug

Korumali: Evet

Kablo uzunlugu: 2.000 mm

Malzeme kilif: PVC

Baglanti 1: Yuvarlak konnektor, M12, eksenel, disi, A kodlu, 5 kutuplu
Yuvarlak konnektor, LED: Hayir

Baglanti 2: agik ug

Korumali: Evet

Kablo uzunlugu: 5.000 mm

Malzeme kilf: PVC

Baglanti 1: Yuvarlak konnektor, M12, eksenel, disi, A kodlu, 5 kutuplu
Yuvarlak konnektor, LED: Hayir

Baglanti 2: agik ug

Korumali: Hayir

Kablo uzunlugu: 2.000 mm

Malzeme kilif: PVC

Bagdlanti 1: Yuvarlak konnektor, M12, eksenel, disi, A kodlu, 5 kutuplu
Yuvarlak konnektor, LED: Hayir

Baglanti 2: acik ug

Korumali: Hayir

Kablo uzunlugu: 5.000 mm

Malzeme kilif: PVC

Baglanti 1: Yuvarlak konnektér, M12, acil, disi, A kodlu, 5 kutuplu
Yuvarlak konnektor, LED: Hayir

Baglanti 2: agik ug

Korumali: Hayir

Kablo uzunlugu: 2.000 mm

Malzeme kilif: PVC

Baglanti 1: Yuvarlak konnektér, M12, agili, disi, A kodlu, 5 kutuplu
Yuvarlak konnektér, LED: Hayir

Baglanti 2: agik ug

Korumali: Hayir

Kablo uzunlugu: 5.000 mm

Malzeme kilif: PVC
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Optik mesafe sensorii « Uriin no.: 50129529 « ODS10L1.8/LA6-M12

Aksesuarlar Le U Ze

Montaj teknigi - montaj braketi agisi

Uriin no. Adi Uriin Tanim

50118543 BT 300M.5 Tutma kdsebendi Montaj Unitesinin uygulanmasi: A¢i L bigiminde
Montaj braketi, tesis tarafi: Gegis montaj braketi
Montaj braketi, cihaz tarafi: vidalanabilir, M4 vidalari icin uygundur
Montaj Unitesi tirl: ayarlanabilir
Malzeme: Paslanmaz gelik

Parametre cihazlari

Uriin no. Adi Uriin Tanim
50121098 SET MD12-US2-IL1.1 Set teshisi Arayiiz: USB
+ Zub. Baglantilar: 2 Adet

Koruma sinifi: IP 20

% Mevcut tiim aksesuarlarin bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, (iriin ayrintilari sayfasindaki indir sekmesinde bulabilirsiniz.
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