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Transponder de seguranga * N.° do art.: 63002020 « RD800-MP-M12R

Dados técnicos

Dados basicos
Série
Aplicacao

Tipo de cédigo

Parametros caracteristicos

SIL

SILCL

Performance Level (PL)
MTTF,

PFH,

Vida util T,

Categoria

cc

Dados elétricos

Protegéo do circuito

Resisténcia aos impulsos
Categoria de utilizagdo com DC 12

Dados de desempenho
Tenséo de alimentagao Uy

Consumo de corrente, max.
Consumo, max.

Corrente nominal, min.

Categoria de sobretensao

Protecao por fusiveis, externa
Protegao fusivel, interna

Tensao nominal de isolamento
Corrente térmica convencional max.

Entradas

Numero de entradas de chavea-
mento digitais

Entradas de chaveamento
Tipo

Tensao de chaveamento, tip.
Tipo de tensao

Consumo de corrente, max.

Saidas

Numero de saidas de chaveamento
de segurancga (OSSD)

Numero de saidas de chaveamento
digitais
Capacidade de comutagao, max.

RD800

Aplicagdo em série

Aplicagao individual
Programavel de forma flexivel

Até 3, IEC 61508

Até 3, IEC/EN 62061

Até incl. e, EN ISO 13849-1
4.077 anos, EN ISO 13849-1
1,45E-09 por hora

20 anos, EN I1SO 13849-1

Até inclusive 4, EN ISO 13849
High

Protegao contra circuito cruzado
Protecao contra curto-circuito
1.500 V

Ue 24V, le 0,25 A, EN 60947-5-1

24V, CC,-15...10 %

250 mA

1TW

0,5 mA

1]

1A

Polifusivel de 0,75 A (O1 + O2 + O3)
32V CC

0,25A

2 Unid.

Entrada de chaveamento digital
24V

cC

5mA

2 Unid.
1 Unid.

6 W

Saidas de chaveamento de seguranga

Tipo

Tensao de chaveamento, tip.
Tipo de tensao

Duragao do impulso, max.
Corrente de saida, max.

Capacidade, max. entre uma
saida e GND

Capacidade, max. entre duas
saidas
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Saida de chaveamento de seguranca
OSSD

24V
CcC

0,3 ms
250 mA
200 nF

200 nF
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Saida de chaveamento de seguranca 1

Elemento de chaveamento

Transistor, PNP

Saida de chaveamento de seguranga 2

Elemento de chaveamento

Saidas de chaveamento
Tipo

Tenséao de chaveamento, tip.
Tipo de tensao

Corrente de chaveamento, max.

Saida de chaveamento 1
Elemento de chaveamento

Funcéao

Comportamento temporal
Tempo de reagao apos a remogao do
atuador, min.

Tempo de reagao apoés a remocgao do
atuador, max.

Tempo de reagao ap6s desligamentos,

entrada, min.

Tempo de reagao apés desligamentos,

entrada, max.

Conexao

Numero de conexdes

Conexéao 1
Funcao

Tipo de conexao
Tamanho da rosca
Material

Numero de polos
Saida de conector

Caracteristicas dos cabos

Comprimento max. do cabo de
conexao

Dados mecanicos

Execucao

Dimensodes (L x Ax C)
Material da carcaga

Carcaga plastico

Peso liquido

Cor da carcaga

Tipo de fixagao

Histerese de comutagao, max.

Distancia de desativagao garantida
(Sar), min.

Distancia de ativacédo garantida (Sao),
max.

Distancia de corte nominal, max.
Distancia de operagdao nominal, max.

Distancia entre dois sistemas (sensor,
atuador), min.

Repetibilidade, max.
Torque de aperto dos parafusos

Transistor, PNP

Saida de chaveamento digital
24V

CcC

100 mA

Transistor, PNP
Saida de sinal

80 ms
150 ms
7ms

12 ms

1 Unid.

Sinal OUT
Conector redondo
M12

Metal

8 polos

Do lado direito

50 m

Cubico

25 mm x 18 mm x 72 mm
Plastico

PA 66

5749

Preto

Fixacdo de passagem
2,4 mm

16 mm

10 mm

14 mm
12 mm
50 mm

1,2 mm
0,8...2N'm
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Transponder de seguranga * N.° do art.: 63002020 « RD800-MP-M12R

Dados técnicos

Operacéo e indicagao
Tipo de indicacao
Numero de LEDs

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operagao

Temperatura ambiente, armazena-
mento

Grau de sujidade
Certificagoes

Grau de protegao
Certificagoes

Método de ensaio do choque em
conformidade com a norma

Método de ensaio da vibragdo em
conformidade com a norma

LED
4 Unid.

-25...70°C
-25...85°C

3, EN 60947-1

IP 67

IP 69K
cULUS

TUOV Sid

EN 60068-2-27

EN 60068-2-6

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milimetros
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Classificacao

Numero da pauta aduaneira
ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
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85369095
27272403
27272403
27272403
27272403
27272403
27274601

27274601

27274601

EC001829
EC001829
EC001829
EC001829
EC001829
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Transponder de seguranga * N.° do art.: 63002020 « RD800-MP-M12R

Desenhos dimensionais

Distancia minima em mm

Conexao elétrica

Conexao 1

Fungao

Tipo de conexao
Tamanho da rosca
Tipo

Material

Numero de polos
Codificagao

Saida de conector

3
5
o

Ocupacao de pinos

A1l
1S1
A2
OSs1
03
1S2
082

0 N O a s WN =
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Sinal OUT
Conector redondo
M12

male

Metal

8 polos

Codigo A

Do lado direito
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Transponder de seguranga * N.° do art.: 63002020 « RD800-MP-M12R

Diagramas de conexao Le U Ze

Diagrama de conexdes interno
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Diagramas

Distancias de seguranca
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Transponder de seguranga * N.° do art.: 63002020 « RD800-MP-M12R

Diagramas Leuze

Sentidos de arranque

Notas

A Respeitar a utilizagao prevista!

% O produto sé deve ser colocado em operagéo por pessoas capacitadas.

% Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilizagéo prevista.

Acessorios
Tecnologia de conexao - Cabos de conexao

N.°do art. Designagao Artigo Descricao

50135128 KD S-M12-8A-P1-050  Cabo de conexao Conexao 1: Conector redondo, M12, Axial, female, Cédigo A, 8 polos
Conector redondo, LED: Nao
Conexao 2: Extremidade aberta
Blindado: Sim
Comprimento do cabo: 5.000 mm
Material da bainha: PUR

Atuadores

N.°do art. Designacao Artigo Descrigao

63002100 * RD800-x-SCA Atuador Aplicagdo: Aplicagdo individual, Aplicagdo em série
Tipo de codigo: Cddigo padrao
Certificagbes: ¢ UL US, TUV Siid

63002101 * RD800-x-UCA Atuador Aplicagao: Aplicagéo individual, Aplicagdo em série
Tipo de cédigo: Cédigo Unico
Certificagdes: ¢ UL US, TUV Siid

Reservados os direitos de alteragdes
Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com * www.leuze.com técnicas

The Sensor People In der Braike 1, D-73277 Owen Tel.: +49 7021 573-0 « Fax: +49 7021 573-199 por « 2024-03-31 6/7



Transponder de seguranga * N.° do art.: 63002020 « RD800-MP-M12R

Acessorios Le U Ze

N.°do art. Designacao Artigo Descrigao

* Acessorios necessarios (pedir em separado)

% Uma lista com todos os artigos de acessoérios disponiveis encontra-se na pagina da Leuze na internet, na guia Download da pagina de detalhes do
artigo.
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