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Sensor de distancia é6tico ¢ N.° do art.: 50129533 « ODS10L1-25M.8/LAK

Dados técnicos

Dados basicos
Série
Aplicacao

Tipo de sistema de detecgao

Versao especial

Verséao especial

Parametros caracteristicos

MTTF

Dados oticos

Trajetoria do feixe

Fonte de luz

Comprimento de onda
Classe de laser

Forma do sinal transmitido

Tamanho de ponto de luz [a distancia
do sensor]

Tipo de geometria do ponto de luz

Dados de medigao

Area de medigdo

Resolucao
Precisao
Tempo de medigao, modo de medigao

Reprodutibilidade (1 Sigma)
Desvio de temperatura
Referenciagdo

Objeto de medigdo padrao

Principio de medigao de distancias
ético

Dados elétricos

Protecao do circuito

Dados de desempenho
Tensdo de alimentagéo Uy

Ondulagao residual
Corrente sem carga
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10
Controle de altura de enchimento

Protegao anticolisédo de guindastes/
guindastes de portico

Protecgao anticolisdo de veiculos trans-
portadores

Espelho reflexivo

Entrada de ativagéo
Entrada de desativagao
Entrada de teach

29 anos

Colimado

Laser, Vermelho

658 nm

1, IEC/EN 60825-1:2014
Pulsado

25 mm x 25 mm [25.000 mm]

Retangular

100 ... 25.000 mm, Em conjunto com
target cooperativo fita refletiva 7-A

1,0 mm
25 mm

Fast: tempo de resposta = 15 ms /
tempo de emissdo = 3,4 ms

Modos de medigéo individuais, veja
diagrama

Precision: tempo de resposta = 200 ms /
tempo de emissdo = 3,4 ms

Standard: tempo de resposta = 50 ms /
tempo de emissao = 3,4 ms

Supressao de outliers: tempo de
resposta = 17 ... 1020 ms / tempo de
emisséo = 17 ... 1020 ms

«High precision»: tempo de resposta =
1000 ms / tempo de emissao = 3,4 ms

«Individual»: tempo de resposta = 3,4 ...
1020 ms / tempo de emissao = 3,4 ms

16 mm

2 mm/K

Néao

50 x 50 mm?
Time of flight

Protecgéo contra curto-circuito
Protecgao contra troca de polos
Protecao transiente

18...30V, CC
0...15 %, De Uy
0... 150 mA
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Entradas
Numero de entradas de chavea-
mento digitais

Entradas de chaveamento
Tipo de tensao
Tenséao de chaveamento

Leuze

1 Unid.

CE
UB

Entrada de chaveamento digital 1

Ocupagao
Funcéo

Saidas
Numero de saidas analégicas

Numero de saidas de chaveamento
digitais

Saidas analdgicas

Saida analégica 1
Tipo
Ocupacao

Saidas de chaveamento
Tipo de tensao

Tensao de chaveamento

Saida de chaveamento 1
Ocupacgao

Elemento de chaveamento
Principio de chaveamento

Funcao

Comportamento temporal

Periodo de inicializagdao

Interface

Tipo

10-Link

Modo COM

Tempo de ciclo min.
Tipo de quadro

Tipo de porta
Especificagdo

Suporte de modo SIO
Dados do processo IN
Dados do processo OUT
Dual Channel

Conexao

Numero de conexdes

Conexao 1, fio 5
Entrada de ativagcéo
Entrada de desativacéo
Entrada de teach

1 Unid.
1 Unid.

Configuravel, ajuste de fabrica: corrente
Conexao 1, fio 2

CcC
high: 2(Ug-2V)
low: 2V

Conexao 1, fio 4
Transistor, Push-pull

10-Link / comutagéo por luz (PNP)/
comutagao por sombra (NPN)

Saidas de chaveamento ajustaveis inde-
pendentemente umas das outras

300 ms

10-Link

COM2
COM2=2,3ms
2V

A

V1.1

Sim

3 byte

0 byte

Sim

1 Unid.
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Sensor de distancia é6tico ¢ N.° do art.: 50129533 « ODS10L1-25M.8/LAK

Dados técnicos

Conexao 1
Funcao

Tipo de conexao
Comprimento do cabo
Material da bainha

Cor do cabo

Numero de fios

Secéo transversal do fio

Dados mecanicos

Execucgao

Dimensées (L x Ax C)

Material da carcaca

Material da cobertura da parte o6tica
Peso liquido

Cor da carcaga

Tipo de fixagao

Operagao e indicagao

Tipo de indicagao

Numero de LEDs
Elementos de comando
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Alimentacéo de tenséo
Sinal IN

Sinal OUT

Cabo

2.000 mm

PUR

Preto

5 fios

0,14 mm?

Cubico

25 mm x 65 mm x 55 mm

Plastico

Vidro

133 g

Vermelho

Através de suporte de fixagdo opcional
Fixacdo de passagem

Display OLED
LED

5 Unid.

Botdes de controle
Software de PC

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operagao

Temperatura ambiente, armazena-
mento

Certificagoes

Grau de protegao
Classe de protegao
Certificagoes

Classificagao

Numero da pauta aduaneira
ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
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Leuze

-40...50 °C
-40...70 °C

IP 67
1
cULUS

90318020
27270801
27270801
27270801
27270801
27270801
27270916
27270916
27270916
EC001825
EC001825
EC001825
EC001825
EC001825
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Sensor de distancia é6tico ¢ N.° do art.: 50129533 « ODS10L1-25M.8/LAK

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milimetros
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Conexao elétrica

Conexao 1

Funcao

Tipo de conexao
Comprimento do cabo
Material da bainha

Cor do cabo

Numero de fios

Secgao transversal do fio

Cor do fio

Marrom
Branco
Azul
Preto
Cinza
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Alimentagao de tenséo
Sinal IN

Sinal OUT

Cabo

2.000 mm

PUR

Preto

5 fios

0,14 mm?

Ocupacao dos fios

18..30VCC+
OUT mA/V
GND

10-Link / OUT 1
IN 1
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Sensor de distancia é6tico ¢ N.° do art.: 50129533 « ODS10L1-25M.8/LAK

Diagramas Leuze

Reprodutibilidade tip.

y x  Distancia de medicao [m]
y  Reprodutibilidade [mm]

Reprodutibilidade tip. em filme HighGain (modo de

/ medicado «Standard», 50ms)

Operacao e indicacao

LED Display Significado
1 PWR Verde, luz continua Pronto para operar
Vermelho, luz continua Erro de sensor
Laranja, luz continua Sem reserva de funcionamento
Apagado Auséncia tenséo de abastecimento
2 o Amarelo, luz continua Objeto detectado
3 Q2 Amarelo, luz continua Objeto detectado
4 Amarelo, luz continua (atras da cobertura da parte ética) Objeto detectado
5 Amarelo, luz continua (atras da cobertura da parte ética) Objeto detectado

Cadigo do artigo

Nome do artigo: ODS10XX-YYY.Z/ABC,DDD-EEE

ODS10 Principio de funcionamento
ODS10: sensor de distancia 6tico
XX Fonte de luz
L1: classe de laser 1
YYY Area de medigao
25M: area de medigao ampliada 50 ... 25000 mm, medig¢ao em filme HighGain REF 7-A-100x100
z Equipamento

8: display OLED e teclado de membrana para parametrizagao
A Ocupagao pino 4
L: IO-Link (para Dual Channel também saida de chaveamento push-pull)
B Ocupagao pino 2
A: saida analdgica de corrente (ajuste de fabrica) e tenséo
6: saida de chaveamento push-pull, PNP chaveamento por luz, NPN chaveamento por sombra
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Sensor de distancia é6tico ¢ N.° do art.: 50129533 « ODS10L1-25M.8/LAK

Caédigo do artigo Le U Ze

C Ocupagao pino 5
K: entrada multifuncional (ajuste de fabrica: entrada de desativagao)
6: saida de chaveamento push-pull, PNP chaveamento por luz, NPN chaveamento por sombra
X: pino ndo ocupado

DDD-EEE Conexao elétrica
M12: Conector M12, 5 polos
200-M12: cabo, comprimento 200 mm com conector M12, 5 polos
YYYY: cabo, comprimento YYYY mm com ponteiras, 5 fios (nenhuma indicacdo = comprimento padrao 2000 mm)

% Uma lista com todos os tipos de dispositivo disponiveis encontra-se na pagina da Leuze na Internet, em www.leuze.com.

Notas

A Respeitar a utilizagdo prevista!

% O produto ndo é um sensor de seguranga e ndo atua para a prote¢do de pessoas.
% O produto sé deve ser colocado em operagdo por pessoas capacitadas.

% Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilizagéo prevista.

A Em caso de aplicagées UL:

% No caso das aplicagdes UL, s é permitido o uso em circuitos elétricos de classe 2 em conformidade com a norma NEC (National Electric Code).

O dispositivo cumpre os requisitos da IEC/EN 60825-1:2014 para um produto da classe de laser 1, bem como as disposicdes conforme a
U.S. 21 CFR 1040.10 com os desvios correspondentes a Laser Notice No. 56 de 08.05.2019.

% Observe as determinagdes legais locais quanto a protegéo contra radiagéo laser.

% Manipulagtes e alteragdes do dispositivo ndo sdo permitidas.
O dispositivo ndo contém nenhuma peca que deva ser ajustada ou esteja sujeita a manutencéo por parte do usuario.
Um reparo pode ser efetuado apenas pela Leuze electronic GmbH + Co. KG.
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Sensor de distancia é6tico ¢ N.° do art.: 50129533 « ODS10L1-25M.8/LAK

Acessorios Le U Ze

Tecnologia de conexao - Unidade de conexao

N.°do art. Designacao Artigo Descrigao
50144900 MD 798i-11-82/L5- Master 10-Link Tipo: Master 10-Link
2222 Consumo de corrente, max.: 11.000 mA

Saidas de chaveamento por cada conexao do sensor: 1 Unid.

Saida de chaveamento: Transistor, PNP

Interface: 10-Link, Detecgdo automatica do protocolo, EtherNet IP, Modbus
TCP, PROFINET

Conexdes: 12 Unid.

Conexdes do sensor: 8 Unid.

Conexdes para alimentagao de tens&o: 2 Unid.

Conexdes de interface: 2 Unid.

Grau de protecao: IP 67, IP 65, IP 69K

Tecnologia de fixagao - Suportes de fixagao

N.°do art. Designacao Artigo Descrigao

50118543 BT 300M.5 Cantoneira de fixagéo Verséo do suporte de fixagdo: Angulo em forma de L
Fixacéo, lado da instalagdo: Fixacéo de passagem
Fixacéo, lado do dispositivo: Parafusavel, Adequado para parafusos M4
Tipo de suporte de fixagao: Ajustavel
Material: Ago inox

Fitas refletivas para sensores de distancia

N.°do art. Designagao Artigo Descricao

50111527 REF 7-A-100x100 Fita refletiva Execucéo: Retangular
Superficie refletora: 100 mm x 100 mm
Material: Plastico
Fixagdo: Autocolante

% Uma lista com todos os artigos de acessorios disponiveis encontra-se na pagina da Leuze na internet, na guia Download da pagina de detalhes do
artigo.
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