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Nadajnik kurtyny swietlnej  Nr art.: 50131384 « CSL505-T12.5-988-M8

Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria

Zasada dziatania
Rodzaj urzadzenia
Aplikacja

Wersja specjalna

Wersja specjalna

Dane optyczne

Zasigg roboczy

Dlugos¢ pola pomiarowego
Liczba wigzek

Odstep wigzek

Zrédto swiatta

Dtugosé fal swietlnych
Forma sygnatu wysytanego

Dane pomiarowe

Minimalna srednica obiektu

Dane elektryczne

Okablowanie ochronne

Parametry wydajnosciowe
Napigcie zasilania Ug
Przytacze

Liczba przytaczy

Przytacze 1
Funkcja

Rodzaj przytacza
Rozmiar gwintu
Typ

Materiat

Liczba pinow

The Sensor People

505

Jednokierunkowa zasada dziatania
Nadajniki

Doktadne rozpoznawania obiektow

Odczyt wigzki réwnolegtej
Odczyt wigzki ukosnej

Wykrywanie za pomocg wigzek krzyzo-
wych

0,3..5m

987,5 mm

80 Piece(s)

12,5 mm

LED, Podczerwien
860 nm
impulsowy

15 mm

Ochrona przeciwindukcyjna
Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamiang biegunow

18 ...30V,DC

1 Piece(s)

Wejscie dezaktywujace
Zasilanie napieciem
Wtyczki okragte

M8

male

Metal

4 -pin

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

Dane mechaniczne

Konstrukcja

Wymiar (szer. x wys. x dt.)
Materiat obudowy
Obudowa metalowa
Materiat ostony obiektywu
Masa netto

Kolor obudowy

Rodzaj mocowania

Obstuga i wskazanie

Rodzaj wskazania
Liczba LED
Rodzaj konfiguracji/parametryzaciji

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy

Temperatura otoczenia w miejscu prze-

chowywania

Certyfikaty

Stopien ochrony
Klasa ochrony

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej
ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0

info@leuze.com * www.leuze.com
Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199

Leuze

prostopadtos$cienny

10 mm x 27 mm x 1.050 mm
Metal

Aluminium

Tworzywo sztuczne

37449

srebrny

Mocowanie przelotowe

LED

1 Piece(s)
Oprogramowanie

przez obsadzenie pinéw

-30...50 °C
-40...65°C

IP 65
1l

90314990
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
EC002549
EC002549
EC002549
EC002549
EC002549
EC002549

Zmiany techniczne zastrzezone
pol « 2026-01-18 2/5



Nadajnik kurtyny swietlnej  Nr art.: 50131384 « CSL505-T12.5-988-M8

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary sg podane w milimetrach

M8x1 10 Prosze uwzgledni¢ doktadne dane wymiarowe,
podane w instrukcji obstugi w rozdziale Dane
| techniczne, rysunki wymiarowe.
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Przytacze elektryczne
Przytacze 1
Funkcja Wejscie dezaktywujace
Zasilanie napieciem
Rodzaj przytacza Wtyczki okragte
Rozmiar gwintu M8
Typ male
Materiat Metal
Liczba pinow 4 -pin
Pin Obsadzenie pinéw
1 V+
2 n.c.
3 GND
4 IN 1
Obstuga i wskazanie
LED Wskazanie Znaczenie
1 Wyt Wyt
czerwony, $wiatto ciggte Gotowos$¢ do pracy
Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com * www.leuze.com
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Nadajnik kurtyny swietlnej  Nr art.: 50131384 « CSL505-T12.5-988-M8

Obstuga i wskazanie

LED Wskazanie

1 czerwony, migajgce

Pasujacy odbiorcy

Nr art. Oznaczenie
pracy
50131328 CSL505-R12.5-988- 0,3..5m
M8

Kod artykutu

Oznaczenie artykutu: CSL505-XYYY-ZZZZ-AA-BBB

X Zasada dziatania
T: nadajnik
R: odbiornik
YYY Odstep wigzek
05: 5 mm
12,5: 12,5 mm
25: 25 mm
50: 50 mm
100: 100 mm

2277 Dtugosé¢ pola pomiarowego
Dtugo$¢ pola pomiarowego [mm], zaleznie od odstepu wigzki
AA Przylacze elektryczne
M8: okragty tacznik wtykowy M8, 4-biegunowy (wtyczka)

Zasieg roboczy
Granica zakresu

Leuze

Znaczenie

Btad

Opis

Aplikacja: Doktadne rozpoznawania obiektow

Wersja specjalna: Odczyt wiazki rownolegtej, Odczyt wigzki ukosnej, Wejscie
przyuczania, Wyjscie ostrzegawcze, Wykrywanie za pomoca wigzek
krzyzowych

Cyfrowe wyjscia przetgczajgce: 2 Piece(s)

Wyijscie przetgczajgce: Tranzystor, Push-pull, z mozliwoscig przetgczania
jasny/ciemny

Przytacze: Wtyczki okragte, M8, 4 -pin

& Lista ze wszystkimi dostepnymi typami urzadzen znajduje si¢ na stronie internetowej Leuze www.leuze.com.

Akcesoria

Technologia potgczeniowa — kable przytaczeniowe

Nr art. Oznaczenie Artykut
ﬁ 50130850 KD U-M8-4A-V1-050 Kabel przytgczeniowy
B
=)
=} |
ﬁ- 50130871 KD U-M8-4W-V1-050  Kabel przylaczeniowy
&

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

The Sensor People
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Opis

Aplikacja: Odporny na dziatanie chemikaliow

Przytacze 1: Wtyczki okragte, M8, osiowy, female, 4 -pin
Wtyczka okragta, LED: Nie

Przytacze 2: otwarty koniec

Ekranowane: Nie

Dtugos¢ przewodu: 5.000 mm

Materiat ptaszcza: PVC

Aplikacja: Odporny na dziatanie chemikaliéw

Przytacze 1: Wtyczki okragte, M8, katowy, female, 4 -pin
Wtyczka okragta, LED: Nie

Przytacze 2: otwarty koniec

Ekranowane: Nie

Dtugos¢ przewodu: 5.000 mm

Materiat ptaszcza: PVC
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Nadajnik kurtyny swietlnej  Nr art.: 50131384 « CSL505-T12.5-988-M8

Akcesoria Le U Ze

Urzadzenia do parametryzacji

Nr art. Oznaczenie Artykut Opis

50132069 CSL505-Interface Modut Funkcje: Urzadzenie konfiguracyjne i testowe
Przytacze: Sub-D

& Liste z dostepnymi akcesoriami mozna znalez¢ na stronie internetowej Leuze w zaktadce Pobieranie strony ze szczegdtami artykutow.
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