- Leuze
Teknik veri sayfasi

Reflektorden yansimali fotoelektrik sensor kutuplu
Urlin no.: 50150360
PRK33CPP.TT3/LT-M8

igerik

- Teknik veriler

- Boyutlandiriimis gizimler

- Elektrik baglantisi

- Diyagramlar

- Kumanda ve gdsterge

- Reflektorler ve yansiticl
bantlar

- Uriin anahtari

- Uyarilar

- Diger bilgiler

- Aksesuarlar

€ @ U

LISTED

IP 67 | P68/ IP 69K

Sekil farklilik gdsterebilir "ﬁ:ﬁ"”” @ @ I0-Link

Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com * www.leuze.com Teknik degisiklik hakki sakhdir
The Sensor People In der Braike 1, 73277 Owen Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199  tur « 2025-12-18 1/9



Reflektérden yansimali fotoelektrik sensor kutuplu « Uriin no.: 50150360 « PRK33CPP.TT3/LT-M8

Teknik veriler

Temel veriler

Seri
Caligma prensibi
Uygulama

Ozel versiyon

Ozel versiyon

Optik veriler

isletme bolgesi
Sinir mesafesi

Isik kaynagi

Dalga boyu

Gonderme sinyali sekli
LED grubu

Elektrik verileri

Koruma devresi

Glig verileri
Besleme gerilimi Ug

Artik dalgalanma
Acik devre akimi

Girigler
Tanitma girig sayisi

Tanitma girisleri
Tir

Voltaj tiirii
Anahtarlama voltaji

Girig direnci

Tanitma girigi 1

Tahsis

islev

Anahtarlama durumu aktif

Cikiglar
Dijital anahtarlama cikigi sayisi

Anahtarlama cikiglari
Tiir

Voltaj tiirii

Anahtarlama akimi, maks.
Anahtarlama voltaji

Anahtarlama cikisi 1
Tahsis
Anahtarlama elemani

Anahtarlama prensibi

The Sensor People

33C

Yansitma prensibi

Cok seffaf siselerin tespiti
Saydam folyolari algilama

izleme islevi
Otomatik kolimasyon
Tanitma girisi

0 ... 3 m (emniyetli calisma
mesafesi), reflektorlti TK(S) 100x100

0 ... 3,6 m (tipik calisma
mesafesi), reflektorlti TK(S) 100x100

Power PinPoint® LED, Kirmizi
660 nm

darbeli

serbest grup (EN 62471 uyarinca)

Kisa devre korumasi
Ters kutup korumasi

10 ... 30 V, DC, artik dalgalanma dahil
0...15 %, Ug'dan
0..20mA

1 Adet

Tanitma girisi
DC

low: <2V
yuksek: 210V
22.000 Q

Baglanti 1, pin 2
Hassasiyet ayari
ylksek

1 Adet

Dijital anahtarlama ¢ikisi
DC

100 mA

low: 2,5V

yuksek: 2(Ug-2,5V)

Baglanti 1, pin 4
Transistor, Puspul

10-Link / acik salterli (PNP)/koyu salterli
(NPN)

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

Zaman davranisi

Anahtarlama frekansi
Tepki verme siiresi
Hazirlik gecikmesi

Arayiiz

Tir

10-Link

COM modu

Profil

Min. periyot siiresi
Cerceve tipi
Teknik o6zellik
Cihaz kimligi

SI0 modu destegi

Baglanti
Baglanti sayisi

Baglanti 1
islev

Baglanti tiirii

Vida disi blyukligi
Tip

Malzeme

Kutup sayisi

Mekanik bilgiler

Olgii (Gx Y x U)
Malzeme govde
Malzeme kumanda elmani

Govde piiriizliliigl
Paslanmaz gelik gévde
Malzeme lens kapagi

Net agirhk

Govde rengi

Montaj braketi tiirii
Malzeme uyumlulugu

Kumanda ve gosterge

Gosterge tiirii

LED sayisi

Kumanda elemanlari
Kumanda elemaninin iglevi

Cevresel veriler

Ortam sicakhigi igletim
Ortam sicakhigi depolama

info@leuze.com * www.leuze.com
Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199

Leuze

1.500 Hz
0,33 ms
300 ms

10-Link

COM2

Akilli sensor profili
COM2 =23 ms
25

V1.1

6139

Evet

1 Adet

Gerilim beslemesi
Sinyal CIKIS
Sinyal IN

Yuvarlak konnektor
M8

erkek

Paslanmaz gelik

4 kutuplu

18,8 mm x 52,8 mm x 32,4 mm
Paslanmaz celik

Plastik (POM Hostaform C9021,
Kopolyester Tritan TX1001), yayilima
karsi korumali

Ra < 0,8, Paslanmaz celik gévde igin
tipik deger

AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.
Nr1.4404

Cizilmez indium koruma tabakal plastik
(PMMA+)

120 g

glmus

Govdenin uyumu
CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey

LED

2 Adet

Tanitma dugmesi
Hassasiyet ayari

-40 ...60 °C, (70 °C <15min)
-40...70 °C

Teknik degisiklik hakki sakhdir
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Reflektérden yansimali fotoelektrik sensor kutuplu « Uriin no.: 50150360 « PRK33CPP.TT3/LT-M8

Teknik veriler Leuze

Sertifikalar Siniflandirma
Koruma sinifi IP 67 Glimriik taife numarasi 85365019
IP 69K ECLASS 5.1.4 27270902
IP 68 ECLASS 8.0 27270902
Giivenlik sinifi ] ECLASS 9.0 27270902
Sertifikasyonlar cULUS ECLASS 10.0 27270902
Gegcerli norm IEC 60947-5-2 ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com * www.leuze.com Teknik degisiklik hakki sakhdir
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Reflektérden yansimali fotoelektrik sensor kutuplu « Uriin no.: 50150360 « PRK33CPP.TT3/LT-M8

Boyutlandiriimig gizimler

Tum 6lgl bilgileri milimetre cinsindendir

32,4

%

Elektrik baglantisi

Baglanti 1

islev

Baglanti tiirii

18,8

33,8 O

54

NE
,\ 1
-
M8x1
12,5
A
B

Vida disi biyiikligii

Tip
Malzeme
Kutup sayisi

Pin

AW N =

Pin tahsisi

V+
Tanitma

GND

10-Link / CIKIS 1

The Sensor People

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

18

@12 6g

Gerilim beslemesi
Sinyal CIKIS
Sinyal IN

Yuvarlak konnektor
M8

erkek

Paslanmaz celik

4 kutuplu

o0 w >

info@leuze.com * www.leuze.com
Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199

Leuze

Yesil LED

Sari LED

Optik eksen
Potansiyometre

O,

Teknik degisiklik hakki sakhdir
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Reflektérden yansimali fotoelektrik sensor kutuplu « Uriin no.: 50150360 « PRK33CPP.TT3/LT-M8

Diyagramlar

Tip. galisma davranigi (TKS100x100)

y
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Kumanda ve gosterge

LED Ekran

yesil, strekli 1s1k
2 sarl, strekli 1tk

X  Mesafe [m]
y Kayma[mm]

Anlam

Isletime hazir olma
Serbest isik yolu bos

Reflektorler ve yansitici bantlar

Uriin no.

50136824
] ?

50106961

50151449
251

50117583

The Sensor People

Adi

MTKS 12x20M.5

MTKS 14x23.P

MTKS 20x20.SC

MTKS 50x50.1

isletme bolgesi Tanim
Sinir mesafesi

0..0,7m Yapi sekli: dikdortgen

0..0,85m Uclii boyutu: 0,3 mm
Yansitma ylzeyi: 12 mm x 20 mm
Malzeme: Plastik
Taslyici malzeme: Paslanmaz celik
Montaj braketi: Gegis montaj braketi

Leuze

Malzeme uyumlulugu: Alkol, CleanProof+, ECOLAB, H202

..0,6m Yapi sekli: dikdértgen

.0,7m Uclii boyutu: 1,2 mm
Yansitma ylzeyi: 11 mm x 21 mm
Malzeme: Plastik
Taslyicl malzeme: Plastik
Malzemenin kimyasal adi: PES

o o

Montaj braketi: Gegis montaj braketi, yapistirilabilir

Malzeme uyumlulugu: ECOLAB

..0,15m Yapi sekli: dikdértgen

.02m Uclii boyutu: 1,1 mm
Yansitma ylzeyi: 20 mm x 20 mm
Malzeme: Plastik
Taslyicl malzeme: Plastik
Malzemenin kimyasal adi: Solidchem

o o

Montaj braketi: Gegis montaj braketi, yapistirilabilir
Malzeme uyumlulugu: Alkol, ECOLAB, H202

.2m Yapi sekli: dikdértgen

.24m Uglii boyutu: 1,2 mm
Yansitma ylzeyi: 50 mm x 50 mm
Malzeme: Plastik
Taslyicl malzeme: Plastik
Malzemenin kimyasal adi: PMMASN

o o

Montaj braketi: Gegis montaj braketi, yapistirilabilir

Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com * www.leuze.com
In der Braike 1, 73277 Owen Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199
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Reflektérden yansimali fotoelektrik sensor kutuplu « Uriin no.: 50150360 « PRK33CPP.TT3/LT-M8

Reflektorler ve yansitici bantlar Le U Ze

Uriin no. Adi isletme bolgesi Tanim
Sinir mesafesi

50136823 MTKS 7x7M.5 0..04m Yapi sekli: dikdortgen
0..0,5m Uclii boyutu: 0,3 mm
Yansitma ylzeyi: 7 mm x 7 mm
Malzeme: Plastik
2 Taslyici malzeme: Paslanmaz celik
J' Montaj braketi: Gegis montaj braketi
Malzeme uyumlulugu: Alkol, CleanProof+, ECOLAB, H202

50108300 REF 4-A-50x50 .05m Yapi sekli: dikdértgen

..0,6m Yansitma ylzeyi: 50 mm x 50 mm
Malzeme: Plastik
Malzemenin kimyasal adi: PMMA

Montaj braketi: kendinden yapiskanh

o o

50110192 REF 6-A-50x50 ~1.3m Yapi sekli: dikdértgen

. 15m Uglii boyutu: 0,3 mm
Yansitma ylzeyi: 50 mm x 50 mm
Malzeme: Plastik
Malzemenin kimyasal adi: PMMA

Montaj braketi: kendinden yapiskanli

o o

50116939 TK 10.P ..0,3m Yapi sekli: Yuvarlak

. 04m Uglii boyutu: 1,5 mm
Yansitma ylizeyi ¢api: 8,5 mm
Malzeme: Plastik
Tasiyicl malzeme: Plastik
Malzemenin kimyasal adi: PES
Montaj braketi: Arka sayfa yapistirilabilir
Malzeme uyumlulugu: ECOLAB

o o

50022816 TKS 100X100 .3m Yapi sekli: dikdortgen
— .36m Ucld boyutu: 4 mm
Yansitma ylzeyi: 96 mm x 96 mm
Malzeme: Plastik
Taslyicl malzeme: Plastik
Malzemenin kimyasal adi: PMMA8N

Montaj braketi: Gegis montaj braketi, yapistirilabilir

o o

50106958 TKS 20.P ..0,55m Yapi sekli: Yuvarlak
.0,7m Uglii boyutu: 2,3 mm

Yansitma ylzeyi capi: 17 mm
( | Malzeme: Plastik
r Taslyicl malzeme: Plastik
Malzemenin kimyasal adi: PES

Montaj braketi: Vida disi pimi M4
Malzeme uyumlulugu: ECOLAB

o o

50081283 TKS 20X40 0..1,1m Yapi sekli: dikdortgen
0.. Uglii boyutu: 2,3 mm
Yansitma ylzeyi: 16 mm x 38 mm
Malzeme: Plastik
Taslyicl malzeme: Plastik
Malzemenin kimyasal adi: PMMA8N
Montaj braketi: Gegis montaj braketi, yapistirilabilir

50106960 TKS 20x40.P ..0,8m Yapi sekli: dikdortgen
L1m Uglii boyutu: 2,3 mm
Yansitma yiizeyi: 16 mm x 38 mm
Malzeme: Plastik
Taslyicl malzeme: Plastik
Malzemenin kimyasal adi: PES
Montaj braketi: Gegis montaj braketi, yapistirilabilir
Malzeme uyumlulugu: ECOLAB

o o

50040820 TKS 40X60 .2m Yapi sekli: dikdortgen

.24m Uglii boyutu: 4 mm

'_' Yansitma yiizeyi: 37 mm x 56 mm
Malzeme: Plastik
Taslyicl malzeme: Plastik

| ! Malzemenin kimyasal adi: PMMASN

Montaj braketi: Gegis montaj braketi, yapistirilabilir

o o

Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com * www.leuze.com Teknik degisiklik hakki sakhdir
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Reflektérden yansimali fotoelektrik sensor kutuplu « Uriin no.: 50150360 « PRK33CPP.TT3/LT-M8

Reflektorler ve yansitici bantlar

’

Uriin no. Adi isletme bolgesi Tanim
Sinir mesafesi

50120538 TKS 40x60.1.AF 0..19m Ozel versiyon: Bugu énleme tabakasi
0..23m Yapi sekli: dikdértgen
Uglii boyutu: 2,3 mm
Yansitma ylzeyi: 37 mm x 56 mm
Malzeme: Plastik
Taslyicl malzeme: Plastik
Malzemenin kimyasal adi: PMMASN

Montaj braketi: Gegis montaj braketi, yapistirilabilir

50136383 TKS 40x60.Chem . 1,5m Yapi sekli: dikdértgen

. 1,8m Uclii boyutu: 2,3 mm
Yansitma ylzeyi: 37 mm x 56 mm
Malzeme: Plastik
Taslyicl malzeme: Plastik

Malzemenin kimyasal adi: PET

o o

Montaj braketi: Gegis montaj braketi, yapistirilabilir
Malzeme uyumlulugu: Alkol, ECOLAB, H202

50106957 TKS 40x60.P . 1,5m Yapi sekli: dikdértgen

.1,8m Uglii boyutu: 4 mm
Yansitma ylzeyi: 37 mm x 56 mm
Malzeme: Plastik
Taslyicl malzeme: Plastik

Malzemenin kimyasal adi: PES

o o

Montaj braketi: Gegis montaj braketi, yapistirilabilir

Malzeme uyumlulugu: ECOLAB
50151448 TKS 50x50.1.SC ..0,8m Yapi sekli: dikdortgen
.1m Uglii boyutu: 4 mm
Yansitma ylzeyi: 51,3 mm x 51,2 mm
Malzeme: Plastik
Taslyicl malzeme: Plastik
Malzemenin kimyasal adi: Solidchem

o o

Montaj braketi: yapistirilabilir, Gegis montaj braketi
Malzeme uyumlulugu: Alkol, ECOLAB, H202

Uriin anahtan

Parca atama: AAA33C d EE.GGH/iJ-K

AAA33C

EE

GG

Calisma prensibi

LS33C: Tek yon calisan fotoelektrik sensor vericisi

LE33C: Tek yon calisan fotoelektrik sensor alici

PRK33C: Polarizasyon filtresine sahip reflektérden yansimali fotoelektrik sensor
HT33C: Arka plan bastirmali, cisimden yansimali sensor

DRT33C: Dinamik referans sensori

Isik tiirii

kullaniimayan: kirmizi 1sik
I: Kizilétesi 1s1k

Isik kaynagi
kullaniimayan: LED

PP: Power PinPoint® LED
L1: Lazer sinifi 1

Ekipman

A: Otomatik kolimasyon prensibi (tek mercek)

D: Gerilmis nesneleri algilama

X: Uzatiimig model

XL: Cok uzun isik spotu

TT: Izlemeli gok seffaf sigeler icin otomatik kolimasyon prensibi (tek mercek)
R: Artiriimis galisma mesafesi

XXR: Super power verici

Calisma arahginin ayari

1: Potansiyometre 270°

2: Cok gegisli potansiyometre

3: Tus Uzerinden tanitma

Anahtarlama cikigi / islev OUT 1/IN: Pin 4 veya siyah iletken

X: Pim bos

8: Aktivasyon girdisi (yuksek sinyalli aktivasyon)

L: IO-Link araytizi (SIO modu: PNP agik anahtarlama, NPN NC anahtarlama)

Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com * www.leuze.com
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Reflektérden yansimali fotoelektrik sensor kutuplu « Uriin no.: 50150360 « PRK33CPP.TT3/LT-M8

Uriin anahtan

Anahtarlama cikisi / igslev OUT 2/IN: Pin 2 veya beyaz iletken

T: Kablo tzerinden tanitma

G: Puspul (puspul tarama) anahtarlama ¢ikisi, PNP NC anahtarlama, NPN acik anahtarlama

X: Pim bos

Elektrik baglantisi
M8: M8 yuvarlak soket baglantisi, 4 kutuplu (konnektor)

Leuze

% Mevcut tim cihaz modellerine sahip bir listeyi, www.leuze.com Leuze internet sitesinde bulabilirsiniz.

Uyarilar

A Kullanim amacina dikkat edin!

& Uriin bir emniyet sensérii degildir ve personel koruma amaglh degildir.
% Uriin sadece yetkili kisiler tarafindan kullanilmalidir.

& Uriinii sadece amacina uygun kullanima gére kullanin.

Diger bilgiler

« Ortam sicakligi isletim: +70°C‘ye sadece kisa sireligine (= 15 dak.) izin verilmistir

« IP 69K, sadece M8 yuvarlak soket baglantisinin icte bulunan boru montajinda

« lIsik kaynagi: 25°C ortam sicakligindaki ortalama kullanim 6émrii 100.000 saat

« Iki 100 mA gikisi igin gikis akimlarinin toplami

Aksesuarlar

Baglanti teknolojisi - baglanti Gnitesi

Uriin no. Adi Uriin

50144900 MD 798i-11-82/L5-

2222

10-Link Master

Baglanti teknolojisi - baglanti kablolari

ol @

r

The Sensor People

Uriin no. Adi Uriin

50106153 K-D M8A-4P-5m-FAB Baglanti kablosu

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

info@leuze.com * www.leuze.com
Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199

Tanim

Akim tlketimi, maks.: 11.000 mA

Arayliz: |0-Link, EtherNet IP, Modbus TCP, Otomatik protokol tespiti,
PROFINET

Baglantilar: 12 Adet

Sensor baglantilari: 8 Adet

Koruma sinifi: IP 67, IP 65, IP 69K

Tanim

Uygulama: Hijyenik ve islak bolim

Baglanti 1: Yuvarlak konnektor, M8, eksenel, disi, 4 kutuplu
Yuvarlak konnektér, LED: Hayir

Baglanti 2: agik ug

Korumali: Hayir

Kablo uzunlugu: 5.000 mm

Malzeme kilif: PVC

Teknik degisiklik hakki sakhdir
tur « 2025-12-18
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Reflektérden yansimali fotoelektrik sensor kutuplu « Uriin no.: 50150360 « PRK33CPP.TT3/LT-M8

Aksesuarlar

Uriin no. Adi Uriin

@

F+B

18

T E —

r
E

Montaj teknigi - diger

Uriin no. Adi Uriin

50148347 KD U-M8-4A-T0-050 Baglanti kablosu

50130850 KD U-M8-4A-V1-050 Baglanti kablosu

50145361 BTU 053M.5F-D12-T Montaj sistemi

Leuze

Tanim

Uygulama: Kimyasallara karsi dayanim, Hijyenik ve islak bollim
Baglanti 1: Yuvarlak konnektor, M8, eksenel, disi, A kodlu, 4 kutuplu
Yuvarlak konnektor, LED: Hayir

Baglanti 2: acik ug

Korumali: Hayir

Kablo uzunlugu: 5.000 mm

Malzeme kilif: TPE

Uygulama: Kimyasallara kargi dayanim

Baglanti 1: Yuvarlak konnektér, M8, eksenel, disi, 4 kutuplu
Yuvarlak konnektér, LED: Hayir

Baglanti 2: agik ug

Korumali: Hayir

Kablo uzunlugu: 5.000 mm

Malzeme kilif: PVC

Tanim

Montaj tnitesinin uygulanmasi: Montaj sistemi

Montaj braketi, tesis tarafi: vidalanabilir

Montaj braketi, cihaz tarafi: yuvarlak cubuk 12 mm icin
Montaj Unitesi tirt: 360° doner, ayarlanabilir
Malzeme: Paslanmaz gelik

% Mevcut tiim aksesuarlarin bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, Griin ayrintilari sayfasindaki Indir sekmesinde bulabilirsiniz.

Leuze electronic GmbH + Co. KG

The Sensor People

In der Braike 1, 73277 Owen
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