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Czujnik ultradzwigkowy ¢ Nr art.: 50149542 « HTU218-1500/PT-M12

Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria
Zasada dziatania
zawarty

Wersja specjalna

Wersja specjalna

Parametry

MTTF

Dane ultradzwigkéw

Zasieg roboczy

Zasieg roboczy
Czestotliwos¢ ultradzwigkow
Przebieg wiazki dzwigku
Kierunek swiecenia

Kat rozproszenia wiazki
Zakres regulacji

Dane pomiarowe

Rozdzielczos¢

Powtarzalnosé¢

Wielkos¢ odniesienia, powtarzalnos¢
Dryf temperaturowy

Dane elektryczne

Okablowanie ochronne

Parametry wydajnosciowe
Napigcie zasilania Ug
Tetnienie resztkowe

Prad w obwodzie otwartym
Histereza przetaczania

Wejscia
Liczba wejs¢ przyuczania

Wejscia przyuczania

Rodzaj napigcia
Napigcie przetaczajace

Wejscie przyuczania 1
Stan przetaczania active

Wyjscia

Liczba cyfrowych wyjs¢ przetaczaja-

cych

Wyjscia przetaczajace
Rodzaj napiecia

Prad przetaczajacy, maks.
Napigcie przetaczajace

Wyjscie przetaczajace 1

Element przetaczajacy
Zasada przelaczania

The Sensor People

200
Zasada wykrywania z ttumieniem tta
2 szt. nakretki montazowe M18

Wejscie przyuczania

677 years

0,15...1,56m
gwarantowany zasieg
200 kHz

standard

na stronie przedniej
16 °

150 ... 1.500 mm

1,0 mm

0,07 %

Warto$¢ korcowa
0,2 %/K

Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamiang biegunow

18...30V,DC
0..10%,zUg
0..40mA
2mm

1 Piece(s)

DC
high: 29V
low: <2V

high

1 Piece(s)

DC
150 mA
low: <2V

Tranzystor, PNP
$ciemniajgcy

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

Zachowanie czasowe

Czestotliwos¢ przetaczania
Czas reakgcji
Opodznienie gotowosci

Przytacze

Liczba przylaczy

Przytacze 1
Funkcja

Rodzaj przytacza
Rozmiar gwintu
Typ

Materiat

Liczba pinéw
Kodowanie

Dane mechaniczne

Konstrukcja

Rozmiar gwintu

Wymiar (@ x L)

Materiat obudowy

Obudowa metalowa

Materiat przetwornika ultradzwiekow

Masa netto
Kolor obudowy

Obstuga i wskazanie

Rodzaj wskazania
Liczba LED

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy
Temperatura otoczenia w miejscu prze-

chowywania

Certyfikaty

Stopien ochrony
Klasa ochrony
Dopuszczenia
Obowiazujace normy

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej
ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0

info@leuze.com * www.leuze.com
Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199

Leuze

5Hz
100 ms
300 ms

1 Piece(s)

Sygnat OUT
Wejécie przyuczania
Zasilanie napigciem
Wtyczki okragte
M12

male

Metal

4 -pin

Z kodowaniem A

cylindryczny

M18 x 1 mm
18 mm x 55 mm
Metal

Mosigdz niklowany

Piezoceramiczne (zawiera cyrkonian-
tytanian otowiu (PZT)

30g
srebrny

LED
1 Piece(s)

-25..70°C
-25...70°C

IP 67

1l

cULUS

IEC 60947-5-2

85365019
27272803
27272803
27272803
27272803
27272803
27272803
27272803
27272803
EC001849
EC001849
EC001849
EC001849
EC001849
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Czujnik ultradzwigkowy ¢ Nr art.: 50149542 « HTU218-1500/PT-M12

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary sg podane w milimetrach
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A Dioda wskazujgca

B Wylot dzwigku przetwornika ultradzwiekow

Przytacze elektryczne

Przytacze 1

Funkcja

Rodzaj przytacza

Rozmiar gwintu

Typ

Materiat
Liczba pinéw
Kodowanie

Pin

AW N =

Obsadzenie pinow

V+

IN 1
GND
OouT 1

The Sensor People

Sygnat OUT

Wejscie przyuczania

Zasilanie napieciem

Wtyczki okragte

M12

male
Metal
4 -pin

Z kodowaniem A

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen
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Czujnik ultradzwigkowy ¢ Nr art.: 50149542 « HTU218-1500/PT-M12

Wykresy Le U Ze

Typ. zachowanie przy aktywacji

y
150 |
1
100 |
80 !
60 |
1
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
150 — X
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
x  Odstep obiektu [mm]
y  Szeroko$¢ wigzki dzwigeku [mm]
A Ptyta 200 x 200 mm
B Pret okragly @ 25 mm
C  Minimalny odstgp w mm
Obstuga i wskazanie
LED Wskazanie Znaczenie
1 Z6tty, Swiatto ciggte Gotowos$¢ do pracy
zielony, $wiatto ciggte Wyj$cie przetagczajgce/stan przetgczenia
Kod artykutu
Oznaczenie artykutu: AAA2BB-xxxx/CD-EE
AAA Zasada dziatania
HTU: czujnik ultradzwigkowy, zasada rozproszonego odbicia z ttumieniem tta
DMU: czujnik ultradZzwiekowy, zasada pomiaru odlegtosci
2BB Konstrukcja
208: cylindryczny z gwintem M8
212: cylindryczny z gwintem M12
218: cylindryczny z gwintem M18
230: cylindryczny z gwintem M30
XXXX Zasieg
Zasieg roboczy w milimetrach
Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com * www.leuze.com Zmiany techniczne zastrzezone
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Czujnik ultradzwigkowy ¢ Nr art.: 50149542 « HTU218-1500/PT-M12

Kod artykutu

Cc Wyjscie przetaczajace / funkcja OUT 1/IN: pin 4
2: wyjscie tranzystorowe NPN, rozjasniajgce
N: wyjscie tranzystorowe NPN, Sciemniajgce
4: wyjscie tranzystorowe PNP, rozjasniajace
P: wyjscie tranzystorowe PNP, $ciemniajace
L: 10-Link

D Wyjscie przetaczajace / funkcja OUT 2/IN: pin 2
T: przyuczanie poprzez przewod
A: Wyjscie analogowe prad
V: Wyjécie analogowe napiecie

EE Przylacze elektryczne
M8: okragty facznik wtykowy M8, 4-biegunowy (wtyczka)
M12: okragte potgczenie wtykowe M12, 4-biegunowe (wtyczka)

Leuze

& Lista ze wszystkimi dostepnymi typami urzadzen znajduje si¢ na stronie internetowej Leuze www.leuze.com.

Wskazowki

A Przestrzega¢ uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem!

% Produkt nie jest czujnikiem bezpieczenstwa i nie stuzy do ochrony oséb.
% Produkt moze by¢ eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.

% Produkt stosowac tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Akcesoria

Technologia potgczeniowa — kable przytaczeniowe

Nr art. Oznaczenie Artykut

50130652 KD U-M12-4A-V1- Kabel przytgczeniowy
050

& 50130690 KD U-M12-4W-V1- Kabel przytaczeniowy
- 050

Opis

Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 4 -pin
Wtyczka okragta, LED: Nie

Przytacze 2: otwarty koniec

Ekranowane: Nie

Dtugos¢ przewodu: 5.000 mm

Materiat ptaszcza: PVC

Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, katowy, female, Z kodowaniem A, 4 -pin
Wtyczka okragta, LED: Nie

Przylacze 2: otwarty koniec

Ekranowane: Nie

Dtugos¢ przewodu: 5.000 mm

Materiat ptaszcza: PVC
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Czujnik ultradzwigkowy ¢ Nr art.: 50149542 « HTU218-1500/PT-M12

Akcesoria Le U Ze

Technika zamocowan — kgtowniki mocujgce

Nr art. Oznaczenie Artykut Opis

50113548 BT D18M.5 Katownik mocujacy Srednica, wewnetrzna: 18 mm
Wersja elementu mocujgcego: Katowniki ksztatt L
Mocowanie, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe
Mocowanie, po stronie urzgdzenia: przykrecany
Rodzaj elementu mocujgcego: sztywne
Materiat: Stal nierdzewna

Technika zamocowan — mocowania okragtych pretéw

Nr art. Oznaczenie Artykut Opis

50111501 MC 018K Element zaciskowy Srednica, wewnetrzna: 18 mm
Wersja elementu mocujgcego: Uchwyty zaciskowe
Mocowanie, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe
Mocowanie, po stronie urzgdzenia: zaciskany
Rodzaj elementu mocujgcego: sztywne
Materiat: Tworzywo sztuczne

Ogodlne

Nr art. Oznaczenie Artykut Opis
50149785 UA US90-M18 Nakfadka Rodzaj artykutu: Naktadka przekierowujgca dla czujnikéw ultradzwiekowych
przekierowujgca Rozmiar gwintu: M18

Srednica: 18 mm
Dtugos¢: 30 mm

& Liste z dostepnymi akcesoriami mozna znalezé na stronie internetowej Leuze w zaktadce Pobieranie strony ze szczegétami artykutow.
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