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Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny ¢ Nr art.: 50139663 « PRK25CL1.1/4P

Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria
Zasada dziatania

Dane optyczne

Zasieg roboczy
Granica zakresu pracy

Przebieg wiazki

Zrédto $wiatta

Dtugos¢ fal swietlnych

Klasa lasera

Maks. moc lasera

Forma sygnatu wysytanego

Czas trwania impulsu

Wielkos¢ plamki swietlnej [dla odstepu
czujnikow]

Rodzaj geometrii plamki swietlnej
Przesuniecie katowe

Dane elektryczne

Okablowanie ochronne

Parametry wydajnosciowe
Napigcie zasilania Ug

Tetnienie resztkowe
Prad w obwodzie otwartym

Wyjscia
Liczba cyfrowych wyjs¢ przetaczaja-
cych

Wyjscia przetaczajace
Rodzaj

Rodzaj napiecia

Prad przelaczajacy, maks.
Napigcie przetaczajace

Wyjscie przetaczajace 1
Element przetaczajacy
Zasada przelaczania

Wyjscie przetaczajace 2
Element przetaczajacy
Zasada przelaczania

Zachowanie czasowe

Czestotliwos¢ przetaczania
Czas reakcji
Opoznienie gotowosci

Przytacze

Liczba przytaczy

The Sensor People

25C
Zasada refleks;ji

0,2 ... 20 m (gwarantowany zasieg), z
reflektorem TK(S) 100x100

0,15 ... 25 m (typowy zasieg), z reflek-
torem TK(S) 100x100

skolimowany

Laser, czerwony

650 nm

1, IEC/EN 60825-1:2014
0,0043 W

impulsowy

4,5 s

3 mm x 5 mm [1.000 mm]

eliptyczne
typ. £1.5°

Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamiang biegunow

10 ... 30 V, DC, w tym tetnienie reszt-
kowe

0..15%,zUg
0..20 mA
2 Piece(s)

Cyfrowe wyjscie przetgczajace
DC

100 mA

high: 2(Ug-2,5V)

low: <25V

Tranzystor, PNP
rozjasniajgcy

Tranzystor, PNP
Sciemniajacy

2.500 Hz
0,33 ms
300 ms

1 Piece(s)

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

Przytacze 1
Funkcja

Rodzaj przytacza
Dlugosé przewodu
Materiat ptaszcza
Kolor przewodu
Liczba zyt
Przekroéj zyty

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x dt.)
Materiat obudowy

Obudowa z tworzywa sztucznego
Materiat ostony obiektywu

Masa netto

Kolor obudowy

Rodzaj mocowania

Zalecany moment dokrecania dla
mocowania M3

Zalecany moment dokrecania dla
mocowania M4

Kompatybilnos¢ materiatowa

Obstuga i wskazanie

Rodzaj wskazania

Liczba LED

Elementy sterujace

Funkcja elementu obstugowego

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy

Temperatura otoczenia w miejscu prze-
chowywania

Certyfikaty

Stopien ochrony

Klasa ochrony
Dopuszczenia
Obowiazujace normy

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej
ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0

info@leuze.com * www.leuze.com
Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199
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Sygnat OUT
Zasilanie napieciem
Przewod

2.000 mm

PUR

czarny

4 -wire

0,2 mm?

15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Tworzywo sztuczne

ABS

Tworzywo sztuczne

55¢

czerwony

Mocowanie przelotowe z gwintem M4
przez opcjonalny element mocujgcy
0,9N'm

1,4 N'm

ECOLAB

LED

2 Piece(s)
Potencjometr 270°
Ustawianie czutosci

-40...60 °C
-40...70 °C

IP 67

IP 69K

1l

cULUS

IEC 60947-5-2

85365019
27270902
27270902
27270902
27270902
27270902
27270902
27270902
27270902
27270902
EC002717
EC002717
EC002717
EC002717
EC002717
EC002717
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Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny ¢ Nr art.: 50139663 « PRK25CL1.1/4P

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary sg podane w milimetrach
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Przytacze elektryczne
Przytacze 1
Funkcja Sygnat OUT
Zasilanie napieciem
Rodzaj przytacza Przewod
Diugosé¢ przewodu 2.000 mm
Materiat ptaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Liczba zyt 4 -wire
Przekroj zyty 0,2 mm?

Kolor zyty

brazowy
Bialy
niebieski
czarny

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

The Sensor People

Obsadzenie zyt

V+
OouT 2
GND
OouT 1
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Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny ¢ Nr art.: 50139663 « PRK25CL1.1/4P

Wykresy

Typ. zachowanie przy aktywacji (TKS100x100)
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Obstuga i wskazanie
LED Wskazanie

zielony, $wiatto ciggte
2 z61ty, Swiatto ciggte
z6tty, migajgce

Reflektory & folia refleksyjna

Nr art. Oznaczenie

50040895 MTKS 20x20

Zasieg roboczy
Granica zakresu

pracy

0,15...7m
0,12..8m

Leuze electronic GmbH + Co. KG

The Sensor People In der Braike 1, 73277 Owen

Znaczenie

Gotowos$¢ do pracy
Wolna $ciezka $wiatta
Wolna $ciezka $wiatta, brak rezerwy funkcjonalnej

Opis

Konstrukcja: prostokgtny

Potrdjna wielko$¢: 1,2 mm

Powierzchnia refleksyjna: 20 mm x 20 mm
Materiat: Tworzywo sztuczne

Materiat nosnika: Tworzywo sztuczne
Chemiczne oznaczenie materiatu: PMMA8SN
Mocowanie: Mocowanie przelotowe, przyklejany

info@leuze.com * www.leuze.com Zmiany techniczne zastrzezone
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Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny ¢ Nr art.: 50139663 « PRK25CL1.1/4P

Reflektory & folia refleksyjna

Nr art.

50117583

50106119

50110192

50022816

50081283

50040820

Kod artykutu

Oznaczenie

MTKS 50x50.1

REF 4-A-100x100

REF 6-A-50x50

TKS 100X100

TKS 20X40

TKS 40X60

Oznaczenie artykutu: AAA25C d EE-f.GGH/iJ-K

AAA25C Zasada dziatania / konstrukcja

HT25C: refleksyjny czujnik fotoelektryczny z thumieniem tta
PRK25C: refleksyjna bariera $wietlna z filtrem polaryzacyjnym

Zasieg roboczy
Granica zakresu

pracy

0,15
0,12

0,2 ..
0,15 ...

0.2 ..
0,15 ...

0,2 ..
0,15 ..

0,2 ...
0,15 ...

02 ..

0.15

..15m
.18 m

.22m
3m

10 m
12m

20 m
.25m

11m

15 m
.18 m

LS25C: nadajnik bariery $wietlnej jednokierunkowej
LE25C: odbiornik bariery $wietinej jednokierunkowej
DRT25C: dynamiczny czujnik referencyjny

d Rodzaj swiatta
brak: $wiatto czerwone
I: $wiatto podczerwone

EE Zrédto $wiatta

brak: LED

PP: Power PinPoint® LED
L1: laser klasy 1
L2: laser klasy 2

The Sensor People

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

info@leuze.com * www.leuze.com
Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199

Leuze

Opis

Konstrukcja: prostokatny

Potréjna wielko$¢: 1,2 mm

Powierzchnia refleksyjna: 50 mm x 50 mm
Materiat: Tworzywo sztuczne

Materiat no$nika: Tworzywo sztuczne
Chemiczne oznaczenie materiatu: PMMASN
Mocowanie: Mocowanie przelotowe, przyklejany

Konstrukcja: prostokgtny

Powierzchnia refleksyjna: 100 mm x 100 mm
Materiat: Tworzywo sztuczne

Chemiczne oznaczenie materiatu: PMMA
Mocowanie: samoprzylepny

Konstrukcja: prostokatny

Potréjna wielko$¢: 0,3 mm

Powierzchnia refleksyjna: 50 mm x 50 mm
Materiat: Tworzywo sztuczne

Chemiczne oznaczenie materiatu: PMMA
Mocowanie: samoprzylepny

Konstrukcja: prostokatny

Potréjna wielko$¢: 4 mm

Powierzchnia refleksyjna: 96 mm x 96 mm
Materiat: Tworzywo sztuczne

Materiat no$nika: Tworzywo sztuczne
Chemiczne oznaczenie materiatu: PMMASN
Mocowanie: Mocowanie przelotowe, przyklejany

Konstrukcja: prostokatny

Potréjna wielkos¢: 2,3 mm

Powierzchnia refleksyjna: 16 mm x 38 mm
Materiat: Tworzywo sztuczne

Materiat no$nika: Tworzywo sztuczne
Chemiczne oznaczenie materiatu: PMMA8SN
Mocowanie: Mocowanie przelotowe, przyklejany

Konstrukcja: prostokatny

Potréjna wielko$é: 4 mm

Powierzchnia refleksyjna: 37 mm x 56 mm
Materiat: Tworzywo sztuczne

Materiat no$nika: Tworzywo sztuczne
Chemiczne oznaczenie materiatu: PMMASN
Mocowanie: Mocowanie przelotowe, przyklejany

Zmiany techniczne zastrzezone
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Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny ¢ Nr art.: 50139663 « PRK25CL1.1/4P

Kod artykutu Le U Ze

f Wstepnie ustawiony zasieg (opcjonalnie)
brak: zasigg wedtug karty danych
xxxF: wstgpnie ustawiony zasigeg [mm]

GG Wyposazenie
A: zasada automatycznej kolimacji (wersja jednosoczewkowa)
S: mata plamka $wietlna
D: detekcja obiektéw owinigtych folig stretch
X: wariant Extended
HF: przestanianie o$wietlenia HF (LED)
XL: bardzo dtuga plamka $wietina
T: zasada automatycznej kolimacji (wersja jednosoczewkowa) dla wysokoprzezroczystych butelek bez trackingu
TT: zasada automatycznej kolimacji (wersja jednosoczewkowa) dla wysokoprzezroczystych butelek z trackingiem
F: Ttumienie pierwszego planu
R: Zwigekszony zasieg
SL: Przestona szczelinowa

H Regulacja zasiegu
1: potencjometr 270°
2: potencjometr
3: przyuczanie poprzez przycisk
R: Zwiekszony zasieg
i Wyjscie przetaczajace / funkcja OUT 1/IN: pin 4 lub czarna zyta
2: wyjscie tranzystorowe NPN, rozjasniajace
N: wyjscie tranzystorowe NPN, $ciemniajgce
4: wyjscie tranzystorowe PNP, rozjasniajgce
P: wyjscie tranzystorowe PNP, sciemniajace
X: pin bez obsadzenia
8: wejscie aktywujgce (aktywacja przez High-Signal)
L: interfejs 10-Link (tryb SIO: PNP rozjasniajacy, NPN $ciemniajacy)
6: wyjscie przetgczajgce Push-Pull (przeciwtakt), PNP rozjasniajace, NPN $ciemniajace
G: wyjscie przetgczajgce Push-Pull (przeciwtakt), PNP $ciemniajgce, NPN rozjasniajace

J Wyjscie przetaczajace / funkcja OUT 2/IN: pin 2 lub biata zyta
2: wyjscie tranzystorowe NPN, rozjasniajace
N: wyjscie tranzystorowe NPN, Sciemniajgce
4: wyjscie tranzystorowe PNP, rozjasniajgce
P: wyjscie tranzystorowe PNP, sciemniajace
W: wyjscie ostrzegawcze
X: pin bez obsadzenia
6: wyjscie przetgczajgce Push-Pull (przeciwtakt), PNP rozjasniajace, NPN sciemniajace
T: przyuczanie poprzez przewod
G: wyjscie przetgczajgce Push-Pull (przeciwtakt), PNP sciemniajgce, NPN rozjasniajgce
8: wejscie aktywujgce (aktywacja przez High-Signal)

K Przylacze elektryczne
brak: przewod, dtugos¢ standardowa 2000 mm, 4-zytowy
200-M12: przewod, diugo$¢ 200 mm z okragtym potgczeniem wtykowym M12, 4-biegunowy, osiowy (wtyczka)
M8: okragty tacznik wtykowy M8, 4-biegunowy (wtyczka)
M12: okragte potaczenie wtykowe M12, 4-biegunowe (wtyczka)
200-M8: przewdd, diugosé 200 mm z okraglym potgczeniem wtykowym M8, 4-biegunowy, osiowy (wtyczka)
M8.1: Snap-In, okragly tacznik wtykowy M8, 4-biegunowy (wtyczka)

& Lista ze wszystkimi dostepnymi typami urzadzen znajduje si¢ na stronie internetowej Leuze www.leuze.com.

Wskazowki

A Przestrzegac¢ uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem!

% Produkt nie jest czujnikiem bezpieczenstwa i nie stuzy do ochrony oséb.
% Produkt moze by¢ eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.

% Produkt stosowac tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com * www.leuze.com Zmiany techniczne zastrzezone
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Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny ¢ Nr art.: 50139663 « PRK25CL1.1/4P

Wskazoéwki Le U Ze

Urzadzenie spetnia wymagania zgodnie z IEC/EN 60825-1:2014 dla produktu klasy lasera 1 oraz postanowienia zgodnie z U.S. 21 CFR 1040.10 z
odchyleniami odpowiednimi dla Laser Notice No. 56 z 08.05.2019.

% Prosze przestrzega¢ obowigzujgcych ustawowych i lokalnych przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwlaserowe;.

% Ingerencje w urzadzenie i jego modyfikacje sg zabronione.
Urzadzenie nie ma czesci ustawianych ani konserwowanych przez uzytkownika.
Naprawa moze by¢ przeprowadzana wytgcznie przez Leuze electronic GmbH + Co. KG.

Dalsze informacje

« Zastosowanie w aplikacjach istotnych dla bezpieczenstwa wg EN ISO 13849-1:2015, np. muting, przetaczanie pola ochronnego laserowych skaneréw bezpieczenstwa

Akcesoria
Technika zamocowan — kgtowniki mocujgce

Nr art. Oznaczenie Artykut Opis

50118543 BT 300M.5 Katownik mocujacy Wersja elementu mocujagcego: Katowniki ksztatt L
Mocowanie, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe
Mocowanie, po stronie urzgdzenia: przykrecany, przeznaczony dla $srub M4
Rodzaj elementu mocujgcego: regulowany
Materiat: Stal nierdzewna

Technika zamocowan — mocowania okragtych pretow

Nr art. Oznaczenie Artykut Opis

50117829 BTP 200M-D12 System montazowy Wersja elementu mocujgcego: Pokrywa ochronna
Mocowanie, po stronie instalacji: dla preta okragtego 12 mm
Mocowanie, po stronie urzadzenia: przykrecany
Rodzaj elementu mocujgcego: zaciskany, obrotowy 360°, regulowany
Materiat: Metal

50117252 BTU 300M-D12 System montazowy zawarty: 2 szt. Sruby M4 x 25, 2 szt. $ruby M4 x 20, 4 szt. podktadki
. Wersja elementu mocujgcego: System montazowy
(] | : S " .

- Mocowanie, po stronie instalacji: dla preta okragtego 12 mm, Mocowanie
zaciskowe z blachy

' Mocowanie, po stronie urzadzenia: przykrecany, przeznaczony dla $rub M4

w Rodzaj elementu mocujgcego: zaciskany, obrotowy 360°, regulowany

Materiat: Metal

& Liste z dostepnymi akcesoriami mozna znalez¢ na stronie internetowej Leuze w zaktadce Pobieranie strony ze szczegdtami artykutow.
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