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Kabel przytaczeniowy ° Nr art.: 50136637 « KD U-M23-JA-P1-200

Dane techniczne

Dane podstawowe

Aplikacja

Dane elektryczne

Parametry wydajnosciowe
Napigcie robocze

Przytacze

Przytacze 1

Rodzaj przytacza

Rozmiar gwintu

Typ

Materiat korpusu rekojesci
Liczba pinéw

Kodowanie

Wersja

Wtyczka okragta, LED
Blokada

Przylacze 2
Rodzaj przytacza

Wiasciwosci przewodu
Liczba zyt

Przekroj zyty

Przekroj zyty

AWG

Kolor ptaszcza
Ekranowane

Bez silikonu
Wersja przewodu

Srednica przewodu (zewnetrzna)
Dtugos¢ przewodu

Materiat ptaszcza

Izolacja zyt

Odporny na dziatanie olejéw/smaréw

maks. 120 V AC/DC

Wtyczki okragte

M23

female

TPU

19 -pin

Z kodowaniem A

osiowy

Nie

Potgczenie srubowe, odlew cynkowy

niklowany, zalecany moment obrotowy
0,6 Nm, samoblokujace

otwarty koniec

19 Piece(s)
0,5 mm?

16 x 0,5 mm?
3x 1 mm?

21

czarny

Nie

Tak

Kabel przytagczeniowy (otwarty na
jednym koncu)

11,6 mm
20.000 mm
PUR

PP

Dane mechaniczne

Cykle zginania

Promien gigcia ulozenie elastyczne,
min.

Promien giecia utozenie na state, min.

Obstuga i wskazanie

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy,

utozenie elastyczne

Leuze

2.000.000 Piece(s)
min. 10 x $rednica przewodu

min. 5 x $rednica przewodu

-25..80°C

Temperatura otoczenia podczas pracy, -50 ... 80 °C

ulozenie na state

Certyfikaty

Stopien ochrony

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej
ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0

Przydatnos¢ tancucha wleczonego
Wiasciwosci ptaszcza zewnetrznego

Odpornos¢ ptaszcza zewnetrznego

Nie

Bez zawartos$ci silikonu, halogenu,
matowy, staboprzylepny, odporny na
Scieranie, tatwy w obrébce maszynowej

odporny na hydrolize i mikroorganizmy,

IP 65
IP 67

85444290
27279201
27279218
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
EC001855
EC001855
EC001855
EC001855
EC001855

niewrazliwy na oleje, benzyne i chemi-
kalia, odporny na dziatanie ptomieni

wedtug IEC 60332-2, VDE 0482-265-2-

2, EN 50265-2-2, FT2

Przytacze elektryczne
Przytacze 1

Rodzaj przytacza

Rozmiar gwintu M23
Typ female
Materiat korpusu rekojesci TPU
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Kabel przytaczeniowy ° Nr art.: 50136637 « KD U-M23-JA-P1-200

Przylacze elektryczne

Przytacze 1

Liczba pinéw
Kodowanie

Wersja

Wtyczka okragta, LED
Blokada

Pin
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Przytacze 2

Rodzaj przytacza

Leuze electronic GmbH + Co. KG

The Sensor People In der Braike 1, 73277 Owen

19 -pin

Z kodowaniem A
osiowy

Nie

Potaczenie $rubowe, odlew cynkowy niklowany,
zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujgce

Kolor zyty

fioletowy
czerwony

szary

czerwony / niebieski
zielony

niebieski

rézowy / szary
Biaty / zielony
Biaty / zotty

Biaty / szary
czarny

zielony / zotty
brazowy / zétty
brazowy / zielony
Biaty

z0OMty

rézowy

brazowy / szary
brazowy

otwarty koniec
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