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Optyczny czujnik odlegtosci ¢ Nr art.: 50129535 « ODS10L1.8/LA6,200-M12

Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria
Aplikacja

Rodzaj systemu czujnikéw

Parametry

MTTF

Dane optyczne

Przebieg wiazki

Zrédio $wiatta

Diugos¢ fal swietinych

Klasa lasera

Forma sygnatu wysytanego

Wielkos¢ plamki $wietlnej [dla odstepu
czujnikow]

Rodzaj geometrii plamki swietlnej

Dane pomiarowe

Zakres pomiarowy

Zakres pomiarowy (90% remisja)
Rozdzielczos¢

Doktadnos¢

Czas pomiaru, tryb pomiaru

Powtarzalnos$¢ (1 Sigma)
Dryf temperaturowy
Referencjonowanie
Zachowanie czarno-biate

Dane elektryczne

Okablowanie ochronne

Parametry wydajnosciowe
Napigcie zasilania Ug
Tetnienie resztkowe

Prad w obwodzie otwartym

Wyjscia
Liczba wyjs¢ analogowych

Liczba cyfrowych wyjs¢ przetaczaja-
cych

The Sensor People

10
Kontrola wysokosci napetnienia

Zabezpieczanie przed najechaniem
przez pojazdy transportowe

Naprzeciw obiektu

29 years

skolimowany

Laser, czerwony

658 nm

1, IEC/EN 60825-1:2014
impulsowy

7 mm x 7 mm [8.000 mm]

prostokatny

50 ... 3.500 mm, przy remisji 6 ... 90%
50 ... 8.000 mm

1,0 mm

15 mm

"Indywidualnie": czas reakcji = 3,4...1020
ms / czas wydania = 3,4 ms

Indywidualne tryby pomiarowe — patrz
wykres

Prazision: czas reakcji = 200 ms / czas
wydania = 3,4 ms

Standard: czas reakcji = 50 ms / czas
wydania = 3,4 ms

Szybko: czas reakcji = 15 ms / czas
wydania = 3,4 ms

Ttumienie wyjatku: czas reakcji = 17 ...
1020 ms / czas wydania = 17 ... 1020
ms

4 mm

2 mm/K
Nie

10 mm

Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamiang biegunow
Ochrona przejsciowa

18 ...30V, DC
0..15%, z Uy
0... 150 mA

1 Piece(s)
2 Piece(s)

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

Wyjscie analogowe 1
Rodzaj

Przypisanie

Wyjscia przelaczajgce
Rodzaj napigcia
Napigcie przetaczajace

Wyjscie przetaczajace 1
Przypisanie

Element przetaczajacy
Zasada przelaczania

Funkcja

Wyjscie przetaczajace 2
Przypisanie

Element przetaczajacy
Zasada przetaczania

Zachowanie czasowe

Opodznienie gotowosci

Interfejs

Rodzaj

10-Link

COM-Mode

Min. cycle time
Frametyp

Typ portéow
Specyfikacja
S10-Mode support
Dane procesowe IN
Dane procesowe OUT
Dual Channel

Przytacze

Liczba przytaczy

Przytacze 1
Funkcja

Rodzaj przytacza

Dlugosé przewodu
Materiat ptaszcza
Kolor przewodu
Przekroj zyty
Rozmiar gwintu
Typ

Materiat

Liczba pinéw
Kodowanie

info@leuze.com * www.leuze.com
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Leuze

konfigurowalny, ustawienie fabryczne:
prad
Przytacze 1, pin 2

DC
high: 2(Ug-2V)
low: <2V

Przytacze 1, pin 4
Tranzystor, Push-pull

10-Link / rozjasniajacy (PNP)/
$ciemniajacy (NPN)

wyjscia przetgczajgce nastawiane nieza-
leznie od siebie

Przytacze 1, pin 5
Tranzystor, Push-pull
rozjasniajgcy (PNP)/$ciemniajacy (NPN)

300 ms

10-Link

COM2

COM2 =2,3ms
2.V

A

V1.1

Tak

3 bajty

0 bajtow

Tak

1 Piece(s)

Sygnat OUT
Zasilanie napieciem

Przewdd z wtyczkg okragta, obrotowy
90°

200 mm

PUR

czarny

0,14 mm?

M12

male

Tworzywo sztuczne
5 -pin

Z kodowaniem A
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Optyczny czujnik odlegtosci ¢ Nr art.: 50129535 « ODS10L1.8/LA6,200-M12

Dane techniczne Le U Ze

Dane mechaniczne Certyfikaty
Konstrukcja prostopadtos$cienny Stopien ochrony IP 67
Wymiar (szer. x wys. x dt.) 25 mm x 65 mm x 55 mm Klasa ochrony 1}
Materiat obudowy Tworzywo sztuczne Dopuszczenia cULUS
Materiat ostony obiektywu Szkio
Masa netto 90g Klasyfikacja
Kolor obudowy CZEwony; Numer taryfy celnej 90318020
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe ECLASS 5.1.4 27270801
przez opcjonalny element mocujgcy ECLASS 8.0 27270801
. . ECLASS 9.0 27270801
Obstuga i wskazanie ECLASS 10.0 27270801
Rodzaj wskazania LED ECLASS 11.0 27270801
Wyswietlacz OLED ECLASS 12.0 27270916
Liczba LED 5 Piece(s) ECLASS 13.0 27270916
Elementy sterujace Oprogramowanie komputerowe ECLASS 14.0 27270916
Przyciski obstugowe ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
Parametry otoczenia ETIM 7.0 EC001825
Temperatura otoczenia podczas pracy -40...50 °C ETIM 8.0 EC001825
Temperatura otoczenia w miejscu prze- -40 ... 70 °C ETIM 9.0 EC001825
chowywania
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Optyczny czujnik odlegtosci ¢ Nr art.: 50129535 « ODS10L1.8/LA6,200-M12

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary sg podane w milimetrach

65
42

Przylacze elektryczne

Przytacze 1

Funkcja

Rodzaj przytacza
Diugosé przewodu
Materiat ptaszcza
Kolor przewodu
Przekroj zyty
Rozmiar gwintu
Typ

Materiat

Liczba pinow
Kodowanie

The Sensor People
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Sygnat OUT
Zasilanie napieciem
Przewod z wtyczkg okragta
200 mm

PUR

czarny

0,14 mm?

M12

male

Tworzywo sztuczne
5 -pin

Z kodowaniem A
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Optyczny czujnik odlegtosci ¢ Nr art.: 50129535 « ODS10L1.8/LA6,200-M12

Przylacze elektryczne Le U Ze

Pin Obsadzenie pinow
1 18...30VDC +

2 OUT mA/V

3 GND

4 10-Link / OUT 1

5 OuT 2

Wykresy

Typ. powtarzalnosc¢ w trybie pomiarowym "szybko"

y x  Odstep [mm]
40 y  Powtarzalno$é [mm]
A przy remisji 6%

@

przy remisji 90%
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Typ. powtarzalnos$¢ w trybie pomiarowym "standardowy"

y x  Odstep [mm]
3 O y  Powtarzalno$¢ [mm]
b
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Optyczny czujnik odlegtosci ¢ Nr art.: 50129535 « ODS10L1.8/LA6,200-M12

Wykresy

Typ. powtarzalnos¢ w trybie pomiarowym "precyzja"

y x  Odstep [mm]
1 a5 Powtarzalno$¢ [mm]
A przy remisji 6%
B przy remisji 90%
1,0
// -
= —= =
{4- —— =
0,5 A
-—B
I x
0 2000 4000 6000 8000

Typ. powtarzalnosc¢ w trybie pomiarowym "wysoka precyzja"

y x  Odstep [mm]
0,5 I y  Powtarzalno$¢ [mm]
A A przy remisji 6%
-— B B przy remisji 90%
/
0,4 7 ?
/ -
7
_ ~
0,3 —=
— -
[
X
0 2000 4000 6000 8000
Obstuga i wskazanie
LED Wskazanie Znaczenie
1 PWR zielony, $wiatto ciggte Gotowos$¢ do pracy
czerwony, $wiatto ciggte Btad czujnika
pomaranczowy, $wiatto ciggte brak rezerwy funkcjonalnej
Wyt Brak napiecia zasilania
2 Q1 Z6tty, Swiatto ciggte Obiekt rozpoznany
3 Q2 Z0tty, Swiatto ciggte Obiekt rozpoznany
4 z61ty, Swiatto ciggte (za ostong obiektywu) Obiekt rozpoznany
5 z61ty, Swiatto ciggte (za ostong obiektywu) Obiekt rozpoznany
Kod artykutu
Oznaczenie artykutu: ODS10XX-YYY.Z/ABC,DDD-EEE
ODS10 Zasada dziatania
ODS10: optyczny czujnik odlegtosci
XX Zrédio $wiatta
L1: laser klasy 1
Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com * www.leuze.com
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Optyczny czujnik odlegtosci ¢ Nr art.: 50129535 « ODS10L1.8/LA6,200-M12

Kod artykutu Le U Ze

YYY Zakres pomiarowy
25M: poszerzony zakres pomiarowy 50 ... 256000 mm, pomiar na folii HighGain REF 7-A-100x100
z Wyposazenie
8: wyswietlacz OLED i klawiatura foliowa do konfiguraciji
A Przypisanie pin 4
L: IO-Link (w Dual Channel takze push-pull wyjscia przetgczajacego)
B Przypisanie pin 2

A: prad i napiecie wyjscia analogowego (ustawienie fabryczne)

6: wyjscie przetgczajgce Push-Pull (przeciwtakt), PNP rozjasniajace, NPN $ciemniajgce
C Przypisanie pin 5

K: wejscie wielofunkcyjne (ustawienie fabryczne: wejscie dezaktywujgce)

6: wyjscie przetgczajgce Push-Pull (przeciwtakt), PNP rozjasniajace, NPN sciemniajace

X: pin bez obsadzenia

DDD-EEE Przylacze elektryczne
M12: okragty tgcznik wtykowy M12, 5-biegunowy
200-M12: przewdd, dtugos¢ 200 mm z okragtym potgczeniem wtykowym M12, 5-biegunowy
YYYY: przewod, dlugo$¢ YYYY mm z tulejkami kablowymi, 5-zytowy (brak danych = dtugo$¢ standardowa 2000 mm)

& Lista ze wszystkimi dostepnymi typami urzadzen znajduje si¢ na stronie internetowej Leuze www.leuze.com.

Wskazowki

A Przestrzega¢ uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem!

% Produkt nie jest czujnikiem bezpieczenstwa i nie stuzy do ochrony oséb.

% Produkt moze by¢ eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.

% Produkt stosowac tylko zgodnie z przeznaczeniem.

A W przypadku aplikacji UL:

% W aplikacjach UL dopuszczalne jest uzywanie wytacznie w obwodach pradowych Class 2 zgodnie z NEC (National Electric Code).

Nie patrze¢ w promien!Urzadzenie spetnia wymogi zgodnie z IEC/EN 60825-1:2014 dla produktu klasy lasera 1 oraz ustalen zgodnych z U.S. 21 CFR
1040.10 z odchyleniami odpowiednimi dla Laser Notice No. 56 z 08.05.2019.

% Prosze przestrzega¢ obowigzujgcych ustawowych i lokalnych przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwlaserowe;.

% Ingerencje w urzadzenie i jego modyfikacje sg zabronione.
Urzgdzenie nie ma czes$ci ustawianych ani konserwowanych przez uzytkownika.
Naprawa moze by¢ przeprowadzana wytgcznie przez Leuze electronic GmbH + Co. KG.
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Optyczny czujnik odlegtosci ¢ Nr art.: 50129535 « ODS10L1.8/LA6,200-M12

Akcesoria Le U Ze

Technologia potgczeniowa — jednostka przytgczeniowa

Nr art. Oznaczenie Artykut Opis
50144900 MD 798i-11-82/L5- Modut nadrzedny 10- Rodzaj: Modut nadrzedny 10-Link
2222 Link Pobor pradu, maks.: 11.000 mA

Wyjscia przetgczajgcych na kazde przylacze czujnika: 1 Piece(s)

Wyijscie przetgczajace: Tranzystor, PNP

Interfejs: 10-Link, Automatyczne wykrywanie protokotéw, EtherNet IP, Modbus
TCP, PROFINET

Ztgcza: 12 Piece(s)

Przytacz czujnikow: 8 Piece(s)

Przytacza dla napiecia zasilania: 2 Piece(s)

Przytacza interfejséw: 2 Piece(s)

Stopien ochrony: IP 67, IP 65, IP 69K

Technologia potgczeniowa — kable przytgczeniowe

Nr art. Oznaczenie Artykut Opis

50133855 KD S-M12-5A-V1-020  Kabel przytgczeniowy Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 5 -pin
Wtyczka okragta, LED: Nie
Przytacze 2: otwarty koniec
Ekranowane: Tak
Dtugos¢ przewodu: 2.000 mm
Materiat ptaszcza: PVC

50133856 KD S-M12-5A-V1-050  Kabel przytgczeniowy Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 5 -pin
Wtyczka okragta, LED: Nie
Przytacze 2: otwarty koniec
Ekranowane: Tak
Dtugosc¢ przewodu: 5.000 mm
Materiat ptaszcza: PVC

50132077 KD U-M12-5A-V1- Kabel przytgczeniowy Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 5 -pin
020 Wtyczka okragta, LED: Nie
Przytacze 2: otwarty koniec
Ekranowane: Nie
Dtugosc¢ przewodu: 2.000 mm
Materiat ptaszcza: PVC

5

50132079 KD U-M12-5A-V1- Kabel przytaczeniowy Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 5 -pin
050 Wtyczka okragta, LED: Nie
Przytacze 2: otwarty koniec
Ekranowane: Nie
Diugos¢ przewodu: 5.000 mm
Materiat ptaszcza: PVC

@ —lE

o

50133842 KD U-M12-5W-V1- Kabel przytaczeniowy Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, katowy, female, Z kodowaniem A, 5 -pin
020 Wtyczka okragta, LED: Nie
I Przytacze 2: otwarty koniec
[Li d Ekranowane: Nie
o Diugos¢ przewodu: 2.000 mm
Materiat ptaszcza: PVC

@ —lEs

Q\ 50133802 KD U-M12-5W-V1- Kabel przytaczeniowy Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, katowy, female, Z kodowaniem A, 5 -pin
_— 050 Wtyczka okragta, LED: Nie

Przytacze 2: otwarty koniec

Ekranowane: Nie

Diugos¢ przewodu: 5.000 mm

Materiat ptaszcza: PVC
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Optyczny czujnik odlegtosci ¢ Nr art.: 50129535 « ODS10L1.8/LA6,200-M12

Akcesoria

Technika zamocowan — kgtowniki mocujgce

Nr art.

50118543

BT 300M.5

Oznaczenie Artykut

Katownik mocujacy

Leuze

Opis

Wersja elementu mocujacego: Katowniki ksztatt L

Mocowanie, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe

Mocowanie, po stronie urzgdzenia: przykrecany, przeznaczony dla srub M4
Rodzaj elementu mocujgcego: regulowany

Materiat: Stal nierdzewna

Technika zamocowan — mocowania okragtych pretow

Nr art.

50117252

BTU 300M-D12

Oznaczenie Artykut

System montazowy

Opis

Wersja elementu mocujgcego: System montazowy

Mocowanie, po stronie instalaciji: dla preta okragtego 12 mm, Mocowanie
zaciskowe z blachy

Mocowanie, po stronie urzadzenia: przykrecany, przeznaczony dla $rub M4
Rodzaj elementu mocujgcego: zaciskany, obrotowy 360°, regulowany
Materiat: Metal

& Liste z dostepnymi akcesoriami mozna znalez¢ na stronie internetowej Leuze w zaktadce Pobieranie strony ze szczegdtami artykutow.

The Sensor People
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