Leuze

Karta danych technicznych
Czujnik z ttumieniem tta

Nr art.: 50127066
HT46CI/48-M12

Tres¢

- Dane techniczne

- Rysunki wymiarowe

- Przytgcze elektryczne
- Wykresy

- Obstuga i wskazanie
- Kod artykutu

- Wskazowki

- Dalsze informacje

- Akcesoria

plagrranie C €

o
st - e————
e e e e

gk
-
2
L
3
HI‘
%3
i

Fe oo B

€ ©

LISTED

llustracja moze sig rézni¢ od stanu rzeczywistego
\p 69K

Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com * www.leuze.com Zmiany techniczne zastrzezone
The Sensor People In der Braike 1, 73277 Owen Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199  pol « 2026-01-18 17

<
o
~

)

nc

K
A



Czujnik z thumieniem tfa « Nr art.: 50127066 * HT46Cl/48-M12

Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria
Zasada dziatania

Wersja specjalna

Wersja specjalna

Dane optyczne

btad czerni/bieli

Zasieg roboczy

Zasieg roboczy, biaty 90%
Zasieg roboczy, szary 18%
Zasigg roboczy, czarny 6%
Granica zakresu pracy
Zakres regulacji

Przebieg wiazki

Zrédto swiatta

Dtugosé fal swietlnych
Forma sygnatu wysytanego
Grupa LED

Rodzaj geometrii plamki swietlnej
Ostrosé

Dane elektryczne

Okablowanie ochronne

Parametry wydajnosciowe
Napigcie zasilania Ug

Tetnienie resztkowe
Prad w obwodzie otwartym

Wejscia
Liczba wejs¢ aktywujacych

Wejscia aktywujace
Rodzaj

Rodzaj napigcia
Napiecie przetaczajace

Opodznienie aktywacji/blokady
Opor wejsciowy

Wejscie aktywujace 1
Przypisanie
Stan przelaczania active

Wyjscia
Liczba cyfrowych wyjs¢ przetaczaja-
cych

Wyjscia przelaczajace
Rodzaj

Rodzaj napigcia

Prad przelaczajacy, maks.
Napiecie przetaczajace

The Sensor People

46C
Zasada wykrywania z ttumieniem tta

Wejscie aktywujgce

<10% do 1200 mm
gwarantowany zasieg

0,005 ...3m
0,02..2m
0,05...1,5m

0,005 ... 3 m (typowy zasieg)
120 ... 3.000 mm

zogniskowany

LED, Podczerwien

860 nm

impulsowy

Wolna grupa (wedtug EN 62471)
prostokatny

fix

Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamiang biegunéw
Ochrona przejsciowa

10 ... 30 V, DC, w tym tetnienie reszt-
kowe

0..15%,zUg
0...30 mA
1 Piece(s)

Wejscie aktywujgce
DC

high: =28V

low: <2V

1ms

10.000 Q, 10 %

Przytacze 1, pin 2
high

1 Piece(s)

Cyfrowe wyjscie przetgczajace
DC

100 mA

high: 2(Ug-2V)

low: <2V

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

Wyjscie przelaczajace 1
Przypisanie

Element przetaczajacy
Zasada przelgczania

Zachowanie czasowe

Czestotliwos¢ przetaczania
Czas reakgcji
Opodznienie gotowosci

Przytacze

Liczba przytaczy

Przytacze 1
Funkcja

Rodzaj przytacza
Rozmiar gwintu
Typ

Materiat

Liczba pinéw
Kodowanie

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x dt.)
Materiat obudowy

Obudowa z tworzywa sztucznego
Materiat ostony obiektywu

Masa netto

Kolor obudowy

Rodzaj mocowania

Zalecany moment dokrecania dla
mocowania M3

Zalecany moment dokrecania dla
mocowania M4

Kompatybilnos¢é materiatowa
Obstuga i wskazanie

Rodzaj wskazania

Liczba LED

Elementy sterujace

Funkcja elementu obstugowego

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy

Leuze

Przytacze 1, pin 4
Tranzystor, PNP
rozjasniajgcy

250 Hz
2ms
300 ms

1 Piece(s)

Sygnat IN

Sygnat OUT
Zasilanie napieciem
Wtyczki okragte
M12

male

Tworzywo sztuczne
4 -pin

Z kodowaniem A

20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Tworzywo sztuczne

PC-PBT

Tworzywo sztuczne / PMMA

60 g

czerwony

Mocowanie przelotowe

przez opcjonalny element mocujacy
0,9 N'm

1,4 N'm

ECOLAB

LED

2 Piece(s)

Potencjometr wieloobrotowy
Ustawienie zakresu odczytu

-40...60 °C

Temperatura otoczenia w miejscu prze- -40 ... 70 °C

chowywania
Certyfikaty

Stopien ochrony

Klasa ochrony
Dopuszczenia
Obowiazujace normy

info@leuze.com * www.leuze.com
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Czujnik z thumieniem tfa « Nr art.: 50127066 * HT46Cl/48-M12

Dane techniczne Leuze

Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary sg podane w milimetrach

44 A Odbiorniki
39 B Nadajniki
@42 - D C 0O$ optyczna
DA Dioda LED zielona
DB Dioda LED zétta
E Potencjometr wieloobrotowy
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Czujnik z thumieniem tfa « Nr art.: 50127066 * HT46Cl/48-M12 L
Przylacze elektryczne e U Ze

Przytacze 1

Funkcja Sygnat IN
Sygnat OUT
Zasilanie napieciem
Rodzaj przytacza Wtyczki okragte
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiat Tworzywo sztuczne
Liczba pinow 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Pin Obsadzenie pinéw 2
1 V+ X% 1
2 IN 1 ( /_
3 GND M )
4 OUT 1 &x
4

Wykresy

Typ. zachowanie przy aktywacji (biaty 90%)
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Czujnik z thumieniem tfa « Nr art.: 50127066 * HT46Cl/48-M12

Wykresy

Typ. zachowanie czarno-biate

y x  Zasieg [mm]
1000 Redukcja zasiegu [mm]
| A _ ‘
800+H—- - B o A biaty 90%
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Obstuga i wskazanie

LED

Wskazanie

zielony, $wiatto ciggte

z61ty, Swiatto ciggte

Kod artykutu

Oznaczenie artykutu: AAA46C d EE-f.GG H/i J-K

AAA46C

EE

GG

The Sensor People In der Braike 1, 73277 Owen Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199

Zasada dziatania / konstrukcja

HT46C: refleksyjny czujnik fotoelektryczny z ttumieniem tta
LS46C: nadajnik bariery swietlnej jednokierunkowej

LE46C: odbiornik bariery $wietlnej jednokierunkowe;j
PRKA46C: refleksyjna bariera $wietlna z filtrem polaryzacyjnym
RK46C: refleksyjna bariera swietlna

Rodzaj swiatta

brak: $wiatto czerwone
I: $wiatto podczerwone
Zrédto $wiatta

brak: LED

L1: laser klasy 1

L2: laser klasy 2

Wstepnie ustawiony zasieg (opcjonalnie)

brak: zasieg wedtug karty danych

xxxF: wstepnie ustawiony zasieg [mm]
Wyposazenie

brak: Standard

1: potencjometr 270°

8: wejscie aktywujgce (aktywacja przez High-Signal)

Znaczenie

Gotowos¢ do pracy
Refleksja

Leuze

01: refleksyjny czujnik fotoelektryczny z ttumieniem tta (HT): przy zasiegu ustawionym na < 450 mm (remisja: 6%, czarny) folia HG (HighGain-

Folie) od odstepu 900 mm nie bedzie rozpoznawana
D: media depolaryzujgce

E: refleksyjny czujnik fotoelektryczny z ttumieniem tta (HT): zoptymalizowany dla pracy w zapylonym otoczeniu

SL: refleksyjny czujnik fotoelektryczny z ttumieniem tta (HT): przestona szczelinowa 25 mm x 3 mm

P: odbiornik bariery $wietinej jednokierunkowej (LE): filtr krawedziowy do pracy réwnolegtej

L: pas $wietiny
XL: bardzo dtuga plamka $wietina

Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com * www.leuze.com
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Czujnik z thumieniem tta * Nr art.: 50127066 « HT46Cl/48-M12

Kod artykutu Le U Ze

H Regulacja zasiegu & wersja
brak przy refleksyjnym czujniku $wietinym z ttumieniem tta (HT): regulacja zasiegu przez mechaniczne wrzeciono regulacyjne
brak w czujnikach fotoelektrycznych (PRK): zasiegu nie mozna nastawia¢
1: czujniki fotoelektryczne (PRK / RK): regulacja czuto$ci za pomocg potencjometru
3: przyuczanie poprzez przycisk
P2: rozdzielczo$¢ 2 mm

i Wyjscie przetaczajace / funkcja OUT 1/IN: pin 4 lub czarna zyta

2: wyjscie tranzystorowe NPN, rozjasniajace

N: wyjscie tranzystorowe NPN, $ciemniajgce

4: wyjscie tranzystorowe PNP, rozjasniajgce

P: wyjscie tranzystorowe PNP, $ciemniajace

L: 10-Link

G: wyjscie przetgczajgce Push-Pull (przeciwtakt), PNP $ciemniajgce, NPN rozjasniajgce

6: wyjscie przetgczajgce Push-Pull (przeciwtakt), PNP rozjasniajace, NPN $ciemniajace
J Wyjscie przetaczajace / funkcja OUT 2/IN: pin 2 lub biata zyta

2: wyjscie tranzystorowe NPN, rozjasniajace

N: wyjscie tranzystorowe NPN, $ciemniajgce

4: wyjscie tranzystorowe PNP, rozjasniajgce

P: wyjscie tranzystorowe PNP, $ciemniajace

8: wejscie aktywujgce (aktywacja przez High-Signal)

9: wejscie dezaktywujace (dezaktywacja przez High-Signal)

W: wyjscie ostrzegawcze

X: pin bez obsadzenia

G: wyjscie przetgczajgce Push-Pull (przeciwtakt), PNP $ciemniajgce, NPN rozjasniajgce

6: wyjscie przetgczajgce Push-Pull (przeciwtakt), PNP rozjasniajace, NPN sciemniajace

K Przylacze elektryczne
brak: przewod, dtugo$¢ standardowa 2000 mm, 4-zytowy
200-M12: przewdd, dtugos¢ 200 mm z okragtym potgczeniem wtykowym M12, 4-biegunowy, osiowy (wtyczka)
M12: okragte potgczenie wtykowe M12, 4-biegunowe (wtyczka)
500-M12: przewod, dtugo$¢ 500 mm z okrggtym potgczeniem wtykowym M12, 4-biegunowy, osiowy (wtyczka)
1000-M12: przewdd, dtugos¢é 1000 mm z okragtym potgczeniem wtykowym M12, 4-biegunowy, osiowy (wtyczka)

& Lista ze wszystkimi dostepnymi typami urzadzen znajduje si¢ na stronie internetowej Leuze www.leuze.com.

Wskazowki

A Przestrzega¢ uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem!

% Produkt nie jest czujnikiem bezpieczenstwa i nie stuzy do ochrony oséb.
% Produkt moze by¢ eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.

% Produkt stosowac tylko zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku aplikacji UL:

% W aplikacjach UL dopuszczalne jest uzywanie wytgcznie w obwodach pradowych Class 2 zgodnie z NEC (National Electric Code).

% These proximity switches shall be used with UL Listed Cable assemblies rated 30V, 0.5A min, in the field installation, or equivalent (categories: CYJV/
CYJV7 or PVVA/PVVAT)

Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com * www.leuze.com Zmiany techniczne zastrzezone
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Czujnik z thumieniem tfa « Nr art.: 50127066 * HT46Cl/48-M12

Dalsze informacje Le U Ze

« Zrédlo $wiatta: $rednia zywotnosé 100 000 h w temperaturze otoczenia 25°C

« Czas reakcji: dla krétkich czaséw opadania zalecane jest obcigzenie rezystancyjne ok. 5 kOhm

Akcesoria

Technologia potgczeniowa — kable przytaczeniowe
Nr art. Oznaczenie Artykut Opis

f‘_ 50130652 KD U-M12-4A-V1- Kabel przytgczeniowy Aplikacja: Odporny na dziatanie chemikaliow
- 050 Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 4 -pin
e Wtyczka okragta, LED: Nie
é Przylacze 2: otwarty koniec
| Ekranowane: Nie
o Dtugo$é przewodu: 5.000 mm

[- Materiat ptaszcza: PVC
50130690 KD U-M12-4W-V1- Kabel przytgczeniowy Aplikacja: Odporny na dziatanie chemikaliow
050 Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, katowy, female, Z kodowaniem A, 4 -pin

Wtyczka okragta, LED: Nie
Przytacze 2: otwarty koniec
Ekranowane: Nie

Dtugosc¢ przewodu: 5.000 mm
= Materiat ptaszcza: PVC

Technika zamocowan — kgtowniki mocujgce

Nr art. Oznaczenie Artykut Opis

) 50105315 BT 46 Element mocujacy Wersja elementu mocujgcego: Katowniki ksztatt L

e Mocowanie, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe
Mocowanie, po stronie urzgdzenia: przykrecany
Rodzaj elementu mocujgcego: sztywne
Materiat: Metal

Technika zamocowan — mocowania okragtych pretéw

Nr art. Oznaczenie Artykut Opis
50117252 BTU 300M-D12 System montazowy zawarty: 2 szt. Sruby M4 x 25, 2 szt. Sruby M4 x 20, 4 szt. podktadki
' Wersja elementu mocujgcego: System montazowy
[ ' Mocowanie, po stronie instalacji: dla preta okragtego 12 mm, Mocowanie
- zaciskowe z blachy
. Mocowanie, po stronie urzgdzenia: przykrecany, przeznaczony dla srub M4
ﬁ Rodzaj elementu mocujgcego: zaciskany, obrotowy 360°, regulowany

Materiat: Metal

& Liste z dostepnymi akcesoriami mozna znalezé na stronie internetowej Leuze w zaktadce Pobieranie strony ze szczegétami artykutow.
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