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Collegamento e messa in servizio del kit iniziale CR50 (50126081)
La guida rapida per l'installazione del relativo driver e del software di configurazione Sensor Studio si trova sull'ultima pagina del presente 
documento.

Spegnimento del computer
Le informazioni sullo spegnimento e sull'arresto del computer collegato - operazioni che devono essere sempre eseguite prima di col-
legare le unità periferiche come ad es. uno scanner - si trovano nelle corrispondenti istruzioni per l'uso del proprio computer.

Collegamento ad un PC – Sensor Studio
Il software di configurazione Sensor Studio mette a disposizione un'interfaccia grafica utente per l'uso, la configurazione e la diagnostica 
di molti prodotti dell'azienda Leuze. Se necessario, il software di configurazione Sensor Studio può essere installato dalla chiavetta USB 
(interfaccia grafica utente CR50).

Collegamento del kit iniziale CR50 all'interfaccia USB (emulazione porta COM)
In questa parte viene descritto il funzionamento del kit iniziale CR50 come interfaccia seriale su una porta USB. Con questo modo ope-
rativo viene emulata un'interfaccia COM. I dati letti vengono inviati a una nuova interfaccia COM. Il driver con cui viene emulata questa 
interfaccia COM è contenuto sulla chiavetta USB che fa parte del kit iniziale.

Schizzo del collegamento:

NOTA
Per l'installazione è necessario eseguire il login con i diritti di amministratore.

Procedura di installazione del software e hardware:
1. Installare il driver seriale USB (sono necessari i diritti di amministra-

tore).
2.Se necessario, installare il software di configurazione Sensor 

Studio (sono necessari i diritti di amministratore).
3. Inserire il cavo di collegamento USB da un lato in una porta USB 

libera del computer e dall'altro lato nella presa USB micro sul 
modulo CR50.

4.Scan Engine conferma questa operazione con un bip.
5.Scan Engine può ora essere configurato mediante il software di 

configurazione Sensor Studio. I valori del codice decodificato pos-
sono essere visualizzati nel terminale nel registro Diagnostica.

CR50 Scan Engine CCD con decodificatore integrato
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Software di configurazione Sensor Studio 
Il software di configurazione Sensor Studio mette a disposizione un'interfaccia grafica utente per l'uso, la configurazione e la diagnostica 
dello Scan Engine CR50. Il software di configurazione è strutturato secondo il concetto FDT/DTM.

CR50
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Esempi di codici a barre

Code 128
10 Digits – 10mil (254µm)
Data: CR50-12345

CR50-12345

Codabar
10 Digits – 10mil (254µm)
Data: 0123456789

0123456789

Code 93
9 Digits – 10mil (254µm)
Data: CR50-C93!

CR50-C93!

Interleaved 2 of 5 (With Check Digit)
10 Digits – 10mil (254µm)
Data: 9875896589

9875896589

Code 39
4 Digits – 10mil (254µm)
Data: CR50

CR50

Code 128
4 Digits – 10mil (254µm)
Data: C128

C128

CR50 Scan Engine CCD con decodificatore integrato
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Reset sull'impostazione predefinita
Scannerizzare in sequenza i seguenti codici.

Quick Start Guide
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