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Odbiornik kurtyny $wietlnej * Nr art.: 50131953 « CML720i-R20-1270.R/PN-M12

Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria

Zasada dziatania
Rodzaj urzadzenia
zawarty

Aplikacja

Wersja specjalna

Wersja specjalna

Dane optyczne

Diugos¢ pola pomiarowego
Liczba wigzek
Odstep wiazek

Dane pomiarowe

Minimalna srednica obiektu

Dane elektryczne

Okablowanie ochronne

Parametry wydajnosciowe
Napigcie zasilania Ug
Tetnienie resztkowe

Prad w obwodzie otwartym

Wejscia/wyjscia do wyboru
Prad wyjsciowy, maks.

Opor wejsciowy

Liczba wejs¢/wyjs¢é do wyboru
Rodzaj

Rodzaj napiecia, wyjscia
Napiecie przetaczajace, wyjscia
Rodzaj napiecia, wejscia
Napiecie przetaczajace, wejscia

Wejscie/wyjscie 1
Opoéznienie aktywacji/blokady
Zachowanie czasowe

Opoznienie gotowosci
Czas cyklu
Czas reakcji na wiazke

Interfejs

Rodzaj

The Sensor People

720

Jednokierunkowa zasada dziatania
Odbiorniki

Akcesoria do uzycia BT-2R1
Mierzenie obiektu

Odczyt wigzki réwnolegtej
Odczyt wigzki ukosnej

Wykrywanie za pomocg wigzek krzyzo-
wych

1.270 mm
64 Piece(s)
20 mm

30 mm

Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamiang biegunow
Ochrona przejsciowa

18...30V,DC
0..15%,zUg

0 ... 270 mA, Podane wartosci odnoszg
sie do catego pakietu, sktadajgcego sie
z nadajnika i odbiornika.

100 mA

6.000 Q

2 Piece(s)
Wejscia/wyjscia do wyboru
DC

typ. Ug /0 V

DC

high: 26V

low: <4V

1 ms

1.500 ms
2,32 ms
30 us

PROFINET

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

Profinet
Funkcja

Conformance Class

Protokot

Funkcjonalnos$¢ Switch
Predkos¢ transmisji

Interfejs Serwis
Rodzaj

10-Link
Funkcja

Przytacze
Liczba przytaczy
Wyjscie wtyczki

Przytacze 1
Funkcja

Rodzaj przytacza

Rozmiar gwintu
Typ

Materiat

Liczba pinéw
Kodowanie

Przytacze 2
Funkcja

Rodzaj przytacza

Rozmiar gwintu
Typ

Materiat

Liczba pinéw
Kodowanie

Przytacze 3
Funkcja

Rodzaj przytacza

Rozmiar gwintu
Typ

Materiat

Liczba pinéw
Kodowanie

Dane mechaniczne

Konstrukcja

Wymiar (szer. x wys. x dt.)

Materiat obudowy

Obudowa metalowa
Materiat ostony obiektywu

Masa netto
Kolor obudowy
Rodzaj mocowania

info@leuze.com * www.leuze.com
Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199

Leuze

Proces

B

PROFINET RT
zintegrowane
10 Mbit/s

100 Mbit/s

10-Link

Konfiguracja/parametryzacja przez opro-

gramowanie
Serwis

3 Piece(s)
po tylnej stronie

Interfejs konfiguracyjny
Potaczenie z nadajnikiem
Sygnat IN

Sygnat OUT

Zasilanie napieciem
Wtyczki okragte

M12

male

Metal

8 -pin

Z kodowaniem A

BUS IN

Wtyczki okragte
M12

female

Metal

4 -pin

Z kodowaniem D

BUS OUT
Wtyczki okragte
M12

female

Metal

4 -pin

Z kodowaniem D

prostopadtoscienny

29 mm x 35,4 mm x 1.293 mm
Metal

Aluminium

Tworzywo sztuczne

1.500 g

srebrny

Montaz w rowkach

przez opcjonalny element mocujacy

Zmiany techniczne zastrzezone
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Odbiornik kurtyny $wietlnej * Nr art.: 50131953 « CML720i-R20-1270.R/PN-M12

Dane techniczne Le U Ze

Obstuga i wskazanie Klasyfikacja
Rodzaj wskazania LED Numer taryfy celnej 90314990
Wyswietlacz OLED ECLASS 5.1.4 27270910
Liczba LED 4 Piece(s) ECLASS 8.0 27270910
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie ECLASS 9.0 27270910
Przyuczanie ECLASS 10.0 27270910
Elementy sterujace Klawiatura foliowa ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
Parametry otoczenia ECLASS 13.0 27270910
Temperatura otoczenia podczas pracy -30...60 °C ECLASS 14.0 27270910
Temperatura otoczenia w miejscu prze- -40 ... 70 °C ECLASS 15.0 27270910
chowywania ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Certyfikaty ETIM 7.0 EC002549
Stopien ochrony IP 65 ETIM 8.0 EC002549
Klasa ochrony ] ETIM 9.0 EC002549
Dopuszczenia c UL US ETIM 10.0 EC002549
Obowiazujace normy IEC 60947-5-2
Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com * www.leuze.com Zmiany techniczne zastrzezone
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Odbiornik kurtyny $wietlnej * Nr art.: 50131953 « CML720i-R20-1270.R/PN-M12

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary sg podane w milimetrach
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Odstep wigzek 20 mm

Dtugos¢ pola pomiarowego 1270 mm
Gwint M6

Rowek mocujgcy

O M W >

The Sensor People
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Dtugos¢ profilu 1288 mm
Nadajniki

Odbiorniki

5 mm

< X 44
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Odbiornik kurtyny $wietlnej * Nr art.: 50131953 « CML720i-R20-1270.R/PN-M12

Rysunki wymiarowe

B C A PWR/SWIN/OUT
R + * B BUSIN
C BUSOUT
Oz Lan s
(0) @:®:
X @) Q
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A
Przylacze elektryczne
Przytacze 1 X1

Funkcja Interfejs konfiguracyjny
Potgczenie z nadajnikiem
Sygnat IN

Sygnat OUT

Zasilanie napieciem

Rodzaj przytacza Wtyczki okragte

Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiat Metal

Liczba pinéw 8 -pin

Kodowanie Z kodowaniem A

Pin Obsadzenie pinow

V+

/01

GND
10-Link
/02

RS 485 Tx+
RS 485 Tx+
FE/SHIELD

00 N O g b WON =

Przytacze 2 X2A

Funkcja BUS IN

Rodzaj przytacza Wtyczki okragte
Rozmiar gwintu M12

Typ female
Materiat Metal

Liczba pinéw 4 -pin

Kodowanie Z kodowaniem D
Pin Obsadzenie pinow

1 TDO+

2 RDO+

3 TDO-

4 RDO-

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen
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Odbiornik kurtyny $wietlnej * Nr art.: 50131953 « CML720i-R20-1270.R/PN-M12

Przylacze elektryczne Le U Ze

Przytacze 3 X2B

Funkcja BUS OUT
Rodzaj przytacza Wtyczki okragte
Rozmiar gwintu M12

Typ female
Materiat Metal

Liczba pinéw 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Pin Obsadzenie pinow

1 TDO+

2 RDO+

3 TDO-

4 RDO-

Obstuga i wskazanie

LED Wskazanie Znaczenie

1 zielony, swiatto ciggte Gotowos¢ do pracy
zielony, migajgce Przyuczanie / btad

2 Z6tty, Swiatto ciggte Wolna $ciezka $wiatta, z rezerwg funkcjonalng
Z6tty, migajace brak rezerwy funkcjonalnej
Wiyt. Obiekt rozpoznany

3 zielony, $wiatlo ciggte (na wtyczkach okragtych X2A/ X2B) Link

4 zotty, Swiatto ciggte (na wtyczkach okragtych X2A/ X2B) Activity

Pasujace nadajniki

Nr art. Oznaczenie Zasieg roboczy Opis
Granica zakresu
pracy
I 50119512 CML720i-T20- 0,3...7m Zasieg roboczy: 0,3 ... 7m
1270.R-M12 0,2..9m Przytacze: Wtyczki okragte, M12, po tylnej stronie, 5 -pin

Kod artykutu

Oznaczenie artykutu: CML7XXi-YZZ-AAAA.BCCCDDD-EEEFFF

CML Zasada dziatania
Pomiarowa kurtyna $wietlna
TXXi Seria

720i: seria 720i
730i: seria 730i

Y Rodzaj urzadzenia
T: nadajnik
R: odbiornik
2z Odstep wigzek
05: 5 mm
10: 10 mm
20: 20 mm
40: 40 mm

AAAA Dtugos¢ pola pomiarowego [mm], zaleznie od odstepu wigzki

Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com * www.leuze.com Zmiany techniczne zastrzezone
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Odbiornik kurtyny $wietlnej * Nr art.: 50131953 « CML720i-R20-1270.R/PN-M12

Kod artykutu Le U Ze

B Wyposazenie
A: odgatezienie ztgcza wtykowego osiowe
A: odgatezienie ztgcza wtykowego po tylnej stronie

CcccC Interface
L: 10-Link
/CN: CANopen
/PB: PROFIBUS
/PN: PROFINET
/D3: RS 485 Modbus

DDD Wyposazenie specjalne

-PS: Power Setting
EEE Przylacze elektryczne

M12: okragty tgcznik wtykowy M12
FFF -EX: ochrona przeciwwybuchowa

& Lista ze wszystkimi dostepnymi typami urzadzen znajduje si¢ na stronie internetowej Leuze www.leuze.com.

Wskazowki

A Przestrzegac¢ uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem!

% Produkt nie jest czujnikiem bezpieczenstwa i nie stuzy do ochrony oséb.
% Produkt moze by¢ eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.

% Produkt stosowac tylko zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku aplikacji UL:

% W aplikacjach UL dopuszczalne jest uzywanie wytgcznie w obwodach pradowych Class 2 zgodnie z NEC (National Electric Code).

% These proximity switches shall be used with UL Listed Cable assemblies rated 30V, 0.5A min, in the field installation, or equivalent (categories: CYJV/
CYJV7 or PVVA/PVVA7)

Akcesoria
Technologia potgczeniowa — kable przytaczeniowe

Nr art. Oznaczenie Artykut Opis
,a. 50132079 KD U-M12-5A-V1- Kabel przytgczeniowy Aplikacja: Odporny na dziatanie chemikaliow
; 050 Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 5 -pin
i Wityczka okragta, LED: Nie
:l Przytacze 2: otwarty koniec
= Ekranowane: Nie

= ) Dtugos¢ przewodu: 5.000 mm
= 1 Materiat ptaszcza: PVC

T
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Odbiornik kurtyny $wietlnej * Nr art.: 50131953 « CML720i-R20-1270.R/PN-M12

Akcesoria

Nr art. Oznaczenie Artykut

50135074 KS ET-M12-4A-P7-

050

Kabel przytaczeniowy

T(ED &

el
s
1

Technologia potgczeniowa — kable tgczace

Nr art. Oznaczenie Artykut

50135081 KSS ET-M12-4A-

RJ45-A-P7-050

Kabel tgczacy

Leuze

Opis

Aplikacja: Odporny na dziatanie olejéw/smaréw

Przeznaczony dla interfejsu: Ethernet

Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, osiowy, male, Z kodowaniem D, 4 -pin
Wtyczka okragta, LED: Nie

Przytacze 2: otwarty koniec

Ekranowane: Tak

Diugos¢ przewodu: 5.000 mm

Materiat ptaszcza: PUR

Opis

Aplikacja: Odporny na dziatanie olejéw/smaréow

Przeznaczony dla interfejsu: Ethernet

Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, osiowy, male, Z kodowaniem D, 4 -pin
Przylacze 2: RJ45

Ekranowane: Tak

Dtugosc¢ przewodu: 5.000 mm

Materiat ptaszcza: PUR

Technologia potgczeniowa — przewody rozdzielcze Y

Nr art. Oznaczenie Artykut
50118183 K-Y1 M12A-5m- Kabel taczacy
M12A-S-PUR

Technika zamocowan — kgtowniki mocujgce

Nr art. Oznaczenie Artykut

50142900 BT 700M.5-2SET Zestaw elementow

mocujacych

Faay

L"'\ lﬁl“
i~ & i
ug.‘u

Technika zamocowan — uchwyty obrotowe

Nr art. Oznaczenie Artykut

429029 BT-2RG Zestaw uchwytow

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

The Sensor People
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Opis

Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 5 -pin
Przytacze 2: Wtyczki okragte, M12, osiowy, male, Z kodowaniem A, 5 -pin
Przytacze 3: Wtyczki okragte, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 8 -pin
Ekranowane: Tak

dtugos¢ przewodu ramienia 1: 5.000 mm

dtugos¢ przewodu ramienia 2: 150 mm

Materiat ptaszcza: PUR

Opis

zawarty: 2 szt. kgtowniki mocujace, 1 szt. szablon przyuczania, 4 szt. sruby
M6 x 10

Wersja elementu mocujgcego: Montaz za pomoca katownika

Mocowanie, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe otwér podtuzny T
Mocowanie, po stronie urzadzenia: przykrecany, Wpust przesuwny

Rodzaj elementu mocujgcego: sztywne

Materiat: Stal

Opis

zawarty: 2 szt. uchwytéw obrotowych BT-R, 2 szt. sitownik do mocowania na
kurtynie $wietlnej

Mocowanie, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe

Mocowanie, po stronie urzgdzenia: zaciskany

Rodzaj elementu mocujgcego: obrotowy 360°

Materiat: Metal, Tworzywo sztuczne

Zmiany techniczne zastrzezone
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Odbiornik kurtyny $wietlnej * Nr art.: 50131953 « CML720i-R20-1270.R/PN-M12

Akcesoria Le U Ze

Urzadzenia do parametryzacji

Nr art. Oznaczenie Artykut Opis
50121098 SET MD12-US2-IL1.1  Zestaw diagnostyczny Napigcie zasilania: DC
+ Zub. Interfejs: USB

Ztgcza: 2 Piece(s)
Stopien ochrony: IP 20

Nr art. Oznaczenie Artykut Opis
S981001 CS10-S-110 Wsparcie przy Szczegoly: Realizacja na miejscu zgodnie z zyczeniem klienta, czas trwania
uruchomieniu maks. 10 godzin.

Warunki: Urzadzenia i kable przytgczeniowe sg juz zamontowane, cena bez
kosztéw podrézy i ewent. kosztéw noclegu.

S981005 CS10-T-110 Szkolenie produktowe Szczegoty: Ort und Inhalt nach Absprache, Dauer max. 10 Stunden.
Warunki: Cena bez kosztéw podrézy i ewent. kosztéw noclegu.

% Liste z dostepnymi akcesoriami mozna znalezé na stronie internetowej Leuze w zaktadce Pobieranie strony ze szczegétami artykutow.
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