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Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla

Przytacze

Przytacze 1

Rodzaj przytacza
Rozmiar gwintu

Typ

Liczba pinow
Kodowanie

Wersja

Wtyczka okragta, LED

Przytacze 2
Rodzaj przytacza
Rozmiar gwintu
Typ

Liczba pinéw
Kodowanie
Wersja

Wiasciwosci przewodu

Liczba zyt

Przekroj zyty

Kolor ptaszcza

Ekranowane

Przewdd skrzyzowany

Bez silikonu

Wersja przewodu

Diugosé przewodu

Materiat ptaszcza

Przydatnos¢ tancucha wleczonego
Wiasciwosci ptaszcza zewnetrznego

Odpornos¢ ptaszcza zewnetrznego

Adaptery przestawiania ODSL9 na
ODs9

Wtyczki okragte
M12

female

5 -pin

Z kodowaniem A
osiowy

Nie

Wtyczki okragte
M12

male

5 -pin

Z kodowaniem A
osiowy

5 Piece(s)

0,34 mm?

czarny

Nie

Przytgcze 1, pin 2 <-> przytacze 2, pin 5
Tak

Kabel taczacy

300 mm

PUR

Nie

Bez zawarto$ci FCKW, kadmu, silikonu,

halogenu i ofowiu, fatwy w obrébce
maszynowe;j

niewrazliwy na oleje, benzyne i chemi-
kalia, odporny na dziatanie ptomieni
wedtug UL 1581 VW1 /CSAFT1

Przylacze elektryczne

Przytacze 1

Rodzaj przytacza
Rozmiar gwintu

Typ

Liczba pinéw
Kodowanie

Wersja

Wtyczka okragta, LED

Przylacze 2

Rodzaj przytacza
Rozmiar gwintu
Typ

Liczba pinéw
Kodowanie
Wersja

The Sensor People

Dane mechaniczne

Rozstaw klucza
Masa netto

Obstuga i wskazanie

Certyfikaty

Stopien ochrony

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej
ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0

Wtyczki okragte

M12
female
5 -pin

Z kodowaniem A

osiowy
Nie

Wtyczki okragte

M12
male
5 -pin

Z kodowaniem A

osiowy
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13 mm
23g

IP 65
IP 67

85444290
27279201
27279218
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
EC001855
EC001855
EC001855
EC001855
EC001855
EC001855

Zmiany techniczne zastrzezone
pol « 2025-07-10

2/3



Kabel taczacy * Nr art.: 50140174 « KDS U-M12-5A-M12-5A-P1-003-25X

Schemat elektryczny

Schemat okablowania
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Akcesoria
Ogolne

Nr art. Oznaczenie Artykut

T ee—a 50132266 TT-Set 0,6-13 Narzedzie

Leuze

Opis

Rodzaj: Klucz dynamometryczny

Rozstaw klucza: 13 mm

Moment obrotowy: 0,6 N-m

Materiat: Tworzywo sztuczne, Stal nierdzewna
Temperatura otoczenia: -40 ... 120 °C

% Liste z dostepnymi akcesoriami mozna znalezé na stronie internetowej Leuze w zaktadce Pobieranie strony ze szczegétami artykutow.
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