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Cortina de luz, receptor * N.° do art.: 50131640 « CSL505-R100-700-VB-M8

Dados técnicos

Dados basicos

Série

Principio de funcionamento
Tipo de dispositivo
Aplicacao

Versao especial

Versao especial

Dados oticos

Comprimento do campo de medigao
Numero de feixes
Afastamento dos feixes

Dados de medigao

Diametro minimo do objeto

Dados elétricos

Protecéo do circuito

Dados de desempenho
Tensdo de alimentagéo Uy

Saidas

Numero de saidas de chaveamento
digitais

Saidas de chaveamento
Tipo

Tipo de tensao

Corrente de chaveamento, max.

Saida de chaveamento 1
Elemento de chaveamento

Principio de chaveamento

Saida de chaveamento 2
Elemento de chaveamento

Principio de chaveamento
Comportamento temporal
Periodo de ciclo
Tempo de resposta por feixe
Conexao

Numero de conexdes

505

Principio unidirecional
Receptor

Detecgéo precisa de objetos

Entrada de teach

Saida de adverténcia
Varredura de feixes cruzados
Varredura de feixes diagonais
Varredura de feixes paralelos

700 mm
8 Unid.
100 mm

102,5 mm

Protecgao contra curto-circuito
Protegao contra indugéao
Protegao contra troca de polos

18...30V, CC

2 Unid.

Saida de chaveamento digital
cc
150 mA

Transistor, Push-pull
Luz/sombra, comutavel

Transistor, Push-pull
Luz/sombra, comutavel

12 ms
1.000 ps

1 Unid.
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Conexao 1
Funcao

Tipo de conexao
Tamanho da rosca
Tipo

Material

Numero de polos
Codificagao

Dados mecanicos

Execucao

Dimensoes (L x Ax C)

Material da carcaca

Carcaga metal

Material da cobertura da parte 6tica
Peso liquido

Cor da carcaga

Tipo de fixagédo

Operagao e indicagao

Tipo de indicagao
Numero de LEDs

Tipo de configuracao/parametrizagcao

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operagao

Temperatura ambiente, armazena-
mento

Certificagoes

Grau de protegao
Classe de protegao
Conjunto de normas valido

Classificagao

Numero da pauta aduaneira
ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0

Leuze

Alimentacéo de tenséo
Entrada de teach

Sinal OUT

Conector redondo

M8

male

Metal

4 polos

Codigo A

Cubico

10 mm x 27 mm x 970 mm
Metal

Aluminio

Plastico

332¢g

Prata

Fixacdo de passagem

LED

2 Unid.

Através da ocupagéo de pinos
Software

-30...50 °C
-40 ...65 °C

IP 65
1l

EN 60947-5-2 (versdo em alemao)

90314990
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
EC002549
EC002549
EC002549
EC002549
EC002549
EC002549
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Cortina de luz, receptor * N.° do art.: 50131640 « CSL505-R100-700-VB-M8

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milimetros
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Conexao elétrica
Conexao 1
Funcéao
Tipo de conexdo
Tamanho da rosca
Tipo
Material
Numero de polos
Codificagao
Pino Ocupagéao de pinos
1 V+
2 OUT 1/ Teach-in / Saida de adverténcia
3 GND
4 OuUT 2
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Considere as medidas exatas no manual de

Leuze

instrucdes no capitulo Dados técnicos, Desenhos

dimensionais.

Alimentacao de tenséo
Entrada de teach

Sinal OUT

Conector redondo

M8

male

Metal

4 polos

Cédigo A
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Cortina de luz, receptor * N.° do art.: 50131640 « CSL505-R100-700-VB-M8

Operacao e indicacao Leuze

Indicador LED 1 Indicador LED 2 Significado

Apagado Apagado Apagado

Vermelho, luz continua Vermelho, luz continua Pronto para operar

Vermelho, luz continua Apagado Objeto detectado

Vermelho, piscando Vermelho, luz continua Pronto para operar com erro simples
Vermelho, piscando Apagado Objeto detectado com erro simples
Vermelho, piscando duplamente Apagado Erro de configuracéo

Vermelho, piscando em fases iguais ~ Vermelho, piscando em fases iguais  Erro grave A
Vermelho, piscando em fases opostas Vermelho, piscando em fases opostas Erro grave B
Vermelho, luz continua Vermelho, piscando duplamente Processo teach bem-sucedido

Transmissores apropriados

N.°do art. Designacao Alcance de Descrigao
operagao
Limite do alcance

50131674 CSL505-T100-700- 0,3..5m Aplicagédo: Deteccéo precisa de objetos
VB-M8 Vers&o especial: Varredura de feixes diagonais, Varredura de feixes
cruzados, Varredura de feixes paralelos
Alcance de operagdo: 0,3 ... 5m
Conexao: Conector redondo, M8, 4 polos

Acessorios
Tecnologia de conexao - Cabos de conexao

N.°do art. Designagao Artigo Descricao

50130856 KD U-M8-4A-P1-050 Cabo de conexéo Aplicacdo: Resistente a 6leo e lubrificantes
Conexao 1: Conector redondo, M8, Axial, female, 4 polos
Conector redondo, LED: Nao
Conexao 2: Extremidade aberta
I Blindado: Nao
Comprimento do cabo: 5.000 mm
Material da bainha: PUR
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50130850 KD U-M8-4A-V1-050 Cabo de conexao Aplicacdo: Resistente a produtos quimicos
Conexao 1: Conector redondo, M8, Axial, female, 4 polos
Conector redondo, LED: Nao
Conexao 2: Extremidade aberta
i Blindado: Nao
Comprimento do cabo: 5.000 mm
Material da bainha: PVC
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50130869 KD U-M8-4W-V1-020 Cabo de conexéo Aplicacdo: Resistente a produtos quimicos
Conexao 1: Conector redondo, M8, Angular, female, 4 polos
Conector redondo, LED: Nao
Conexao 2: Extremidade aberta
Blindado: Nao
Comprimento do cabo: 2.000 mm
Material da bainha: PVC
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Dispositivos parametrizadores

N.°do art. Designacao Artigo Descrigao

50132069 CSL505-Interface Médulo Fungdes: Dispositivo de configuracéo e teste
Conexao: Sub-D
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Cortina de luz, receptor * N.° do art.: 50131640 « CSL505-R100-700-VB-M8

Acessorios Le U Ze

% Uma lista com todos os artigos de acessorios disponiveis encontra-se na pagina da Leuze na internet, na guia Download da pagina de detalhes do
artigo.
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