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Fibra otica de plastico para funcionamento unidirecional * N.° do art.: 50117769 « KFX-LY-420

Dados técnicos

Dados basicos

Série KFX Temperatura ambiente, operagao -40...70 °C

Principio de funcionamento Principio unidirecional

Tipo de dispositivo Fibra de transmissor e receptor Classificagao

Aplicagao Aplicagbes gerais Numero da pauta aduaneira 90011090
. ECLASS 5.1.4 27270905

Dados oticos ECLASS 8.0 27270905

Saida do feixe de luz Lado frontal ECLASS 9.0 27270905

Nucleo de fibra Nucleo de fibra unica ECLASS 10.0 27270905

Material do nucleo de fibra Plastico ECLASS 11.0 27273606

Diametro de fibra ativa 1 mm ECLASS 12.0 27273606

Alcance com LV461 0...300 mm ECLASS 13.0 27273606

Alcance com LV462 0..525mm ECLASS 14.0 27273606

Alcance com LV463 0...900 mm ECLASS 15.0 27273606

Alcance com LV463.XV 0...1.350 mm ETIM 5.0 EC002651

Alcance com LV463.XR 0...1.620 mm ETIM 6.0 EC002651

Alcance com LV4631.XR 0...2.430 mm ETIM 7.0 EC002651

ETIM 8.0 EC002651

Dados de medigao ETIM 9.0 EC002651

Diametro minimo do objeto 0,5 mm ETIM 10.0 EC002651

Dados mecéanicos

Execucgao Cilindrico

Diametro de fora 2,2 mm

Peso liquido 309

Material do cabecote Aco inox

Tipo Fibras ¢ticas de plastico com protegéo
contra dobras (KFX)

Comprimento da fibra 2.000 mm

Material da bainha de fibra PE

Fixacao da cabeca de detecgao M4 x 0,7 mm

Raio de curvatura minimo (dindmico) R2

Comprimento da manga na saidada 13 mm

luz

Rosca métrica na manga de fibra ética Sim
Instalagao Flexivel
Amortecimento com A = 650 nm 210 dB/km

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milimetros

Dados do ambiente
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A @ 1,0 mm nucleo de fibra sintética x 1 pg. Protecéo contra dobras, PVC

@

Arruela dentada @ 8,3 mm

C Tamanho @ 8 mm
Espessura 2,3 mm
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Fibra otica de plastico para funcionamento unidirecional * N.° do art.: 50117769 « KFX-LY-420

Notas Leuze

A Respeitar a utilizagao prevista!

% O produto ndo é um sensor de seguranga e néo atua para a protegdo de pessoas.
% O produto sé deve ser colocado em operagdo por pessoas capacitadas.

% Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilizag&o prevista.

Outras informacgoes

* Produtos adequados para a operagao desta fibra ética séo os amplificadores de fibras 6ticas LV461, LV462B, assim como LV463, LV463.XV e LV463.XR.
« O alcance maximo é limitado pelo comprimento da fibra dtica.

« Alcance medido para um objeto branco (90% de remiss&do) com as seguintes configuragcdes no amplificador de fibra dpticas:
« tempo max. de resposta
» amplificagdo max.
« limiar de chaveamento min.

Acessorios
Generalidades

N.°do art. Designacao Artigo Descrigao

\\ 50135984 KF-PT-SS-619 Invélucro de protecéo Tipo de artigo: Mangueira de protecéo para a protegdo mecanica de cabos
: plasticos de fibra optica
Adequado para: Fibras 6ticas de plastico
Diametro de fora: 4,6 mm
Diametro de dentro: 3 mm
Material: Ago inox

50117779 KL-M02 Lente de anteposigéo Fungdes: Colimado
Tipo de fixagao: Parafusavel

50117784 KL-MO06 Lente de anteposicéo Fungdes: Colimado
Tipo de fixagao: Parafusavel

50117782 KL-SM02 Lente de anteposicéo Fungdes: Desvio de 90°
Tipo de fixagao: Parafusavel

50117785 ** KLC-4530 Ferramenta Tipo: Ferramenta de corte

** Incluido entre o material fornecido

% Uma lista com todos os artigos de acessorios disponiveis encontra-se na pagina da Leuze na internet, na guia Download da péagina de detalhes do
artigo.
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