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Elemento de coluna de sinalizagdo ¢ N.° do art.: 50142452 « A7-MP2-100

Dados técnicos

Dados basicos
Série

Conexao

Conexao 1
Tipo de conexao

Tipo de borne

Dados mecanicos

Execucao
Dimensées (@ x C)
Material da carcaca
Peso liquido

Cor da carcaga

Versdo do suporte de fixagao
Tipo de fixagao, lado da instalagao

Tipo de suporte de fixagao
Registro do médulo
Numero de tampas das extremidades

A7

Borne
Tecnologia de mola de tragcao

Cilindrico

70 mm x 197 mm
Plastico

169 g

Cinza

Preto

Montagem do pé
Parafusavel / horizontal
Parafusavel / vertical
Ajustavel em 180° em intervalos de 15°
Para um lado

1 Unid.

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milimetros

55

198
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Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operagao

Certificagoes

Grau de protegao

Classificagao

Numero da pauta aduaneira

ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0

info@leuze.com * www.leuze.com
Tel.: +49 7021 573-0 « Fax: +49 7021 573-199

Leuze

-10...60°C

IP 66

85318070
27371234
27371234
27371234
27371234
27371234
27371234
27371234
27371234
EC001259
EC001259
EC001259
EC001259
EC001259
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Elemento de coluna de sinalizagdo ¢ N.° do art.: 50142452 « A7-MP2-100

Conexao elétrica

Conexao 1

Leuze

Funcao
Tipo de conexdo
Tipo de borne

Alimentagao de tenséo

Borne

Tecnologia de mola de tragao

Numero de polos 6 polos

Borne Ocupacgao

B Azul

G Verde

A Laranja/amarelo
R Vermelho

ov GND

w Branco/alarme

Notas

% O produto s6 deve ser colocado em operagao por pessoas capacitadas.

% Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilizagéo prevista.

% O produto ndo é um sensor de seguranga e ndo atua para a protegdo de pessoas.

Acessorios

Muting - Sistemas de montagem

Artigo

Descrigao

Elemento de coluna
de sinalizagéo

Elemento de coluna
de sinalizagéo

Execucéo: Em forma de L
Versao: Angulo em forma de L
Fixagao, lado da instalagdo: Fixagado de passagem

Execu(,:ég: Em forma de L
Versé&o: Angulo em forma de L
Fixagao, lado da instalagédo: Fixagao de passagem
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Elemento de coluna de sinalizagdo ¢ N.° do art.: 50142452 « A7-MP2-100

Acessorios Le U Ze

Generalidades

N.°do art. Designacao Artigo Descrigao

50135462 A7-V1-BZ1-M Elemento de coluna Sinalizagéo: Sonoro
de sinalizagao Consumo de corrente, méax.: 70 mA
Execucéo: Cilindrico
Diametro: 70 mm
Fixagéo: Sistema de baioneta
Elementos de comando: Interruptor DIP, Potenciémetro de 225°
Temperatura ambiente: -10 ... 60 °C

Grau de protecao: IP 66

Tipo de som: Som continuo ou pulsante
Presséo sonora: 100 dB
Quantidade de sons: 8 Unid.

50138151 A7-V1-BZ2-S Elemento de coluna Sinalizagéo: Sonoro
de sinalizagéo Consumo de corrente, max.: 30 mA

Execucéo: Cilindrico
Diametro: 70 mm
Fixagdo: Sistema de baioneta
Elementos de comando: Potenciémetro de 225°
Temperatura ambiente: -10 ... 60 °C
Grau de protegao: IP 66
Tipo de som: Tom continuo
Pressé&o sonora: 105 dB
Quantidade de sons: 1 Unid.

@ 50135457 A7-V1-DS-R-T Elemento de coluna Sinalizagéo: Otico

. de sinalizagéo Consumo de corrente, max.: 50 mA

Didmetro: 70 mm

Fixacédo: Sistema de baioneta
Lampada: LED/24V

Imagem de sinal: Luz continua

Cor da calota: Vermelho

Angulo de emiss&o: 360°
Temperatura ambiente: -10 ... 60 °C
Grau de protecao: IP 66

an Execugéo: Cilindrico

% Uma lista com todos os artigos de acessorios disponiveis encontra-se na pagina da Leuze na internet, na guia Download da pagina de detalhes do
artigo.
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