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Barreira de luz de seguranca de feixe Unico, transmissor ¢ N.° do art.: 50126545 « SLS46C-40.K48

Dados técnicos

Dados basicos
Série
Versao especial

Versao especial

Fungodes

Funcgoes

Paradmetros caracteristicos
Tipo

SIL

SILCL

Performance Level (PL)

MTTF,
Vida util T,
Categoria

Dados oticos

Alcance de operagao
Limite do alcance

Fonte de luz

Comprimento de onda
Forma do sinal transmitido
Grupo de LEDs

Angulo de abertura, max.

Dados elétricos

Protecéo do circuito

Dados de desempenho
Tenséo de alimentagéo Ug

Ondulagéao residual
Corrente sem carga

Entradas
Numero de entradas de ativagao

Entradas de ativagao
Tipo de tensao

Tensao de chaveamento

Tensao de chaveamento high
min.

Tensao de chaveamento low max.
Atraso de ativagao/bloqueio
Resisténcia de entrada

Entrada de ativagao 1
Ocupacao
Estado de chaveamento active
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46C

Entrada de ativagéo

Entrada de ativagao

4, IEC/EN 61496, em conjunto com um
relé de seguranga MSI-TRMB

3, IEC 61508, em conjunto com um relé
de seguranca MSI-TRMB

3, IEC/EN 62061, em conjunto com um
relé de seguranga MSI-TRMB

e, EN ISO 13849-1:2008, Em conjunto
com um relé de seguranga MSI-TRMB

900 anos, EN I1ISO 13849-1
20 anos, EN ISO 13849-1

4, EN ISO 13849:2008, Em conjunto
com um relé de seguranga MSI-TRMB

0,25...40m
0,25...48m
LED, Vermelho
630 nm
Pulsado

1

-25..25°

Protecéo contra curto-circuito
Protecao contra troca de polos

24V, CC, -20 ... 20 %, Incl. ondulagdo
residual

10 %, de Uy
0...40 mA

1 Unid.

cc

high: =28V
low: 1,5V
8V

1,5V
1 ms
10.000 Q, -30 ... 30 %

Conexao 1, fio 4
high
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Comportamento temporal

Frequéncia de chaveamento
Tempo de resposta
Periodo de inicializagao

Conexao

Numero de conexdes

Conexao 1
Funcao

Tipo de conexao
Comprimento do cabo
Material da bainha
Numero de fios

Secao transversal do fio

Dados mecanicos

Execucgao

Dimensoes (L x A x C)

Material da carcaca

Carcaga plastico

Material da cobertura da parte ética
Peso liquido

Cor da carcaga

Tipo de fixagédo

Compatibilidade do material

Operagao e indicagao
Tipo de indicagao
Numero de LEDs

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operagao

Temperatura ambiente, armazena-
mento

Certificagoes
Grau de protecao
Classe de protecao

Certificagoes
Conjunto de normas valido

Leuze

250 Hz
2,5ms
300 ms

1 Unid.

Alimentacéo de tensado
Sinal IN

Cabo

2.000 mm

PUR

4 fios

0,21 mm?

Cubico

20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Plastico

PC-PBT

Plastico / PMMA

100 g

Amarelo

Fixagdo de passagem
ECOLAB

LED
2 Unid.

-30...60 °C
-30...70°C

IP 67

IP 69K

Ill, Tenséo padréao 50 V
cuLuUsS

IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496
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Barreira de luz de seguranca de feixe Unico, transmissor ¢ N.° do art.: 50126545 « SLS46C-40.K48

Dados técnicos

Numero da pauta aduaneira
ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0
ETIM 5.0

ETIM 6.0

ETIM 7.0

ETIM 8.0

ETIM 9.0

ETIM 10.0

85365019
27272701
27272701
27272701
27272701
27272701
27272701
27272701
27272701
27272701
EC001831
EC001831
ECO001831
EC001831
EC001831
EC001831

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milimetros

Leuze
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Barreira de luz de seguranca de feixe Unico, transmissor ¢ N.° do art.: 50126545 « SLS46C-40.K48

Conexao elétrica Le U Ze

Conexao 1
Funcao Alimentagao de tenséo
Sinal IN

Tipo de conexao Cabo

Comprimento do cabo 2.000 mm

Material da bainha PUR

Cor do cabo Preto

Numero de fios 4 fios

Secgao transversal do fio 0,21 mm?

Cor do fio Ocupacao dos fios

Marrom +24 'V

Branco n.c.

Azul GND

Preto active
Operacao e indicacao

LED Indicador Significado

Verde, luz continua Pronto para operar
2 Amarelo, luz continua Transmissor ativado
Receptores apropriados
N.°do art. Designacao Artigo Descrigao
50126327 SLE46C-40.K4/4P Barreira de luz de Tempo de resposta: 2,5 ms

e seguranga de feixe Conexao: Cabo, 2.000 mm, PUR
rI unico, receptor
1

¥

Notas

A Respeitar a utilizagao prevista!

% O produto s6 deve ser colocado em operagao por pessoas capacitadas.

% Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilizagéo prevista.

% Os sensores de seguranga SLS46CK4 funcionan como um AOPD do tipo 4 s6 em conjunto com os relés de seguranga MSI-TRM.

% Consulte o manual de instrugdes dos relés de seguranga MSI-TRM para obter informagdes sobre montagem, conexdes elétricas e operagéo.
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Barreira de luz de seguranca de feixe Unico, transmissor ¢ N.° do art.: 50126545 « SLS46C-40.K48

Notas Leuze

Em caso de aplicagoes UL:

& Certificados: UL 508, C22.2 No.14-13
% Somente para o emprego em circuitos de corrente de «Classe 2»

% These proximity switches shall be used with UL Listed Cable assemblies rated 30V, 0.5A min, in the field installation, or equivalent (categories: CYJV/
CYJV7 or PVVA/PVVAT)

Outras informacgoes

« Limite tipico do alcance: alcance max. atingivel sem reserva de funcionamento
« Alcance de operagéo: alcance recomendado com reserva de funcionamento

« Fonte de luz: vida util média de 100.000h com temperatura ambiente de 25 °C

Acessorios

Tecnologia de conexao - Unidade de conexao
N.°do art. Designacao Artigo Descrigao
547931 MSI-TRMB-01 Relé de seguranga

547932 MSI-TRMB-02 Relé de seguranga

Tecnologia de fixacao - Suportes de fixagcao

N.° do art. Designacgao Artigo Descrigao
) 50105315 BT 46 Suporte de fixacéo Versao do suporte de fixagdo: Angulo em forma de L
] Fixacéo, lado da instalagdo: Fixacédo de passagem

Fixagao, lado do dispositivo: Parafusavel
Tipo de suporte de fixagdo: Rigido
Material: Metal
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Barreira de luz de seguranca de feixe Unico, transmissor ¢ N.° do art.: 50126545 « SLS46C-40.K48

Acessorios Le U Ze

Muting - Sistemas de montagem

N.°do art. Designacao Artigo Descrigao

50117252 BTU 300M-D12 Sistema de montagem  Inclui: 2x parafuso M4 x 25, 2x parafuso M4 x 20, 4x arruela plana
- | Versao do suporte de fixagao: Sistema de montagem
& Fixacéo, lado da instalagdo: Para barra redonda 12 mm, Fixagao de aperto
#':’ por chapa
. Fixagao, lado do dispositivo: Parafusavel, Adequado para parafusos M4
'ﬁ Tipo de suporte de fixagcdo: Apertavel com terminal, Ajustavel, Giravel em
360°

Material: Metal

% Uma lista com todos os artigos de acessoérios disponiveis encontra-se na pagina da Leuze na internet, na guia Download da péagina de detalhes do
artigo.
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