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Sistema de medicion de contornos ¢ Cédigo: 50143561 « CMS748i-ENC1-0640-0640

El set se compone de

Serie
Incluye

Indicacion de pedido

Cantidad Codigo

2

424417

50118744

50118583

50129781

50135146

50144568

50142931

CMS 7xxi

1 codificador rotatorio

Denominacién Articulo

BT-2P40 Set de soportes

CML730i-R05-640.A/ Receptor de la cortina
L-M12 Optica

CML730i-T05-640.A- Emisor de la cortina
M12 oOptica

KDS DN-M12-5A-
M12-5A-P3-050

Cable de interconexion

KDS S-M12-8A-M12- Cable de interconexion
8A-P1-050

LMSMA35500024KH Codificador rotatorio
10M16

LSC748-ENC-100 Armario de distribucion

Funciones

Funciones

1 dongle CMS700
Otros modelos bajo peticion
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Descripcion

Orificio 1: M6

Orificio 2: M6

Version de la pieza de fijacion: Soporte presor

Fijacion, lado de la instalacion: Montaje en ranura

Fijacion, del lado del equipo: Montaje en ranura

Tipo de pieza de fijacion: Puede unirse por apriete, Apto para
montaje en columnas de montaje UDC-S2, DC-S2

Material: Metal

Alcance efectivo: 0,1 ... 4,5 m
Interfaz: 10-Link
Conexioén: Conector redondo, M12, Axial, 8 polos

Alcance efectivo: 0,1 ... 4 m
Conexion: Conector redondo, M12, Axial, 5 polos

Apropiado para interfaz: DeviceNet, CANopen

Conexion 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector hembra,
Cadificacién A, 5 polos

Conexion 2: Conector redondo, M12, Axial, Conector macho,
Cadificacién A, 5 polos

Apantallado: Si

Longitud de cable: 5.000 mm

Material de cubierta: PUR

Conexion 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector hembra,
Codificacion A, 8 polos

Conexion 2: Conector redondo, M12, Axial, Conector macho,
Codificacion A, 8 polos

Apantallado: Si

Longitud de cable: 5.000 mm

Material de cubierta: PUR

Tension de alimentacion: 100 ... 263 V, CA
Entradas: 4 Unidad(es)

Salidas: 4 Unidad(es)

Conexiones: 13 Unidad(es)

Para una altura minima de objeto = 5

mm
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Sistema de medicion de contornos ¢ Cédigo: 50143561 « CMS748i-ENC1-0640-0640

Datos técnicos

Datos opticos

Alcance efectivo
Alcance efectivo

Alcance efectivo, objetos transpa-
rentes

Limite de alcance

Limite de alcance

Longitud del campo de medicién 1
Longitud del campo de medicién 2
Distancia entre haces

Datos eléctricos

Circuito de proteccion

Corriente de salida, corriente continua
por canal, max.

Datos de potencia
Tensi6n de alimentacién Uy

Corriente en vacio

Entradas
Numero de entradas digitales

Entradas

Tipo

Tipo de tensién

Tensién de conmutacion

Salidas
Numero de salidas digitales

Salidas

Tipo

Tipo de tensién

Tension de conmutacion

Interfaz
Tipo

Ethernet
Funcién

PROFINET

Funcién

Conexion

Numero de conexiones

Conexion 1
Funcion

Tipo de conexion
Material

Conexion 2
Funcién

Tipo de conexion
Material

Leuze electronic GmbH + Co. KG
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0,1..45m
Alcance asegurado
0,1..175m

Alcance tipico
0,1..6m
640 mm

640 mm

5 mm

Proteccion contra cortocircuito
Proteccion contra polarizacion inversa
Proteccion transitoria

100 mA

100 ... 263 V
250 mA

4 Unidad(es)

Entrada digital
cC
24V, VIN

4 Unidad(es)

Salida digital
CA
24V, VIN

EtherNet TCP/IP, PROFINET

Parametrizacion / datos de proceso

Parametrizacion / datos de proceso

8 Unidad(es)

Puesta a tierra
Cinta de puesta a tierra
Metal

Alimentacién de tension
Conector Harting
Metal

Conexion 3
Funcion

Tipo de conexion
Tamafio de rosca
Tipo

Material

Numero de polos
Codificacion

Conexion 4
Funcion

Tipo de conexion
Tamaiio de rosca
Tipo

Material

Numero de polos
Codificacion

Conexion 5
Funcion

Tipo de conexion
Tamaiio de rosca
Tipo

Material

Numero de polos
Codificacion

Conexion 6
Funcion

Tipo de conexion
Tamaiio de rosca
Tipo

Material

Numero de polos
Codificacion

Conexion 7
Funcién

Tipo de conexion
Tamarno de rosca
Tipo

Material

Numero de polos
Codificacion

Conexioén 8
Funcion

Tipo de conexion
Tamaiio de rosca
Tipo

Material

Numero de polos
Codificacion

info@leuze.com * www.leuze.com
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Conexién de cortina 6ptica de medicién
de ancho

Conector redondo
M12

Conector macho
Metal

8 polos
Codificacion A

Conexién de cortina 6ptica de medicion
de altura

Conector redondo
M12

Conector macho
Metal

8 polos
Codificacién A

Conexién de codificador rotatorio (no en
combinacion con cortina 6ptica de medi-
cién de longitud)

Conector redondo
M12

Conector macho
Metal

8 polos
Codificacién A

Conexién externa Ethernet TCP/IP
Conector redondo

M12

Conector macho

Metal

4 polos

Codificacion A

Conexién PROFINET IN (opcional)
Conector redondo

M12

Conector macho

Metal

4 polos

Codificacion A

Conexion PROFINET OUT (opcional)
Conector redondo

M12

Conector macho

Metal

4 polos

Codificacién A
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Sistema de medicion de contornos ¢ Cédigo: 50143561 « CMS748i-ENC1-0640-0640

Datos técnicos Le U Ze

Datos mecanicos Clasificacion
Disefio Cubico Numero de arancel 90314990
Material de carcasa Metal ECLASS 5.1.4 27270910
Carcasa de metal Aluminio ECLASS 8.0 27270910
Material, cubierta de 6ptica Plastico ECLASS 9.0 27270910
Color de carcasa Gris ECLASS 10.0 27270910
Rojo ECLASS 11.0 27270910
Nota Dimensiones de un set de articulos, vea ECLASS 12.0 27270910
dibujos acotados ECLASS 13.0 27270910
. ) . ECLASS 14.0 27270910
Operacion e Indicacion ETIM 5.0 EC002549
Tipo de indicacion LED ETIM 6.0 EC002549
Numero de LED 3 Unidad(es) ETIM 7.0 EC002549
Tipo de configuracion/parametrizacion se realiza via webConfig ETIM 8.0 EC002549
Elementos de uso Interruptor giratorio ETIM 9.0 EC002549

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio 0..45°C
Temperatura ambiente en almacén -20...70°C

Derechos a modificacion técnica
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Sistema de medicion de contornos ¢ Cédigo: 50143561 « CMS748i-ENC1-0640-0640

Dibujos acotados

Todas las medidas en milimetros

Cortina optica, emisor y receptor
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A Distancia entre haces 5 mm L
B Longitud de perfil 1 = 648 mm
Longitud del campo de medicion 1 = 640 mm - Iéoqgltud de perfil 2 = 648 mm
Longitud del campo de medicién 2 = 640 mm misor
F  Rosca M6 R Receptor
Ranura de fijacion Y 25mm
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Sistema de medicion de contornos ¢ Cédigo: 50143561 « CMS748i-ENC1-0640-0640

Dibujos acotados Le U Ze

Armario de distribucion
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Sistema de medicion de contornos ¢ Cédigo: 50143561 « CMS748i-ENC1-0640-0640

Dibujos acotados

Codificador rotatorio
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Sistema de medicion de contornos ¢ Cédigo: 50143561 « CMS748i-ENC1-0640-0640

Dibujos acotados

Soporte

65

\
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Conexion eléctrica

Conexion 1

Funcién
Tipo de conexion
Material

Conexion 2

Funcion
Tipo de conexion
Material

Conexion 3

Funcion

Tipo de conexion
Tamaino de rosca
Tipo

Material

Numero de polos
Codificacion

Leuze electronic GmbH + Co. KG
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6

Puesta a tierra

Cinta de puesta a tierra
Metal

XS1000

Alimentacion de tension
Conector Harting
Metal

X$1301

Conexioén de cortina 6ptica de medicién de ancho
Conector redondo

M12

Conector macho

Metal

8 polos

Codificacion A
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Sistema de medicion de contornos ¢ Cédigo: 50143561 « CMS748i-ENC1-0640-0640

Conexion eléctrica

Pin Asignacion de pines
1 V+

2 101

3 GND

4 10-Link
5 102

6 103

7 104

8 GND
Conexion 4
Funcion

Tipo de conexion
Tamaiio de rosca
Tipo

Material

Numero de polos
Codificacion

Pin Asignacion de pines

V+

101
GND
10-Link
102
103
104
GND

0 N O g b WON =

Conexion 5
Funcion

Tipo de conexion
Tamaiio de rosca
Tipo

Material

Numero de polos
Codificacion

Pin Asignacion de pines

Ainv.
Binv.
N inv.

© 00 N O a b WN =
P4

Blindaje
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X$1302

Conexiodn de cortina 6ptica de medicién de altura

Conector redondo
M12

Conector macho
Metal

8 polos
Codificacion A

XS1400

Conexiodn de codificador rotatorio (no en combinacion

con cortina 6ptica de medicién de longitud)
Conector redondo

M12

Conector macho

Metal

8 polos

Codificacion A

info@leuze.com * www.leuze.com

Tel.: +49 7021 573-0 « Fax: +49 7021 573-199

—\\/w

Derechos a modificacion técnica
reservados

spa * 2024-03-26

9/12



Sistema de medicion de contornos ¢ Cédigo: 50143561 « CMS748i-ENC1-0640-0640

Conexion eléctrica

Conexion 6 XETH1

Funcion Conexioén externa Ethernet TCP/IP

Tipo de conexion Conector redondo

Tamaiio de rosca M12

Tipo Conector macho

Material Metal

Numero de polos 4 polos

Codificacién Codificacion A

Pin Asignacion de pines 2

1 TD+ X_\\ 1

2 RD+ /_

3 TD- M )

4 RD- &X
4

Conexion 7 XS1100

Funcién Conexién PROFINET IN (opcional)

Tipo de conexion Conector redondo

Tamario de rosca M12

Tipo Conector macho

Material Metal

Numero de polos 4 polos

Codificacion

Pin Asignacion de pines

1 TD+
2 RD+
3 TD-
4 RD-
Conexion 8
Funcion

Tipo de conexion
Tamaiio de rosca
Tipo

Material

Numero de polos
Codificacion

Pin Asignacion de pines

TD+
RD+
TD-
RD-

B W N =
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Codificacion A

X$1101

Conexion PROFINET OUT (opcional)

Conector redondo
M12

Conector macho
Metal

4 polos
Codificacion A
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Sistema de medicion de contornos ¢ Cédigo: 50143561 « CMS748i-ENC1-0640-0640

Diagramas Leuze
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x  Longitud de medicion total de la cortina éptica de medicion de ancho y de altura [mm]
y  Max. velocidad de transporte [m/s]
Notas
A jAtencion al uso conforme!
% El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la proteccion de personas.
% El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.
% Emplee el producto para el uso conforme definido.
Accesorios
Sistema de conexion - Cables de interconexion
Codigo Denominacién Articulo Descripcion
.@ - 50135082 KSS ET-M12-4A- Cable de Apropiado para interfaz: Ethernet
= RJ45-A-P7-100 interconexion Conexién 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector macho, Codificacion D,
I : 4 polos
ﬂ ]r"!_rl Conexion 2: RJ45

Apantallado: Si
Longitud de cable: 10.000 mm
Material de cubierta: PUR

]|
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Sistema de medicion de contornos ¢ Cédigo: 50143561 « CMS748i-ENC1-0640-0640

Accesorios

Codigo

50135083

@)
4

]l

50135084

“_] I@, .

= |

Denominacién

KSS ET-M12-4A-
RJ45-A-P7-150

KSS ET-M12-4A-
RJ45-A-P7-300

Sistema de fijacién - Otros

Cédigo

50143670

50143671

50143669

50142039

Denominacion

BT 708M-MRSET

BT 70EM-MRSET

BT 710M-MRSET

BT 712M-MRSET

Articulo

Cable de
interconexion

Cable de
interconexion

Articulo

Set de piezas de
fijacion

Set de piezas de
fijacion

Set de piezas de
fijacion

Set de piezas de
fijacion

Leuze

Descripcion

Apropiado para interfaz: Ethernet

Conexioén 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector macho, Codificacion D,

4 polos

Conexion 2: RJ45
Apantallado: Si

Longitud de cable: 15.000 mm
Material de cubierta: PUR

Apropiado para interfaz: Ethernet

Conexién 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector macho, Codificacion D,

4 polos

Conexién 2: RJ45
Apantallado: Si

Longitud de cable: 30.000 mm
Material de cubierta: PUR

Descripcion

Version de la pieza de fijacion: Set de perfiles
Fijacién, lado de la instalacion: Enroscable / vertical
Fijacién, del lado del equipo: Montaje en ranura
Tipo de pieza de fijacion: Rigido

Material: Aluminio

Amortiguacién de vibraciones: No

Version de la pieza de fijacion: Set de perfiles
Fijacion, lado de la instalacion: Enroscable / vertical
Fijacién, del lado del equipo: Montaje en ranura
Tipo de pieza de fijacion: Rigido

Material: Aluminio

Amortiguacion de vibraciones: No

Version de la pieza de fijacion: Set de perfiles
Fijacién, lado de la instalacion: Enroscable / vertical
Fijacién, del lado del equipo: Montaje en ranura
Tipo de pieza de fijacion: Rigido

Material: Aluminio

Amortiguacién de vibraciones: No

Version de la pieza de fijacion: Set de perfiles
Fijacién, lado de la instalacion: Enroscable / vertical
Fijacién, del lado del equipo: Montaje en ranura
Tipo de pieza de fijacion: Rigido

Material: Aluminio

Amortiguacion de vibraciones: No

% Encontrara una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestafia de Descargas de la pagina detallada del articulo.
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