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Emisor de fotocélula de barrera ¢ Cédigo: 50138587 * LS15/XX-200-M12

Datos técnicos

Datos basicos

Serie
Principio de funcionamiento
Tipo de equipo

Datos opticos

Alcance efectivo

Alcance efectivo

Limite de alcance

Limite de alcance

Fuente de luz

Longitud de onda

Forma de sefial de emision
Grupo de LEDs

Datos eléctricos

Circuito de proteccion

Datos de potencia
Tension de alimentacion Ug

Ondulacioén residual
Corriente en vacio

Respuesta temporal

Tiempo de inicializacion

Conexion

Conexion 1
Funcién

Tipo de conexion
Longitud de cable
Material de cubierta
Color de cable
Seccion de conductor
Tamaiio de rosca
Tipo

Material

Numero de polos
Codificacién
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15
Principio unidireccional
Emisor

0..25m

Alcance asegurado
Alcance tipico
0..30m

LED, Rojo

640 nm

Pulsado

Grupo exento de riesgos (segun EN
62471)

Proteccion contra cortocircuito
Proteccion contra polarizacién inversa

10 ... 30V, CC, Incl. ondulacién residual
0...15 %, De Ug
0..20 mA

300 ms

Alimentacién de tension
Cable con conector redondo
200 mm

PUR

Negro

0,2 mm?

M12

Conector macho
Plastico

4 polos

Codificacion A

Datos mecanicos

Dimensiones (An x Al x L)
Material de carcasa
Carcasa de plastico
Material, cubierta de 6ptica
Peso neto

Color de carcasa

Tipo de fijacion

Operacion e Indicacion

Tipo de indicacién
Numero de LED

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio
Temperatura ambiente en almacén

Certificaciones

indice de proteccion

Clase de seguridad
Certificaciones

Sistema de normas vigentes

Clasificacion

Numero de arancel
ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
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15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Plastico

ABS

Plastico

159

Negro

Fijacién pasante

Mediante pieza de fijacién opcional

LED
2 Unidad(es)

-40...60 °C
-40...70°C

IP 67

1l

cULUS

IEC 60947-5-2

85365019
27270901
27270901
27270901
27270901
27270901
27270901
27270901
27270901
EC002716
EC002716
EC002716
EC002716
EC002716
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Emisor de fotocélula de barrera ¢ Cédigo: 50138587 * LS15/XX-200-M12

Dibujos acotados

Todas las medidas en milimetros
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Conexion eléctrica

Conexion 1

Funcién

Tipo de conexion
Longitud de cable
Material de cubierta
Color de cable
Seccion de conductor
Tamano de rosca
Tipo

Material

Numero de polos
Codificacion

Pin Asignacion de pines
1 V+

2 n.c.

3 GND

4 n.c.
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Alimentacion de tension
Cable con conector redondo
200 mm

PUR

Negro

0,2 mm?

M12

Conector macho
Plastico

4 polos

Codificacion A
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Emisor de fotocélula de barrera ¢ Cédigo: 50138587 * LS15/XX-200-M12

Diagramas

Comportamiento de respuesta tip.

y x  Distancia [m]

0,8
0.6 yl|_ -
0,4 -
0,2 -

0 7/
0.2 I\
-0,4 —
-0,6
-0,8

y  Asimetria [m]

0 5 10 15 20 25 30 35

Operacién e Indicacién
LED Display

Amarillo, luz continua
2 Verde, luz continua

Receptores apropiados

Codigo Denominacién Articulo

50138593 LE15/2X-200-M12 Receptor de fotocélula
? q de barrera

50138592 LE15/4X-200-M12 Receptor de fotocélula
? q de barrera

Cédigo de producto

Denominacion del articulo: AAA15d.EE/ ff-HH

AAA15 Principio de funcionamiento / disefio
HT15: fotocélulas autorreflexivas con supresion de fondo
PRK15: fotocélula reflexiva con filtro de polarizacién
LS15: emisor de fotocélula de barrera
LE15: receptor de fotocélula de barrera

d Tipo de luz
No procede: luz roja
I: luz infrarroja

Leuze

Significado

Objeto detectado
Disponibilidad

Descripcion

Limite de alcance: 0 ... 30 m

Tension de alimentacion: CC

Salidas digitales: 1 Unidad(es)

Salida 1: Transistor, NPN, De conmutacion claridad

Frecuencia de conmutacién: 500 Hz

Conexién: Cable con conector redondo, 200 mm, M12, Plastico, 4 polos

Limite de alcance: 0 ... 30 m

Tension de alimentacion: CC

Salidas digitales: 1 Unidad(es)

Salida 1: Transistor, PNP, De conmutacion claridad

Frecuencia de conmutacién: 500 Hz

Conexién: Cable con conector redondo, 200 mm, M12, Plastico, 4 polos
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Emisor de fotocélula de barrera ¢ Cédigo: 50138587 * LS15/XX-200-M12

Caédigo de producto Le U Ze

EE Equipamiento
1: alcance de deteccion ajustable
D: deteccioén de objetos envueltos en pelicula extensible

ff Salida/funcion
2: salida de transistor NPN, de conmutacion claridad
N: salida de transistor NPN, de conmutacion oscuridad
4: salida de transistor PNP, de conmutacion claridad
P: salida de transistor PNP, de conmutacion oscuridad
X: pin no asignado

HH Conexion eléctrica
No procede: cable, longitud estandar 2000 mm, 3 conductores
M8: conector M8, de 4 polos (conector macho)
200-M12: cable, longitud 200 mm con conector M12, de 4 polos, axial (conector macho)
M12: conector M12, de 4 polos (conector macho)

% Encontrara una lista con todos los tipos de equipo disponibles en el sitio web de Leuze: www.leuze.com.

Notas

A jAtencion al uso conforme!

% El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la proteccion de personas.
% El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.

% Emplee el producto para el uso conforme definido.

Para mas informacion

* Fuente de luz: vida atil media 100.000h a temperatura ambiental de 25°C

Accesorios
Sistema de conexion - Cables de conexion

Codigo Denominacion Articulo Descripcion

,i' 50130652 KD U-M12-4A-V1- Cable de conexién Conexién 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector hembra, Codificacion A,
- 050 4 polos

. Conector redondo, LED: No

'5 Conexién 2: Final abierto

— 1y Apantallado: No

o Longitud de cable: 5.000 mm

[ Material de cubierta: PVC
i 50130690 KD U-M12-4W-V1- Cable de conexién Conexioén 1: Conector redondo, M12, Acodado, Conector hembra,
4 050 Cadificacion A, 4 polos

Conector redondo, LED: No
Conexién 2: Final abierto
Apantallado: No

Longitud de cable: 5.000 mm
Material de cubierta: PVC
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Emisor de fotocélula de barrera ¢ Cédigo: 50138587 * LS15/XX-200-M12

Accesorios

Sistema de fijacion - Escuadras de fijacion

Codigo Denominacién Articulo

50040269 BT 25 Pieza de fijacion

Sistema de fijacion - Fijaciones con varilla

Codigo Denominacién Articulo
50117829 BTP 200M-D12 Sistema de montaje
50117255 BTU 200M-D12 Sistema de montaje

Leuze

Descripcion

Versién de la pieza de fijacion: Angulo en forma de L
Fijacion, lado de la instalacion: Fijacion pasante
Fijacion, del lado del equipo: Enroscable

Tipo de pieza de fijacion: Rigido

Material: Metal

Descripcién

Version de la pieza de fijacion: Cubierta protectora

Fijacién, lado de la instalacion: Para varilla 12 mm

Fijacion, del lado del equipo: Enroscable

Tipo de pieza de fijacién: Puede unirse por apriete, Ajustable, Giratorio en
360°

Material: Metal

Version de la pieza de fijacion: Sistema de montaje

Fijacién, lado de la instalacion: Para varilla 12 mm, Sujecion de apriete en
chapa

Fijacién, del lado del equipo: Enroscable, Adecuado para tornillos M3
Tipo de pieza de fijacion: Puede unirse por apriete, Ajustable, Giratorio en
360°

Material: Metal

% Encontrara una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestafia de Descargas de la pagina detallada del articulo.
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