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System pomiaru konturéw ¢ Nr art.: 50143553 « CMS748i-ENC1-0480-0640

Zestaw skilada sie z Le U Ze

Liczba Nr art. Oznaczenie Artykut Opis
2 424417 BT-2P40 Zestaw uchwytow zawarty: Uchwyt zaciskowy BT-P40, 2 szt.
Otwor 1: M6
n Otwor 2: M6
" Wersja elementu mocujgcego: Uchwyty zaciskowe
k. ',_\. - Mocowanie, po stronie instalacji: Montaz w rowkach
Mocowanie, po stronie urzadzenia: Montaz w rowkach
Rodzaj elementu mocujgcego: zaciskany, Odpowiedni do montazu
w kolumnach montazowych UDC-S2, DC-S2
Materiat: Metal
1 50118742 CML730i-R05-480.A/ Odbiornik kurtyny Interfejs: 10-Link
L-M12 Swietlnej Przytgcze: Wtyczki okragte, M12, osiowy, 8 -pin
1 50118744 CML730i-R05-640.A/ Odbiornik kurtyny Interfejs: 10-Link
L-M12 Swietlnej Przytagcze: Wtyczki okragte, M12, osiowy, 8 -pin
m 1 50118581 CML730i-T05-480.A- Nadajnik kurtyny $wietlnej Zasieg roboczy: 0,1 ...4 m
| M12 Przytacze: Wtyczki okragte, M12, osiowy, 5 -pin
m 1 50118583 CML730i-T05-640.A- Nadajnik kurtyny $wietlnej Zasigeg roboczy: 0,1 ...4 m
| M12 Przytgcze: Wtyczki okragte, M12, osiowy, 5 -pin
- o 2 50129781 KDS DN-M12-5A- Kabel taczacy Aplikacja: Odporny na dziatanie olejéw/smaréw
ﬁ' ' M12-5A-P3-050 Przeznaczony dla interfejsu: DeviceNet, CANopen
Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, osiowy, female, Z kodowaniem
E A, 5 -pin
= Przytacze 2: Wtyczki okragte, M12, osiowy, male, Z kodowaniem A,
— 5 -pin
= Ekranowane: Tak

Dtugos¢ przewodu: 5.000 mm
Materiat ptaszcza: PUR

3 50135146 KDS S-M12-8A-M12- Kabel fgczacy Aplikacja: Odporny na dziatanie olejow/smaréw

8A-P1-050 Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, osiowy, female, Z kodowaniem
A, 8 -pin
Przytacze 2: Wtyczki okragte, M12, osiowy, male, Z kodowaniem A,
8 -pin
Ekranowane: Tak
Dtugo$¢ przewodu: 5.000 mm
Materiat ptaszcza: PUR

1 50144568 LMSMA35500024KH Enkoder obrotowy
10M16
"
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System pomiaru konturéw ¢ Nr art.: 50143553 « CMS748i-ENC1-0480-0640

Zestaw skilada sie z

Liczba Nr art.

1 50142931

Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria
zawarty

Wskazéwka dotyczaca sktadania
zamoéwien

Funkcje

Funkcje

Dane optyczne

Zasigg roboczy

Zasieg roboczy, media przezroczyste
Granica zakresu pracy

Dlugosé¢ pola pomiarowego 1
Dlugosé¢ pola pomiarowego 2
Odstep wigzek

Dane elektryczne

Okablowanie ochronne

Prad wyjsciowy prad ciagly na kanat,
maks.

Parametry wydajnosciowe
Napigcie zasilania Ug
Prad w obwodzie otwartym

Wejscia
Liczba cyfrowych wejs¢ przetaczaja-
cych

Wejscia przetaczajace
Rodzaj

Rodzaj napigcia
Napigcie przetaczajace

Wyjscia
Liczba cyfrowych wyjs¢ przetaczaja-
cych

Wyjscia przetaczajace
Rodzaj

Rodzaj napigcia
Napigcie przetaczajace

Interfejs

Rodzaj

The Sensor People

Oznaczenie

LSC748-ENC-100

CMS 7xxi

1x Dongle CMS700

1x enkoder obrotowy

Inne warianty na zapytanie

dla minimalnej wysokosci obiektu = 5

mm

0,1..45m
0,1..175m
0,1..6m
480 mm

640 mm

5 mm

Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamiang biegunéw
Ochrona przejsciowa

100 mA

100 ... 263 V
250 mA

4 Piece(s)

Cyfrowe wejscie przetgczajgce
DC
24V, VIN

4 Piece(s)

Cyfrowe wyjscie przetaczajgce
AC
24V, VIN

EtherNet TCP/IP, PROFINET

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

Artykut

Szafa sterownicza

Opis

Leuze

Napiecie zasilania: 100 ... 263 V, AC

Wejscia przetaczajace: 4 Piece(s)
Wyjscia przetgczajace: 4 Piece(s)

Ztgcza: 13 Piece(s)

Ethernet
Funkcja

Profinet
Funkcja

Przytacze

Liczba przytaczy

Przytacze 1
Funkcja

Rodzaj przytacza
Materiat

Przytacze 2
Funkcja

Rodzaj przytacza
Materiat

Przytacze 3
Funkcja

Rodzaj przytacza
Rozmiar gwintu
Typ

Materiat

Liczba pinéw
Kodowanie

Przytacze 4
Funkcja

Rodzaj przytacza
Rozmiar gwintu
Typ

Materiat

Liczba pinéw
Kodowanie

Przytacze 5
Funkcja

Rodzaj przytacza
Rozmiar gwintu
Typ

Materiat

Liczba pinéw
Kodowanie

info@leuze.com * www.leuze.com
Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199

Konfiguracja / dane procesowe

Konfiguracja / dane procesowe

8 Piece(s)

Uziemienie
Tasma uziemiajgca
Metal

Zasilanie napieciem
Wityczki Harting
Metal

Przytacze kurtyny $wietinej szerokos$ci
Wtyczki okragte

M12

male

Metal

8 -pin

Z kodowaniem A

Przytacze kurtyny swietinej wysokosci
Wtyczki okragte

M12

male

Metal

8 -pin

Z kodowaniem A

Przytacze enkodera obrotowego (nie w
potaczeniu z kurtyng $wietlng dtugosci)

Wtyczki okragte
M12

male

Metal

8 -pin

Z kodowaniem A

Zmiany techniczne zastrzezone
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System pomiaru konturéw ¢ Nr art.: 50143553 « CMS748i-ENC1-0480-0640

Dane techniczne

Przytacze 6
Funkcja

Rodzaj przytacza
Rozmiar gwintu
Typ

Materiat

Liczba pinow
Kodowanie

Przytacze 7
Funkcja

Rodzaj przytacza
Rozmiar gwintu
Typ

Materiat

Liczba pinow
Kodowanie

Przytacze 8
Funkcja

Rodzaj przytacza
Rozmiar gwintu
Typ

Materiat

Liczba pinow
Kodowanie

Dane mechaniczne

Konstrukcja

Materiat obudowy
Obudowa metalowa
Materiat ostony obiektywu
Masa netto

Kolor obudowy

Wskazéwka

The Sensor People

Zewnetrzne potaczenie Ethernet TCP/IP

Wtyczki okragte
M12

male

Metal

4 -pin

Z kodowaniem A

Przytgcze Profinet IN (opcjonalnie)
Wtyczki okragte

M12

male

Metal

4 -pin

Z kodowaniem A

Przytacze Profinet OUT (opcjonalnie)
Wtyczki okragte

M12

male

Metal

4 -pin

Z kodowaniem A

prostopadtoscienny
Metal

Aluminium
Tworzywo sztuczne
12.750 g

czerwony

szary

Wymiary poszczegdlnych artykutéw z
zestawu — patrz rysunki wymiarowe

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

Obstuga i wskazanie

Rodzaj wskazania

Liczba LED

Rodzaj konfiguracji/parametryzaciji
Elementy sterujace

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy
Temperatura otoczenia w miejscu prze-

chowywania

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej
ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0

info@leuze.com * www.leuze.com
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Leuze

LED

3 Piece(s)

odbywa sie przez webConfig
Przetgczniki obrotowe

0..45°C
-20...70°C

90314990
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
EC002549
EC002549
EC002549
EC002549
EC002549
EC002549

Zmiany techniczne zastrzezone
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System pomiaru konturéw ¢ Nr art.: 50143553 « CMS748i-ENC1-0480-0640

Rysunki wymiarowe Le U Ze

Wszystkie wymiary sg podane w milimetrach

Nadajniki i odbiorniki kurtyny swietinej
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A Odstep wigzek 5 mm L
B Dtugos¢ profilu 1 = 488 mm

Dlugo$é pola pomiarowego 1 = 480 mm Diugos¢ profilu 2 = 648 mm

Dtugos¢ pola pomiarowego 2 = 640 mm

T  Nadajniki
F  Gwint M6 R Odbiorniki
Rowek mocujacy Y 25mm
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System pomiaru konturéw ¢ Nr art.: 50143553 « CMS748i-ENC1-0480-0640

Rysunki wymiarowe Le U Ze

Szafa sterownicza
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System pomiaru konturéw ¢ Nr art.: 50143553 « CMS748i-ENC1-0480-0640

Rysunki wymiarowe

Enkoder obrotowy
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The Sensor People

Leuze electronic GmbH + Co. KG

In der Braike 1, 73277 Owen
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System pomiaru konturéw ¢ Nr art.: 50143553 « CMS748i-ENC1-0480-0640

Rysunki wymiarowe

Uchwyt
65
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Przytacze elektryczne
Przytacze 1

Funkcja
Rodzaj przytacza
Materiat

Przytacze 2

Funkcja
Rodzaj przytacza
Materiat

Przytacze 3

Funkcja

Rodzaj przytacza
Rozmiar gwintu
Typ

Materiat

Liczba pinéw
Kodowanie

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

The Sensor People

Uziemienie

Tasma uziemiajgca
Metal

XS1000

Zasilanie napieciem
Wtyczki Harting
Metal

XS$1301

Przytgcze kurtyny $wietinej szerokosci
Wtyczki okragte

M12

male

Metal

8 -pin

Z kodowaniem A

info@leuze.com * www.leuze.com
Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199
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System pomiaru konturéw ¢ Nr art.: 50143553 « CMS748i-ENC1-0480-0640

Przylacze elektryczne

Pin Obsadzenie pinéw

V+

101
GND
10-Link
102
103
104
GND

0 N O G A~ WON =

Przytacze 4

Funkcja

Rodzaj przytacza
Rozmiar gwintu
Typ

Materiat

Liczba pinéw
Kodowanie

Pin Obsadzenie pinow

V+

101
GND
10-Link
102
103
104
GND

0 N O O B~ WON =

Przytacze 5
Funkcja

Rodzaj przytacza
Rozmiar gwintu
Typ

Materiat

Liczba pinow
Kodowanie

Pin Obsadzenie pinéw

Ainv.
Binv.
N inv.

© 00 N O a b WN =
P4

Ekranowanie

The Sensor People

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

X$1302

Przytgcze kurtyny $wietinej wysokosci
Wtyczki okragte

M12

male

Metal

8 -pin

Z kodowaniem A

XS1400

Przytgcze enkodera obrotowego (nie w potgczeniu z

kurtyng $wietlng dtugosci)
Wtyczki okragte

M12

male

Metal

8 -pin

Z kodowaniem A

info@leuze.com * www.leuze.com
Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199

—\\/w

Zmiany techniczne zastrzezone
pol « 2026-01-18 9/12



System pomiaru konturéw ¢ Nr art.: 50143553 « CMS748i-ENC1-0480-0640

Przylacze elektryczne

Przytacze 6

Funkcja

Rodzaj przytacza
Rozmiar gwintu
Typ

Materiat

Liczba pinéw

Kodowanie

Pin Obsadzenie pinow
1 TD+

2 RD+

3 TD-

4 RD-

Przytacze 7

Funkcja

Rodzaj przytacza
Rozmiar gwintu
Typ

Materiat

Liczba pinéw

Kodowanie

Pin Obsadzenie pinow
1 TD+

2 RD+

3 TD-

4 RD-

Przytacze 8

Funkcja

Rodzaj przytacza
Rozmiar gwintu
Typ

Materiat

Liczba pinéw

Kodowanie

Pin Obsadzenie pinow
1 TD+

2 RD+

3 TD-

4 RD-

The Sensor People

XETH1

Zewnetrzne potgczenie Ethernet TCP/IP
Wtyczki okragte

M12

male

Metal

4 -pin

Z kodowaniem A

XS$1100

Przytgcze Profinet IN (opcjonalnie)
Wtyczki okragte

M12

male

Metal

4 -pin

Z kodowaniem A

X$1101

Przytacze Profinet OUT (opcjonalnie)
Wtyczki okragte

M12

male

Metal

4 -pin

Z kodowaniem A

Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com * www.leuze.com Zmiany techniczne zastrzezone
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System pomiaru konturéw ¢ Nr art.: 50143553 « CMS748i-ENC1-0480-0640

Wykresy Le U Ze

2,40

2,20

2,00

1,80

1,60

1,40

1,20

1,00

560 -
640 -
720 -
800 -
880 -
960
1000 -
1040 -
1080 -
1120 -
1160 -
1200 -
1240 -
1280 -
1320 -
1360 -
1400 -
1440 -
1480 -
1520 -
1560 -
1600
1640 -
1680 -
1720 -
1760 -
1800 -
1840 1
1880
1920

X  kaczna zmierzona dtugosc¢ z kurtyny swietlnej szerokosci i wysokosci [mm]
y  Maks. predkos$¢ transportowa [m/s]

Wskazowki

A Przestrzegac¢ uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem!

% Produkt nie jest czujnikiem bezpieczenstwa i nie stuzy do ochrony osob.

% Produkt moze by¢ eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.

% Produkt stosowac tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Akcesoria
Technologia potgczeniowa — kable tgczace

Nr art. Oznaczenie Artykut Opis

- 50135082 KSS ET-M12-4A- Kabel tgczacy Aplikacja: Odporny na dziatanie olejéw/smaréow
RJ45-A-P7-100 Przeznaczony dla interfejsu: Ethernet
Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, osiowy, male, Z kodowaniem D, 4 -pin
Przylacze 2: RJ45
Ekranowane: Tak
Dtugosc¢ przewodu: 10.000 mm
Materiat ptaszcza: PUR

]|
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System pomiaru konturéw ¢ Nr art.: 50143553 « CMS748i-ENC1-0480-0640

Akcesoria

Leuze

Nr art. Oznaczenie Artykut Opis
@ i 50135083 KSS ET-M12-4A- Kabel taczacy Aplikacja: Odporny na dziatanie olejow/smarow
= RJ45-A-P7-150 Przeznaczony dla interfejsu: Ethernet
Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, osiowy, male, Z kodowaniem D, 4 -pin
[‘] Przytacze 2: RJ45
= Ekranowane: Tak
H Dtugos$¢ przewodu: 15.000 mm
= Materiat ptaszcza: PUR
@ 50135084 KSS ET-M12-4A- Kabel faczacy Aplikacja: Odporny na dziatanie olejow/smarow
- RJ45-A-P7-300 Przeznaczony dla interfejsu: Ethernet
Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, osiowy, male, Z kodowaniem D, 4 -pin
[‘] Przytacze 2: RJ45

—(11]]

Technika zamocowan — inne

Ekranowane: Tak
Diugos¢ przewodu: 30.000 mm
Materiat ptaszcza: PUR

Nr art. Oznaczenie Artykut Opis
.u_, 50143670 BT 708M-MRSET Zestaw elementow zawarty: Materiat mocujacy, Profile montazowe
L mocujacych Wersja elementu mocujacego: Modut profilu
Mocowanie, po stronie instalacji: przykrecany / pionowy
Mocowanie, po stronie urzgdzenia: Montaz w rowkach
Rodzaj elementu mocujgcego: sztywne
Materiat: Aluminium
Amortyzacja drgan: Nie
<.
m— 50143671 BT 70EM-MRSET Zestaw elementow zawarty: Materiat mocujacy, Profile montazowe
mocujacych Wersja elementu mocujacego: Modut profilu

50143669

50142039

BT 710M-MRSET

BT 712M-MRSET

Zestaw elementow
mocujacych

Zestaw elementow
mocujacych

Mocowanie, po stronie instalacji: przykrecany / pionowy
Mocowanie, po stronie urzgdzenia: Montaz w rowkach
Rodzaj elementu mocujgcego: sztywne

Materiat: Aluminium

Amortyzacja drgan: Nie

zawarty: Profile montazowe, Materiat mocujgcy

Wersja elementu mocujacego: Modut profilu
Mocowanie, po stronie instalacji: przykrgcany / pionowy
Mocowanie, po stronie urzadzenia: Montaz w rowkach
Rodzaj elementu mocujgcego: sztywne

Materiat: Aluminium

Amortyzacja drgan: Nie

zawarty: Profile montazowe, Materiat mocujgcy

Wersja elementu mocujacego: Modut profilu
Mocowanie, po stronie instalacji: przykrgcany / pionowy
Mocowanie, po stronie urzgdzenia: Montaz w rowkach
Rodzaj elementu mocujgcego: sztywne

Materiat: Aluminium

Amortyzacja drgan: Nie

& Liste z dostepnymi akcesoriami mozna znalez¢ na stronie internetowej Leuze w zaktadce Pobieranie strony ze szczegdtami artykutow.

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen
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