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Kontur 8lgiim sistemi « Uriin no.: 50146509 « CMS748i-0960-0560-0720.R

Set bundan olusur Leuze

Sayi Uriin no. Adi Uriin Tanim

4 424417 BT-2P40 Set montaj braketi icerigi: Kiskacg braket BT-P40, 2 ad.
Delik 1: M6
Delik 2: M6

Montaj Unitesinin uygulanmasi: Sikma yuvasi

Montaj braketi, tesis tarafi: Somun montaiji

Montaj braketi, cihaz tarafi: Somun montaji

Montaj Unitesi turl: kelepgelenebilir, UDC-S2, DC-S2 cihaz
kolonlarinda montaj igin uygun

Malzeme: Metal

6 429029 BT-2RG Set montaj braketi icerigi: 2 adet BT-R déner montaj braketi, Isik perdesindeki baglanti
icin 2 adet silindir
Montaj braketi, tesis tarafi: Gegis montaj braketi
Montaj braketi, cihaz tarafi: kelepgelenebilir
Montaj Unitesi turl: 360° déner
Malzeme: Metal, Plastik

2 424422 BT-2SB10 Set montaj braketi icerigi: 2 adet BT-SB10
Montaj Uinitesinin uygulanmasi: Sikma yuvasi
Montaj braketi, tesis tarafi: Gegis montaj braketi
Montaj braketi, cihaz tarafi: kelepgelenebilir, yandaki C somununda
Montaj Unitesi turl: cevrilebilir
Dénis arahgi: -8 ... 8 °
Malzeme: Metal

1 50119136 CML730i-R05-560.R/ Isik perdesi alici Arayiiz: 0-Link
L-M12 Baglanti: Yuvarlak konnektor, M12, arka tarafta, 8 kutuplu
1 50119138 CML730i-R05-720.R/ Isik perdesi alici Arayiiz: 0-Link
L-M12 Baglanti: Yuvarlak konnektor, M12, arka tarafta, 8 kutuplu
1 50119141 CML730i-R05-960.R/ Isik perdesi alici Arayiiz: [0-Link
L-M12 Baglanti: Yuvarlak konnektér, M12, arka tarafta, 8 kutuplu
1 50118918 CML730i-T05-560.R- Isik perdesi verici isletme bélgesi: 0,1 ... 4 m
M12 Baglanti: Yuvarlak konnektér, M12, arka tarafta, 5 kutuplu
&
T 1 50118920 CML730i-T05-720.R- Isik perdesi verici isletme bélgesi: 0,1 ... 4 m
1 M12 Baglanti: Yuvarlak konnektér, M12, arka tarafta, 5 kutuplu
&
T 1 50118923 CML730i-T05-960.R- Isik perdesi verici isletme bolgesi: 0,1 ... 4 m
1 M12 Baglanti: Yuvarlak konnektér, M12, arka tarafta, 5 kutuplu
&
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Kontur 8lgiim sistemi « Uriin no.: 50146509 « CMS748i-0960-0560-0720.R

Set bundan olusur

Sayi

3
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Teknik veriler

Temel veriler
Seri

icerigi

Siparis hatirlatmasi

islevler

islevler

Optik veriler

isletme bolgesi

isletme bolgesi, seffaf maddeler
Sinir mesafesi

Olgiim alaninin uzunlugu 1
Olgiim alaninin uzunlugu 2
Olgiim alaninin uzunlugu 3

Isin uzakhgi

Elektrik verileri

Koruma devresi

Cikig akimi kanal bagina siirekli akim,

maks.

Giig verileri
Besleme gerilimi Ug

Acik devre akimi

Girigler
Dijital anahtarlama girisi sayisi

Anahtarlama girigleri
Tir

Voltaj tiirii

Anahtarlama voltaji

The Sensor People

Uriin no. Adi

50129781

50135146

50142331

KDS DN-M12-5A-
M12-5A-P3-050

8A-P1-050

LSC748-000-100

CMS 7xxi
1 glivenlik cihazi CMS700
Diger turler talep Gzerine

= 50 mm asgari nesne ylksekligi i¢in

0,1..45m
0,1..175m
0,1..6m
960 mm

560 mm

720 mm

5 mm

Gegici korumasi
Kisa devre korumasi
Ters kutup korumasi
100 mA

100 ... 263 V
250 mA

4 Adet

Dijital anahtarlama girisi
DC
24V, VIN

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

Uriin

Baglanti kablosu

KDS S-M12-8A-M12- Baglanti kablosu

Elektrik panosu

Cikiglar

Dijital anahtarlama ¢ikisi sayisi

Tanim

Leuze

Uygulama: Yada/yaglama maddelerine karsi dayanim
Arayiiz icin uygundur: DeviceNet, CANopen
Baglanti 1: Yuvarlak konnektor, M12, eksenel, disi, A kodlu, 5

kutuplu

Baglanti 2: Yuvarlak konnektor, M12, eksenel, erkek, A kodlu, 5

kutuplu

Korumali: Evet

Kablo uzunlugu: 5.000 mm
Malzeme kilf: PUR

Uygulama: Yada/yaglama maddelerine karsi dayanim
Baglanti 1: Yuvarlak konnektor, M12, eksenel, disi, A kodlu, 8

kutuplu

Baglanti 2: Yuvarlak konnektor, M12, eksenel, erkek, A kodlu, 8

kutuplu

Korumali: Evet

Kablo uzunlugu: 5.000 mm
Malzeme kilf: PUR

Besleme gerilimi: 100 ... 263 V, AC

Anahtarlama girisleri: 4 Adet
Anahtarlama gikislari: 4 Adet
Baglantilar: 13 Adet

Anahtarlama cikiglari

Tir

Anahtarlama voltaji

Arayiiz

Tiir

Ethernet

islev

Profinet
islev

Baglanti

Baglanti sayisi

Baglanti 1

islev

Baglanti tiirii

Malzeme

Baglanti 2

islev

Baglant tiirii

Malzeme

4 Adet

Dijital anahtarlama gikisi
Voltaj tiirii AC

24V, VIN

EtherNet TCP/IP, PROFINET

Parametrelendirme / suireg verileri

Parametrelendirme / suireg verileri

9 Adet

Topraklama

Topraklama kayisi
Metal

Gerilim beslemesi

Harting konnektori
Metal

info@leuze.com * www.leuze.com
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Kontur 8lgiim sistemi « Uriin no.: 50146509 « CMS748i-0960-0560-0720.R

Teknik veriler

Baglanti 3
islev

Baglant tiirii

Vida disi blyiikligii
Tip

Malzeme

Kutup sayisi
Kodlama

Baglanti 4

Islev

Baglant: tiirii

Vida disi buyukliigu
Tip

Malzeme

Kutup sayisi
Kodlama

Baglanti 5

Islev

Baglant: tiirii

Vida disi biiyikligi
Tip

Malzeme

Kutup sayisi
Kodlama

Baglanti 6
islev

Baglant: tiirii

Vida disi blyiikligii
Tip

Malzeme

Kutup sayisi
Kodlama

Baglanti 7

Islev

Baglant tiirii

Vida disi biiyiikligi
Tip

Malzeme

Kutup sayisi
Kodlama

Baglanti 8

Islev

Baglant: tiirii

Vida disi biliytklagi
Tip

Malzeme

Kutup sayisi
Kodlama

The Sensor People

Baglanti uzunluk i1sik perdesi (déner
enkoderle baglantili olarak degil)

Yuvarlak konnektor
M12

erkek

Metal

8 kutuplu

A kodlu

Baglanti genislik 11k perdesi
Yuvarlak konnektor

M12

erkek

Metal

8 kutuplu

A kodlu

Baglanti yiikseklik 1sik perdesi
Yuvarlak konnektor

M12

erkek

Metal

8 kutuplu

Akodlu

Baglanti doner enkoder (uzunluk isik
perdesiyle baglantili olarak degil)

Yuvarlak konnektor
M12

erkek

Metal

8 kutuplu

A kodlu

Harici Ethernet TCP/IP baglantisi
Yuvarlak konnektor

M12

erkek

Metal

4 kutuplu

Akodlu

Baglanti Profinet GIRIS (Istege bagh)
Yuvarlak konnektor

M12

erkek

Metal

4 kutuplu

A kodlu

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

Baglanti 9

Islev

Baglanti tiirii

Vida disi biyukligi
Tip

Malzeme

Kutup sayisi
Kodlama

Mekanik bilgiler

Yapi sekli

Malzeme govde
Metal govde
Malzeme lens kapagi
Net agirhk

Govde rengi

Uyan

Kumanda ve gosterge

Gosterge tiri

LED sayisi
Konfigiirasyon/parametrelendirme tiirii
Kumanda elemanlari

Cevresel veriler

Ortam sicakhgi igletim
Ortam sicakhgi depolama

Sertifikalar

Sertifikasyonlar

Siniflandirma

Giimriik taife numarasi
ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0

info@leuze.com * www.leuze.com

Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199

Leuze

Baglanti Profinet CIKIS (istege bagl)
Yuvarlak konnektor

M12

erkek

Metal

4 kutuplu

A kodlu

Kibik
Metal
Aliminyum
Plastik
13.600 g
gri

Kirmizi

Munferit set Urlinlerinin 6lglleri igin
olglim cgizimlerine bakin

LED

3 Adet

webConfig Uzerinden gerceklestirilir
Déner anahtar

0..45°C
-20...70°C

CSA

90314990
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
EC002549
EC002549
EC002549
EC002549
EC002549
EC002549
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Kontur 8lgiim sistemi « Uriin no.: 50146509 « CMS748i-0960-0560-0720.R

Boyutlandiriimig gizimler

Tum 6lgl bilgileri milimetre cinsindendir

Verici ve alici 1sik perdesi
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A Isin uzaklidi 5 mm

R Alici
Y 25mm

Olgiim alaninin uzunlugu 1 = 960 mm

Olgiim alaninin uzunlugu 2 =
Olglim alaninin uzunlugu 3 =

F  Vida disi M6
G Montaj yivi

Profil uzunlugu 1 = 968 mm
Profil uzunlugu 2 = 568 mm
Profil uzunlugu 3 = 728 mm

T Verici

The Sensor People

560 mm
720 mm

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen
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Kontur 8lgiim sistemi « Uriin no.: 50146509 « CMS748i-0960-0560-0720.R

Boyutlandiriimig gizimler Leuze

Elektrik panosu
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Kontur 8lgiim sistemi « Uriin no.: 50146509 « CMS748i-0960-0560-0720.R

Boyutlandiriimig gizimler Leuze

Montaj braketi BT-2P40
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Kontur 8lgiim sistemi « Uriin no.: 50146509 « CMS748i-0960-0560-0720.R

Boyutlandiriimig gizimler Leuze

Montaj braketi BT-2SB10
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Elektrik baglantisi

Baglanti 1

islev Topraklama
Baglanti tirii Topraklama kayisi
Malzeme Metal

Baglanti 2 XS1000

islev Gerilim beslemesi
Baglanti tiirii Harting konnektori
Malzeme Metal

Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com * www.leuze.com Teknik degisiklik hakki sakhdir
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Kontur 8lgiim sistemi « Uriin no.: 50146509 « CMS748i-0960-0560-0720.R

Elektrik baglantisi

Baglanti 3
islev

Baglant: tiirii
Vida disi buytiklugi

Tip

Malzeme

Kutup sayisi
Kodlama

Pin Pin tahsisi
1 V+

2 101

3 GND

4 10-Link
5 102

6 103

7 104

8 GND
Baglant 4

islev

Baglanti tirii
Vida disi biyikligi

Tip

Malzeme

Kutup sayisi
Kodlama

Pin Pin tahsisi
1 V+

2 101

3 GND

4 10-Link
5 102

6 103

7 104

8 GND
Baglanti 5

islev

Baglanti tiri

Vida disi biyukligi
Tip

Malzeme

Kutup sayisi
Kodlama

The Sensor People

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

X$1300

Baglanti uzunluk 11k perdesi (déner enkoderle baglantih
olarak degil)

Yuvarlak konnektor
M12

erkek

Metal

8 kutuplu

Akodlu

X$1301

Baglanti genislik 11k perdesi
Yuvarlak konnektor

M12

erkek

Metal

8 kutuplu

Akodlu

X$1302

Baglanti yukseklik 1s1ik perdesi
Yuvarlak konnektor

M12

erkek

Metal

8 kutuplu

Akodlu

info@leuze.com * www.leuze.com
Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199
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Kontur 8lgiim sistemi « Uriin no.: 50146509 « CMS748i-0960-0560-0720.R

Elektrik baglantisi

Pin Pin tahsisi

V+

101
GND
10-Link
102
103
104
GND

0 N O G A~ WON =

Baglanti 6
islev

Baglanti tiuri
Vida disi biyikligi

Tip

Malzeme

Kutup sayisi
Kodlama

Pin Pin tahsisi
1 U-

2 U+

3 A

4 B

5 N

6 Ainv.

7 B inv.
8 N inv.
9 Blendaj
Baglanti 7

islev

Baglanti turi
Vida disi blyikligi

Tip

Malzeme

Kutup sayisi
Kodlama

Pin Pin tahsisi
1 TD+
2 RD+
3 TD-
4 RD-
Baglanti 8

islev

Baglanti tiirii

Vida disi biyuklugi
Tip

Malzeme

Kutup sayisi
Kodlama

The Sensor People

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

XS1400

Baglanti doner enkoder (uzunluk isik perdesiyle
baglantili olarak degil)

Yuvarlak konnektor
M12

erkek

Metal

8 kutuplu

Akodlu

XETH1

Harici Ethernet TCP/IP baglantisi
Yuvarlak konnektor

M12

erkek

Metal

4 kutuplu

Akodlu

X$1100

Baglanti Profinet GIRIS (Istege bagh)
Yuvarlak konnektor

M12

erkek

Metal

4 kutuplu

Akodlu

info@leuze.com * www.leuze.com
Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199
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Kontur 8lgiim sistemi « Uriin no.: 50146509 « CMS748i-0960-0560-0720.R

Elektrik baglantisi e U Ze

Pin Pin tahsisi 2
1 TD+ X% 1
2 RD+ /_
3 TD- M )
4
Baglanti 9 XSs1101
islev Baglanti Profinet CIKIS (istege bagl)
Baglanti tiirii Yuvarlak konnektor
Vida disi biiyiikliigii M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayisi 4 kutuplu
Kodlama Akodlu
Pin Pin tahsisi 2
2 RD+ /_
3 TD- i/ )
4

Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com * www.leuze.com Teknik degisiklik hakki sakhdir
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Diyagramlar Le U Ze
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x  Geniglik ve yukseklik 1s1k perdesinden toplam élgim uzunlugu [mm]
y  Maks. besleme hizi [m/sn]
Uyarilar
A Kullanim amacina dikkat edin!
& Uriin bir emniyet sensérii degildir ve personel koruma amagl degildir.
& Uriin sadece yetkili kigiler tarafindan kullanilmalidir.
% Uriini sadece amacina uygun kullanima gére kullanin.
Aksesuarlar
Baglanti teknolojisi — Baglanti kablolari
Uriin no. Adi Uriin Tanim
I - 50135082 KSS ET-M12-4A- Baglanti kablosu UyguJarpe_z: Yagdal/yaglama maddelerine karsi dayanim
RJ45-A-P7-100 Araylz icin uygundur: Ethernet

Baglanti 1: Yuvarlak konnektér, M12, eksenel, erkek, D kodlu, 4 kutuplu
Baglanti 2: RJ45

Korumali: Evet

Kablo uzunlugu: 10.000 mm

Malzeme kilif: PUR

2
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Aksesuarlar

Uriin no.

@ a 50135083
-
=
=

@ 50135084
b

—(11]]

Adi

KSS ET-M12-4A-
RJ45-A-P7-150

KSS ET-M12-4A-
RJ45-A-P7-300

Montaj teknigi - diger

Uriin no.
- 50143670
|
e i
50143669
A L
50142039
J L

Adi

BT 708M-MRSET

BT 710M-MRSET

BT 712M-MRSET

Uriin

Baglanti kablosu

Baglanti kablosu

Uriin

Montaj Unitesi seti

Montaj Unitesi seti

Montaj Unitesi seti

Tanim

Leuze

Uygulama: Yaga/yaglama maddelerine karsi dayanim

Arayliz igin uygundur: Ethernet

Baglanti 1: Yuvarlak konnektor, M12, eksenel, erkek, D kodlu, 4 kutuplu

Baglanti 2: RJ45

Korumali: Evet

Kablo uzunlugu: 15.000 mm
Malzeme kilif: PUR

Uygulama: Yaga/yaglama maddelerine karsi dayanim

Arayiz igin uygundur: Ethernet

Baglanti 1: Yuvarlak konnektor, M12, eksenel, erkek, D kodlu, 4 kutuplu

Baglanti 2: RJ45

Korumali: Evet

Kablo uzunlugu: 30.000 mm
Malzeme kilif: PUR

Tanim

icerigi: Baglanti malzemesi, Montaj profili

Montaj Unitesinin uygulanmasi: Profil pargasi
Montaj braketi, tesis tarafi: vidalanabilir / dikey
Montaj braketi, cihaz tarafi: Somun montaji

Montaj Unitesi tird: sabit
Malzeme: Aliminyum
Titresim sénimleme: Hayir

igerigi: Montaj profili, Baglanti malzemesi

Montaj Unitesinin uygulanmasi: Profil pargasi
Montaj braketi, tesis tarafi: vidalanabilir / dikey
Montaj braketi, cihaz tarafi: Somun montaji

Montaj Unitesi tird: sabit
Malzeme: Aliminyum
Titresim séniimleme: Hayir

igerigi: Montaj profili, Baglanti malzemesi
Montaj Unitesinin uygulanmasi: Profil parcasi
Montaj braketi, tesis tarafi: vidalanabilir / dikey
Montaj braketi, cihaz tarafi: Somun montaji
Montaj Unitesi tird: sabit
Malzeme: Aliminyum
Titresim sonimleme: Hayir

& Mevcut tim aksesuarlarin bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, Grlin ayrintilari sayfasindaki indir sekmesinde bulabilirsiniz.

The Sensor People

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen
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