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Isik perdesi alici » Uriin no.: 50126365 « CML720i-R10-1420.A/CN-M12-EX

Teknik veriler

Temel veriler

Seri

Caligma prensibi
Cihaz tiirii
icerigi

Uygulama

Ozel versiyon

Ozel versiyon

Optik veriler

Olgiim alaninin uzunlugu
Isin sayisi
Isin uzakhgi

Olgiim verileri

Minimum nesne capi

Elektrik verileri

Koruma devresi

Giig verileri
Besleme gerilimi Ug

Artik dalgalanma
Acik devre akimi

Girigler/cikiglar secilebilir
Cikis akimi, maks.

Giris direnci

Giris/cikis sayisi segcilebilir
Tar

Voltaj turi, cikiglar
Anahtarlama voltaji, cikiglar
Voltaj turi, girigler
Anahtarlama voltaj, girigler

Giris/cikis 1

Aktivasyon/kilitleme gecikmesi
Zaman davranisi
Hazirlik gecikmesi
Dongii siiresi
Isin basina tepki verme siiresi
Arayiiz
Tir

10-Link

COM modu
Teknik ozellik

The Sensor People

720

Tek yon galisma prensibi
Alici

2 adet somun tasi BT-NC
Nesne 6lgimu

Capraz 11k taramasi
Capraz IsIn taramasi
Ex korunmus

Paralel 1sin taramasi

1.420 mm
142 Adet
10 mm

20 mm

Gegici korumasi
Kisa devre korumasi
Ters kutup korumasi

18..30V,DC
0...15 %, Ug'dan

0 ... 270 mA, Belirtilen degerler tim
paketi kapsamaktadir, tim paket, verici
ve alicidan olusmaktadir.

100 mA

6.000 Q

2 Adet

Girigler/gikiglar segilebilir
DC

tip. Ug /0 V

DC

low: <4V

yuksek: 26V

1 ms

450 ms
4,72 ms
30 s

10-Link, CANopen

COM2
V1.0.1
V1.1

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

CANopen
islev

Baglanti

Baglanti sayisi
Konnektor cikisi

Baglanti 1
islev

Baglanti tiri

Vida disi biyukligi
Tip

Malzeme

Kutup sayisi
Kodlama

Baglanti 2
islev

Baglanti tiirii

Vida disi biyikligi
Tip

Malzeme

Kutup sayisi
Kodlama

Mekanik bilgiler

Yapi sekli

Olgii (Gx Y x U)
Malzeme gévde
Metal govde
Malzeme lens kapagi
Net agirhk

Govde rengi

Montaj braketi tiirii

Kumanda ve gosterge

Gosterge tiiru

LED sayisi
Konfigilirasyon/parametrelendirme tiirii
Kumanda elemanlari

Cevresel veriler

Ortam sicakhigi igletim
Ortam sicakhigi depolama

Ex spesifikasyonu

Ex-Zone

Ex cihaz grubu

info@leuze.com * www.leuze.com
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Proses

2 Adet
eksenel

Gerilim beslemesi
Konfigtirasyon arayiizi
Sinyal CIKIS
Sinyal IN

Vericiye baglanti
Yuvarlak konnektor
M12

erkek

Metal

8 kutuplu

Akodlu

BUS CIKIS

BUS IN

Yuvarlak konnektor
M12

disi

Metal

5 kutuplu

A kodlu

Kiibik

30,7 mm x 54,8 mm x 1.463 mm
Metal

Aliminyum

Plastik

1.352¢g

gumus

opsiyonel montaj Unitesi Uzerinden
Somun montaji

LED

OLED ekrani
2 Adet
Yazilm
Folyo klavye
-30...60°C
-40 ...70 °C
2

22
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Isik perdesi alici » Uriin no.: 50126365 « CML720i-R10-1420.A/CN-M12-EX

Teknik veriler Leuze

Sertifikalar Siniflandirma

Koruma sinifi IP 65 Glimriik taife numarasi 90314990

Giivenlik sinifi ] ECLASS 5.1.4 27270910

Sertifikasyonlar cULUS ECLASS 8.0 27270910

Gegerli norm IEC 60947-5-2 ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
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Isik perdesi alici » Uriin no.: 50126365 « CML720i-R10-1420.A/CN-M12-EX

Leuze

Boyutlandiriimig gizimler

Tum 6lgl bilgileri milimetre cinsindendir
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A Isin uzakhidi 10 mm L Profil uzunlugu 1448 mm
B Olgiim alaninin uzunlugu 1420 mm T Verici
F  Vida disi M6 R Alici
G Montaj yivi
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Isik perdesi alici » Uriin no.: 50126365 « CML720i-R10-1420.A/CN-M12-EX

Boyutlandiriimig gizimler
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Elektrik baglantisi

Baglanti 1

islev

Baglanti tiirii
Vida disi biyiikligi

Tip

Malzeme

Kutup sayisi

Kodlama

Pin Pin tahsisi
1 V+

2 1/0 1

3 GND

4 10-Link

5 /102

6 RS 485 Tx-
7 RS 485 Tx+
8 FE/KILIF
Baglanti 2

islev

Baglanti tiirii

Vida disi biyuklugi
Tip

Malzeme

Kutup sayisi
Kodlama

The Sensor People
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Gerilim beslemesi
Konfigurasyon arayiizi
Sinyal CIKIS
Sinyal IN

Vericiye baglanti
Yuvarlak konnektor
M12

erkek

Metal

8 kutuplu

Akodlu

BUS CIKIS

BUS IN

Yuvarlak konnektor
M12

disi

Metal

5 kutuplu

Akodlu
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Isik perdesi alici » Uriin no.: 50126365 « CML720i-R10-1420.A/CN-M12-EX

Elektrik baglantisi

Pin Pin tahsisi

FE/KILIF
n.c.

CAN GND
CANH
CAN L

a B ON =

Kumanda ve gosterge
LED Ekran
1 yesil, stirekli 1s1k
yesil, yanip séniyor
2 sari, surekli itk

sarl, yanip sonlyor
Kapali

Uygun verici

Uriin no. Adi

isletme bolgesi
Sinir mesafesi

50126396 CML720i-T10- 03..7m
1420.A-M12-EX 02..9m
Urun anahtan
Parga atama: CML7XXi-YZZ-AAAA.BCCCDDD-EEEFFF
CML Calisma prensibi
Olglim yapan 1sik perdesi
TXXi Seri
720i: Seri 720i
730i: Seri 730i
Y Cihaz tiirii
T: verici
R: alici
Y /4 Isin uzakhgi
05: 5 mm
10: 10 mm
20: 20 mm
40: 40 mm
AAAA Olgiim alani uzunlugu [mm], 1sin uzakhgina bagli
B Ekipman

A: Eksenel soket baglanti gikisi
R: Arka taraftaki konnektor cikisi

CcccC Arayiiz
L: 10-Link
/CN: CANopen
/PB: PROFIBUS
/PN: PROFINET

/CV: Analog akim ve gerilim ¢ikisi

/D3: RS 485 Modbus

Leuze electronic GmbH + Co. KG

The Sensor People

In der Braike 1, 73277 Owen

Anlam

isletime hazir olma

Ogretme / hata

euvuze

2

N\
@

Serbest isik yolu, kararllik kontrolliyle

Islev yedegi yok

Nesne tespit edildi

Tanim

isletme bélgesi: 0,3 ... 7m

Baglanti: Yuvarlak konnektor, M12, eksenel, 5 kutuplu

Ex-Zone: 2, 22
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Isik perdesi alici » Uriin no.: 50126365 « CML720i-R10-1420.A/CN-M12-EX

Uriin anahtan

DDD Ozel ekipman

-PS: Gug ayari
EEE Elektrik baglantisi

M12: M12 yuvarlak konnektor
FFF -EX: Patlama korumasi

Leuze

% Mevcut tim cihaz modellerine sahip bir listeyi, www.leuze.com Leuze internet sitesinde bulabilirsiniz.

Uyarilar

A Kullanim amacina dikkat edin!

& Uriin bir emniyet sensérii degildir ve personel koruma amaglh degildir.
% Uriin sadece yetkili kisiler tarafindan kullaniimalidir.

% Uriinii sadece amacina uygun kullanima gére kullanin.

UL uygulamalarinda:

% UL uygulamalarinda sadece NEC'e (National Electric Code, ulusal elektrik kodu) uygun 2. sinif devrelerde kullaniimasina izin verilir.

% Bu fotoseller, kurulum alaninda min. nominal 30V, 0.5A degerli veya esdeger UL Listelenmis Kablo diizenekleriyle kullanilacaktir (kategoriler: CYJV/
CYJV7 veya PVVA/PVVA7)

Aksesuarlar

Baglanti teknolojisi - baglanti

Uriin no.

50144900

Adi

MD 798i-11-82/L5-
2222

Baglanti teknolojisi - baglanti

Uriin no.

50132079

1 @

1l

The Sensor People

Adi

KD U-M12-5A-V1-
050

unitesi
Uriin

|10-Link Master

kablolari
Uriin

Baglanti kablosu

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

Tanim

Akim tlketimi, maks.: 11.000 mA

Arayiiz: |0-Link, EtherNet IP, Modbus TCP, Otomatik protokol tespiti,
PROFINET

Baglantilar: 12 Adet

Sensor baglantilari: 8 Adet

Koruma sinifi: IP 67, IP 65, IP 69K

Tanim

Uygulama: Kimyasallara karsi dayanim

Baglanti 1: Yuvarlak konnektér, M12, eksenel, disi, A kodlu, 5 kutuplu
Yuvarlak konnektor, LED: Hayir

Baglant 2: agik ug

Korumali: Hayir

Kablo uzunlugu: 5.000 mm

Malzeme kilif: PVC
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Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199 tur « 2026-01-14

719



Isik perdesi alici » Uriin no.: 50126365 « CML720i-R10-1420.A/CN-M12-EX

Aksesuarlar

Baglanti teknolojisi — Baglanti kablolari

Uriin no. Adi Uriin

50129781 KDS DN-M12-5A-

M12-5A-P3-050

(@)
=

—
™1

Baglanti kablosu

Leuze

Tanim

Uygulama: Yaga/yaglama maddelerine karsi dayanim

Arayiz icin uygundur: DeviceNet, CANopen

Baglanti 1: Yuvarlak konnektor, M12, eksenel, disi, A kodlu, 5 kutuplu
Baglanti 2: Yuvarlak konnektér, M12, eksenel, erkek, A kodlu, 5 kutuplu
Korumali: Evet

Kablo uzunlugu: 5.000 mm

Malzeme kilif: PUR

Baglanti teknolojisi - Y distributor kablolari

Uriin no. Adi Uriin
- 50118183 K-Y1 M12A-5m- Baglanti kablosu
M12A-S-PUR
=
1
L
: 50118185 K-YCN M12A-M12A- Baglanti kablosu

S-PUR

—([[ED

r
=1

Baglanti teknigi - kapatma direngleri

Uriin no. Adi Uriin

50040099 TS 01-5-SA Sona erdirme figi

Montaj teknigi - montaj braketi agisi

Uriin no. Adi Uriin
I--.'I| l,...&b:' 50142900 BT 700M.5-2SET Montaj Unitesi seti
&t S
Genel
Uriin no. Adi Uriin
50109217 K-V M12-Ex Emniyet kilitteme

cihazi

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen
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Tanim

Baglanti 1: Yuvarlak konnektor, M12, eksenel, disi, A kodlu, 5 kutuplu
Baglanti 2: Yuvarlak konnektér, M12, eksenel, erkek, A kodlu, 5 kutuplu
Baglanti 3: Yuvarlak konnektor, M12, eksenel, disi, A kodlu, 8 kutuplu
Korumali: Evet

Zincir 1 kablo uzunlugu: 5.000 mm

Zincir 2 kablo uzunlugu: 150 mm

Malzeme kilif: PUR

Arayiz igin uygundur: CANopen

Baglanti 1: Yuvarlak konnektér, M12, eksenel, erkek, A kodlu, 5 kutuplu
Baglanti 2: Yuvarlak konnektor, M12, eksenel, disi, A kodlu, 5 kutuplu
Baglanti 3: Yuvarlak konnektér, M12, eksenel, erkek, A kodlu, 5 kutuplu
Korumali: Evet

Zincir 1 kablo uzunlugu: 250 mm

Zincir 2 kablo uzunlugu: 350 mm

Malzeme kilif: PUR

Tanim

Bunlar i¢in uygundur:: DeviceNet, CANopen
Islev: Bus sona erdirmesi
Baglanti 1: Yuvarlak konnektér, M12, eksenel, erkek, A kodlu, 5 kutuplu

Tanim

icerigi: 2 adet montaj braketi acisi, 1 adet tanitma sablonu, 4 adet vida M6 x
10

Montaj Unitesinin uygulanmasi: A¢i montaji

Montaj braketi, tesis tarafi: Gegis montaj braketi T uzun delik

Montaj braketi, cihaz tarafi: vidalanabilir, Somun tasi

Montaj Unitesi tird: sabit

Malzeme: Celik

Tanim

Malzeme gévde: Plastik, PA

info@leuze.com * www.leuze.com
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Isik perdesi alici » Uriin no.: 50126365 « CML720i-R10-1420.A/CN-M12-EX

Aksesuarlar

Hizmetler

Uriin no. Adi

$981001 CS10-S-110

O

$981005 CS10-T-110

Uriin

Devreye alma destegi

Uriin egitimi

Leuze

Tanim

Detaylar: Musteri talebine gore bir yerdeki uygulama, stre maks. 10 saat.
Kosullar: Cihazlar ve baglanti kablolari zaten monte edilmistir, fiyata seyahat
ve mevcut ise konaklama masraflari dahil degildir.

Detaylar: Yer ve igerik anlasma dogrultusunda, stre maks. 10 saat.
Kosullar: Fiyata seyahat ve mevcut ise konaklama masraflari dahil degildir.

% Mevcut tiim aksesuarlarin bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, irin ayrintilari sayfasindaki indir sekmesinde bulabilirsiniz.

Leuze electronic GmbH + Co. KG
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