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Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny ¢ Nr art.: 50147122 « PRK36.D/NX-200-M12

Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria
Zasada dziatania
Aplikacja

Dane optyczne

Zasieg roboczy
Granica zakresu pracy

Zrédto $wiatta

Dtugos¢ fal swietlnych
Forma sygnatu wysytanego
Grupa LED

Dane elektryczne

Okablowanie ochronne

Parametry wydajnosciowe
Napigcie zasilania Ug

Tetnienie resztkowe
Prad w obwodzie otwartym

Wyjscia

Liczba cyfrowych wyjs¢ przetaczaja-

cych

Wyjscia przetaczajace
Rodzaj

Rodzaj napigcia

Prad przetaczajacy, maks.
Napigcie przetaczajace

Wyjscie przetaczajace 1
Przypisanie

Element przetaczajacy
Zasada przetaczania

Zachowanie czasowe

Czestotliwos¢ przetaczania
Czas reakcji
Opoéznienie gotowosci

Przytacze

Liczba przylaczy

The Sensor People

36
Zasada refleks;ji

Wykrywanie obiektéw owinigtych folig
stretch

0,3 ... 11 m (gwarantowany zasieg), z
reflektorem TK(S) 100x100

0,3 ... 14 m (typowy zasieg), z reflek-
torem TK(S) 100x100

LED, czerwony

645 nm

impulsowy

Wolna grupa (wedtug EN 62471)

Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamiang biegunéw
Ochrona przejsciowa

10 ... 30 V, DC, w tym tetnienie reszt-
kowe

0..15%,zUg
0...20 mA
1 Piece(s)

Cyfrowe wyjscie przetaczajgce
DC

100 mA

high: 2(Ug-2V)

low: <2V

Przytacze 1, pin 4
Tranzystor, NPN
$ciemniajgcy

300 Hz
1,66 ms
300 ms

1 Piece(s)

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

Przytacze 1
Funkcja

Rodzaj przytacza
Dlugosé przewodu
Materiat ptaszcza
Kolor przewodu
Liczba zyt
Przekroéj zyty
Rozmiar gwintu
Typ

Materiat

Liczba pinéw
Kodowanie

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x dt.)
Materiat obudowy

Obudowa z tworzywa sztucznego
Materiat ostony obiektywu

Masa netto

Kolor obudowy

Rodzaj mocowania

Zalecany moment dokrecania dla
mocowania M3

Zalecany moment dokrecania dla
mocowania M4

Obstuga i wskazanie

Rodzaj wskazania
Liczba LED

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy

Leuze

Sygnat OUT
Zasilanie napieciem
Przewod z wtyczkg okragta
200 mm

PUR

czarny

4 -wire

0,2 mm?

M12

male

Tworzywo sztuczne
4 -pin

Z kodowaniem A

20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Tworzywo sztuczne

PC-PBT

Tworzywo sztuczne / PMMA

659

czarny

Mocowanie przelotowe

przez opcjonalny element mocujgcy
0,9 N'm

1,4 N'm

LED
2 Piece(s)

-40...60 °C

Temperatura otoczenia w miejscu prze- -40 ... 70 °C

chowywania

Certyfikaty

Stopien ochrony
Klasa ochrony
Dopuszczenia
Obowiazujace normy
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Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny ¢ Nr art.: 50147122 « PRK36.D/NX-200-M12

Dane techniczne Le U Ze

Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary sg podane w milimetrach
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39 20,5 B Nadajniki
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Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny ¢ Nr art.: 50147122 « PRK36.D/NX-200-M12

Przylacze elektryczne Le U Ze

Przytacze 1

Funkcja

Rodzaj przytacza
Diugosé¢ przewodu
Materiat ptaszcza
Kolor przewodu
Liczba zyt
Przekroj zyty
Rozmiar gwintu
Typ

Materiat

Liczba pinow

Kodowanie

Pin Obsadzenie pinéw
1 V+

2 n.c.

3 GND

4 OuT 1

Wykresy

Sygnat OUT
Zasilanie napieciem
Przewod z wtyczkg okragta
200 mm

PUR

czarny

4 -wire

0,2 mm?

M12

male

Tworzywo sztuczne
4 -pin

Z kodowaniem A

Typ. zachowanie przy aktywacji (TKS100x100)

y
150

x  Odlegtosé [m]
y  Przesunigcie [mm]

100

y2

-50 y

The Sensor People
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Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny ¢ Nr art.: 50147122 « PRK36.D/NX-200-M12

Wykresy Le U Ze

Typ. rezerwa funkcjonalna

x  Odlegtos¢ [m]
y y  Rezerwa funkcjonalna
30 /"\\ ——=BH A TKS 100x100
25 ShN— - CH B TKS 40x60
20 \‘ ——- D C  TKS 20x40
15 / P e T T~ D Folia REF 4-A-50x50
VS SN I~
7; TSo A <L -
5 % '\, =< ~ == —
0 \'—._T----"_;-—-r ":-X
0 2 4 6 8 10
Obstuga i wskazanie
LED Wskazanie Znaczenie
zielony, $wiatto ciggte Gotowos$¢ do pracy
2 261ty, Swiatto ciggte Wolna $ciezka $wiatta
261y, migajace Wolna $ciezka $wiatta, brak rezerwy funkcjonalnej

Reflektory & folia refleksyjna

Nr art. Oznaczenie Zasieg roboczy Opis
Granica zakresu
pracy
3 50117583 MTKS 50x50.1 05..8m Konstrukcja: prostokatny
— g 0,5..10m Potréjna wielko$é: 1,2 mm

Powierzchnia refleksyjna: 50 mm x 50 mm
Materiat: Tworzywo sztuczne

Materiat no$nika: Tworzywo sztuczne
Chemiczne oznaczenie materiatu: PMMASN
Mocowanie: Mocowanie przelotowe, przyklejany

50108300 REF 4-A-50x50 08..2m Konstrukcja: prostokatny
0,8..3m Powierzchnia refleksyjna: 50 mm x 50 mm
Materiat: Tworzywo sztuczne
Chemiczne oznaczenie materiatu: PMMA
Mocowanie: samoprzylepny

50003192 TK 100x100 03..1m Konstrukcja: prostokatny
0,3...14m Potréjna wielko$¢: 4 mm
Powierzchnia refleksyjna: 96 mm x 96 mm
Materiat: Tworzywo sztuczne
Materiat no$nika: Tworzywo sztuczne
Chemiczne oznaczenie materiatu: PMMASN
| Mocowanie: Tylna strona moze zosta¢ zaklejona

50024127 TK 82.2 0,3...8m Konstrukcja: okragty
0,3...10m Potréjna wielko$¢: 4 mm
Srednica powierzchni refleksyjnej: 79 mm
Materiat: Tworzywo sztuczne
Materiat no$nika: Tworzywo sztuczne
Chemiczne oznaczenie materiatu: PMMASN
Mocowanie: Mocowanie przelotowe, Tylna strona moze zostaé zaklejona

Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com * www.leuze.com Zmiany techniczne zastrzezone
The Sensor People In der Braike 1, 73277 Owen Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199  pol « 2026-01-18

5/8



Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny ¢ Nr art.: 50147122 « PRK36.D/NX-200-M12

Reflektory & folia refleksyjna Le U Ze

Nr art. Oznaczenie Zasieg roboczy Opis
Granica zakresu
pracy
— 50022816 TKS 100X100 0,3..11m Konstrukcja: prostokgtny
=k 0,3...14m Potréjna wielko$¢: 4 mm

Powierzchnia refleksyjna: 96 mm x 96 mm
Materiat: Tworzywo sztuczne

Materiat nosnika: Tworzywo sztuczne
Chemiczne oznaczenie materiatu: PMMASN
Mocowanie: Mocowanie przelotowe, przyklejany

50081283 TKS 20X40 0,3...3m Konstrukcja: prostokatny
03..4m Potréjna wielko$¢: 2,3 mm
Powierzchnia refleksyjna: 16 mm x 38 mm
Materiat: Tworzywo sztuczne
Materiat nosnika: Tworzywo sztuczne
Chemiczne oznaczenie materiatu: PMMASN
Mocowanie: Mocowanie przelotowe, przyklejany

50040820 TKS 40X60 0,3..6m Konstrukcja: prostokgtny
0,3..8m Potrdjna wielko$¢: 4 mm
Powierzchnia refleksyjna: 37 mm x 56 mm
Materiat: Tworzywo sztuczne
Materiat nosnika: Tworzywo sztuczne
Chemiczne oznaczenie materiatu: PMMA8SN
Mocowanie: Mocowanie przelotowe, przyklejany

r
I

Kod artykutu

Oznaczenie artykutu: AAA36 D.E/FG-K

AAA36 Zasada dziatania / konstrukcja
HT36: refleksyjny czujnik fotoelektryczny z ttumieniem tta
LS36: nadajnik bariery $wietlnej jednokierunkowej
LE36: odbiornik bariery $wietinej jednokierunkowej
PRK36: refleksyjna bariera $wietlna z filtrem polaryzacyjnym

D Rodzaj swiatta
brak: $wiatto czerwone
I: $wiatto podczerwone

E Wyposazenie
brak: Standard
1: potencjometr 270°
D: media depolaryzujace

FG Wyjscie przetaczajace / funkcja
2: wyjscie tranzystorowe NPN, rozjasniajgce
N: wyjécie tranzystorowe NPN, $ciemniajgce
4: wyjscie tranzystorowe PNP, rozjasniajace
P: wyjscie tranzystorowe PNP, $ciemniajace
X: pin bez obsadzenia

K Przylacze elektryczne
brak: przewod, dtugos$¢ standardowa 2000 mm, 3-zytowy
200-M8: przewdd, diugos¢ 200 mm z okragtym potgczeniem wtykowym M8, 4-biegunowy, osiowy (wtyczka)
200-M12: przewdd, dtugo$¢é 200 mm z okragtym potgczeniem wtykowym M12, 4-biegunowy, osiowy (wtyczka)
M12: okragte potgczenie wtykowe M12, 4-biegunowe (wtyczka)

& Lista ze wszystkimi dostepnymi typami urzadzen znajduje si¢ na stronie internetowej Leuze www.leuze.com.
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Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny ¢ Nr art.: 50147122 « PRK36.D/NX-200-M12

Wskazoéwki Le U Ze

A Przestrzega¢ uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem!

% Produkt nie jest czujnikiem bezpieczenstwa i nie stuzy do ochrony oséb.
% Produkt moze by¢ eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.

% Produkt stosowac tylko zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku aplikacji UL:

% W aplikacjach UL dopuszczalne jest uzywanie wytgcznie w obwodach pradowych Class 2 zgodnie z NEC (National Electric Code).

% These proximity switches shall be used with UL Listed Cable assemblies rated 30V, 0.5A min, in the field installation, or equivalent (categories: CYJV/
CYJV7 or PVVA/PVVA7)

Dalsze informacje

- Zrédio $wiatta: Srednia zywotnosé 100 000 h w temperaturze otoczenia 25°C
« Czas reakgcji: dla krotkich czaséw opadania zalecane jest obcigzenie rezystancyjne ok. 5 kOhm

« Zastosowanie w aplikacjach istotnych dla bezpieczenstwa wg EN ISO 13849-1:2015, np. muting, przetaczanie pola ochronnego laserowych skaneréw bezpieczenstwa

Akcesoria
Technologia potgczeniowa — kable przytaczeniowe
Nr art. Oznaczenie Artykut Opis
i 50130652 KD U-M12-4A-V1- Kabel przytgczeniowy Aplikacja: Odporny na dziatanie chemikaliow
050 Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 4 -pin

Wtyczka okragta, LED: Nie
Przytacze 2: otwarty koniec
Ekranowane: Nie
Dtugosc¢ przewodu: 5.000 mm
[- Materiat ptaszcza: PVC

®
5

—

* 50130690 KD U-M12-4W-V1- Kabel przytgczeniowy Aplikacja: Odporny na dziatanie chemikaliow
= 050 Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, katowy, female, Z kodowaniem A, 4 -pin
niei Wtyczka okragta, LED: Nie
[LE A Przytacze 2: otwarty koniec
- _,_I Ekranowane: Nie
Dtugosc¢ przewodu: 5.000 mm
Materiat ptaszcza: PVC

Technika zamocowan — kgtowniki mocujgce

Nr art. Oznaczenie Artykut Opis

50105315 BT 46 Element mocujacy Wersja elementu mocujacego: Katowniki ksztait L
Mocowanie, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe
Mocowanie, po stronie urzadzenia: przykrecany
Rodzaj elementu mocujgcego: sztywne
Materiat: Metal
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Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny ¢ Nr art.: 50147122 « PRK36.D/NX-200-M12

Akcesoria Le U Ze

Technika zamocowan — mocowania okragtych pretéw

Nr art. Oznaczenie Artykut Opis
50117252 BTU 300M-D12 System montazowy zawarty: 2 szt. Sruby M4 x 25, 2 szt. Sruby M4 x 20, 4 szt. podktadki
i | Wersja elementu mocujgcego: System montazowy
L Mocowanie, po stronie instalacji: dla preta okragtego 12 mm, Mocowanie
#':’ zaciskowe z blachy
. Mocowanie, po stronie urzgdzenia: przykrecany, przeznaczony dla srub M4
'ﬁ Rodzaj elementu mocujgcego: zaciskany, obrotowy 360°, regulowany

Materiat: Metal

& Liste z dostgpnymi akcesoriami mozna znalezé na stronie internetowej Leuze w zaktadce Pobieranie strony ze szczegétami artykutow.
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