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Receptor de la cortina 6ptica de seguridad * Cédigo: 68012202 « MLC520R20-225H

Datos técnicos

Datos basicos

Serie

Tipo de equipo
Conexién en cascada
Incluye

Aplicacion

Funciones

Paquete de funciones
Funciones

Parametros

Tipo

SIL

SILCL

Performance Level (PL)
PFH,

Duracién de utilizacién Ty,
Categoria

Datos del campo de proteccion

Resolucion
Altura del campo de proteccion

Datos opticos

Numero de haces
Sincronizacion

Datos eléctricos

Circuito de proteccion

Datos de potencia
Tension de alimentacion Ug

Consumo de corriente, max.
Proteccion de espacios peligrosos

Entradas
Numero de entradas digitales

Entradas

Tipo

Tension de conmutacion high,
min.

Tension de conmutacion low,
max.

Tension de conmutacion, tip.
Tipo de tension

Salidas
Numero de salidas de seguridad
(OSSD)

Leuze electronic GmbH + Co. KG

The Sensor People In der Braike 1, D-73277 Owen

MLC 500

Receptor

Host

2 tuercas correderas BT-NC
Proteccién para las manos

Estandar

Bloqueo de inicio/reinicio (RES)
Configuracion por cableado
Conmutacion del canal de transmision
Monitorizacién de contactores (EDM)

4, IEC/EN 61496

3, IEC 61508

3, IEC/EN 62061

e, EN ISO 13849-1
7,73E-09 por hora

20 Afios, EN ISO 13849-1
4, EN ISO 13849

20 mm
225 mm

18 Unidad(es)
Optica entre emisor y receptor

Proteccion contra cortocircuito
Proteccién contra sobretensiones

24V, CC, -20 ... 20 %
150 mA
2 A de accion semiretardada

3 Unidad(es)

Entrada digital
18V

25V

22,5V
cC

2 Unidad(es)

Salidas de seguridad

Tipo

Tension de conmutacion high,
min.

Tensién de conmutacion low,
max.

Tension de conmutacion, tip.
Tipo de tension

Carga de corriente, max.
Inductividad de carga
Capacidad de carga
Corriente residual, max.
Corriente residual, tip.

Caida de tensién

Salida de seguridad 1
Asignacion
Elemento de conmutacién

Salida de seguridad 2
Asignacion
Elemento de conmutacién

Respuesta temporal

Tiempo de respuesta
Tiempo de rearme

Conexion

Numero de conexiones

Conexion 1
Funciéon

Tipo de conexion
Tamafio de rosca
Material

Numero de polos

Conexion 2
Funcion

Tipo de conexion
Longitud de cable
Material de cubierta
Tamaiio de rosca
Material

Numero de polos

Propiedades de cable
Seccion de cable admisible, tip.
Longitud del cable de conexion,
max.

Resistencia admisible del cable
hasta la carga, max.

info@leuze.com * www.leuze.com
Tel.: +49 7021 573-0 « Fax: +49 7021 573-199

Leuze

Salida de seguridad OSSD
18V

25V

22,5V
cc

380 mA
2.000 pH
0,3 uF
0,2 mA
0,002 mA
1,5V

Conexién 1, pin 5
Transistor, PNP

Conexién 1, pin 6
Transistor, PNP

5 ms, mas tiempos de respuesta de los
equipos Middle Guest/Guest

100 ms

2 Unidad(es)

Interfaz de maquina
Conector redondo
M12

Metal

8 polos

Guest Out en cascada
Middle Guest Out en cascada
Cable con conector redondo
330 mm

PUR

M12

Plastico

8 polos

0,25 mm?
100 m

200 Q

Derechos a modificacion técnica
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Receptor de la cortina 6ptica de seguridad * Cédigo: 68012202 « MLC520R20-225H

Datos técnicos

Datos mecanicos

Dimensiones (An x Al x L)

Material de carcasa

Carcasa de metal

Material, cubierta de 6ptica

Material de las caperuzas terminales
Peso neto

Color de carcasa

Tipo de fijacion

Operacion e Indicacion

Tipo de indicacién
Numero de LED

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio
Temperatura ambiente en almacén

Humedad del aire relativa (sin conden-
sacion)

Certificaciones

indice de proteccién
Clase de seguridad
Certificaciones

Resistencia a las vibraciones
Resistencia a los choques
Patentes de EE.UU.

29 mm x 291 mm x 53 mm

Metal
Aluminio
Plastico / PMMA

Fundicién a presion de cinc

3759

Amarillo, RAL 1021
Escuadras de fijacion
Montaje en ranura
Soporte giratorio

Display de 7 segmentos
LED
2 Unidad(es)

0..55°C
-30...70 °C
0..95%

IP 65

1]

¢ TUV NRTL US
cULUS

TUV Siid

50 m/s?

100 m/s?

US 6,418,546 B

Leuze electronic GmbH + Co. KG
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Clasificacion

Numero de arancel
ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0
ECLASS 16.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0

info@leuze.com * www.leuze.com
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85365019
27272704
27272704
27272704
27272704
27272704
27272704
27272704
27272704
27272704
27272704
EC002549
EC002549
EC002549
EC002549
EC002549
EC002549
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Receptor de la cortina 6ptica de seguridad * Cédigo: 68012202 « MLC520R20-225H

Dibujos acotados

Todas las medidas en milimetros

Calculo de la altura del campo de proteccion efectiva H,.p = Hppy + B+ C

Leuze

53

“ﬂ
(TID .

L =340

H ..

H..

B

g OO 00O

R

Hpee Altura del campo de proteccion efectiva = 242

mm

Hpgy Altura del campo de proteccion nominal = 225
mm

A Altura total = 291 mm

B 7 mm

Conexion eléctrica

Conexion 1

Funcion

Tipo de conexion
Tamaio de rosca
Tipo

Material

Numero de polos
Codificacion
Carcasa del conector

Pin Asignacion de pines

101
VIN1
IN3
IN4
0OSSD1
0SSD2
VIN2
IN8

0 N O g B~ WN =
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10 mm

La altura del campo de proteccion efectiva
Hpre sale de las medidas del area optica hasta
los bordes exteriores de los circulos marcados
con R.

Interfaz de maquina
Conector redondo
M12

Conector macho
Metal

8 polos
Codificacion A
FE/SHIELD

Color de conductor

Blanco
Marrén
Verde
Amarillo
Gris
Rosa
Azul
Rojo

info@leuze.com * www.leuze.com
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Receptor de la cortina 6ptica de seguridad * Cédigo: 68012202 « MLC520R20-225H

Conexion e

Conexion 2
Funcion

Tipo de conexion
Longitud de cable
Material de cubierta
Color de cable
Seccion de conductor
Tipo de cableado
Tamafiio de rosca
Tipo

Material

Numero de polos
Codificacion

léctrica

Esquemas de conexiones

Esquema de conexion del receptor

A2 T172 |
I |
—> | 553 % :
—> 33§ O !
; I s |
—> |
— : & Leuze electronic :
—> | MLCx20R !
E I |
—> |
—> | s :
_ o w I
I
| i7 8 :

Guest Out en cascada
Middle Guest Out en cascada
Cable con conector redondo
330 mm

PUR

Negro

0,14 mm?

Cableado por pares (par trenzado)
M12

Conector hembra

Plastico

8 polos

Codificacion A

*+ VIN1=+24V, VIN2 = 0 V: canal de transmision C1

hal
W]

OSSD1 —=i
o

OSSD2 —=i
o

RES active —=.
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*+ VIN1 =0V, VIN2 = +24 V: canal de transmisiéon C2
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Receptor de la cortina 6ptica de seguridad * Cédigo: 68012202 « MLC520R20-225H

Esquemas de conexiones

Ejemplo de circuito con médulo de seguridad

posconectado MSI-RM2

+24V +24V
-S1E--
K3 [ L L
wig ¥ N EEEEL Y Y
1 1
i d-1-1-1:21:-1 K4 m
2 2
-Al \r__f1_f2_f4 ______ 1\ -A2:—__!1_f2_f3_f4_f5_f6__‘\ A3 B?i____Y_1___6_15 14_1____6_2é _24_1_:
| _— 0] | H | > s @ & | | |
 Efz = 1 3333138 | L L] |
1 —> o 200 | } o '
| — = I | |
. & Leuzeelectronic , —> | & Leuze electronic : | & Leuze electronic |
[ MLCx00T I ———>> | MLCx20R ! I MSI-RM2 !
I I 1 I I . 1
| | E— | | | (’ il r |
1 | — 1 1 1
2w T s w | | |
| S w — S w | | |
Codsds] 2T LoeA2 Bl Y2 et o 21
A B
-W1@ H W23| & !
A1 A1
-K3 [ -K4
A2 A2
]
L- L
o o
e . e
Operacidén e Indicacién
LED Display Significado
1 Off Equipo desconectado
Rojo, luz continua OSSD desactivada
Rojo, parpadeante, 1 Hz Error externo
Rojo, parpadeante, 10 Hz Error interno
Verde, parpadeante, 1 Hz OSSD activada, seiial débil
Verde, luz continua OSSD activada
2 Off RES desactivado o RES activado y habilitado o RES bloqueado y
campo de proteccion interrumpido
Amarillo, luz continua RES activado y bloqueado pero listo para el desbloqueo - campo de
proteccion libre y, dado el caso, sensor conectado en cadena
habilitado
Emisores apropiados
Codigo Denominacion Articulo Descripcién
68010202 MLC500T20-225H Emisor de la cortina Resolucién: 20 mm

—

Leuze electronic GmbH + Co. KG
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optica de seguridad

Altura del campo de proteccién: 225 mm

Alcance: 0 ... 6 m
Conexién: Conector redondo, M12, Metal, 5 polos

info@leuze.com * www.leuze.com
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Receptor de la cortina 6ptica de seguridad * Cédigo: 68012202 « MLC520R20-225H

Caédigo de producto Le U Ze

Denominacién del articulo: MLCxyy-za-hhhhei-ooo

MLC Cortina 6ptica de seguridad
X Serie

3: MLC 300

5: MLC 500
yy Clases funcionales

00: emisor

01: emisor (AIDA)

02: Emisor con entrada de test

10: Receptor Basic - rearme automatico

11: receptor Basic - rearme automatico (AIDA)
20: Receptor Standard - EDM/RES seleccionable
30: Receptor Extended - blanking/muting o gating
35: Receptor Extended — gating

z Tipo de equipo
T: emisor
R: receptor

a Resolucion
14: 14 mm
20: 20 mm
30: 30 mm
40: 40 mm
90: 90 mm

hhhh Altura del campo de proteccion
150 ... 3000: desde 150 mm hasta 3000 mm

e Host/Guest (opcional)
H: Host
MG: Middle Guest
G: Guest

i Interfaz (opcional)
IA: AS-i

000 Opcién
/V: high Vibration-proof
EX2: proteccion contra explosiones (zonas 2 + 22)
SPG: Smart Process Gating
SPG RR: Smart Process Gating - Resolucion reducida

% Encontrara una lista con todos los tipos de equipo disponibles en el sitio web de Leuze: www.leuze.com.

Notas

A jAtencion al uso conforme!

% El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.

% Emplee el producto para el uso conforme definido.
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Receptor de la cortina 6ptica de seguridad * Cédigo: 68012202 « MLC520R20-225H

Accesorios Le U Ze

Sistema de conexion - Cables de conexion

Codigo Denominacién Articulo Descripcion

50135128 KD S-M12-8A-P1-050  Cable de conexion Aplicacion: Resistente a los aceites y lubricantes
Conexién 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector hembra, Codificacion A,
8 polos

Conector redondo, LED: No

Conexién 2: Final abierto

Apantallado: Si

Longitud de cable: 5.000 mm
h| Material de cubierta: PUR

Sistema de fijacion - Soportes giratorios

Codigo Denominacion Articulo Descripcién

429393 BT-2HF Set de soportes Incluye: 2 unidades de soporte giratorio BT-HF, 1 cilindro para la fijaciéon en la
cortina optica
Fijacion, lado de la instalacion: Fijacion pasante

‘-','(‘,"'; Fijacion, del lado del equipo: Puede unirse por apriete
f'(‘?. Tipo de pieza de fijacion: Giratorio en 360°
o Material: Metal, Plastico

Servicios

Codigo Denominacion Articulo Descripcién
S981050 CS40-1-140 Inspeccién de Detalles: Comprobacién de una aplicacion con reja éptica de seguridad de
seguridad acuerdo con las normas y directivas actuales, registro de los datos del equipo

y la maquina en una base de datos, elaboracién de un protocolo de ensayo
por aplicacion.

Condiciones: Debe haber la posibilidad de parar la maquina y se deben
garantizar la asistencia por parte de empleados del cliente y la accesibilidad
a la maquina para empleados de Leuze.

S981046 CS40-S-140 Asistencia en la Detalles: Para equipos de seguridad con medicion del tiempo de parada y
I puesta en marcha primera inspeccion inclusive.
Q Condiciones: Los equipos y los cables de conexion ya estan montados,
precio sin incluir gastos de desplazamiento y, en su caso, de pernoctacion.

% Encontrara una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestafia de Descargas de la pagina detallada del articulo.
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