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Arka plan bastirmali mesafe sensorii * Uriin no.: 50148213 « ODT55C.S3/L6-M8

Teknik veriler

Temel veriler

Seri
Caligma prensibi

Ozel versiyon

Ozel versiyon

Optik veriler

siyah - beyaz hatasi
isletme bolgesi

Ayarlama arahgi

Isin hareketi

Isik kaynagi

Dalga boyu

Gonderme sinyali sekli
LED grubu

Isik spotu biiyiikligii [sensor
mesafesinde]

Isik spotu geometri tiirii
Odak
Odak mesafesi

Olgiim verileri

Olgiim aralig

Coziiniirlik

Dogruluk

Uretilebilirlik (1 Sigma)
Olgiim degerinin gikig!

Optik mesafe 6lgme prensibi

Elektrik verileri

Koruma devresi

Glig verileri
Besleme gerilimi Ug

Artik dalgalanma
Acik devre akimi

Cikiglar
Dijital anahtarlama ¢ikigi sayisi

Anahtarlama cikiglar
Tir

Voltaj tiirii

Anahtarlama akimi, maks.
Anahtarlama voltaji

Anahtarlama c¢ikisi 1
Tahsis

Anahtarlama elemani
Anahtarlama prensibi

The Sensor People

55C
Arka plan bastirmali mesafe sensori

2 bagimsiz anahtarlama gikisl
Kuglk 151k spotu (S)

Olgtim degerinin ¢ikisi
Wash-Down tasarim

<+2mm

0,01 ... 0,08 m (emniyetli calisma
mesafesi)

30 ... 80 mm

odakli

LED, Kirmizi

645 nm

darbeli

serbest grup (EN 62471 uyarinca)
4 mm [60 mm]

Yuvarlak
sabit
60 mm

30 ... 80 mm

1,0 mm
-2...2mm
1..1,4mm
10-Link Uzerinden
Triangulasyon

Kisa devre korumasi
Ters kutup korumasi

12 ... 30V, DC, artik dalgalanma dahil
0...15 %, Ug'dan
0..25mA

2 Adet

Dijital anahtarlama c¢ikisi
DC

100 mA

low: <2V

yuksek: 2(Ug-2V)

Baglanti 1, pin 4
Transistor, Puspul

10-Link / agik salterli (PNP)/koyu salterli
(NPN)

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

Anahtarlama cikisi 2
Tahsis

Anahtarlama elemani
Anahtarlama prensibi

Zaman davranisi

Anahtarlama frekansi
Tepki verme siiresi
Hazirhk gecikmesi
ilgili tepki

Arayiiz

Tiir

10-Link

COM modu

Profil

Min. periyot siiresi
Cergeve tipi
Teknik o6zellik
Cihaz kimligi

SI0 modu destegi

Baglanti
Baglanti sayisi

Baglanti 1
islev

Baglant tiirii

Vida disi biiyiikligi
Tip

Malzeme

Kutup sayisi

Mekanik bilgiler

Olgii (Gx Y x U)

Malzeme govde

Malzeme kumanda elmani
Govde piiriizliliigi
Paslanmaz celik govde

Malzeme lens kapag

Net agirhik
Govde rengi
Montaj braketi tiirii

Malzeme uyumlulugu

info@leuze.com * www.leuze.com

Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199

Leuze

Baglanti 1, pin 2
Transistor, Puspul
acik salterli (PNP)/koyu salterli (NPN)

750 Hz
0,66 ms
300 ms
170 ps

10-Link

COM3

Akillr sensor profili
COM3 =0,6 ms
2.V

V1.1

2211

Evet

1 Adet

Gerilim beslemesi
Sinyal CIKIS
Sinyal IN

Yuvarlak konnektor
M8

erkek

Paslanmaz gelik

4 kutuplu

14 mm x 35,4 mm x 25 mm
Paslanmaz gelik

Plastik (POM Hostaform C9021,
Kopolyester Tritan TX1001), yayilima
karsi korumali

Ra =< 0,8, Paslanmaz celik gévde igin
tipik deger

AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.
Nr1.4404

Cizilmez indium koruma tabakal plastik
(PMMA+)

429

glimus

Gecis montaj braketi

opsiyonel montaj Uinitesi Gzerinden
CleanProof+

ECOLAB

Johnson Diversey

Teknik degisiklik hakki sakhdir
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Arka plan bastirmali mesafe sensorii * Uriin no.: 50148213 « ODT55C.S3/L6-M8

Teknik veriler

Kumanda ve gosterge

Gosterge tiirii

LED sayisi

Kumanda elemanlari
Kumanda elemaninin islevi

Cevresel veriler

Ortam sicakligi isletim
Ortam sicakligi depolama
Sertifikalar

Koruma sinifi

Giivenlik sinifi
Sertifikasyonlar
Gegerli norm

2 Adet

Tanitma digmesi
Aydinlik/karanlik anahtarlama
Tarama araliklarin ayari

-40 ... 60 °C, (70 °C <15min)
-40...70°C

IP 67
IP 69K
IP 68

cULUS
IEC 60947-5-2

Boyutlandiriimig gizimler

Tum 6lcl bilgileri milimetre cinsindendir

10,3
35,4
38,3

11,5

M12x1

The Sensor People

|

11,5

18,2

10

a4

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

Siniflandirma

Leuze

Giimriik taife numarasi 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719

A Tanitma digmesi
B  Optik eksen
C Gosterge diyotu

info@leuze.com * www.leuze.com
Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199
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Arka plan bastirmali mesafe sensorii * Uriin no.: 50148213 « ODT55C.S3/L6-M8

Elektrik baglantisi Leuze

Baglanti 1
islev Gerilim beslemesi
Sinyal CIKIS
Sinyal IN
Baglant: tiirii Yuvarlak konnektor
Vida disi biyikligi M8
Tip erkek
Malzeme Paslanmaz gelik
Kutup sayisi 4 kutuplu
Pin Pin tahsisi 2 4
e
1 V+ \ /
2 CIKIS 2 ( )
3 GND l&//M
4 10-Link / CIKIS 1
Diyagramlar

Calisma davranigi tipi (beyaz %90)

y x  Mesafe [mm]
2 y  Kayma [mm]

1,5

1 = == —l=

0,5
0
0,5
1
15 yTIN

) X
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%
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Arka plan bastirmali mesafe sensorii * Uriin no.: 50148213 « ODT55C.S3/L6-M8

Diyagramlar

Tip. siyah-beyaz davranisi / 6lgim hassasiyeti

y X
+4 y
A
+3
+2 A
+1
0 X
0 20 40 60 80

= -5

S

X

Kumanda ve gosterge

LED Ekran

yesil, stirekli 1s1k
2 sarl, surekli 1sik

Uriin anahtan

Parca atama: AAA55C d EE-f.GGGG H/i J-K

Tarama araligi [mm]

Tip. tarama araligi degisikligi [mm], referans: beyaz
%90

%6 ... 90 parlaklik derecesi

Anlam

Isletime hazir olma
Nesne tespit edildi

AAA55C Calisma prensibi / yapi sekli
HT55C: Arka plan bastirmali, cisimden yansimall sensor
LS55C: Tek yon galisan fotoelektrik sensér vericisi
LES5C: Tek yon galisan fotoelektrik sensér alicisi
PRK55C: Polarizasyon filtresine sahip reflektdérden yansimali fotoelektrik sensor
ODT55C: Arka plan bastirmali mesafe sensori

d Isik tiirii
kullaniimayan: kirmizi 11k
I: Kizilétesi 11k

EE Isik kaynagi
kullaniimayan: LED
L1: Lazer sinifi 1
L2: Lazer sinifi 2

f Onceden ayarlanmig tarama araligi (opsiyonel)

kullaniimayan: Veri sayfasina gore ¢alisma mesafesi

xxxF: Onceden ayarlanmis tarama araliyi [mm]

GGGG Ekipman
gerekmez: Standart

A: Konumlandirma goérevleri icin otomatik kolimasyon prensibi (tek mercek)

F: Sabit ayarlanmis tarama araligi
H20O: Sulu sivilarin tespiti

H20X: Dolum yiiksekligi kontrolu
S: Kiicik 151k spotu

T: iz_Iemesiz cok seffaf siseler igin otomatik kolimasyon prensibi (tek mercek)
TT: Izlemeli gok seffaf siseler igin otomatik kolimasyon prensibi (tek mercek)

V: V optik
XL: Gok uzun isik spotu

Leuze electronic GmbH + Co. KG

The Sensor People

In der Braike 1, 73277 Owen
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Arka plan bastirmali mesafe sensorii * Uriin no.: 50148213 « ODT55C.S3/L6-M8

Uriin anahtar Leuze

H Calisma araliginin ayari
HT’de kullaniimaz: 8 hizli mil Gizerinden tarama araligi ayarlanabilir
Reflektérden yansimali fotoelektrik sensérlerde kullaniimaz (PRK): Calisma mesafesi ayarlanamaz
1: Potansiyometre 270°
3: Tus UGizerinden tanitma

i Anahtarlama cikigi / islev OUT 1/IN: Pin 4 veya siyah iletken
2: NPN transistor gikisl, agik anahtarlama
N: NPN transistor ¢ikisi, NC anahtarlama
4: PNP transistor cikisl, acik anahtarlama
P: PNP transistor gikisi, NC anahtarlama
6: Puspul (puspul tarama) anahtarlama ¢ikisi, PNP acik anahtarlama, NPN NC anahtarlama
G: Puspul (puspul tarama) anahtarlama ¢ikisi, PNP NC anahtarlama, NPN acik anahtarlama
L: IO-Link araytizi (SIO modu: PNP agik anahtarlama, NPN NC anahtarlama)
8: Aktivasyon girdisi (yuksek sinyalli aktivasyon)
X: Pim bos
1: 10-Link / agik salterli (NPN)/koyu salterli (PNP)
7: Hassasiyet ayari girisi
J Anahtarlama cikigi / islev OUT 2/IN: Pin 2 veya beyaz iletken
2: NPN transistor gikisl, agik anahtarlama
N: NPN transistor cikisi, NC anahtarlama
4: PNP transistor cikisl, acik anahtarlama
P: PNP transistor gikisi, NC anahtarlama
6: Puspul (puspul tarama) anahtarlama ¢ikisi, PNP acik anahtarlama, NPN NC anahtarlama
G: Puspul (puspul tarama) anahtarlama ¢ikisi, PNP NC anahtarlama, NPN acik anahtarlama
T: Kablo (izerinden tanitma
X: Pim bos
8: Aktivasyon girdisi (yuksek sinyalli aktivasyon)
9: Devre disI birakma girdisi (ylksek sinyalli devre digi birakma)
7: Hassasiyet ayari girisi

K Elektrik baglantisi
kullaniimayan: Kablo, 2000 mm standart uzunluk, 4 damarli
5000: Kablo, standart uzunluk 5000 mm, 4 damarh
M8: M8 yuvarlak soket baglantisi, 4 kutuplu (konnektor)
M8.3: M8 yuvarlak soket baglantisi, 3 kutuplu (konnektor)
200-M12: Kablo, 200 mm uzunluk, M12 yuvarlak soket baglantisi, 4 kutuplu, eksenel (konnektdr)

% Mevcut tim cihaz modellerine sahip bir listeyi, www.leuze.com Leuze internet sitesinde bulabilirsiniz.

Uyarilar

A Kullanim amacina dikkat edin!

& Uriin bir emniyet sensérii degildir ve personel koruma amaglh degildir.
% Uriin sadece yetkili kisiler tarafindan kullaniimalidir.

% Urlinii sadece amacina uygun kullanima gére kullanin.

UL uygulamalarinda:

% UL uygulamalarinda sadece NEC'e (National Electric Code, ulusal elektrik kodu) uygun 2. sinif devrelerde kullaniimasina izin verilir.

% Bu fotoseller, kurulum alaninda min. nominal 30V, 0.5A degerli veya esdeger UL Listelenmis Kablo diizenekleriyle kullanilacaktir (kategoriler: CYJV/
CYJV7 veya PVVA/PVVA7)

Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com * www.leuze.com Teknik degisiklik hakki sakhdir
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Arka plan bastirmali mesafe sensorii * Uriin no.: 50148213 « ODT55C.S3/L6-M8

Diger bilgiler

 Isik kaynagi: 25°C ortam sicakligindaki ortalama kullanim émrii 100.000 saat

« Iki ¢ikis icin ¢ikis akimlarinin toplami, >40 °C ortam sicakliklari igin 50 mA

« Ortam sicaklig isletim: +70°C‘ye sadece kisa sureligine (< 15 dak.) izin verilmistir

¢ |0O-Link ¢alisma modunda izin verilen galisma sicakligi araligi: -10°C ... +60°C

« [P 69K sadece yuvarlak soket baglantisi ile baglantili olarak

Aksesuarlar

Baglanti teknolojisi - baglanti Unitesi

Uriin no.

50144900

Adi Uriin

MD 798i-11-82/L5-
2222

10-Link Master

Baglanti teknolojisi - baglanti kablolari

Uriin no.
50148347
¥l
i
.‘ { Al
) 50130850
B I
@ 50130871
@
I{ |

Adi Uriin

KD U-M8-4A-T0-050
F+B

Baglanti kablosu

KD U-M8-4A-V1-050

Baglanti kablosu

KD U-M8-4W-V1-050 Baglanti kablosu

Montaj teknigi - montaj braketi agisi

Uriin no.

| 50118542

The Sensor People

Adi Uriin

BT 200M.5 Tutma kosebendi

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

info@leuze.com * www.leuze.com
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Tanim

Akim tiiketimi, maks.: 11.000 mA

Arayiiz: |0-Link, EtherNet IP, Modbus TCP, Otomatik protokol tespiti,
PROFINET

Baglantilar: 12 Adet

Sensor baglantilari: 8 Adet

Koruma sinifi: IP 67, IP 65, IP 69K

Tanim

Uygulama: Kimyasallara kargi dayanim, Hijyenik ve islak bolim
Baglanti 1: Yuvarlak konnektor, M8, eksenel, disi, A kodlu, 4 kutuplu
Yuvarlak konnektér, LED: Hayir

Baglanti 2: agik ug

Korumali: Hayir

Kablo uzunlugu: 5.000 mm

Malzeme kilif: TPE

Uygulama: Kimyasallara kargi dayanim

Baglanti 1: Yuvarlak konnektor, M8, eksenel, disi, 4 kutuplu
Yuvarlak konnektér, LED: Hayir

Baglanti 2: agik ug

Korumali: Hayir

Kablo uzunlugu: 5.000 mm

Malzeme kilif: PVC

Uygulama: Kimyasallara kargi dayanim

Baglanti 1: Yuvarlak konnektor, M8, acili, disi, 4 kutuplu
Yuvarlak konnektér, LED: Hayir

Baglant 2: agik ug

Korumali: Hayir

Kablo uzunlugu: 5.000 mm

Malzeme kilif: PVC

Tanim

Montaj Unitesinin uygulanmasi: Agi L bigiminde

Montaj braketi, tesis tarafi: Gegis montaj braketi

Montaj braketi, cihaz tarafi: vidalanabilir, M3 vidalari icin uygundur
Montaj Unitesi tirl: ayarlanabilir

Malzeme: Paslanmaz gelik

Teknik degisiklik hakki sakhdir
tur « 2026-01-14
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Arka plan bastirmali mesafe sensorii * Uriin no.: 50148213 « ODT55C.S3/L6-M8

Aksesuarlar Le U Ze

Uriin no. Adi Uriin Tanim

50040269 BT 25 Montaj Unitesi Montaj tnitesinin uygulanmasi: Agi L bigiminde
| W, Montaj braketi, tesis tarafi: Gegis montaj braketi
! ' Montaj braketi, cihaz tarafi: vidalanabilir

| ! Montaj Unitesi tiirli: sabit
! Malzeme: Metal

Montaj teknigi - yuvarlak gubuk montaj braketleri

Uriin no. Adi Uriin Tanim
50117255 BTU 200M-D12 Montaj sistemi icerigi: 2 adet vida M3 x 16, 2 adet altlik pulu, 2 adet vida M3 x 20
1 Montaj Unitesinin uygulanmasi: Montaj sistemi
L Montaj braketi, tesis tarafi: yuvarlak cubuk 12 mm igin, Sac sikma montaj
’ braketi
’ Montaj braketi, cihaz tarafi: vidalanabilir, M3 vidalari igin uygundur
w Montaj Unitesi tirl: kelepgelenebilir, 360° doner, ayarlanabilir

Malzeme: Metal

50120426 BTU 200M.5-D12 Montaj sistemi icerigi: 2 adet vida M3 x 18, 2 adet altlik pulu, 2 adet montaj somunu M3
Montaj tnitesinin uygulanmasi: Montaj sistemi
Montaj braketi, tesis tarafi: yuvarlak gubuk 12 mm igin
Montaj braketi, cihaz tarafi: vidalanabilir, M3 vidalari igin uygundur
Montaj Unitesi tir: 360° déner, ayarlanabilir, kelepcelenebilir
Malzeme: Paslanmaz gelik

)

% Mevcut tiim aksesuarlarin bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, Griin ayrintilari sayfasindaki Indir sekmesinde bulabilirsiniz.
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