Leuze

Teknik veri sayfasi

Baglanti kablosu

Uriin no.: 50116738

K-DS M12A-M8A-4P-0,3m-PVC

igerik
- Teknik veriler

- Elektrik baglantisi
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Baglanti kablosu ¢ Uriin no.: 50116738 * K-DS M12A-M8A-4P-0,3m-PVC

Teknik veriler

Temel veriler

Uygulama

Baglanti

Baglanti 1
Baglant tiirii

Vida disi biyikligi

Tip

Kutup sayisi

Kodlama

Versiyon

Yuvarlak konnektér, LED

Baglanti 2
Baglant: tiirii

Vida disi biiyiikligi
Tip

Kutup sayisi
Versiyon

Kablo ozellikleri
iletken sayisi

iletken enine kesiti

AWG

Renk kilif

Korumali

Silikonsuz

Kablo versiyonu

Kablo capi (dig)

Kablo uzunlugu
Malzeme kilif

iletken izolasyonu
Gekme zinciri uygunlugu
Dis kaplamanin o6zellikleri

Dis kaplamanin dayanikhlig:

Elektrik baglantisi

Baglanti 1

Baglanti tiri

Vida disi biyukligi

Tip

Kutup sayisi

Kodlama

Versiyon

Yuvarlak konnektor, LED

Baglanti 2

Baglanti tiri

Vida disi biyikligi
Tip

Kutup sayisi
Versiyon

The Sensor People

Kimyasallara kargi dayanim

Yuvarlak konnektor
M12

disi

4 kutuplu

Akodlu

eksenel

Hayir

Yuvarlak konnektor
M8

erkek

4 kutuplu

eksenel

4 Adet
0,25 mm?
24

siyah
Hayir
Evet
Baglanti kablosu
4,7 mm
300 mm
PVC
PVC
Hayir

Mekanik bilgiler

Biikme yaricapi esnek yerlesim, min.

Biikme yaricapi yeri sabit yerlesim,
min.

Kumanda ve gosterge

Cevresel veriler

Ortam sicakhigi isletim, esnek doseme

Ortam sicakligi isletim, yere sabit
déseme

Sertifikalar

Sertifikasyonlar
UL-File-Nummer

Siniflandirma

Glimriik taife numarasi
ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0

FCKW, kadmiyum, silikon ve kursun
icermez, makineyle iyi islenebilir

iyi bir yag, benzin ve kimyasal
dayanimina sahiptir, UL 1581 VW1 /
CSA FT1 uyarinca alev geciktiricidir
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Yuvarlak konnektor
M12

disi

4 kutuplu

Akodlu

eksenel

Hayir

Yuvarlak konnektor
M8

erkek

4 kutuplu
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Leuze

min. 10 x kablo ¢api
min. 5 x kablo ¢api

-5..80°C
-30...80°C

cULUS
E366145

85444290
27279201
27279218
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
EC001855
EC001855
EC001855
EC001855
EC001855
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Baglanti kablosu ¢ Uriin no.: 50116738 * K-DS M12A-M8A-4P-0,3m-PVC

Devre semasi Le U Ze

Baglanti semasi
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