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Sinyal kolon elemani « Uriin no.: 50142452 « A7-MP2-100

Teknik veriler

Temel veriler

Seri A7
Baglanti

Baglanti 1

Baglant tiirii Terminal

Terminal tiirii Cekme yayi teknigi

Mekanik bilgiler

Yapi sekli Silindirik
Olgii (@ x U) 70 mm x 197 mm
Malzeme govde Plastik
Net agirhk 169 g
Govde rengi gri
siyah

Montaj iinitesinin uygulanmasi Ayak montaji

Montaj braketinin tiirii, tesis tarafi vidalanabilir / dikey
vidalanabilir / yatay

Montaj iinitesi tiirii 15°'lik araliklarda 180° olarak

ayarlanabilir
Modiil girisi tek tarafli
Uc kapak sayisi 1 Adet

Boyutlandirilmig gizimler

Tum 6l¢h bilgileri milimetre cinsindendir
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Cevresel veriler

Ortam sicakligi isletim

Sertifikalar

Koruma sinifi

Siniflandirma

Giimriik taife numarasi
ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
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-10...60°C

IP 66

85318070
27371234
27371234
27371234
27371234
27371234
27371234
27371234
27371234
EC001259
EC001259
EC001259
EC001259
EC001259
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Sinyal kolon elemani « Uriin no.: 50142452 « A7-MP2-100

Elektrik baglantisi

Leuze

Baglanti 1

islev Gerilim beslemesi
Baglanti tiirii Terminal
Terminal tiiri Cekme yayi teknigi
Kutup sayisi 6 kutuplu
Terminal Tahsis

B Mavi

G Yesil

A turuncu/sari

R Kirmizi

oV GND

w beyaz/zil
Uyarilar

% Uriin sadece yetkili kisiler tarafindan kullaniimalidir.

& Uriin bir emniyet senséril degildir ve personel koruma amagl degildir.

% Uriinii sadece amacina uygun kullanima gére kullanin.

Aksesuarlar
Susturma montaj sistemleri
Uriin no. Adi Uriin Tanim
50142896 A7-MW2 Sinyal kolon elemant Yapi sekli: L bigiminde

50143660 A7-MW2.5

Versiyon: Agl L biciminde
Montaj braketi, tesis tarafi: Gegis montaj braketi

Sinyal kolon elemant Yapi sekli: L bigiminde

Versiyon: Agi L bigiminde
Montaj braketi, tesis tarafi: Gegis montaj braketi
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Sinyal kolon elemani « Uriin no.: 50142452 « A7-MP2-100

Aksesuarlar

Genel

Uriin no.

50135462

50138151

50135457

Adi

A7-V1-BZ1-M

A7-V1-BZ2-S

A7-V1-DS-R-T

Uriin

Sinyal kolon elemani

Sinyal kolon elemani

Sinyal kolon elemani

Leuze

Tanim

Sinyal verme: akustik

Akim tiketimi, maks.: 70 mA

Yapi sekli: Silindirik

Cap: 70 mm

Montaj braketi: Stingl sistemi
Kumanda elemanlari: DIP anahtari, 225° potansiyometre
Ortam sicakh@i: -10 ... 60 °C
Koruma sinifi: IP 66

Ses tirl: Surekli ton veya puls tonu
Ses basinci: 100 dB

Ses sayisi: 8 Adet

Sinyal verme: akustik

Akim tiketimi, maks.: 30 mA
Yapi sekli: Silindirik

Cap: 70 mm

Montaj braketi: Stingl sistemi
Kumanda elemanlari: 225° potansiyometre
Ortam sicakhgi: -10 ... 60 °C
Koruma sinifi: IP 66

Ses tiir(: Sirekli ses

Ses basinci: 105 dB

Ses sayisi: 1 Adet

Sinyal verme: optik

Akim tiketimi, maks.: 50 mA
Yapi sekli: Silindirik

Cap: 70 mm

Montaj braketi: Stingu sistemi
Aydinlatma maddesi: LED/24V
Sinyal resmi: Surekli 1sik
Bilye rengi: Kirmizi

Isinlama agisi: 360°

Ortam sicakligi: -10 ... 60 °C
Koruma sinifi: IP 66

% Mevcut tim aksesuarlarin bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, triin ayrintilari sayfasindaki indir sekmesinde bulabilirsiniz.
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