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Emniyet lazer alan tarayici * Uriin no.: 53800294 « RSL445-XL/CU429-25

Teknik veriler

Temel veriler

Seri
Uygulama

Ozel versiyon

Ozel versiyon

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar

Tekrar baglatma

Karakteristik parametreler
Tip

SIL

SILCL

Performans Diizeyi (PL)

PFH,

Kullanim siiresi T,

Kategori

Koruma alani verileri

Coziiniirliik (ayarlanabilir)

Minimum ayarlanabilir algilama
mesafesi

Alan cifti sayisi, degistirme yapilabilir
Dortlii sayisi, degistirme yapilabilir
Koruma fonksiyonu sayisi

Bagimsiz sensor konfigiirasyonlari
sayis|

Remisyon derecesi, min.
Caligma mesafesi

Uyan alani verileri

Alan cifti sayisi

Calisma mesafesi

Nesne biiyiikligii
Remisyon derecesi, min.

Optik veriler

Isik kaynagi

Dalga boyu

Lazer sinifi

Gonderme sinyali sekli
Tekrarlama frekansi
Acisal ¢oziiniirlik

Acli alani

The Sensor People

RSL 400

Mobil tehlikeli bélge emniyeti
Mobil yan koruma

Sabit erigsim korumasi

Sabit tehlikeli bolge emniyeti

Arag navigasyonu igin iyilestiriimis 6lgim
verileri ¢ikigl

Acil durdurma zincirlemesi
Dinamik kontaktor izlieme (EDM),
secilebilir

Déortll alan modu

Guvenli zaman gecikmesi, dahili
Veri ¢ikisi, ayarlanabilir
Start/restart kilidi (RES), segilebilir

3, IEC/EN 61496

2, |IEC 61508

2, IEC/EN 62061

d, EN ISO 13849-1
9E-08 Saatte

20 Yillar, EN ISO 13849-1
3, EN ISO 13849

30/40/50/60/70/150 mm
50 mm

100’e kadar
50

2 Adet

10’a kadar

1,8 %
0..825m

100’e kadar
0..20m

150 mm x 150 mm
10 %

Lazer, kizilétesi

905 nm

1, IEC/EN 60825-1:2014
darbeli

90 kHz

0,1°

270 °

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

Olgiim verileri

Algilama arahgi

Parlaklik derecesi

Uzaklik ¢oziinirliigi, radyan
Uzaklhk ¢oziiniirliigii, yanlamasina

Sistematik 6l¢ciim sapmasi D, D

meas ~ - real

Olgiim degeri parazitleri

Lazer noktasi (YxG), 10 m
Lazer noktasi (YxG), 20 m
Lazer noktasi (YxG), 30 m
Lazer noktasi (YxG), 40 m
Elektrik verileri
Koruma devresi

Gig verileri
Besleme gerilimi Ug

Akim tiiketimi (yliksiiz), maks.

Giig tiiketimi, maks.

Cikiglar

Leuze

0 ... 50 m, Hafifletme > %90
90 %
1 mm
0,1°

min.: -20 mm

tip.: -10 mm

maks.: 0 mm<br />(Hafifletme:
%1,8 ... geri yansitici

Olgiim araligi: 0,2 ... 25 m)

10mm, 10

(+ Hafifletme: %1,8 ... %20
Olgiim araligi: 0 ... 9 m

« Hafifletme: %20 ... Geri yansitici
Olgiim araligi: 0 ... 25 m)

60 mm x 13 mm

165 mm x 24 mm
265 mm x 40 mm
285 mm x 57 mm

Asiri gerilim korumasi

24V, DC, -30...20 %

700 mA, (3 A glic besleme Unitesi
kullanin)

17 W, arti 24 V gikis geriliminde

Sinyal ¢ikigi sayisi, yapilandinlabilir 9 Adet

Giivenlikle iligkili anahtarlama ¢ikisi 4 Adet

sayisi (OSSD’ler)

Giivenlikle iligkili anahtarlama cikislari

Tir

Anahtarlama voltaji yiiksek, min.

Anahtarlama voltaji diisiik, maks.

Voltaj tiiri

Givenlikle iligkili anahtarlama ¢ikisi
OSSD

20,8V
2V
DC

Guvenlikle iligkili anahtarlama ¢ikisi 1

Tahsis
Anahtarlama elemani

Baglanti 1, iletken gri
Transistor, PNP

Guvenlikle iligkili anahtarlama ¢ikigi 2

Tahsis
Anahtarlama elemani

Baglanti 1, iletken pembe
Transistor, PNP

Giivenlikle iligkili anahtarlama ¢ikisi 3

Tahsis
Anahtarlama elemani

Baglanti 1, iletken sari/gri
Transistor, PNP

Giivenlikle iligkili anahtarlama ¢ikisi 4

Tahsis
Anahtarlama elemani

Zaman davranigi

Tepki verme siiresi

Arayiiz bakim

Tiir

info@leuze.com * www.leuze.com
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Baglanti 1, iletken pembe/yesil
Transistor, PNP

80 ms, 2

Bluetooth, Ethernet, USB
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Emniyet lazer alan tarayici * Uriin no.: 53800294 « RSL445-XL/CU429-25

Teknik veriler

Ethernet
islev

Baglanti

Bluetooth

Islev

Frekans bandi
Yayilan verici glicii

usB

Islev

Baglanti

Transfer hizi, maks.
Kablo uzunlugu

Baglanti

Baglanti sayisi

Baglanti 1

Islev

Baglant tiirii

Kablo uzunlugu

Malzeme kilif

Kablo rengi

iletken sayisi

Besleme iletken enine kesiti
Sinyal iletken enine kesiti

Baglanti 2

Islev

Baglant: tiirii

Vida disi biiyiikligi
Tip

Malzeme

Kutup sayisi
Kodlama

Kablo o6zellikleri
Kablo direnci, maks.

Mekanik bilgiler

Olgii (Gx Y x U)
Malzeme govde

Metal gévde
Malzeme lens kapag
Net agirhk

Govde rengi

Montaj braketi tiirii

The Sensor People

Konfigurasyon/Parametrelendirme
TCP/IP

Yuvarlak konnektér M12, 4 kutuplu, D
kodlu

Konfigurasyon/Parametrelendirme
2.400 ... 2.483,5 MHz
Maks. 4,5 dBm (2,82 mW), sinif 2

Konfigurasyon/Parametrelendirme
USB 2.0 Mini-B, soket
12 Mbit/s

<5m
Aktif kablolarla daha biyik kablo
uzunluklari mimkuindr.

2 Adet

Makine arayuzi
Kablo

25.000 mm
PVC

siyah

29 damarh

1 mm?

0,14 mm?

Veri araylizii
Yuvarlak konnektor
M12

disi

Metal

4 kutuplu

D kodlu

140 mm x 149 mm x 140 mm
Metal

Plastik

Cinko baski dokim

Plastik/PC

3.000 g

sari, RAL 1021

Gegis montaj braketi

Montaj plakasi

opsiyonel montaj Unitesi Gzerinden

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

Kumanda ve gosterge

Gosterge tiri

LED sayisi
Konfigiirasyon/parametrelendirme tiirii
Kumanda elemanlari

Cevresel veriler

Ortam sicakligi isletim
Ortam sicakligi depolama
Bagil hava nemliligi (yogusmasiz)

Sertifikalar

Koruma sinifi

Giivenlik sinifi

Sertifikasyonlar

Standarda gore kontrol yontemi EMV

Standarda gore kontrol yontemi
sallanma

Standarda gore kontrol yontemi sabit
darbe

US patentleri

Siniflandirma

Glimriik taife numarasi
ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0

info@leuze.com * www.leuze.com
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Leuze

Alfaniimerik géstergeler
LED ekran

6 Adet

Sensor Studio yazihmi
Sensor Studio yazihmi

0..50°C
-20...60 °C
15...95 %

IP 65

Ill, EN 61140
TOV Sud

DIN 40839-1/3
EN 61496-1
EN 60068-2-6

IEC 60068-2-29

US 10,304,307B
US 7,656,917 B
US 7,696,468 B
US 8,520,221 B

85365019
27272705
27272705
27272705
27272705
27272705
27272705
27272705
27272705
EC002550
EC002550
EC002550
EC002550
EC002550

Teknik degisiklik hakki sakhdir
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Boyutlandiriimig ¢gizimler Leuze

Tum 6lgl bilgileri milimetre cinsindendir

Baglanti Uniteli emniyet lazer alan tarayicinin olguleri
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1 Tarama duzeyi
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Emniyet lazer alan tarayici * Uriin no.: 53800294 « RSL445-XL/CU429-25

Boyutlandiriimig ¢gizimler Leuze

Baglanti Uniteli emniyet lazer alan tarayicisi montaj dlguleri
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Tarayici biriminin montaji ve degistirilmesi icin minimum yer ihtiyaci
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Emniyet lazer alan tarayici * Uriin no.: 53800294 « RSL445-XL/CU429-25

Boyutlandiriimig ¢gizimler

Tarama alani Olguleri

1 Mesafe 6lgimu ve koruma alani yarigapi igin referans noktasi

Elektrik baglantisi

Baglanti 1

islev

Baglanti tiirii

Kablo uzunlugu

Malzeme kilif

Kablo rengi

iletken sayisi

Besleme iletken enine kesiti
Sinyal iletken enine kesiti

iletken rengi

beyaz
kahverengi

Yesil

Sari

gri

pembe

Mavi

Kirmizi

siyah

mor

gri / pembe
Kirmizi / Mavi
beyaz / Yesil
kahverengi / Yesil
beyaz / Sari
kahverengi / Sari
beyaz / gri

gri / kahverengi
beyaz / pembe
kahverengi / pembe

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

The Sensor People

Makine arayuzi
Kablo

25.000 mm
PVC

siyah

29 damarli

1 mm?

0,14 mm?

iletken tahsisi

RES1
+24 V/
EA1

Al
OSSDAT
OSSDA2
GND / kiitle
MELD
F1

F2

F3

F4

F5

SET
SE2

A2

A3

A4

EA2
EA3

info@leuze.com * www.leuze.com
Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199
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Emniyet lazer alan tarayici * Uriin no.: 53800294 « RSL445-XL/CU429-25

Elektrik baglantisi

iletken rengi

beyaz / Mavi
kahverengi / Mavi
beyaz / Kirmizi
kahverengi / Kirmizi
beyaz / siyah
kahverengi / siyah
gri/ Yesil

gri/ Sari

pembe / Yesil

Baglanti 2

islev

Baglanti tiirii

Vida disi biyukligi
Tip

Malzeme

Kutup sayisi
Kodlama
Konnektor govdesi

Pin Pin tahsisi
1 TD+

2 RD+

3 TD-

4 RD-

5

The Sensor People

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

iletken tahsisi

EA4

F6

F7

F8

F9

F10
RES2
OSSDB1
0OSSDB2

Veri araytzi
Yuvarlak konnektor
M12

disi

Metal

4 kutuplu

D kodlu

FE/KILIF

iletken rengi

Sari
beyaz
Turuncu
Mavi

info@leuze.com * www.leuze.com
Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199
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Emniyet lazer alan tarayici * Uriin no.: 53800294 « RSL445-XL/CU429-25

Diyagramlar

Sinyal siddeti uzaklik egrileri

Leuze
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Geri yansitici folyo
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Beyaz ylizey

Kumanda ve gosterge

LED Ekran

1 Kapali
kirmizi, strekli itk
kirmizi, yanip sénuyor
yesil, strekli 1s1k

2 Kapali
sarl, yanip sénuyor
sari, surekli 1s1k

3 Kapali
mavi, surekli 1sik
4 Kapali
mavi, strekli igik
5 Kapali
sarl, yanip sonliyor
sari, surekli 1tk

6 Kapali
kirmizi, strekli itk
kirmizi, yanip sénuyor
yesil, stirekli 11k

Leuze electronic GmbH + Co. KG

The Sensor People In der Braike 1, 73277 Owen

20

Nesne uzakhgi [m] Sekilde, emniyet sensori tarafindan aktarilan
Sinyal siddeti sinyal siddetinin, dlgllen nesne uzakhgina ve
nesne yansimasina bagli olarak asagidaki

Anlam

Cihaz kapali
OSSD kapali
Hata

OSSD aclk

RES devre disi veya RES etkin ve serbest

Koruma alani mesgul

RES aktif ve bloke edilmis, ancak kilidi agmaya hazir, koruma alani

bos ve gerekirse zincirli sensor kurtariimig

Uyari alani bos
Uyari alani kesik
Uyari alani bos
Uyari alani kesik

RES devre digi veya RES etkin ve serbest

Koruma alani mesgul

RES aktif ve bloke edilmis, ancak kilidi agmaya hazir, koruma alani

bos ve gerekirse zincirli sensor kurtariimig

Cihaz kapali
OSSD kapali
Hata

OSSD aglk

info@leuze.com * www.leuze.com
Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199
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Emniyet lazer alan tarayici * Uriin no.: 53800294 « RSL445-XL/CU429-25

Uyarnilar

Leuze

A Kullanim amacina dikkat edin!

& Uriin sadece yetkili kigiler tarafindan kullaniimalidir.

% Uriinli sadece amacina uygun kullanima gére kullanin.

Notice No. 56 uygunlugunda sapmalarla karsilamaktadir.

& Yasal ve yerel lazer koruma kurallarini dikkate alin.

% Cihazda mldahaleler ve degisiklikler yapilmasina izin verilmez.

Bu cihaz IEC/EN 60825-1:2014 uyarinca lazer sinifi 1 bir Griiniin gereksinimlerini ve de U.S. 21 CFR 1040.10 huklmlerini uyarinca 08.05.2019 tarihli Laser

Cihaz, kullanici tarafindan ayarlanmasi veya bakim yapilmasi gereken bilesenler icermez.
Onarim isleri sadece Leuze electronic GmbH + Co. KG tarafindan yapilabilir.

Aksesuarlar
Baglanti teknolojisi — Baglanti kablolari
Uriin no. Adi Uriin

50135081 KSS ET-M12-4A- Baglanti kablosu
RJ45-A-P7-050

50135082 KSS ET-M12-4A- Baglanti kablosu
RJ45-A-P7-100

50135083 KSS ET-M12-4A- Baglanti kablosu
RJ45-A-P7-150

Montaj teknigi - montaj braketi agisi

Uriin no. Adi Uriin

- 53800134 BT840M Montaj agisi

Leuze electronic GmbH + Co. KG

The Sensor People In der Braike 1, 73277 Owen

Tanim

Arayiiz igin uygundur: Ethernet

Baglanti 1: Yuvarlak konnektér, M12, eksenel, erkek, D kodlu, 4 kutuplu
Baglanti 2: RJ45

Korumali: Evet

Kablo uzunlugu: 5.000 mm

Malzeme kilif: PUR

Arayliz igin uygundur: Ethernet

Baglanti 1: Yuvarlak konnektér, M12, eksenel, erkek, D kodlu, 4 kutuplu
Baglanti 2: RJ45

Korumali: Evet

Kablo uzunlugu: 10.000 mm

Malzeme kilif: PUR

Arayiz icin uygundur: Ethernet

Baglanti 1: Yuvarlak konnektdr, M12, eksenel, erkek, D kodlu, 4 kutuplu
Baglanti 2: RJ45

Korumali: Evet

Kablo uzunlugu: 15.000 mm

Malzeme kilif: PUR

Tanim

Uygulama: Pahli 90° kdseye montaj

Olgiiler: 84,9 mm x 72 mm x 205,2 mm

Renk: sari, RAL 1021

Montaj braketinin tiirQ, tesis tarafi: Gegis montaj braketi
Montaj braketinin tiirli, cihaz tarafi: vidalanabilir
Malzeme: Metal

info@leuze.com * www.leuze.com Teknik degisiklik hakki sakhdir
Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199 tur « 2024-04-20 9/11



Emniyet lazer alan tarayici * Uriin no.: 53800294 « RSL445-XL/CU429-25

Aksesuarlar

Uriin no. Adi Uriin

J 53800132 BTF815M Montaj agisi

53800133 BTF830M Montaj agisi

X

Montaj

Uriin no. Adi Uriin

53800131 BTP800M Koruma demiri

Uriin no. Adi Uriin

1 430400 RS4-clean-Set1 Set temizlik

Hizmetler

Uriin no. Adi Uriin

S981051 CS40-1-141 Emniyet denetimi

S981047 CS40-S-141 Devreye alma destegi

O

Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com * www.leuze.com
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Leuze

Tanim

Uygulama: Zemin montaji igin montaj agisi

Olgiiler: 186 mm x 120 mm x 288 mm

Yiksek tarama seviyesi: 150 mm

Renk: sari, RAL 1021

Montaj braketinin turd, tesis tarafi: Gegis montaj braketi
Montaj braketinin turd, cihaz tarafi: vidalanabilir
Malzeme: Metal

Uygulama: Zemin montaji icin montaj agisi

Olgiiler: 186 mm x 275 mm x 288 mm

Yiksek tarama seviyesi: 300 mm

Renk: sari, RAL 1021

Montaj braketinin turd, tesis tarafi: Gegis montaj braketi
Montaj braketinin tird, cihaz tarafi: vidalanabilir
Malzeme: Metal

Tanim

Olgiiler: 160 mm x 169 mm
Renk: siyah
Malzeme: Metal

Tanim

Temizlik bezi sayisi: 40 Adet
Temizlik sivisi igerigi: 150 ml

Tanim

Detaylar: Bir emniyet lazer alan tarayicisi uygulamasinin gegerli standart ve
yonetmeliklere gore kontrolii, cihaz ve makine verilerinin bir veri tabanina
kaydi, uygulama basina bir kontrol protokoliiniin olusturulmasi.

Kosullar: Makine durdurulabilmelidir, misterinin ¢alisaninin destegi ve Leuze

calisanlari igin makineye erisilebilirlik saglanmalidir.

Detaylar: Ek galisma 6lglimi ve ilk denetim de dahil, emniyet cihazlari igin.

Kosullar: Cihazlar ve baglanti kablolari zaten monte edilmistir, fiyata seyahat

ve mevcut ise konaklama masraflari dahil degildir.

Teknik degisiklik hakki sakhdir
tur « 2024-04-20
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Aksesuarlar Le U Ze

% Mevcut tiim aksesuarlarin bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, iirin ayrintilari sayfasindaki indir sekmesinde bulabilirsiniz.
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