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Element przytaczeniowy ¢ Nr art.: 50107684 « MS 37 103

Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla

Dane elektryczne

Okablowanie ochronne

Parametry wydajnosciowe

Napigcie zasilania Ug

Wejscia

Liczba cyfrowych wejs¢ przetaczaja-

cych

Wyjscia

Liczba cyfrowych wyjs¢ przetaczaja-

cych

Interfejs

Rodzaj

Przytacze

Liczba przytaczy

Przytacze 1
Funkcja

Rodzaj przytacza
Rozmiar gwintu
Typ

Materiat

Liczba pinow
Kodowanie

Przytacze 2
Funkcja

Rodzaj przytacza
Rozmiar gwintu
Typ

Materiat

Liczba pinow
Kodowanie

Przytacze 3
Funkcja

Rodzaj przytacza
Rozmiar gwintu
Typ

Materiat

Liczba pinéw
Kodowanie

BPS 37

Ochrona przecizwarciowa

10...30V, DC

1 Piece(s)

1 Piece(s)

SSlI, SSI

3 Piece(s)

Interfejs serwisowy
Wtyczki okragte
M12

female

Metal

5 -pin

Z kodowaniem A

Interfejs danych
Wtyczki okragte
M12

male

Metal

5 -pin

Z kodowaniem B

Zasilanie napieciem
Wtyczki okragte
M12

male

Metal

5 -pin

Z kodowaniem A

Przytacze elektryczne

Dane mechaniczne

Konstrukcja

Wymiar (szer. x wys. x dt.)
Materiat obudowy
Obudowa metalowa

Masa netto

Kolor obudowy

Obstuga i wskazanie

Rodzaj wskazania
Liczba LED

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy
Temperatura otoczenia w miejscu prze-

chowywania

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza

(niekondensujaca)

Certyfikaty

Stopien ochrony
Klasa ochrony
Dopuszczenia

Procedura kontrolna EMC wedtug

normy

Procedura kontrolna wstrzasow

wedtug normy

Procedura kontrolna ciagtych

wstrzagséow wedtug normy

Procedura kontrolna wibracji wedtug

normy

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej
ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0

Przytacze 1

Funkcja

Rodzaj przytacza
Rozmiar gwintu
Typ

Materiat

Liczba pinéw
Kodowanie

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

The Sensor People

SERWIS

Interfejs serwisowy
Wtyczki okragte
M12

female

Metal

5 -pin

Z kodowaniem A
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Leuze

prostopadtos$cienny

90 mm x 38 mm x 39 mm
Metal

Cynkowy odlew cisnieniowy
160 g

czarny

LED
1 Piece(s)

-30...50 °C
-30...60 °C

0..90 %

IP 65

1l

UL

EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61326-1

IEC 60068-2-27, test Ea

IEC 60068-2-29, test Eb

IEC 60068-2-6, test Fc

84733080
27280190
27280190
27279090
27280192
27280191
27280191
27280191
27280191
EC002498
EC003015
EC003015
EC003015
EC003015
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Element przytaczeniowy ¢ Nr art.: 50107684 « MS 37 103

Przylacze elektryczne

Pin Obsadzenie pinéw

NC
TXD
GND
RxD
/Serv

a B ON =

Przytacze 2

Funkcja

Rodzaj przytacza
Rozmiar gwintu
Typ

Materiat

Liczba pinéw

Kodowanie

Pin Obsadzenie pinow
1 DATA+

2 DATA-

3 CLK+

4 CLK-

5 FE

Przytacze 3

Funkcja

Rodzaj przytacza
Rozmiar gwintu
Typ

Materiat

Liczba pinow

Kodowanie

Pin Obsadzenie pinéw
1 VIN

2 SW OUT

3 GND

4 SW IN

5 FE

Obstuga i wskazanie
LED Wskazanie
1 zielony, $wiatto ciggte

pomaranczowy, $wiatto ciggte
czerwony, swiatto ciggte

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

The Sensor People

HOST/BUS IN

Interfejs danych

Wtyczki okragte

M12

male

Metal

5 -pin

Z kodowaniem B

PWR

Zasilanie napieciem
Wtyczki okragte
M12

male

Metal

5 -pin

Z kodowaniem A
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Leuze

Znaczenie

Gotowos$¢ do pracy
Wyjscie przetaczajgce/stan przetaczenia
Btad urzadzenia

Zmiany techniczne zastrzezone



