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Fotoelektryczny czujnik widetkowy ¢ Nr art.: 50146182 « GS04B/N.1-90-M8.3

Dane techniczne

Dane podstawowe
Seria

Zasada fizyczna
Aplikacja
Parametry

MTTF

Dane optyczne

Zrédto $wiatta
Dlugos¢ fal swietinych
Forma sygnatu wysytanego

Dane pomiarowe
Powtarzalnos¢

Minimalna $rednica obiektu
Dane elektryczne

Okablowanie ochronne

Parametry wydajnosciowe
Napigcie zasilania Ug
Tetnienie resztkowe

Prad w obwodzie otwartym
Histereza przetaczania

Wyjscia

Liczba cyfrowych wyjs¢ przetaczaja-

cych

Wyjscia przetaczajace
Rodzaj

Rodzaj napiecia

Prad przetaczajacy, maks.
Napigcie przetaczajace

Wyjscie przetaczajace 1
Element przetaczajacy
Zasada przelaczania

Zachowanie czasowe

Czestotliwos¢ przetaczania
Czas reakcji

Opodznienie gotowosci
Przytacze
Liczba przylaczy

Przytacze 1
Funkcja

Rodzaj przytacza
Rozmiar gwintu
Typ

Materiat

Liczba pinow

The Sensor People

04B
optyczny
Wykrywanie matych elementéw

700,42 years

LED, czerwony
660 nm
impulsowy

0,02 mm
0,3 mm

Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamiang biegunow

10...30V,DC
0..15%,zUg
0...30 mA
100 um

1 Piece(s)

Cyfrowe wyjscie przetaczajace
DC

100 mA

high: 2(Ug-2V)

low: <2V

Tranzystor, NPN

z mozliwoscig przetgczania jasny/ciemny

5.000 Hz
0,1 ms
150 ms

1 Piece(s)

Sygnat OUT
Zasilanie napieciem
Wtyczki okragte

M8

male

Metal

3 -pin

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

Dane mechaniczne

Konstrukcja

Rozwartos¢

Glebokos¢ widetek
Wymiar (szer. x wys. x dt.)
Materiat obudowy
Obudowa metalowa
Materiat ostony obiektywu
Masa netto

Kolor obudowy

Rodzaj mocowania

Obstuga i wskazanie

Rodzaj wskazania

Liczba LED

Elementy sterujace

Funkcja elementu obstugowego

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy

Certyfikaty

Stopien ochrony
Klasa ochrony
Dopuszczenia
Obowiazujace normy

Klasyfikacja

ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0

info@leuze.com * www.leuze.com
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Leuze

Widetki

90 mm

55 mm

10 mm x 110 mm x 80 mm
Metal

Aluminium

Szkio

709

czarny, RAL 9005
Mocowanie przelotowe

LED

1 Piece(s)

Potencjometr 270°
Przetgczanie jasny/ciemny
Ustawianie czuto$ci

-25...60 °C

IP 67
1l
cULUS

IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389-
1:2016 zatgcznik C,D

27270909
27270909
27270909
27270909
27270909
27270909
27270909
27270909
EC002720
EC002720
EC002720
EC002720
EC002720
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Fotoelektryczny czujnik widetkowy ¢ Nr art.: 50146182 « GS04B/N.1-90-M8.3

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary sg podane w milimetrach

Leuze
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Przytacze elektryczne
Przytacze 1
Funkcja Sygnat OUT
Zasilanie napieciem
Rodzaj przytacza Wtyczki okragte
Rozmiar gwintu M8
Typ male
Materiat Metal
Liczba pinéw 3 -pin
Pin Obsadzenie pinéw 4
V+ \
3 GND
4 OUT 1 L&J/M
Obstuga i wskazanie
LED Wskazanie Znaczenie
1 Z6tty, Swiatto ciggte Wyj$cie przetaczajgce/stan przetaczenia aktywny
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Fotoelektryczny czujnik widetkowy ¢ Nr art.: 50146182 « GS04B/N.1-90-M8.3

Kod artykutu Le U Ze

Oznaczenie artykutu: AAA04B/C.D-EEE-FFF

AAA04B Zasada dziatania / konstrukcja
GS04B: Optyczny czujnik widetkowy, zrédto Swiatta LED
GSL04B: Optyczny czujnik widetkowy, zrédio Swiatta laserowe
C Wyjscie przetaczajace / funkcja
P: wyjscie tranzystorowe PNP, $ciemniajace
N: wyjscie tranzystorowe NPN, $ciemniajgce
1: 10-Link / rozjasniajacy (NPN)/$ciemniajacy (PNP)
D Wyposazenie
1: potencjometr 270°

EEE Rozwartos¢ [mm]
Rozwarto$¢ w milimetrach
FFF Przylacze elektryczne
M8.3: okragty tacznik wtykowy M8, 3-biegunowy (wtyczka)

& Lista ze wszystkimi dostepnymi typami urzadzen znajduje si¢ na stronie internetowej Leuze www.leuze.com.

Wskazowki

A Przestrzegac¢ uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem!

% Produkt nie jest czujnikiem bezpieczenstwa i nie stuzy do ochrony oséb.
% Produkt moze by¢ eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.

% Produkt stosowac tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Akcesoria
Technologia potgczeniowa — kable przytgczeniowe
Nr art. Oznaczenie Artykut Opis
IG 50130832 KD U-M8-3A-V1-050 Kabel przytgczeniowy Przytacze 1: Wtyczki okragte, M8, osiowy, female, 3 -pin
Wtyczka okragta, LED: Nie
] Przytacze 2: otwarty koniec
= Ekranowane: Nie
E Dtugos¢ przewodu: 5.000 mm

Materiat ptaszcza: PVC

50130862 KD U-M8-3W-V1-050 Kabel przytgczeniowy Przytacze 1: Wtyczki okragte, M8, katowy, female, 3 -pin
Wtyczka okragta, LED: Nie
Przytacze 2: otwarty koniec

il Ekranowane: Nie

= Vi Diugos¢ przewodu: 5.000 mm
[ Materiat ptaszcza: PVC
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Fotoelektryczny czujnik widetkowy ¢ Nr art.: 50146182 « GS04B/N.1-90-M8.3

Akcesoria Le U Ze

& Liste z dostepnymi akcesoriami mozna znalez¢ na stronie internetowej Leuze w zaktadce Pobieranie strony ze szczegdtami artykutow.
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