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Optyczny czujnik odlegtosci ¢ Nr art.: 50138328 « ODS9L2.8/LQZ-100-M12

Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria
Rodzaj systemu czujnikéw

Parametry

MTTF

Dane optyczne

Przebieg wiazki

Zrédio $wiatta

Diugos¢ fal swietinych

Klasa lasera

Forma sygnatu wysytanego

Wielkos¢ plamki swietlnej [dla odstepu
czujnikow]

Rodzaj geometrii plamki swietlnej

Dane pomiarowe

Zakres pomiarowy

Rozdzielczos¢

Doktadnosé

Wielkos¢ odniesienia doktadnos¢
Powtarzalnos¢ (1 Sigma)

Dryf temperaturowy
Referencjonowanie

Optyczna zasada pomiaru odstepu

Dane elektryczne

Okablowanie ochronne

Parametry wydajnosciowe
Napigcie zasilania Ug
Tetnienie resztkowe

Prad w obwodzie otwartym

Wyjscia
Liczba cyfrowych wyjs¢ przetaczaja-
cych

Wyjscia przetaczajace
Rodzaj napigcia
Napiegcie przetaczajace

Wyjscie przetaczajace 1
Przypisanie
Element przetaczajacy
Zasada przetaczania
Zachowanie czasowe
Czas reakcji
Opoznienie gotowosci
Interfejs

Rodzaj

The Sensor People

9
Naprzeciw obiektu

36 years

niezgodny

Laser, czerwony

655 nm

2, IEC/EN 60825-1:2014
impulsowy

1 mm [100 mm]

okragty

50 ... 100 mm

0,01 mm

0,5 %

Odstep pomiarowy
0,05 mm

0,02 %/K

Nie

Triangulacja

Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamiang biegunéw
Ochrona przejsciowa

10....30 V, DC
0..15%,z U
0...180 mA

1 Piece(s)

DC
high: 2(Ug-2V)

Przytgcze 1, pin 4
Tranzystor, Push-pull
rozjasniajacy (PNP)/$ciemniajacy (NPN)

1ms
300 ms

RS 485

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

RS 485
Funkcja

Predkos¢ transmisji
Format danych

Bit startowy

Bit danych

Bit stopu

Parytet

Protokoét przesytowy
Kodowanie danych

Przytacze

Liczba przytaczy

Przytacze 1
Funkcja

Rodzaj przytacza
Rozmiar gwintu
Typ

Materiat

Liczba pinéw
Kodowanie

Dane mechaniczne

Konstrukcja

Wymiar (szer. x wys. x dt.)
Materiat obudowy

Obudowa z tworzywa sztucznego
Materiat ostony obiektywu

Masa netto

Kolor obudowy

Rodzaj mocowania

Obstuga i wskazanie

Rodzaj wskazania

Liczba LED

Rodzaj konfiguracji/parametryzaciji
Elementy sterujace

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy

Leuze

Proces

2.400 ... 230.400 Bd
nastawny

1

8

1

Brak

nastawny

14 bit HEX

16 bit HEX

24 bit HEX

ASCII

Dziesietna warto$¢ pomiarowa
Remote Control (ASCII)

1 Piece(s)

Sygnat OUT

Zasilanie napieciem

Wtyczki okragte, obrotowy 90°
M12

male

Tworzywo sztuczne

5 -pin

Z kodowaniem A

prostopadtoscienny

21 mm x 50 mm x 50 mm
Tworzywo sztuczne

PC

Szkto

50 g

czerwony

Mocowanie przelotowe

przez opcjonalny element mocujacy

Wyswietlacz OLED

2 Piece(s)

Oprogramowanie
Oprogramowanie komputerowe
Przyciski obstugowe
Wyswietlacz LC

-20...50 °C

Temperatura otoczenia w miejscu prze- -30 ... 70 °C

chowywania
Odpornos¢ na swiatto otoczenia

Certyfikaty

Stopien ochrony
Klasa ochrony
Dopuszczenia
Obowiazujace normy
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Optyczny czujnik odlegtosci ¢ Nr art.: 50138328 « ODS9L2.8/LQZ-100-M12

Dane techniczne Le U Ze

Numer taryfy celnej 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825

Przytacze elektryczne
Przytacze 1

Funkcja Sygnat OUT
Zasilanie napieciem

Rodzaj przytacza Wtyczki okragte

Rozmiar gwintu M12

Typ male

Materiat Tworzywo sztuczne

Liczba pinéw 5 -pin

Kodowanie Z kodowaniem A

Pin Obsadzenie pinow

1 18..30VDC +

2 RS 485 D-

3 GND

4 OuUT 1

5 RS 485 D+

Wykresy

Doktadnos¢ pomiaru

y x  Odstep pomiarowy

1 y  maks. btad pomiaru

a 0,5% wartosci pomiarowej
0,5mMm —— -mmmmmmmmmmee
0,25 mm—— =3
i T X
100 mm
v
y ®
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Optyczny czujnik odlegtosci ¢ Nr art.: 50138328 « ODS9L2.8/LQZ-100-M12

Obstuga i wskazanie Le U Ze

LED Wskazanie Znaczenie
1 zielony, $wiatto ciggte Gotowos$¢ do pracy
zielony, migajace Zakiocenie
Wyt Brak napiecia zasilania
2 z6tty, Swiatto ciggte Obiekt w zakresie pomiarowym
Wyt Brak obiektu w zakresie pomiarowym

Wskazowki

A Przestrzega¢ uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem!

% Produkt nie jest czujnikiem bezpieczenstwa i nie stuzy do ochrony oséb.

% Produkt moze by¢ eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.

% Produkt stosowacé tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Nie patrze¢ w promien!
Urzadzenie spetnia wymogi zgodnie z IEC 60825-1:2007 (EN 60825-1:2007) dla produktu 2 klasy lasera oraz ustalen zgodnych z U.S. 21 CFR 1040.10 z
odchyleniami odpowiednimi dla Laser Notice No. 50 z 24.06.2007.

% Nigdy nie patrze¢ bezposrednio w wigzke laserowg lub w kierunku odbijanych promieni laserowych! Diuzsze wpatrywanie sie w promienie grozi
uszkodzeniem siatkowki.

% Wigzki laserowej z urzgdzenia nie wolno kierowaé na ludzi!
% Jesli wigzka laserowa przypadkowo padnie na cztowieka, trzeba jg przerwaé nieprzezroczystym, nieodbijajgcym przedmiotem.
% Podczas montazu i wyréwnania urzgdzenia unika¢ odbijania wigzki laserowej od powierzchni lustrzanych!

% OSTROZNIE! Uzywanie urzadzen obstugowych lub regulacyjnych innych niz tu podane albo stosowanie innych metod moze prowadzi¢ do
niebezpiecznej ekspozycji na promieniowanie.

% Prosze przestrzegac¢ obowigzujgcych ustawowych i lokalnych przepiséw dotyczacych ochrony przeciwlaserowe;.

% Ingerencje w urzadzenie i jego modyfikacje sg zabronione.
Urzadzenie nie ma czes$ci ustawianych ani konserwowanych przez uzytkownika.
Naprawa moze by¢ przeprowadzana wytgcznie przez Leuze electronic GmbH + Co. KG.

WSKAZOWKA

Zamocowac oznakowanie ostrzegajace przed laserem i informujace o nim!
Na urzadzeniu znajduje sie oznakowanie ostrzegajace przed laserem i informujgce o nim. Dodatkowo do urzadzenia dotgczono samoprzylepne
oznakowanie (naklejki) ostrzegajgce przed laserem i informujgce o nim w kilku jezykach.

% Na urzadzeniu nalezy zamocowac¢ oznakowanie w odpowiednim jezyku. Jesli urzadzenie ma by¢ uzywane w USA, nalezy uzy¢ naklejki z informacjg
"Complies with 21 CFR 1040.10".

% Oznakowanie ostrzegajgce przed laserem i informujgce o nim nalezy umiesci¢ w poblizu urzadzenia, jesli nie ma na nim zadnego oznakowania (np. jesli
jest na to za mate) lub jesli istniejgce oznakowanie musi zosta¢ zastoniete z powodu warunkéw montazowych.

% Oznakowanie ostrzegajgce przed laserem i informujgce o nim nalezy umiescic tak, zeby bylo czytelne bez potrzeby narazania si¢ na promieniowanie
laserowe urzadzenia lub inne promieniowanie optyczne.
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Optyczny czujnik odlegtosci ¢ Nr art.: 50138328 « ODS9L2.8/LQZ-100-M12 I

Akcesoria

Technologia potgczeniowa — kable przytgczeniowe

Nr art. Oznaczenie Artykut Opis
ﬁ, 50132077 KD U-M12-5A-V1- Kabel przytgczeniowy Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 5 -pin
_ 020 Wtyczka okragta, LED: Nie

Przytacze 2: otwarty koniec
Ekranowane: Nie

Wi Dtugos$¢ przewodu: 2.000 mm
Materiat ptaszcza: PVC

5
)

@ —uE

50132079 KD U-M12-5A-V1- Kabel przytaczeniowy Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 5 -pin
050 Wtyczka okragta, LED: Nie
Przytacze 2: otwarty koniec
Ekranowane: Nie
Diugos¢ przewodu: 5.000 mm
Materiat ptaszcza: PVC

5
)

i 50133842 KD U-M12-5W-V1- Kabel przytgczeniowy Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, katowy, female, Z kodowaniem A, 5 -pin
/ 020 Wtyczka okragta, LED: Nie
I Przytacze 2: otwarty koniec
i _'~' Ekranowane: Nie
nll _|| i Diugo$¢ przewodu: 2.000 mm
= Materiat ptaszcza: PVC

i 50133802 KD U-M12-5W-V1- Kabel przytaczeniowy Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, katowy, female, Z kodowaniem A, 5 -pin
/ 050 Wtyczka okragta, LED: Nie
Przytacze 2: otwarty koniec
Ekranowane: Nie
i Diugos¢ przewodu: 5.000 mm
Materiat ptaszcza: PVC

Technologia potgczeniowa — kable tgczace

Nr art. Oznaczenie Artykut Opis
50140174 KDS U-M12-5A-M12- Kabel tgczacy Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 5 -pin
5A-P1-003-25X Przylacze 2: Wtyczki okragte, M12, osiowy, male, Z kodowaniem A, 5 -pin

Ekranowane: Nie

Przewdd skrzyzowany: Przytgcze 1, pin 2 <-> przylgcze 2, pin 5
— Dtugosc¢ przewodu: 300 mm

=5 Materiat ptaszcza: PUR

Technika zamocowan — kgtowniki mocujgce
Nr art. Oznaczenie Artykut Opis

50036195 BT 8 Element mocujgcy Wersja elementu mocujgcego: Katowniki ksztatt L
Mocowanie, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe
Mocowanie, po stronie urzadzenia: przykrecany
Rodzaj elementu mocujgcego: sztywne
Materiat: Metal
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Optyczny czujnik odlegtosci ¢ Nr art.: 50138328 « ODS9L2.8/LQZ-100-M12

Akcesoria Le U Ze

Technika zamocowan — mocowania okragtych pretéw

Nr art. Oznaczenie Artykut Opis

50117252 BTU 300M-D12 System montazowy Wersja elementu mocujacego: System montazowy
i | Mocowanie, po stronie instalacji: dla preta okrggtego 12 mm, Mocowanie
L zaciskowe z blachy
#':’ Mocowanie, po stronie urzgdzenia: przykrecany, przeznaczony dla srub M4
. Rodzaj elementu mocujgcego: zaciskany, obrotowy 360°, regulowany
'ﬁ Materiat: Metal

& Liste z dostgpnymi akcesoriami mozna znalezé na stronie internetowej Leuze w zaktadce Pobieranie strony ze szczegétami artykutow.
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