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Zabezpieczajace urzadzenie sterownicze ¢ Nr art.: 50145355 « LBK ISC BUS PS

Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria
Rodzaj
Aplikacja

Funkcje

Funkcje

Ponowne uruchomienie

Parametry

SIL

SILCL

Poziom wydajnosci (PL)
MTTF,

PFH,

Okres uzytkowania Ty,
Kategoria

Dane elektryczne

Okablowanie ochronne

Parametry wydajnosciowe
Napigcie zasilania Ug

Pobor pradu, maks.

Pobor mocy, maks.

Wyjscia

Liczba zabezpieczajacych wyjs¢

przetaczajacych (OSSD)
Interfejs

Rodzaj

Ethernet
Funkcja

The Sensor People

LBK ISC
Sterownik czujnika radarowego
Stacjonarna ochrona dostepu

Stacjonarne zabezpieczenie strefy
niebezpiecznej

Blokada startu/restartu (RES), do
wyboru

Dezaktywacja grup czujnikéw
Podtgczanie do 6 czujnikow
Przetaczanie migdzy konfiguracjami
Synchronizacja sterownika
automatic

reczny

2, IEC 61508

2, IEC/EN 62061

d, EN ISO 13849-1

44 years, EN ISO 13849-1
4,5E-08 per hour

20 years, EN ISO 13849-1
3, EN ISO 13849-1

Prad nadmiarowy przez zintegrowany
bezpiecznik resetowany (maks. 5 s dla 8
A)

Zewnetrzny zasilacz ze zintegrowang
ochrong przeciwzwarciowg

20..28V,DC
1.000 mA, bez zewnetrznego obcigzenia
5W

2 Piece(s)

Ethernet, PROFINET

Konfiguracja

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

Profinet

Funkcja

PROFINET Device

GSDML

Profil

Conformance Class

Klasa obciazenia sieciowego
Security Level
Funkcjonalnos¢ Switch

Zabezpieczajace sygnaly przetacza-
jace
Wersja PROFlsafe

Interfejs Serwis

Rodzaj

Przytacze

Liczba przytaczy

Przytacze 1
Funkcja

Rodzaj przytacza
Rodzaj zacisku
Liczba pinéw

Przytacze 2
Funkcja

Rodzaj przytacza

Przytacze 3
Funkcja

Rodzaj przytacza

Przytacze 4
Funkcja

Rodzaj przytacza

Przytacze 5
Funkcja

Rodzaj przytacza

Przytacze 6
Funkcja

Rodzaj przytacza

Przytacze 7
Funkcja

Rodzaj przytacza

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x dt.)
Materiat obudowy

Masa netto

Kolor obudowy

Rodzaj mocowania

info@leuze.com * www.leuze.com
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Proces

Device wedtug Spec V2.3.5
GSDML wedtug Spec V2.3.5
PROFINET PROFIsafe

C

1l

1

Przydatny dla IRT 2-Port Switch wedtug
|IEEE 802, zintegrowany w jednostce
przytaczeniowej

4 Piece(s)

V2.4
V2.61

usB

7 Piece(s)

Zasilanie napieciem
Zaciski

Zacisk srubowy

3 -pin

BUS OUT
Zaciski

Sygnat IN
Sygnat OUT
Zaciski

Konfiguracja/parametryzacja
usB

Konfiguracja/parametryzacja
RJ45

Wejécie komunikacyjne PROFINET/
PROFIsafe

RJ45

Wyjscie komunikacyjne PROFINET/
PROFIsafe

RJ45

105 mm x 58 mm x 103 mm
Tworzywo sztuczne

2509

Biaty

DIN Montaz na szynie montazowej
Mocowanie zatrzaskowe

Zmiany techniczne zastrzezone
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Zabezpieczajace urzadzenie sterownicze ¢ Nr art.: 50145355 « LBK ISC BUS PS

Dane techniczne

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 60 °C

Temperatura otoczenia w miejscu prze- -40 ... 80 °C
chowywania

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 0..95%
(niekondensujaca)

Certyfikaty

Stopien ochrony IP 20

Klasa ochrony 1]

Dopuszczenia TUV Siid ltalia
uL

Przytacze elektryczne

Przytacze 1

Funkcja

Rodzaj przytacza
Rodzaj zacisku
Liczba pinow

Zaciski

Przytacze 2

Funkcja

Rodzaj przytacza
Rodzaj zacisku
Liczba pinéw

Zaciski

r I +

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

The Sensor People

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej

ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0

Zasilanie napieciem

Zaciski
Zacisk $rubowy
3 -pin

Przypisanie

+24V DC
PE
GND

BUS OUT
Zaciski

Zacisk $rubowy
4 -pin

Przypisanie

+12VDC
CANH
CAN L
GND

info@leuze.com * www.leuze.com
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85299097
27371800
27371819
27243101
27371819
27371819
27371819
27371819
27371819
EC001449
EC001449
EC001449
EC001449
EC001449
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Zabezpieczajace urzadzenie sterownicze ¢ Nr art.: 50145355 « LBK ISC BUS PS

Przylacze elektryczne

Przytacze 3

Funkcja

Rodzaj przytacza
Rodzaj zacisku
Liczba pinéw

Zaciski

Wejscie cyfrowe 4
Wejscie cyfrowe 3
Wejscie cyfrowe 2
Wejscie cyfrowe 1
Wejscie cyfrowe V+
Wejscie cyfrowe V-

Wyjscie cyfrowe GND

Wyjscie cyfrowe 4
Wyjscie cyfrowe 3
Wyjscie cyfrowe 2
Wyjscie cyfrowe 1

Sygnat IN
Sygnat OUT
Zaciski

Zacisk $rubowy
12 -pin

Przypisanie

Wejscie +24V DC
Wejscie +24V DC
Wejscie +24V DC
Wejscie +24V DC

Wejscie +24V DC diagnostyka

GND
GND
Wyjscie bezpieczne
Wyjscie bezpieczne
Wyjscie bezpieczne
Wyjscie bezpieczne

Leuze

Wyjscie cyfrowe GND GND

Przytacze 4

Funkcja Konfiguracja/parametryzacja
Rodzaj przytacza USB
Typ wtyczki micro-USB

Przytacze 5

Funkcja Konfiguracja/parametryzacja
Rodzaj przytacza RJ45

Przytacze 6

Funkcja Wejscie komunikacyjne PROFINET/PROFIsafe
Rodzaj przytacza RJ45

Przytacze 7

Funkcja Wyjscie komunikacyjne PROFINET/PROFIsafe
Rodzaj przytacza RJ45
Akcesoria

Technologia potgczeniowa — kable przytgczeniowe

Nr art. Oznaczenie Artykut Opis
-é‘ 50143389 KD DN-M12-5W-P1- Kabel przytgczeniowy Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, katowy, female, Z kodowaniem A, 5 -pin
— 150 Wtyczka okragta, LED: Nie

I Przytacze 2: otwarty koniec
[Li o Ekranowane: Tak
= 1y Dtugosc¢ przewodu: 15.000 mm
Materiat ptaszcza: PUR

ke
—

Leuze electronic GmbH + Co. KG
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Zabezpieczajace urzadzenie sterownicze ¢ Nr art.: 50145355 « LBK ISC BUS PS

Leuze

Akcesoria

Technologia potgczeniowa — kable tgczgce

Nr art.

50143385

50143386

50130632

50135081

50143459

Oznaczenie

KDS DN-M12-5W-
M12-5W-P3-030

KDS DN-M12-5W-
M12-5W-P3-050

KSS ET-M12-4A-
RJ45-A-P7-010

KSS ET-M12-4A-
RJ45-A-P7-050

KSS US-USB2-A-
mic-B-V0-018

Artykut

Kabel tgczacy

Kabel tgczacy

Kabel tgczacy

Kabel tgczacy

Kabel taczacy

Opis

Przeznaczony dla interfejsu: DeviceNet, CANopen

Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, katowy, male, Z kodowaniem A, 5 -pin
Przytacze 2: Wtyczki okragte, M12, katowy, female, Z kodowaniem A, 5 -pin
Ekranowane: Tak

Dtugosc¢ przewodu: 3.000 mm

Materiat ptaszcza: PUR

Przeznaczony dla interfejsu: DeviceNet, CANopen

Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, katowy, male, Z kodowaniem A, 5 -pin
Przytacze 2: Wtyczki okragte, M12, katowy, female, Z kodowaniem A, 5 -pin
Ekranowane: Tak

Dtugosc¢ przewodu: 5.000 mm

Materiat ptaszcza: PUR

Przeznaczony dla interfejsu: Ethernet

Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, osiowy, male, Z kodowaniem D, 4 -pin
Przytacze 2: RJ45

Ekranowane: Tak

Diugos¢ przewodu: 1.000 mm

Materiat ptaszcza: PUR

Przeznaczony dla interfejsu: Ethernet

Przytacze 1: Wtyczki okragte, M12, osiowy, male, Z kodowaniem D, 4 -pin
Przytacze 2: RJ45

Ekranowane: Tak

Diugos¢ przewodu: 5.000 mm

Materiat ptaszcza: PUR

Przeznaczony dla interfejsu: USB
Przytacze 1: USB

Przytacze 2: USB

Ekranowane: Nie

Diugos¢ przewodu: 1.800 mm

& Liste z dostepnymi akcesoriami mozna znalez¢ na stronie internetowej Leuze w zaktadce Pobieranie strony ze szczegdtami artykutow.
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