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Sabit barkod okuyucusu ¢ Uriin no.: 50116305 « BCL 301i SL102 D H

Teknik veriler

Temel veriler

Seri

Ozel versiyon

Ozel versiyon

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar

Karakteristik parametreler

MTTF

Okuma verileri

Kod tiirleri okunabilir

Tarama hizi, tipik

Okuma kapisi basina barkodlar, maks.
sayl

Optik veriler

Okuma mesafesi

Isik kaynagi

Dalga boyu

Lazer sinifi

Gonderme sinyali sekli
Kullanilabilir agilma acisi1 (okuma alani
acikhgr)

Modiil boyutu

Okuma teknigi

Isin yansitma

Isin demeti cikigi

Elektrik verileri
Koruma devresi

Giig verileri
Besleme gerilimi Ug

Giig tiiketimi, maks.

Girisler/gikiglar secilebilir
Cikis akimi, maks.

Giris/gikis sayisi segcilebilir
Girig akimi, maks.

The Sensor People

BCL 300i

Isitma

AutoConfig

AutoReflAct

Isitma

Kod pargasi teknik

LED ekran

Mod hizalama

Otokontrol

Referans kodunun karsilastiriimasi

110 Yillar

2/5 aralikli

Codabar

Code 128

Code 39

Code 93

EAN 8/13

GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 veri gubugu her yonla
UPC

1.000 scans/s

64 Adet

100 ... 700 mm

Lazer, Kirmizi

655 nm

1, IEC/EN 60825-1:2014
surekli

60 °

0,35...0,8 mm

Cizgi tarayicisi

doénen poligon carki tizerinden
6nde

Ters kutup korumasi

18...30V,DC
27T W

60 mA
2 Adet
8 mA

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

Arayiiz

Tiir

RS 485

Islev

Transfer hizi

Veri formati
Baslangig biti

Veri biti

Durdurma biti
Parite

Transfer protokolii
Veri kodlamasi

Arayiiz bakim
Tir

usB
islev

Baglanti
Baglanti sayisi

Baglanti 1
islev

Baglanti tiirii

Kutup sayisi
Tip

Mekanik bilgiler

Yapi sekli

Olgii (Gx Y x U)
Malzeme govde
Metal govde
Malzeme lens kapagi
Net agirhk

Govde rengi

Montaj braketi tiirii

Kumanda ve gosterge

Gosterge tiirii

LED sayisi
Konfigilirasyon/parametrelendirme tiirii

Cevresel veriler

Ortam sicakhgi igletim
Ortam sicakligi depolama
Bagil hava nemliligi (yogusmasiz)

info@leuze.com * www.leuze.com

Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199

Leuze

MultiNet Plus, RS 485

Proses

4.800 ... 115.200 Bd
ayarlanabilir

1

7, 8, 9 veri bitleri

1, 2 durdurma biti
ayarlanabilir
ayarlanabilir

ASCII

USB 2.0

Yazilim Gzerinden konfigiirasyon/
parametrelendirme

1 Adet

Bakim araylizi

BUS CIKIS

BUS IN

Cihaz baglantisi

PWR / SW GIRIS / CIKIS
Veri araylizi

Konnektor gubugu, Cihazin devreye
alinmasi icin mutlaka bir baglanti
Unitesinin kullaniimasi gerekmektedir.

32 kutuplu
erkek

Kubik

95 mm x 44 mm x 68 mm
Metal

Aliminyum baski dokim
Cam

290 g

gumis

Kirmizi

Kurtagzi somunlar
Montaj braketi arka taraf
opsiyonel montaj Uinitesi Gzerinden

LED

Monokrom grafik ekran 128 x 32 piksel
2 Adet

Web tarayicisi tizerinden

-35..40°C
-20...70°C
0..90 %

Teknik degisiklik hakki sakhdir
tur « 2024-04-19 2/10



Sabit barkod okuyucusu ¢ Uriin no.: 50116305 « BCL 301i SL102 D H

Teknik veriler Leuze

Sertifikalar Siniflandirma
Koruma sinifi IP 65 Glimriik taife numarasi 84719000
Giivenlik sinifi I ECLASS 5.1.4 27280102
Sertifikasyonlar cULUS ECLASS 8.0 27280102
Standarda gore kontrol yontemi EMV ~ EN 55022 ECLASS 9.0 27280102
EN 61000-4-2, -3, -4, -6 ECLASS 10.0 27280102
Standarda gore kontrol yontemi darbe |EC 60068-2-27, Test Ea ECLASS 11.0 27280102
Standarda gore kontrol yontemi sabit IEC 60068-2-29, Test Eb ECLASS 12.0 27280102
darbe ECLASS 13.0 27280102
Standarda gore kontrol yontemi IEC 60068-2-6, Test Fc ECLASS 14.0 27280102
titresim
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com * www.leuze.com Teknik degisiklik hakki sakhdir
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Sabit barkod okuyucusu ¢« Uriin no.: 50116305 « BCL 301i SL 102 D H

Boyutlandiriimig gizimler Leuze

Tum 6lgl bilgileri milimetre cinsindendir

A Optik eksen
B Vida disi M4 (5 mm derinliginde)
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Elektrik baglantisi

Baglanti 1
islev Bakim aray(izii
BUS CIKIS
BUS IN
Cihaz baglantisi
PWR / SW GIRIS / CIKIS
Veri araylizii
Baglanti tiirii Konnektor gubugu
Baglanti tiirii Cihazin devreye alinmasi igin mutlaka bir baglanti
Unitesinin kullaniimasi gerekmektedir.
Kutup sayisi 32 kutuplu
Tip erkek
Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com * www.leuze.com Teknik degisiklik hakki sakhdir
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Sabit barkod okuyucusu ¢ Uriin no.: 50116305 « BCL 301i SL102 D H

Diyagramlar Le U Ze

Okuma alani egrisi
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X Okuma alani mesafesi [mm]
Okuma alani genisligi [mm]

Kumanda ve gosterge

LED Ekran Anlam
1 PWR yesil, yanip séniiyor Cihaz normal, baslatma asamasi
yesil, surekli isik Cihaz normal
yesil kisa kapali - agik Okuma basarili
yesil kisa kapali - kisa kirmizi - agik Okuma basarili degil
turuncu, surekli 11k Servis modu
kirmizi, yanip séniyor Cihaz normal, uyari yapilmis
kirmizi, strekli itk Hata, cihaz hatasi
2 BUS yesil, yanip séniyor Baslatma
yesil, strekli 1s1k Bus isletimi normal
kirmizi, yanip séniyor lletisim hatasi
kirmizi, surekli igik Bus hatasi
Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com * www.leuze.com Teknik degisiklik hakki sakhdir
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Sabit barkod okuyucusu ¢ Uriin no.: 50116305 « BCL 301i SL102 D H

Uriin anahtar Leuze

Par¢a atama: BCL XXXX YYZ AAA BB CCCC

BCL Galigma prensibi
BCL: Barkod okuyucu
XXXX Yapi serisi/arayiiz (entegre alan veri yolu teknolojisi)

300i: RS 232 / RS 422 (bagimsiz)
301i: RS 485 (multiNet slave)
304i: PROFIBUS DP

308i: EtherNet TCP/IP, UDP
338i: EtherCAT

348i: PROFINET RT

358i: EtherNet/IP

YY Tarama prensibi

S: Hat tarayici (tek hat)

R1: Hat tarayici (1zgara)

O: Salinimli ayna tarayici (Oscillating Mirror)
V4 Optik

N: High Density (yakin)

M: Medium Density (orta uzaklik)

F: Low Density (uzak)

L: Long Range (¢ok biiyiik uzaklik)

J: Ink-Jet (uygulamaya baglr)
AAA Isin gikisi

100: Yandan

102: On tarafta

BB Ozel ekipman
D: Ekranli
H: Isitmali
DH: Ekranli ve isitmali
P: Plastik ¢ikis penceresi

Ccccc Fonksiyonlar
F007: Islem verilerinin optimize edilmis veri yapisi
F099: islev OPC-UA

% Mevcut tim cihaz modellerine sahip bir listeyi, www.leuze.com Leuze internet sitesinde bulabilirsiniz.

Uyarilar

A Kullanim amacina dikkat edin!

& Uriin bir emniyet sensérii degildir ve personel koruma amagl degildir.
% Uriin sadece yetkili kisiler tarafindan kullanilmalidir.

% Uriinii sadece amacina uygun kullanima gére kullanin.

Bu cihaz IEC/EN 60825-1:2014 uyarinca lazer sinifi 1 bir Griiniin gereksinimlerini ve de U.S. 21 CFR 1040.10 hukimlerini uyarinca 08.05.2019 tarihli Laser
Notice No. 56 uygunlugunda sapmalarla karsilamaktadir.

% Yasal ve yerel lazer koruma kurallarini dikkate alin.

% Cihazda mudahaleler ve degisiklikler yapilmasina izin verilmez.
Cihaz, kullanici tarafindan ayarlanmasi veya bakim yapilmasi gereken bilesenler icermez.
Onarim isleri sadece Leuze electronic GmbH + Co. KG tarafindan yapilabilir.
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The Sensor People In der Braike 1, 73277 Owen Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199  tur « 2024-04-19 6/10



Sabit barkod okuyucusu ¢ Uriin no.: 50116305 « BCL 301i SL102 D H

Aksesuarlar

Baglanti teknolojisi - baglanti Gnitesi

Uriin no. Adi Uriin

50114369 MA 100 Modiiler baglanti

Unitesi

Baglanti teknolojisi - baglanti kablolari

Uriin no. Adi Uriin

a 50135243 KD PB-M12-4A-P3-  Baglanti kablosu
ke 050

— \ |
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,.& 50132079 KD U-M12-5A-V1- Baglant! kablosu
R 050
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| \ 50135248 KS PB-M12-4A-P3- Baglanti kablosu
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Baglanti teknolojisi — Baglanti kablolari

Uriin no. Adi Uriin

50114571 * KB 301-3000 Baglanti kablosu
[ =] 50117011 KB USB A - USB Bakim kablosu
o miniB
; q;.'l

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

The Sensor People

Tanim

Besleme gerilimi: 18 ... 30 V
Arayliz: RS 232, RS 485
Baglantilar: 1 Adet

Koruma sinifi: IP 54

Tanim

Arayiz igin uygundur: PROFIBUS DP

Leuze

Baglanti 1: Yuvarlak konnektér, M12, eksenel, disi, B kodlu, 5 kutuplu

Yuvarlak konnektor, LED: Hayir
Baglanti 2: agik ug

Korumali: Evet

Kablo uzunlugu: 5.000 mm
Malzeme kilif: PUR

Baglanti 1: Yuvarlak konnektor, M12, eksenel, disi, A kodlu, 5 kutuplu

Yuvarlak konnektér, LED: Hayir
Baglanti 2: acik ug

Korumali: Hayir

Kablo uzunlugu: 5.000 mm
Malzeme kilif: PVC

Araylz igin uygundur: PROFIBUS DP

Baglanti 1: Yuvarlak konnektor, M12, eksenel, erkek, B kodlu, 5 kutuplu

Yuvarlak konnektor, LED: Hayir
Baglanti 2: agik ug

Korumali: Evet

Kablo uzunlugu: 5.000 mm
Malzeme kilif: PUR

Tanim

Arayiiz igin uygundur: RS 232, RS 422, RS 485

Baglanti 1: Soket cubugu

Baglanti 2: JST ZHR, 10 kutuplu, 6 kutuplu

Korumali: Evet
Kablo uzunlugu: 3.000 mm
Malzeme kilif: PVC

Arayiz igin uygundur: USB
Baglanti 1: USB

Baglanti 2: USB

Korumali: Evet

Kablo uzunlugu: 1.500 mm
Malzeme kilif: PVC

info@leuze.com * www.leuze.com
Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199
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Sabit barkod okuyucusu ¢ Uriin no.: 50116305 « BCL 301i SL102 D H

Aksesuarlar Le U Ze

Uriin no. Adi Uriin Tanim
50135254 KDS PB-M12-4A- Baglanti kablosu Araylz igin uygundur: PROFIBUS DP
M12-4A-P3-050 Baglanti 1: Yuvarlak konnektér, M12, eksenel, disi, B kodlu, 5 kutuplu

Baglanti 2: Yuvarlak konnektor, M12, eksenel, erkek, B kodlu, 4 kutuplu
Korumali: Evet

Kablo uzunlugu: 5.000 mm

Malzeme kilif: PUR

* Gerekli aksesuar, lutfen ayri olarak siparis edin

Baglanti teknigi - kapatma direncleri

Uriin no. Adi Uriin Tanim

50038539 TS 02-4-SA Sona erdirme fisi Bunlar icin uygundur:: MultiNet Plus, PROFIBUS DP
Islev: Bus sona erdirmesi
e Baglanti 1: Yuvarlak konnektor, M12, eksenel, erkek, B kodlu, 4 kutuplu

Baglanti teknigi - baglanti kutulari

Uriin no. Adi Uriin Tanim

50116464 * MK 301 Baglanti bolimi Bunlar igin uygundur:: BCL 301i, BPS 301i
Araylz: MultiNet Plus
Baglanti sayisi: 4 Adet
Baglanti: Terminal

50116469 * MS 301 Baglanti bolimi Bunlar igin uygundur:: BCL 301i, BPS 301i

Arayliz: MultiNet Plus
Baglanti sayisi: 5 Adet
Baglanti: Yuvarlak konnektér, M12

* Gerekli aksesuar, lltfen ayri olarak siparis edin

Montaj teknigi - montaj braketi agisi

Uriin no. Adi Uriin Tanim

50121433 BT 300 W Montaj Unitesi Montaj Unitesinin uygulanmasi: Agi L bigiminde
Montaj braketi, tesis tarafi: Gegis montaj braketi
Montaj braketi, cihaz tarafi: vidalanabilir
Montaj Unitesi tirl: ayarlanabilir
Malzeme: Metal
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Sabit barkod okuyucusu ¢ Uriin no.: 50116305 « BCL 301i SL102 D H

Aksesuarlar Le U Ze

Montaj teknigi - yuvarlak gubuk montaj braketleri

Uriin no. Adi Uriin Tanim

50121435 BT 56 -1 Montaj Unitesi Fonksiyonlar: Statik uygulamalar
Montaj Unitesinin uygulanmasi: Montaj sistemi
Montaj braketi, tesis tarafi: yuvarlak gubuk 12 mm igin, yuvarlak gubuk 14 mm
icin, yuvarlak cubuk 16 mm icin
Montaj braketi, cihaz tarafi: kelepgelenebilir
Malzeme: Metal
Sikistirma yanaklarinin sikma torku: 8 N-m

Montaj teknigi - diger
Uriin no. Adi Uriin Tanim

50124941 BTU 0300M-W Montaj Unitesi Montaj braketi, tesis tarafi: Gegis montaj braketi
‘ S Montaj braketi, cihaz tarafi: kelepgelenebilir, M4 vidalari igin uygundur,
Somun montaji
| WJ Malzeme: Metal
Titresim s6nimleme: Hayir

Standart uygulamalar icin yansitici bantlar

Uriin no. Adi Uriin Tanim

50106119 REF 4-A-100x100 Yansitici bant Yapi sekli: dikdértgen
Yansitma ylizeyi: 100 mm x 100 mm
Malzeme: Plastik
Malzemenin kimyasal adi: PMMA
Montaj braketi: kendinden yapiskanh

Hizmetler

Uriin no. Adi Uriin Tanim

S981020 CS30-E-212 Saat Ucreti Detaylar: Uygulama verilerinin derlenmesi, uygun sensorlerin secimi ve
onerisi, montaj taslagi olarak ¢izim olusturma.
Kosullar: Doldurulan soru formu veya uygulama aciklamali bir proje
spesifikasyonu mevcuttur.

S981014 CS30-S-110 Devreye alma destegi Detaylar: Musteri talebine gére bir yerdeki uygulama, stre maks. 10 saat.
Kosullar: Cihazlar ve baglanti kablolari zaten monte edilmistir, fiyata seyahat
ve mevcut ise konaklama masraflari dahil degildir.

S981019 CS30-T-110 Uriin egitimi Detaylar: Yer ve igerik anlagsma dogrultusunda, slire maks. 10 saat.
Kosullar: Fiyata seyahat ve mevcut ise konaklama masraflari dahil degildir.
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Sabit barkod okuyucusu ¢ Uriin no.: 50116305 « BCL 301i SL102 D H
Aksesuarlar Leuze

Uriin no. Adi Uriin Tanim

$981021 CS30-V-212 Saat licreti Detaylar: Bir kontrol raporunu hazirlama ile REA degerlendirmesi, kod
kalitesini degerlendirme.
Kosullar: Orijinal barkodlar igveren tarafindan sunulur.

MIRTRITES
T

% Mevcut tiim aksesuarlarin bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, Giriin ayrintilari sayfasindaki Indir sekmesinde bulabilirsiniz.
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