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Datos técnicos

Datos basicos

Serie
Principio fisico
Aplicacién

Parametros

MTTF

Datos opticos

Fuente de luz

Longitud de onda

Laser de clase

Forma de sefial de emision

Datos de medicion

Repetibilidad
Diametro minimo de objeto

Datos eléctricos

Circuito de proteccion

Datos de potencia
Tension de alimentacion Ug

Ondulacioén residual
Corriente en vacio
Histéresis de conmutacion

Salidas
Numero de salidas digitales

Salidas

Tipo

Tipo de tension

Corriente de conmutacion, max.
Tension de conmutacion

Salida 1

Asignacion

Elemento de conmutacion
Principio de conmutacién

Respuesta temporal

Frecuencia de conmutacion
Tiempo de respuesta
Tiempo de inicializacion
Interfaz

Tipo

Leuze electronic GmbH + Co. KG

The Sensor People In der Braike 1, D-73277 Owen

08B
Optico
Deteccién de piezas pequefas

548,35 Afios

Laser, Rojo

655 nm

1, IEC/EN 60825-1:2007
Pulsado

0,01 mm
0,05 mm

Proteccion contra cortocircuito
Proteccion contra polarizacién inversa

10...30V, CC
0...15 %, De Ug
0...30 mA

20 ym

1 Unidad(es)

Salida digital
CcC

100 mA

high: 2(Ug-2V)
low: <2V

Conexion 1, pin 4
Transistor, Push-pull

10-Link/de conmutacion claridad (NPN)/
de conmutacién oscuridad (PNP)

5.000 Hz
0,1 ms
150 ms

10-Link

10-Link
Funcién

COM-Mode
Profile

Min. cycle time
Tipo de trama
Especificacion
Device ID
SlO0-Mode support

Conexion

Numero de conexiones

Conexion 1
Funcion

Tipo de conexion
Tamaio de rosca
Tipo

Material

Numero de polos

Datos mecanicos

Disefio

Ancho de boca

Profundidad de boca
Dimensiones (An x Al x L)
Material de carcasa

Carcasa de acero inoxidable
Material, cubierta de 6ptica
Peso neto

Color de carcasa

Tipo de fijacion
Compatibilidad de materiales

Operacion e Indicaciéon

Tipo de indicacién

Numero de LED

Elementos de uso

Funcion del elemento de uso

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio

Certificaciones

indice de proteccion

Clase de seguridad
Certificaciones

Sistema de normas vigentes

info@leuze.com * www.leuze.com
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Modos de trabajo 10-Link (Standard,

Precision, Power, Speed), vea Descrip-

cién de interfaz 10-Link
COM2

Smart Sensor Profil
COM2 =2,3ms

2.2

V1.1

2524 (0x0009DC)

Si

1 Unidad(es)

Alimentacion de tension
Sefial OUT

Conector redondo

M8

Conector macho

Metal

3 polos

Horquilla

30 mm

35 mm

10 mm x 50 mm x 60 mm
Acero inoxidable
V4A

Vidrio

78 g

Plata

Fijaciéon pasante
ECOLAB

LED

1 Unidad(es)

Potenciémetro de 270°

Ajuste de sensibilidad
Conmutacioén claridad/oscuridad

-25..60°C

IP 67
1l
cULUS

IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389-
1:2016 anexo C,D
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Datos técnicos

Numero de arancel
ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0
ECLASS 16.0
ETIM 5.0

ETIM 6.0

ETIM 7.0

ETIM 8.0

ETIM 9.0

ETIM 10.0

85365019
27270909
27270909
27270909
27270909
27270909
27270909
27270909
27270909
27270909
27270909
EC002720
EC002720
EC002720
EC002720
EC002720
EC002720

Dibujos acotados

Todas las medidas en milimetros
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Conexion eléctrica

Conexion 1
Funcion

Tipo de conexion
Tamano de rosca
Tipo

Material

Numero de polos

Pin Asignacion de pines
V+

3 GND

4 OouT 1

Operacién e Indicacién
LED Display

1 Amarillo, luz continua

Caédigo de producto

Denominacion del articulo: AAA08B/C.D-EEE-FFF

AAA08B Principio de funcionamiento / disefio

Alimentacion de tension
Sefial OUT

Conector redondo

M8

Conector macho

Metal

3 polos

GS08B: sensor 6ptico de horquilla, fuente de luz LED
GSL08B: sensor 6ptico de horquilla, fuente de luz laser

C Salida/funcién

P: salida de transistor PNP, de conmutacién oscuridad
N: salida de transistor NPN, de conmutacién oscuridad
1: 10-Link/de conmutacién claridad (NPN)/de conmutacion oscuridad (PNP)

D Equipamiento
1: potenciometro de 270°
EEE Ancho de boca [mm]

Ancho de boca en milimetros

FFF Conexion eléctrica
M8.3: conector M8, de 3 polos (conector macho)

Leuze

Significado

Salida/estado de conmutacion activo

% Encontrara una lista con todos los tipos de equipo disponibles en el sitio web de Leuze: www.leuze.com.

Notas

A jAtencion al uso conforme!

% Emplee el producto para el uso conforme definido.

% El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.

% El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la proteccion de personas.
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Notas Leuze

El equipo cumple los requisitos conforme a la IEC 60825-1:2007 (EN 60825-1:2007) para un producto de laser de clase 1y las disposiciones conforme a
la U.S. 21 CFR 1040.10 con las divergencias correspondientes a la Laser Notice No. 50 del 24/06/2007.

% Observe las vigentes medidas de seguridad de laser locales.

% No estan permitidas las intervenciones ni las modificaciones en el equipo.
El equipo no contiene ninguna pieza que el usuario deba ajustar o mantener.
Una reparacion solo debe ser llevada a cabo por Leuze electronic GmbH + Co. KG.

Accesorios
Sistema de conexion - Cables de conexion

Codigo Denominacion Articulo Descripcién
-ﬁ 50149847 KD U-M8-3A-T0-050 Cable de conexion Aplicacién: Resistente a sustancias quimicas, Areas higiénicas y himedas
] F+B Conexioén 1: Conector redondo, M8, Axial, Conector hembra, Codificacion A,
3 polos

18

Conector redondo, LED: No
Y Conexion 2: Final abierto
Apantallado: No
n Longitud de cable: 5.000 mm
Material de cubierta: TPE

50130832 KD U-M8-3A-V1-050 Cable de conexion Aplicacién: Resistente a sustancias quimicas
Conexién 1: Conector redondo, M8, Axial, Conector hembra, 3 polos
Conector redondo, LED: No
Conexién 2: Final abierto
V) Apantallado: No
Longitud de cable: 5.000 mm
|- Material de cubierta: PVC

50130862 KD U-M8-3W-V1-050 Cable de conexion Aplicacion: Resistente a sustancias quimicas
Conexién 1: Conector redondo, M8, Acodado, Conector hembra, 3 polos
Conector redondo, LED: No
Conexién 2: Final abierto
W Apantallado: No
Longitud de cable: 5.000 mm
n Material de cubierta: PVC

1)

% Encontrara una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestafia de Descargas de la pagina detallada del articulo.
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