Leuze

Hoja técnica

Sensor de distancia optico
Caodigo: 50141728
ODS9L2.8/LA6.01-200-M12

Contenido

- Datos técnicos

- Dibujos acotados

- Conexion eléctrica

- Diagramas

- Operacién e Indicacion
- Cddigo de producto

- Notas

- Accesorios

C€ CDRH
La figura puede variar Q@ I10-Link ;’? c

Derechos a modificacion técnica
Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com * www.leuze.com reservados

The Sensor People In der Braike 1, D-73277 Owen Tel.: +49 7021 573-0 « Fax: +49 7021 573-199 spa * 2026-03-05 19



Sensor de distancia 6ptico * Codigo: 50141728 « ODS9L2.8/LA6.01-200-M12

Datos técnicos

Datos basicos

Serie
Aplicacién

Tipo de sistema de exploracion

Version especial

Version especial

Datos opticos

Trayectoria del haz

Fuente de luz

Longitud de onda

Laser de clase

Forma de sefial de emision
Duracion de impulso

9
Control de altura de llenado

Medicion de la longitud en el corte de
materiales

Medicién de objetos
Contra objeto

Filtro de polarizacion

Colimado

Laser, Rojo

650 nm

2, IEC/EN 60825-1:2014
Pulsado

22.000 ps

Tamano del punto de luz [con distancia 1 mm [200 mm]

de sensor]
Tipo de geometria de punto de luz

Datos de medicion

Rango de medicién
Resolucion

Resolucién

Exactitud, corta distancia
Exactitud, larga distancia
Magnitud de referencia, exactitud
Reproducibilidad (1 Sigma)

Deriva de temperatura
Referenciado

Principio de medicion de distancia
optico

Datos eléctricos

Circuito de proteccion

Datos de potencia
Tensi6n de alimentacion Ug

Ondulacioén residual
Corriente en vacio

Salidas
Numero de salidas analégicas

Numero de salidas digitales
Potencia de conmutacion, max.

Salidas analégicas

Salida analégica 1
Tipo
Asignacion
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Redondo

50 ... 200 mm

0,01 mm en rango de medicién de 50
mm ... 100 mm

0,17 mm en rango de medicion de 100
mm ... 200 mm

0,1Tmm

0,5 %50 ... 100 mm

1 %100 ... 200 mm
Distancia de medicion
0,05 mm

0,02 %/K

No

Triangulacion

Proteccién contra cortocircuito
Proteccién contra polarizacion inversa
Proteccién transitoria

18...30V, CC
0...15 %, De U
0...50 mA

1 Unidad(es)
2 Unidad(es)
0,0012 W

Configurable, ajuste de fabrica: corriente

Conexion 1, pin 2

Salidas

Tipo

Tipo de tension

Tension de conmutacion

Salida 1

Asignacion

Elemento de conmutacion
Principio de conmutacion

Salida 2

Asignacion

Elemento de conmutacién
Principio de conmutacién

Respuesta temporal

Tiempo de respuesta

Tiempo de inicializacion

Interfaz

Tipo

10-Link

COM-Mode

Profile

Min. cycle time

Tipo de trama

Tipo de puerto
Especificacion
Device ID

S10-Mode support
Datos de proceso IN
Datos de proceso OUT
Dual Channel

Conexion

Numero de conexiones

Conexion 1
Funcion

Tipo de conexion

Tamaiio de rosca

Tipo

Material

Numero de polos

Codificacion
Datos mecanicos
Disefio
Dimensiones (An x Al x L)
Material de carcasa
Material, cubierta de optica
Peso neto

Color de carcasa
Tipo de fijacion
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Salida digital
cC

high: 2(Ug-2V)
low: <2V

Conexién 1, pin 4
Transistor, Push-pull

10-Link / de conmutacion claridad (PNP)

/de conmutacion oscuridad (NPN)

Conexién 1, pin 5
Transistor, Push-pull

De conmutacion claridad (PNP)/de
conmutacién oscuridad (NPN)

1 ms, En condiciones ambientales cons-
tantes, 90% de remision, modo de medi-

cién estandar
300 ms

10-Link

COM3

Smart Sensor Profil
COM3 =0,5ms
2.V

A

V1.1

2180

Si

4 bytes

8 bit

Si

1 Unidad(es)

Alimentacion de tension

Sefial OUT

Conector redondo, Giratorio en 90°
M12

Conector macho

Plastico

5 polos

Codificacion A

Cubico

21 mm x 50 mm x 50 mm

Plastico

Vidrio con filtro de polarizacién
509

Rojo

Fijacién pasante

Mediante pieza de fijacién opcional
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Sensor de distancia 6ptico * Codigo: 50141728 « ODS9L2.8/LA6.01-200-M12

Datos técnicos

Operacion e Indicacion
Tipo de indicacién

Numero de LED
Elementos de uso

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio
Temperatura ambiente en almacén
Resistencia a la luz ambiental

Certificaciones

indice de proteccion
Clase de seguridad
Certificaciones

Display OLED
LED

2 Unidad(es)
Software para PC
Teclas de control

-20...50 °C
-30...70 °C
20.000 Ix, EN 60947-5-2

IP 67
1l
UL
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Clasificacion

Numero de arancel
ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0
ECLASS 16.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0

ETIM 7.0

ETIM 8.0

ETIM 9.0

ETIM 10.0
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90318020
27270801
27270801
27270801
27270801
27270801
27270916
27270916
27270916
27270916
27270916
EC001825
EC001825
EC001825
EC001825
EC001825
EC001825
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Sensor de distancia 6ptico * Codigo: 50141728 « ODS9L2.8/LA6.01-200-M12

Dibujos acotados

Todas las medidas en milimetros

Leuze

50

20

22

371 W

1
20

M12x1 4 38,5 20

A Borde de referencia para la medicion D Receptor
B  Eje dptico E Emisor
C Conector del aparato M12 F  Display en color

Conexion eléctrica

Conexion 1
Funcion

Tipo de conexion
Tamano de rosca
Tipo

Material

Numero de polos
Codificacion
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G LED amarillo
H LED verde
J  Teclas de control

Alimentacion de tension
Sefial OUT

Conector redondo

M12

Conector macho
Plastico

5 polos

Codificacion A
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Sensor de distancia 6ptico * Codigo: 50141728 « ODS9L2.8/LA6.01-200-M12

Conexion eléctrica

Pin Asignacion de pines
1 V+
2 OUT mA/V
3 GND
4 10-Link / OUT 1
5 ouT 2
Diagramas
Curva caracteristica de la salida analdgica
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Rango indefinido E Objeto no detectado (comportamiento de la

A

B Linealidad indefinida
C Rango de medicién
D Objeto detectado

Exactitud de medicion

curva caracteristica ajustable via 10-Link)
F  Distancia de medicién

y x  Distancia de mediciéon

2mm—_—

0,25 mm—— -,

y

200 mm
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y  Max. error de medicion

a 0,5% - 1% del valor medido
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Sensor de distancia 6ptico * Codigo: 50141728 « ODS9L2.8/LA6.01-200-M12

Operacién e Indicacién Leuze

LED Display Significado
Verde, luz continua Disponible
2 Amairillo, luz continua Objeto en el rango de medicion

Cédigo de producto

Denominacion del articulo: ODS9XX.Y/ZAB-CCC-DDD

ODS9 Principio de funcionamiento
Sensor de distancia 6ptico de la serie 9
XX Fuente de luz

L2: laser de clase 2
L1: laser de clase 1

Y Equipamiento

8: Display OLED vy teclado de membrana para la parametrizacion
z Salida / funcion OUT 1/IN: pin 4 o conductor negro

L: 10-Link
A Salida / funcion OUT 2/IN: pin 2 o conductor blanco

A: Salida analégica
6: salida push-pull (contrafase), PNP de conm. claridad, NPN de conm. oscuridad

B Salida / funcién OUT 3/IN: Pin 5
X: pin no asignado
6: salida push-pull (contrafase), PNP de conm. claridad, NPN de conm. oscuridad
K: Entrada multifuncional (ajuste de fabrica: entrada de desactivacién)

CCC Alcance
100: Alcance 50 ... 100 mm
200: Alcance 50 ... 200 mm
450: Alcance 50 ... 450 mm
650: Alcance 50 ... 650 mm
1050: Alcance 50 ... 1050 mm

DDD Conexion eléctrica
M12: conector M12

% Encontrara una lista con todos los tipos de equipo disponibles en el sitio web de Leuze: www.leuze.com.

Notas

A jAtencion al uso conforme!

% El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la proteccion de personas.
% El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.

% Emplee el producto para el uso conforme definido.
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Sensor de distancia 6ptico * Codigo: 50141728 « ODS9L2.8/LA6.01-200-M12

Notas Leuze

iNo mirar fijamente al haz!
El equipo cumple los requisitos conforme a la IEC 60825-1:2007 (EN 60825-1:2007) para un producto de laser de clase 2 y las disposiciones conforme a
la U.S. 21 CFR 1040.10 con las divergencias correspondientes a la Laser Notice No. 50 del 24/06/2007.

% jNo mire nunca directamente al haz laser ni en la direccién de los haces reflejados! Cuando se mira prolongadamente la trayectoria del haz existe el
peligro de lesiones en la retina.

% {No dirija el haz laser del equipo hacia las personas!
% Interrumpa el haz laser con un objeto opaco y no reflectante, cuando este se haya orientado de forma involuntaria hacia personas.
& jEvitar durante el montaje y alineacion del equipo las reflexiones del haz laser en superficies reflectoras!

& ATENCION El empleo de equipos de operacion o de ajuste diferentes o el proceder de una manera diferente a la descrita aqui, puede llevar a una
peligrosa exposicion de radiacion.

% Observe las vigentes medidas de seguridad de laser locales.

% No estan permitidas las intervenciones ni las modificaciones en el equipo.
El equipo no contiene ninguna pieza que el usuario deba ajustar o mantener.
Una reparacion solo debe ser llevada a cabo por Leuze electronic GmbH + Co. KG.

NOTA

jColocar las placas de advertencia de laser!
Sobre del equipo hay placas de advertencia de laser. Ademas el equipo incluye etiquetas de advertencia de laser autoadhesivas (etiqueta adhesiva) en
muchas lenguas.

% Coloque la placa de aviso de laser correspondiente en diferentes lenguas en el equipo en el lugar de utilizacion. Para el uso de los equipos en los EE.
UU. utilice el autoadhesivo con la indicacion «Complies with 21 CFR 1040.10».

% Coloque las placas de advertencia de laser cerca del equipo, en caso de que no haya ninguna etiqueta sobre del equipo (p. ej. porque el equipo es
demasiado pequefio) o en caso de que las placas de advertencia de laser sean tapadas debido a la posicion del equipo.

% Coloque las etiquetas de advertencia de laser de forma que se puedan leer, sin que sea necesario exponerse al haz laser del equipo o los haces dpticos.

Accesorios
Sistema de conexion - Unidad de conexion

Codigo Denominacién Articulo Descripcion
50144900 MD 798i-11-82/L5- Maestro |O-Link Consumo de corriente, max.: 11.000 mA
2222 Interfaz: 10-Link, Deteccion de protocolo automatica, EtherNet IP, Modbus

TCP, PROFINET

Conexiones: 12 Unidad(es)

Conexiones de sensores: 8 Unidad(es)
indice de proteccion: IP 67, IP 65, IP 69K

Sistema de conexidon - Cables de conexion

Codigo Denominacion Articulo Descripcion

50133855 KD S-M12-5A-V1-020  Cable de conexion Aplicacion: Resistente a sustancias quimicas
Conexién 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector hembra, Codificacion A,
5 polos

Conector redondo, LED: No

Conexién 2: Final abierto

Apantallado: Si

A Longitud de cable: 2.000 mm
Material de cubierta: PVC
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Sensor de distancia 6ptico * Codigo: 50141728 « ODS9L2.8/LA6.01-200-M12

Accesorios
Codigo Denominacion Articulo
ﬂ 50133856 KD S-M12-5A-V1-050  Cable de conexién
|
=l
— i
=
ll; i
a, 50132077 KD U-M12-5A-V1- Cable de conexion
= 020
NI T
50132079 KD U-M12-5A-V1- Cable de conexién

050

Sistema de fijacion - Escuadras de fijacion

Codigo Denominacion Articulo

50118543 BT 300M.5 Escuadra de fijacion

Sistema de fijacion - Fijaciones con varilla

Codigo Denominacién Articulo
50117252 BTU 300M-D12 Sistema de montaje
50128380 BTU 460M-D12 Sistema de montaje
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Descripcion

Aplicacion: Resistente a sustancias quimicas

Conexién 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector hembra, Codificacion A,
5 polos

Conector redondo, LED: No

Conexién 2: Final abierto

Apantallado: Si

Longitud de cable: 5.000 mm

Material de cubierta: PVC

Aplicacion: Resistente a sustancias quimicas

Conexién 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector hembra, Codificacion A,
5 polos

Conector redondo, LED: No

Conexion 2: Final abierto

Apantallado: No

Longitud de cable: 2.000 mm

Material de cubierta: PVC

Aplicacion: Resistente a sustancias quimicas

Conexién 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector hembra, Codificacion A,
5 polos

Conector redondo, LED: No

Conexién 2: Final abierto

Apantallado: No

Longitud de cable: 5.000 mm

Material de cubierta: PVC

Descripcion

Version de la pieza de fijacion: Angulo en forma de L

Fijacion, lado de la instalacion: Fijacion pasante

Fijacion, del lado del equipo: Enroscable, Adecuado para tornillos M4
Tipo de pieza de fijacion: Ajustable

Material: Acero inoxidable

Descripcién

Incluye: 2 tornillos M4 x 25, 2 tornillos M4 x 20, 4 arandelas

Version de la pieza de fijacion: Sistema de montaje

Fijacion, lado de la instalacion: Para varilla 12 mm, Sujecion de apriete en
chapa

Fijacion, del lado del equipo: Enroscable, Adecuado para tornillos M4
Tipo de pieza de fijacién: Puede unirse por apriete, Ajustable, Giratorio en
360°

Material: Metal

Version de la pieza de fijacion: Sistema de montaje
Fijacién, lado de la instalacion: Para varilla 12 mm
Fijacién, del lado del equipo: Enroscable

Tipo de pieza de fijacién: Ajustable, Giratorio en 360°
Material: Metal
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Sensor de distancia 6ptico * Codigo: 50141728 « ODS9L2.8/LA6.01-200-M12

Accesorios Le U Ze

Equipos de parametrizacion

Codigo Denominacién Articulo Descripcion

o 50121098 SET MD12-US2-IL1.1 Set de diagnosis Tension de alimentaciéon: CC

: W,, + Zub. Interfaz: USB

B Conexiones: 2 Unidad(es)
S

indice de proteccion: IP 20

% Encontrara una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestafia de Descargas de la pagina detallada del articulo.
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