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Sensor de distancia ultrassom ¢ N.° do art.: 50150577 « DMU420B-250.3/LC-M8

Dados técnicos

Dados basicos
Série
Parametros caracteristicos

MTTF

Dados de ultrassom

Frequéncia ultrassonica
Direcao de irradiagcao
Angulo de abertura

Dados de medigao

Area de medigdo

Resolucao

Precisao

Grandeza de referéncia, precisao
Repetibilidade

Desvio de temperatura

Grandeza de referéncia, desvio de
temperatura

Dados elétricos

Protecéo do circuito

Dados de desempenho
Tenséo de alimentagéo Uy

Ondulagao residual
Corrente sem carga
Histerese de chaveamento

Saidas
Numero de saidas analégicas

Numero de saidas de chaveamento

digitais
Resisténcia de carga

Saidas analégicas
Corrente

Saida analogica 1
Tipo

Saidas de chaveamento
Tipo de tensao

Corrente de chaveamento, max.

Tensao de chaveamento

Saida de chaveamento 1
Elemento de chaveamento

Principio de chaveamento

Comportamento temporal
Frequéncia de chaveamento
Tempo de resposta

Periodo de inicializagcao
Interface

Tipo
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420B

390 anos

370 kHz
Lado frontal
3..6°

10 ... 250 mm
<0,3mm/<0,5mm
2%

Valor final

0,5 mm, Valor final
2%

Valor final

Protecao contra curto-circuito
Protecao contra indugéo
Protecgao contra troca de polos

12..30V,CC
0...10 %, de Uy
0...35mA

4%

1 Unid.
1 Unid.

100 ... 1.000 Q, < (+Vs - 10V) / 0,02 A

4..20mA

Corrente

CcC
100 mA
low: <2V

Transistor, Push-pull

10-Link / comutagéo por luz (PNP)/
comutagao por sombra (NPN)

20 Hz
<25ms
300 ms

10-Link
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10-Link

Modo COM

Tempo de ciclo min.

Tipo de quadro

Especificagdo

Device ID

Suporte de modo SIO

Dados do processo, comprimento

Conexao

Numero de conexdes

Conexéao 1
Funcao

Tipo de conexao
Tamanho da rosca
Tipo

Material

Numero de polos

Dados mecanicos

Execucao

Dimensoes (L x Ax C)

Material da carcacga

Carcaga plastico

Material do transdutor de ultrassom

Peso liquido
Cor da carcaga
Tipo de fixagédo

Operagao e indicagao

Tipo de indicacao

Numero de LEDs

Elementos de comando

Funcéo do elemento de comando

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operagao

Temperatura ambiente, armazena-
mento

Certificagoes

Grau de protegao

Classe de protegao
Certificagoes

Conjunto de normas valido

Leuze

COM2

COM2 =5ms
2.2

V1.1

3097

Sim

48 bit

1 Unid.

Alimentacéo de tenséo
Sinal IN

Sinal OUT

Conector redondo

M8

male

Metal

4 polos

Cubico

20,5 mm x 41 mm x 15 mm
Plastico

ASA, PMMA

Piezoceramica (contém zircotitanato de
chumbo (PZT))

229
Vermelho
Fixacdo de passagem

LED

3 Unid.

Botéo de teach

Ajuste do alcance de deteccéo

-25..65°C
-25..75°C

IP 67

1]

cULUS

IEC 60947-5-2
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Sensor de distancia ultrassom ¢ N.° do art.: 50150577 « DMU420B-250.3/LC-M8

Dados técnicos Le U Ze

Numero da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milimetros

20.5 15 A Bot&o de teach

B A B B LED indicador
B ~ e Ve

/Y
N,

—

275
41

50.2

M8x1

6.9
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Sensor de distancia ultrassom ¢ N.° do art.: 50150577 « DMU420B-250.3/LC-M8

Conexao elétrica

Conexao 1

Funcao Alimentagao de tenséo
Sinal IN
Sinal OUT

Tipo de conexdo Conector redondo

Tamanho da rosca M8

Tipo male

Material Metal

Numero de polos 4 polos

Pino Ocupacao de pinos

1 V+

2 OUT mA

3 GND

4 10-Link / OUT 1

Diagramas

Comportamento de resposta tip.

Leuze

8.

objeto padrao, tamanho 15 x 15 mm, alinhado perpendicularmente ao eixo de referéncia do sensor

y

80
60

-40 N
-60 e B |
.__. C
-80 X
0 50 100 150 200 250 300
x  Distancia do objeto em relagdo ao sensor [mm]
y  Desvio lateral em relagdo ao eixo de referéncia [mm)]
A  Estreito
B  Médio
C Largo
Operacao e indicacao
LED Indicagao Significado
Azul, luz continua Teach ativo

2 Verde, luz continua
3 Amarelo, luz continua

Pronto para operar
Objeto detectado
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Sensor de distancia ultrassom ¢ N.° do art.: 50150577 « DMU420B-250.3/LC-M8

Caédigo do artigo Le U Ze

Nome do artigo: AAA4BB-xxxx.C/DEF-GG

4BB

XXXX

GG

Principio de funcionamento
HTU: sensor de ultrassom, principio de deteccdo com supressao de fundo
DMU: sensor de ultrassom, principio de medigao de distancia

Execugao
420B: cubico
412B: cilindrico com rosca M12

Alcance
Alcance de operagado em milimetros

Ajuste do alcance
3: teach-in através de botao

Saida de chaveamento / fungdao OUT 1/IN: pino 4

6: saida de chaveamento push-pull, PNP chaveamento por luz, NPN chaveamento por sombra
G: saida de chaveamento push-pull, PNP chaveamento por sombra, NPN chaveamento por luz
L: 10-Link / comutagao por luz (PNP)/comutagéo por sombra (NPN)

Saida de chaveamento / fungdao OUT 2/IN: pino 2

T: teach-in através de cabo

C: saida analdgica, corrente

V: saida analdgica, tensao

X: pino ndo ocupado

6: saida de chaveamento push-pull, PNP chaveamento por luz, NPN chaveamento por sombra

Saida de chaveamento / fungao OUT 3/IN: Pino 5
T: teach-in através de cabo

Conexao elétrica
M12: conector M12
M8: conector M8

% Uma lista com todos os tipos de dispositivo disponiveis encontra-se na pagina da Leuze na Internet, em www.leuze.com.

Notas

A Respeitar a utilizagao prevista!

% O produto ndo é um sensor de seguranga e ndo atua para a prote¢do de pessoas.
% O produto sé deve ser colocado em operagdo por pessoas capacitadas.

% Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilizagdo prevista.

A Em caso de aplicagoes UL:

% No caso das aplicagdes UL, s é permitido o uso em circuitos elétricos de classe 2 em conformidade com a norma NEC (National Electric Code).
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Sensor de distancia ultrassom ¢ N.° do art.: 50150577 « DMU420B-250.3/LC-M8

Acessorios Le U Ze

Tecnologia de conexao - Cabos de conexéao

N.°do art. Designacao Artigo Descrigao

50130850 KD U-M8-4A-V1-050 Cabo de conexao Conexao 1: Conector redondo, M8, Axial, female, 4 polos
Conector redondo, LED: N&o
Conexao 2: Extremidade aberta
Blindado: Nao
I Comprimento do cabo: 5.000 mm
Material da bainha: PVC
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50130871 KD U-M8-4W-V1-050 Cabo de conexao Conexao 1: Conector redondo, M8, Angular, female, 4 polos
Conector redondo, LED: N&o
Conexao 2: Extremidade aberta
Blindado: Nao
Comprimento do cabo: 5.000 mm
Material da bainha: PVC
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% Uma lista com todos os artigos de acessoérios disponiveis encontra-se na pagina da Leuze na internet, na guia Download da pagina de detalhes do
artigo.
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