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Isik perdesi verici ¢ Uriin no.: 50131375 « CSL505-T12.5-88-M8

Teknik veriler

Temel veriler

Seri

Caligma prensibi
Cihaz tiirii
Uygulama

Ozel versiyon

Ozel versiyon

Optik veriler

isletme bolgesi

Olgiim alaninin uzunlugu
Isin sayisi

Isin uzakhgi

Isik kaynagi

Dalga boyu

Gonderme sinyali sekli

Olgiim verileri

Minimum nesne capi

Elektrik verileri

Koruma devresi

Giig verileri
Besleme gerilimi Ug

Baglanti

Baglanti sayisi

Baglanti 1
islev

Baglant: tiirii

Vida disi biiyiikliigi
Tip

Malzeme

Kutup sayisi
Kodlama

The Sensor People

505

Tek yon galisma prensibi
Verici

Hassas nesne tespiti

Capraz 11k taramasi
Capraz IsIn taramasi
Paralel 1sin taramasi

0,3..5m

88 mm

8 Adet

12,5 mm
LED, kizilotesi
860 nm
darbeli

15 mm

Endiiksiyon korumasi
Kisa devre korumasi
Ters kutup korumasi

18 ...30V,DC

1 Adet

Devre digi birakma girdisi
Gerilim beslemesi
Yuvarlak konnektor

M8

erkek

Metal

4 kutuplu

Akodlu

Leuze electronic GmbH + Co. KG

In der Braike 1, 73277 Owen

Mekanik bilgiler

Yapi sekli

Olgii (Gx Y x U)
Malzeme govde
Metal govde
Malzeme lens kapagi
Net agirhk

Govde rengi

Montaj braketi tiirii

Kumanda ve gosterge

Gosterge tiirii
LED sayisi
Konfigiirasyon/parametrelendirme tiirii

Cevresel veriler

Ortam sicakligi isletim
Ortam sicakligi depolama

Sertifikalar

Koruma sinifi
Giivenlik sinifi

Siniflandirma

Giimriik taife numarasi
ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0

info@leuze.com * www.leuze.com
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Leuze

Kibik

10 mm x 27 mm x 150 mm
Metal

Aliminyum

Plastik

145¢g

glmus

Gecis montaj braketi

LED

1 Adet

pim tahsisi Uizerinden
Yazilim

-30...50 °C
-40...65°C

IP 65
1l

90314990
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
EC002549
EC002549
EC002549
EC002549
EC002549
EC002549
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Isik perdesi verici ¢ Uriin no.: 50131375 « CSL505-T12.5-88-M8

Boyutlandiriimig gizimler

Tum 6lgl bilgileri milimetre cinsindendir

M8x1 10 Lutfen kullanim kilavuzundaki Teknik veriler, dlgekli
gizimler bélimuindeki ayrintili 6l¢d bilgilerini dikkate
alin.
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Elektrik baglantisi
Baglanti 1
islev Devre digI birakma girdisi
Gerilim beslemesi
Baglanti tiirii Yuvarlak konnektor
Vida disi biiyukligi M8
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayisi 4 kutuplu
Kodlama Akodlu
Pin Pin tahsisi
1 V+
2 n.c.
3 GND
4 IN 1
Kumanda ve gosterge
LED Ekran Anlam
1 Kapali Kapali
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Isik perdesi verici ¢ Uriin no.: 50131375 « CSL505-T12.5-88-M8

Kumanda ve gosterge

LED

Ekran

kirmizi, strekli itk

kirmizi, yanip sénlyor

Uygun alici

Uriin no. Adi isletme bélgesi

Sinir mesafesi

50131318 CSL505-R12.5-88- 03..5m

M8

Uriin anahtan

Parca atama: CSL505-XYYY-ZZZZ-AA-BBB

YYY

zz7Z

Calisma prensibi
T: verici

R: alici

Isin uzakhgi

05: 5 mm

12,5: 12,5 mm
25: 25 mm

50: 50 mm

100: 100 mm

Olgiim alaninin uzunlugu
Olgiim alani uzunlugu [mm], 1sin uzakligina bagh

Elektrik baglantisi
M8: M8 yuvarlak soket baglantisi, 4 kutuplu (konnektor)

Leuze

Anlam

Isletime hazir olma
Hata

Tanim

Uygulama: Hassas nesne tespiti

Ozel versiyon: Paralel 1sin taramasi, Capraz isik taramasi, Capraz 1sin
taramasi, Tanitma girisi, Uyari cikisi

Dijital anahtar cikislari: 2 Adet

Anahtarlama gikisi: Transistor, Puspul, NO/NC degistirme yapilabilir
Baglanti: Yuvarlak konnektor, M8, 4 kutuplu

% Mevcut tim cihaz modellerine sahip bir listeyi, www.leuze.com Leuze internet sitesinde bulabilirsiniz.

Aksesuarlar

Baglanti teknolojisi - baglanti kablolari
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The Sensor People

Uriin no. Adi Uriin

50130850 KD U-M8-4A-V1-050 Baglanti kablosu

50130871 KD U-M8-4W-V1-050 Baglanti kablosu

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen
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Tanim

Uygulama: Kimyasallara karsi dayanim

Baglanti 1: Yuvarlak konnektér, M8, eksenel, disi, 4 kutuplu
Yuvarlak konnektér, LED: Hayir

Baglant 2: agik ug

Korumali: Hayir

Kablo uzunlugu: 5.000 mm

Malzeme kilif: PVC

Uygulama: Kimyasallara karsi dayanim

Baglanti 1: Yuvarlak konnektor, M8, acili, disi, 4 kutuplu
Yuvarlak konnektor, LED: Hayir

Baglanti 2: acik ug

Korumali: Hayir

Kablo uzunlugu: 5.000 mm

Malzeme kilif: PVC
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Isik perdesi verici ¢ Uriin no.: 50131375 « CSL505-T12.5-88-M8

Aksesuarlar Le U Ze

Parametre cihazlari

Uriin no. Adi Uriin Tanim

50132069 CSL505-Interface Moddl Fonksiyonlar: Yapilandirma ve test cihazi
Baglanti: Sub-D

% Mevcut tiim aksesuarlarin bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, Uirin ayrintilari sayfasindaki indir sekmesinde bulabilirsiniz.
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