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Barreira de luz de seguranca de feixe Unico, transmissor ¢ N.° do art.: 50134012 « SLS518I-K48-M12

Dados técnicos

Dados basicos

Comportamento temporal

Leuze

Série 518 Frequéncia de chaveamento 500 Hz
Tempo de resposta 1ms
Versao especial Periodo de inicializagao 300 ms
Versao especial Entrada de ativagéo
Conexao
Parametros caracteristicos NGmero de conexdes 1 Unid.

Tipo 4, |IEC/EN 61496, em combinagdo com

uma unidade de monitoramento de Conexao 1

testes adequada, p. ex. MSI-TR1B Fungio AlimentagZo de tenséo
SIL 3, IEC 61508, em combinagdo com uma Entrada de ativagéo

unidade de monitoramento de testes . 5

adequada, p. ex. MSI-TR1B Tipo de conexao Conector redondo
siLCL 3, IEC/EN 62061, em combinagao com Tamanho da rosca M1z

uma unidade de monitoramento de Material Plastico

testes adequada, p. ex. MSI-TR1B Numero de polos 4 polos
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTF, 1.700 anos, EN ISO 13849-1 Dados mecanicos
Vida util T\, 20 anos, EN ISO 13849-1 Execugio Cilindrico
Categoria 4, EN ISO 13849, Em conjunto com um e GE [EEEE M18

Dados oticos

relé de seguranga MSI-TRMB

Dimensées (@ x C)
Material da carcaca

22 mm x 81 mm
Plastico, ABS, UL 94-VO

- Material da cobertura da parte ética Plastico / PMMA
Alcance de operagao 0..8m Peso liquido 30g
Limite do alcance 0..8m
Cor da carcaga Preto
Fonte de luz LED, Infravermelho " s .
Tipo de fixagédo Parafusavel
LED, comprimento de onda de luz 880 nm
Angulo de abertura, max. -25..25° Operagio e indicagio
Dados elétricos Tipo de indicagao LED
Numero de LEDs 1 Unid.
Protecéo do circuito Protecéo contra curto-circuito
Protegéao contra troca de polos Dados do ambiente
Dados de desempenho Temperatura ambiente, operagao -25...55°C
Tenséo de alimentagéo Uy 24V, CC, -15 ... 15 %, Incl. ondulag&o Temperatura ambiente, armazena- 25..70°C
residual mento
Corrente sem carga 35 mA . .
Certificagoes
Entradas Grau de protecdo IP 67
Nuamero de entradas de ativagao 1 Unid. Certificagdes TUOV Std
UL US
Entradas de ativagao Conjunto de normas valido IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496
Tipo de tensao CcC
Tensao de chaveamento high: 28V Classificagio
low: £1,5V . :
Tenséo de chaveamento high 8V Numero da pauta aduaneira 85365019
min. eCl@ss 8.0 27272701
Tensdo de chaveamento low méax. 1,5V eCl@ss 9.0 27272701
Atraso de ativacado/bloqueio 1ms ETIM 5.0 EC001831
Resisténcia de entrada 10.000 Q, -30 ... 30 % ETIM 6.0 EC001831

Entrada de ativacao 1
Ocupacgao

Conexao 1, pino 4

Estado de chaveamento active high
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Barreira de luz de seguranca de feixe Unico, transmissor ¢ N.° do art.: 50134012 « SLS518I-K48-M12

Desenhos dimensionais Leuze

Todas as medidas em milimetros
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A LED verde
Ligacao elétrica
Conexao 1
Funcao Alimentacéo de tenséo
Entrada de ativagéo
Tipo de conexao Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Plastico
Numero de polos 4 polos
Codificagédo Codigo A
Pino Ocupacéao de pinos Cor do fio
1 +24 V Marrom
2 n.c. Branco
3 GND Azul
4 active Preto
Operacgao e indicacao
LED Indicador Significado
1 Verde, luz continua Pronto para operar
Notas
A Respeitar a utilizagao prevista!
% O produto sé deve ser colocado em operagéo por pessoas capacitadas.
% Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilizagéo prevista.
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Barreira de luz de seguranca de feixe Unico, transmissor ¢ N.° do art.: 50134012 « SLS518I-K48-M12
Notas Le U Ze

Em caso de aplicagoes UL:

& Somente para o emprego em circuitos de corrente de «Classe 2»

% Os sensores de seguranga SLS518 K4 funcionan como um AOPD do tipo 4 sé em conjunto com os relés de seguranga MSI-TRM.

% Consulte o manual de instrugdes dos relés de seguranga MSI-TRM para obter informagdes sobre montagem, conexdes elétricas e operagéo.

Outras informacoes

< Limite tipico do alcance: alcance max. atingivel sem reserva de funcionamento

« Alcance de operagéo: alcance recomendado com reserva de funcionamento
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