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Trasmettitore fotocellula a sbarramento • Cod. art.: 50108812 • LSS 96K-1079-43

Dati tecnici

Dati di base

Serie 96

Principio di funzionamento Principio di sbarramento

Tipo di dispositivo Trasmettitore

Dati ottici

Portata di esercizio 0 ... 30 m

Portata di esercizio Portata assicurata

Portata limite 0 ... 35 m

Portata limite Portata tipica

Sorgente luminosa LED, Infrarosso

Dati elettrici

Dati di potenza

Tensione di alimentazione U
B

10 ... 30 V, CC

Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB

Corrente a vuoto 0 ... 50 mA

Comportamento temporale

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento Connettore circolare

Grandezza della filettatura M12

Materiale Plastica

Numero di poli 4 poli

Codifica Codifica A

Dati meccanici

Dimensioni (P x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm

Materiale dell'alloggiamento Plastica

Alloggiamento in plastica PC

Materiale della copertura della lente Plastica

Peso netto 150 g

Avviso La parte dell’alloggiamento utilizzata  
contiene acido perfluorobutanesulfonico  
(PFBS)

Collegamento elettrico
Collegamento 1

Tipo di collegamento Connettore circolare

Grandezza della filettatura M12

Materiale Plastica

Numero di poli 4 poli

Codifica Codifica A

Comando e visualizzazione

Tipo di visualizzazione LED

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 55 °C

Certificazioni

Grado di protezione IP 67

Classe di protezione II

Omologazioni c UL US

Norme di riferimento IEC 60947-5-2

Classificazione

Voce tariffaria doganale 85365019

ECLASS 5.1.4 27270901

ECLASS 8.0 27270901

ECLASS 9.0 27270901

ECLASS 10.0 27270901

ECLASS 11.0 27270901

ECLASS 12.0 27270901

ECLASS 13.0 27270901

ECLASS 14.0 27270901

ECLASS 15.0 27270901

ETIM 5.0 EC002716

ETIM 6.0 EC002716

ETIM 7.0 EC002716

ETIM 8.0 EC002716

ETIM 9.0 EC002716

ETIM 10.0 EC002716
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Trasmettitore fotocellula a sbarramento • Cod. art.: 50108812 • LSS 96K-1079-43

Ricevitori adatti

Cod. art. Designazione Articolo Descrizione

50108813 LSE 96K/P-1039.1- 41 Ricevitore fotocellula a  
sbarramento

Modello speciale: Funzione di temporizzazione
Tensione di alimentazione: CC
Uscite di commutazione digitali: 1 pezzo(i)
Uscita di commutazione 1: Transistor, PNP, Chiaro/scuro commutabile
Frequenza di commutazione: 500 Hz
Collegamento: Connettore circolare, M12, Plastica, 4 poli
Elementi di controllo: Potenziometro di 270°

Accessori

Sistemi di connessione - Cavi di collegamento
Cod. art. Designazione Articolo Descrizione

50130652 KD U-M12-4A-V1- 
050

Cavo di collegamento Collegamento 1: Connettore circolare, M12, Assiale, female, Codifica A, 4  poli
Connettore circolare, LED: No
Collegamento 2: A cablare
Schermato: No
Lunghezza cavo: 5.000 mm
Materiale della guaina: PVC

50130690 KD U-M12-4W-V1- 
050

Cavo di collegamento Collegamento 1: Connettore circolare, M12, Angolare, female, Codifica A, 4  
poli
Connettore circolare, LED: No
Collegamento 2: A cablare
Schermato: No
Lunghezza cavo: 5.000 mm
Materiale della guaina: PVC

Tecnica di fissaggio - Staffe di fissaggio
Cod. art. Designazione Articolo Descrizione

50025570 BT 96 Elemento di fissaggio Modello di elemento di fissaggio: Angolo ad L
Fissaggio, lato impianto: Fissaggio passante
Fissaggio, lato dispositivo: Avvitabile
Tipo di elemento di fissaggio: Rigido
Materiale: Metallo

Tecnica di fissaggio - Fissaggi su barra tonda
Cod. art. Designazione Articolo Descrizione

50104897 BT 450.3-96 Elemento di fissaggio Modello di elemento di fissaggio: Sistema di montaggio
Fissaggio, lato impianto: Per barra tonda 12 mm
Fissaggio, lato dispositivo: Avvitabile
Tipo di elemento di fissaggio: Orientabile di 360°, Regolabile
Materiale: Metallo
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Accessori

Avviso

 ª È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.

Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com • www.leuze.com Con riserva di modifiche tecniche

In der Braike 1, D-73277 Owen Tel.: +49 7021 573-0 • Fax: +49 7021 573-199 ita • 2025-04-22 4 /4


