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Tek 1sinli emniyet bariyeri vericisi * Uriin no.: 50121909 * SLS46C-40.K28-M12

Teknik veriler

Temel veriler

Seri

islevler

islevier

Karakteristik parametreler

Tip

SIL

SILCL

Performans Diizeyi (PL)

MTTF,

PFH,

Kullanim siiresi T,
Kategori

Optik veriler

isletme bolgesi

Sinir mesafesi

Isik kaynagi

Dalga boyu

Gonderme sinyali sekli
LED grubu

Acilma agisi, maks.

Elektrik verileri

Koruma devresi

Giig verileri
Besleme gerilimi Ug

Artik dalgalanma
Acik devre akimi

Girigler
Aktivasyon girdi sayisi

Aktivasyon girdileri
Voltaj tiirii
Anahtarlama voltaji

Anahtarlama voltaji yiiksek, min.
Anahtarlama voltaji diigiik, maks.
Aktivasyon/kilitleme gecikmesi
Girig direnci

Aktivasyon girdisi 1

Tahsis
Anahtarlama durumu aktif

The Sensor People

46C

Aktivasyon girdisi

2, IEC/EN 61496, uygun bir test
denetleme Unitesiyle baglantili olarak,
orn. MSI-TR1B

1, IEC 61508, uygun bir test denetleme
Unitesiyle baglantili olarak, 6rn. MSI-
TR1B

1, IEC/EN 62061, uygun bir test
denetleme Unitesiyle baglantili olarak,
orn. MSI-TR1B

¢, EN ISO 13849-1:2008, Uygun bir test
denetleme Unitesiyle baglantili olarak,
orn. MSI-TR1B

400 Yillar, EN 1SO 13849-1
3E-10 Saatte
20 Yillar, EN ISO 13849-1

2, EN ISO 13849, Uygun bir test
denetleme Unitesiyle baglantili olarak,
orn. MSI-TR1B

0,5..40m
0,5...48m
LED, Kirmizi
630 nm
darbeli

1

5..5°

Kisa devre korumasi
Ters kutup korumasi

24V, DC, -20 ... 20 %, artik dalgalanma
dahil

10 %, Ug'dan
0..40 mA

1 Adet

DC

low: <15V

yuksek: 28V

8V

1,5V

1 ms

10.000 Q, -30 ... 30 %

Baglanti 1, pin 4
yuksek

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

Zaman davranisi

Anahtarlama frekansi
Tepki verme siiresi
Hazirlik gecikmesi

Baglanti

Baglanti sayisi

Baglanti 1
islev

Baglanti tiirii

Vida disi biiyiikligi
Malzeme

Kutup sayisi

Mekanik bilgiler

Yapi sekli

Olgii (Gx Y x U)
Malzeme gévde
Plastik govde
Malzeme lens kapagi
Net agirhk

Govde rengi

Montaj braketi tiirii
Malzeme uyumlulugu

Kumanda ve gosterge

Gosterge tiiru
LED sayisi

Cevresel veriler

Ortam sicakligi isletim
Ortam sicakligi depolama

Sertifikalar

Koruma sinifi

Giivenlik sinifi
Sertifikasyonlar
Gegerli norm

Siniflandirma

Glimriik taife numarasi
ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0

info@leuze.com * www.leuze.com
Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199

Leuze

250 Hz
2,5ms
300 ms

1 Adet

Gerilim beslemesi
Sinyal IN

Yuvarlak konnektor
M12

Plastik

4 kutuplu

Kubik

20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Plastik

PC-PBT

Plastik / PMMA

509

Kirmizi

Gegis montaj braketi
ECOLAB

LED
2 Adet

-30...60 °C
-30...70°C

IP 67

IP 69K

111, Olgim gerilimi 50 V
cULUS

IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496

85365019
27272701
27272701
27272701
27272701
27272701
27272701
27272701
27272701
27272701
EC001831
EC001831
EC001831
EC001831
EC001831
EC001831
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Tek 1sinli emniyet bariyeri vericisi * Uriin no.: 50121909 * SLS46C-40.K28-M12

Boyutlandiriimig gizimler Leuze

Tum 6lgl bilgileri milimetre cinsindendir
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Elektrik baglantisi
Baglanti 1
islev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Baglant tiirii Yuvarlak konnektor
Vida disi biiyiikligii M12
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayisi 4 kutuplu
Kodlama Akodlu
Pin Pin tahsisi iletken rengi 2
1 +24 V kahverengi Xﬂ 1
2 n.c. beyaz /_
3 GND Mavi M )
4 active siyah k/
4
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Tek 1sinli emniyet bariyeri vericisi * Uriin no.: 50121909 * SLS46C-40.K28-M12

Kumanda ve gosterge

LED Ekran

yesil, stirekli 1s1k
2 sari, surekli 1tk

Uygun alici

Uriin no. Adi Uriin

50121917 SLE46C-40.K2/4P- Tek 1sinh emniyet

M12 bariyeri alicisi

Uyarilar

Leuze

Anlam

Hazir
Verici aktif

Tanim

Tepki verme siresi: 2,5 ms
Baglanti: Yuvarlak konnektor, M12, Plastik, 4 kutuplu

A Kullanim amacina dikkat edin!

& Uriin sadece yetkili kisiler tarafindan kullanilmalidir.

% Urlini sadece amacina uygun kullanima gére kullanin.

UL uygulamalarinda:

% Sertifikasyon: UL 508, C22.2 No.14-13

% Sadece "Sinif 2" akim devrelerindeki kullanim igin

CYJV7 veya PVVA/PVVAT)

% Bu fotoseller, kurulum alaninda min. nominal 30V, 0.5A degerli veya esdeger UL Listelenmis Kablo diizenekleriyle kullanilacaktir (kategoriler: CYJV/

Diger bilgiler

« Tip. sinir menzili: Islev rezervi olmadan ulasilabilir maks. calisma mesafesi
+ Calisma mesafesi: Islev rezervi ile tavsiye edilen calisma mesafesi

Isik kaynagi: 25°C ortam sicakhgindaki ortalama kullanim émrii 100.000 saat

Aksesuarlar

Baglanti teknolojisi - baglanti Gnitesi
Uriin no. Adi Uriin
547958 MSI-TR1B-01 Emniyet rélesi

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen
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Tek 1sinli emniyet bariyeri vericisi * Uriin no.: 50121909 * SLS46C-40.K28-M12

Aksesuarlar
Uriin no. Adi Uriin
547959 MSI-TR1B-02 Emniyet rélesi

Baglanti teknolojisi - baglanti kablolari

Uriin no. Adi Uriin

50130690 KD U-M12-4W-V1-

050

Baglanti kablosu

Montaj teknigi - montaj braketi agisi

Uriin no. Adi Uriin

50105315 BT 46 Montaj Unitesi

Leuze

Tanim

Tanim

Uygulama: Kimyasallara karsi dayanim

Baglanti 1: Yuvarlak konnektér, M12, acih, disi, A kodlu, 4 kutuplu
Yuvarlak konnektor, LED: Hayir

Baglanti 2: acgik ug

Korumali: Hayir

Kablo uzunlugu: 5.000 mm

Malzeme kilif: PVC

Tanim

Montaj Unitesinin uygulanmasi: Agi L bigiminde
Montaj braketi, tesis tarafi: Gegis montaj braketi
Montaj braketi, cihaz tarafi: vidalanabilir

Montaj Unitesi tiirt: sabit

Malzeme: Metal

Montaj teknigi - yuvarlak gubuk montaj braketleri

Uriin no. Adi Uriin

50122797 BTU 346M-D12 Montaj sistemi

Susturma montaj sistemleri

Uriin no. Adi Uriin

50117252 BTU 300M-D12 Montaj sistemi

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen
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Tanim

icerigi: 2 adet vida M4 x 25, 2 adet altlik pulu

Montaj Unitesinin uygulanmasi: Montaj sistemi

Montaj braketi, tesis tarafi: yuvarlak gubuk 12 mm igin, Sac sikma montaj
braketi

Montaj braketi, cihaz tarafi: vidalanabilir

Montaj Unitesi tirl: 360° doner, ayarlanabilir, kelepcelenebilir

Malzeme: Metal

Tanim

icerigi: 2 adet vida M4 x 25, 2 adet vida M4 x 20, 4 adet altlik pulu
Montaj Unitesinin uygulanmasi: Montaj sistemi

Montaj braketi, tesis tarafi: yuvarlak gubuk 12 mm igin, Sac sikma montaj
braketi

Montaj braketi, cihaz tarafi: vidalanabilir, M4 vidalari igin uygundur
Montaj Unitesi tirl: kelepgelenebilir, 360° doner, ayarlanabilir

Malzeme: Metal
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Aksesuarlar Le U Ze

% Mevcut tiim aksesuarlarin bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, iirin ayrintilari sayfasindaki indir sekmesinde bulabilirsiniz.
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