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Baglanti kablosu ¢ Uriin no.: 50132434 « KD S-M12-4A-P1-250

Leuze

Teknik veriler

Temel veriler Mekanik bilgiler

Yaga/yaglama maddelerine karsi
dayanim

Anahtar genisligi 13 mm
Net agirhk 991 g
Biikme yarigapi esnek yerlesim, min.

Uygulama

. P min. 10 x kablo ¢api

Elektrik verileri . e .
Biikme yarigapi yeri sabit yerlesim,
min.

min. 5 x kablo ¢api

Glig verileri
Kumanda ve gosterge

Galigma voltaji

Maks. 60 V AC/DC

Baglanti Gevresel veriler
Ortam sicakhgi isletim, esnek doseme -25 ... 80 °C
Baglant: 1 Ortam sicaklig1 igletim, yere sabit -40 ... 80 °C
Baglant: tiirii Yuvarlak konnektor déseme
Vida disi buyuklugi M12
Tip disi Sertifikalar
Malzeme kavrama cismi PUR Koruma sinifi IP 65
Kutup sayisi 4 kutuplu P67
Kodlama Akodlu Sertifikasyonlar cULUS
Versiyon eksenel
Yuvarlak konnektor, LED Hayir Siniflandirma
Kilit Vidalama, ginko baski dékum nikelli,
tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden Giimriik taife numarasi 85444290
kilittemeli ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
Baglant: 2 ECLASS 9.0 27060311
Saglantilei gl ECLASS 10.0 27060311
Kablo zellikierl ECLASS 11.0 27060311
TErerieey 4 Adet ECLASS 12.0 27060311
iletken enine kesiti 0,34 mm? ECLASS 13.0 27060311
AWG 2 ECLASS 14.0 27060311
Renk kilif siyah ECLASS 15.0 27060311
Korumalt Evet ETIM 5.0 EC001855
Silikonsuz Evet ETIM 6.0 EC001855
Kablo versiyonu Baglanti kablosu (tek tarafi agik) ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
Kablo capi (dig) 5,3 mm
Kablo uzunlugu 25.000 mm ETIM 9.0 EC001855
Malzeme kilif PUR ETIM 10.0 EC001855
iletken izolasyonu PUR
Cekme zinciri uygunlugu Hayir
Elektrik baglantisi
Baglanti 1
Baglanti tiirii Yuvarlak konnektor
Vida disi biiyiikligi M12
Tip disi
Malzeme kavrama cismi PUR
Kutup sayisi 4 kutuplu
Kodlama Akodlu
Versiyon eksenel
Yuvarlak konnektér, LED Hayir
Kilit Vidalama, ginko baski dékiim nikelli, tavsiye edilen tork

0,6 Nm, kendinden kilitlemeli
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Baglanti kablosu ¢ Uriin no.: 50132434 « KD S-M12-4A-P1-250

Elektrik baglantisi
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Baglanti 2

Baglanti tiri

Devre semasi

Baglanti semasi
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Aksesuarlar
Genel

Uriin no. Adi

e 50132266 TT-Set 0,6-13

iletken rengi

kahverengi
beyaz
Mavi

siyah

aclk ug

Uriin

Alet

Tanim

Tdur: Tork anahtari

Anahtar genisligi: 13 mm

Tork: 0,6 N-m

Malzeme: Plastik, Paslanmaz gelik
Ortam sicakligi: -40 ... 120 °C

euvuze

% Mevcut tim aksesuarlarin bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, triin ayrintilari sayfasindaki indir sekmesinde bulabilirsiniz.
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