Leuze

Folha de dados técnicos

Fibra 6tica de plastico para funcionamento
unidirecional

N.° do art.: 50117746
KF-L-30ML-20

Conteudo

- Dados técnicos

- Desenhos dimensionais
- Notas

- Outras informagdes

Aimagem pode divergir

Reservados os direitos de alterages
Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com * www.leuze.com técnicas

The Sensor People In der Braike 1, D-73277 Owen Tel.: +49 7021 573-0 « Fax: +49 7021 573-199 por « 2026-01-08

1/3



Fibra otica de plastico para funcionamento unidirecional * N.° do art.: 50117746 ¢ KF-L-30ML-20

Dados técnicos

Dados basicos

Série

Principio de funcionamento
Tipo de dispositivo
Aplicacao

Versao especial

KF

Principio unidirecional

Fibra de transmissor e receptor
Aplicagdes gerais

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operagao

Classificagao

Numero da pauta aduaneira
ECLASS 5.1.4

ECLASS 8.0
Versao especial Detecgao de areas ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
Dados éticos ECLASS 11.0
Saida do feixe de luz Lateral ECLASS 12.0
Nucleo de fibra Disposicao mista de fibras ECLASS 13.0
Nucleo de fibras multiplas ECLASS 14.0
Material do nucleo de fibra Plastico ECLASS 15.0
Diametro de fibra ativa 0,265 mm x 32 Unid. ETIM 5.0
Alcance com LV461 0 ...250 mm ETIM 6.0
Alcance com LV462 0 ... 430 mm ETIM 7.0
Alcance com LV463 0 ... 900 mm ETIM 8.0
Alcance com LV463.XV 0...1.300 mm ETIM 9.0
Alcance com LV463.XR 0...1.550 mm ETIM 10.0
Alcance com LV4631.XR 0...2.500 mm
Dados de medigao
Diametro minimo do objeto 1 mm
Dados mecéanicos
Execugao Cubico
Diametro de fora 2,8 mm
Peso liquido 349
Material do cabecote Plastico
Tipo Fibras ¢ticas de plastico (KF)
Comprimento da fibra 2.000 mm
Largura do campo de luz 24,8 mm
Material da bainha de fibra EBE
Fixacédo da cabeca de deteccao 2x@3,2mm
Raio de curvatura minimo (dindmico) R60
Instalagao Standard
Amortecimento com A = 650 nm 210 dB/km
Desenhos dimensionais
Todas as medidas em milimetros
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A @ 0,265 mm nucleo de fibra sintética x 32 pg.
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Fibra otica de plastico para funcionamento unidirecional * N.° do art.: 50117746 * KF-L-30ML-20

Notas Leuze

% O produto ndo é um sensor de seguranga e néo atua para a protegdo de pessoas.

% O produto sé deve ser colocado em operagdo por pessoas capacitadas.

% Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilizagdo prevista.

Outras informacgoes

* Produtos adequados para a operagao desta fibra ética séo os amplificadores de fibras 6ticas LV461, LV462B, assim como LV463, LV463.XV e LV463.XR.
« O alcance maximo é limitado pelo comprimento da fibra dtica.

« Alcance medido para um objeto branco (90% de remiss&do) com as seguintes configuragcdes no amplificador de fibra dpticas:
» tempo max. de resposta
» amplificagdo max.
* limiar de chaveamento min.
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