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1 产品描述

MSI-2H 是符合 EN 574、III C 类型的双手操作控制器，也可以作为双通道保护门监测装置和机器控制系统  
之间的连接件。

1.1 系统概述

• 带有跨电路监测装置的双通道控制系统

• 同步监测 0.5s

• 反馈回路外部接触器监测

• 2 条释放电路，1 个作为信号灯电路的常闭触点

• LED 电源显示，K1 和 K2

• 工作电压 24 V AC/DC

• 外壳宽 22.5 mm

1.2 应用范围

• 符合 EN 574，III C 类型的双手操作控制器

• 符合 ISO 13849-1( 直至第 4类 )的双通道保护门监测装置
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2 安全

在双手操作控制器投入使用之前必须按照有效的标准和规定进行一次风险评估。

在安装、运行和测试时必须遵守本文件和所有适用的国家和国际标准、规定，并将这些文件打印出来，分
发给有关的工作人员。

在操作双手操作控制器之前阅读和注意所有与您的工作有关的文件。

特别需要指出的是 : 以下的国家和国际法律规定适用于双手操作控制器的调试运行、技术检测和所有与双 
手操作控制器运行有关的事宜：

• 机械指令 2006/42/EG( 欧共体标准 )

• 工作设备使用指令 89/655/EWG 以及补充文件 95/63 EG

• 事故预防条例和安全规则

• 其它有关的规定

• 标准

2.1 符号

警告提示 - 该符号表明可能存在的危险。请您特别注意这些警告提示 !

2.2 按照规定使用

只有根据适用的说明书和有关规则、标准、劳动保护和职业安全的规则和规定对双手操作控制器进行了选
择，并由被授权的工作人员将其安装和连接在机器上，进行了调试运行和检查后，才允许使用双手操作控
制器。

WARNUNG

在错误使用和不按照规定操作的情况下，可能对机器操作人员的肢体和生命造成危险或者导致财产损害。

• 机器控制系统的设计必须保证合理地、无错误地执行双手操作控制器的操作指令。

• MSI-2H 作为急停继电器适用于非控制性停止运行 (IEC 60204，停止类别 0)。

• 必须由经过培训的专业人员执行机械和电气安装。

• 在安装前和安装进行过程中，必须切断设备的电源。

• 为了增加释放回路的多倍接触，必须使用带有强制接触的开关元件。

• 必须定期由授权人员对安全端口进行测试。

• 必须在机器的切断式定位控制回路里接入 2个开关触点。为了防止触点熔化，必须根据技术数据对继
电器开关触点进行外部保护。

• MSI-2H 的最长使用期为 20 年。即使在修理或更换磨损件后，也不能延长其使用期。

• 应受到保护的机器或设备的控制系统必须是电气控制的。由 MSI 发出的切断指令必须能够直接停止带
来危险的运动。

• 使启动 /重新启动连锁装置解锁的确认按钮 “复位”的安装必须保证从安装地点能够看到整个危险
区域。

• 信号输出端 ( 态输出 )不得被用作转换与安全有关的信号。

• 根据不同的外部布线，配电输出端可能有危险的电压。在 MSI-2H 上进行工作之前，除了切断电源电
压外，必须将配电输出端关闭，并采取措施，防止未经许可的重新启动。

• 在 MSI-2H 被改动的情况下，客户将丧失安全端口制造商所承担的所有保证。

HINWEIS

请您也注意所安装的保护装置的安全和警告提示文件。

2.3 可预见的误用

与„按规定使用 “不相符或者超出按规定使用范围的使用都是不按规定使用 !

例如

• 双手操作控制器不适用于易爆炸或易燃空气的环境。
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2.4 被授权人员

被授权人员的前提条件 :

• 拥有一个相应的技术培训。

• 理解双手操作控制器和机器的使用说明书。

• 接受了负责人员对机器和双手操作控制器所作的安装和操作指导。

2.5 安全的责任

机器的制造商和运营者必须保证机器和所安装的双手操作控制器的正常功能，为所有有关的人员提供充分
的信息和培训。

机器制造商对以下事宜负责 :

• 确保双手操作控制器的正确安装

• 为运营者提供所有相关的信息

• 遵守为保证机器安全进行调试运行的所有规定和准则

机器的运营者对以下事宜负责 :

• 指导操作人员

• 维护机器的安全运行

• 遵守所有劳动保护和操作安全的规定和指令

• 由被授权人员进行定期测试

2.6 清除 ( 废物处理 )

在清除过程中注意遵守国家有关电子部件的现行法规。
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3 功能
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III C 类型双手控制装置，第 4 安全级

(参见图片 3.1)

当 A1、A2 和封闭的反馈回路 Y1-Y2 通电后，在同时按压双手按钮 S1 和 S2 的情况下，继电器 K1 和 K2 也关
闭 ( 接通 )。释放电路 13-14 和 23-24 闭合，信号回路 31-32 打开。带来危险的运动进入运行。只要两个
按钮中的一个被放开， K1 和 K2 就打开 ( 断开 )。带来危险的运动就被停止。只有当松开 2 个双手按钮，反 
馈回路 Y1-Y2 至少已关闭了 150ms 时，才能进行重新启动。由于输入电流很小，必须使用镀金触点。

移动保护栅栏监测装置，带有 2个强制开放式限位开关和自动启动功能

(参见图片 3.2)

当 A1、A2 和通电以及保护门关闭后 (限位开关 S1 和 S2 闭合 )，继电器 K1 和 K2 关闭，并自动保持关闭状
态。在打开保护栅栏时，S1 和 S2 被松开，继电器 K1 和 K2 断电并打开。MSI-2H 保持这种状态，直到保护
栅栏重新关闭。

同步监测

只有在 0.5s 的时间窗口内按压了 2个双手按钮或者安全开关，K1 和 K2 才关闭。如果按压第 2个按钮的时
间超过 0.5s，K1 和 K2 保持原始位置。在重新触发前必须松开 2 个按钮。

跨电路监测装置

在输入电路 Y11 和 Y21 中，如果在跨电路和短路接地的情况下，输出继电器 K1 和 K2 通过一个电子保险装
置被关闭。在清除故障起因 2s 后，MSI-2H 可以重新投入运行。

接触器监视 (EDM),

( 参见图片 3.3)

为了外部接触器的功能监测，将这些接触器的常闭触点串联接入反馈回路 Y1-Y2 中。
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4 调试运行

WARNUNG

在一部动力驱动机器上的首次调试运行前，必须由一位被授权人员检查保护装置与 MSI-2H 的连接，以
及整个设备在机器控制系统中的连接。

在第一次接通电源前，必须确保 MSI 的输出端对机器没有作用。必须确保启动危险的机器运动的开关
元件被关闭或被切断，以及确保不发生未经许可的重新启动。

这些预防措施适用于每一次更改功能后、修理或维修后的首次启动。

4.1 电气安装 / 安装规定

WARNUNG

请注意遵守第 2 章里的一般安全提示。

• 外壳防护等级 IP 40， 端子防护等级 IP 20-> 必须安装在防护等级为 IP 54 的外壳里 !

• 必须确保供电电源和接口 13; 14; 23; 24; 31 和 32 与供电电压的电气分离。

• 为了避免产生电容影响，连接双手按钮的控制导线不要直接位于电源导线旁。

• 符合 DIN VDE 0106 第 100 部分保护手指条例

• 为了避免输出触点的熔化，必须串接一个外部熔断保险装置 (最大 5A 快速动作，3.15A 延迟动作 )。

• 连接导线的最大剥离长度为 8 mm。

4.2 显示和操作元件
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a = 接通电源电压 (LED 绿色 ) 
b = 继电器 K1 关闭
c = 继电器 K2 关闭

4.3 测试

由被授权人员进行的第一次调试运行前的测试以及定期测试必须确定 : 根据地方规定、特别是根据机器和 
工作设备使用指令 ( 在德国按照工作场所健康与安全条例 ) 正确地选择了保护装置和任何其它安全部件，
在按照规定的运行中提供所要求的保护。

在机器所有可设定的运行模式下测试机器保护装置的有效性。

根据地方准则和标准，如 ISO 13855 和工作场所健康与安全条例，进行保护装置的测试，

在被授权人员对操作人员进行指导过程中必须遵守有关的规定。机器的运营者对指导工作负有责任。
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5 MSI-2H 技术数据

安全等级 III C 类型双手操作控制器，符合 EN 574，符合 ISO 13849-
1( 直至第 4类 )

停止类别 0类停止，符合 IEC 60204-1

工作电压 UB 24 V AC/DC， -15% 至 +10%

剩余波纹 (DC) / 频率 ( AC) 2.4 VSS / 50 - 60 Hz

功率消耗 2.1 W (AC) / 1.9 W (DC)

供电电路的外部保险装置 1 A 延迟动作

输出触点 2个常开触点，1 个常闭触点 AgSnO2 超薄镀金

触点开关能力符合 EN 60947-5-1 AC-15: 230V / 6A *)
AC-13: 24V / 6A *)
AC-13: 24V / 3A *)
*) 3600 开关循环次数 / 小时，
**) 360 开关循环次数 / 小时

每条电流通路的最大持续电流 3A

每条电流通路的外部触点保险装置 5 A 快速动作或 3.15A 延迟动作

最大转换频率 3600 开关循环次数 / 小时

机械寿命 10 x 106 开关循环次数

关闭 (接通 )延迟 50ms

回复延迟，反应时间 20ms

同步监测时间窗口 最大 0.5s

恢复时间 < 150 ms

电子保险装置响应时间 / 恢复时间 2 s / 2 s

Y11，Y21 和 Y2 的控制电压 /电流 24V DC / 60 mA

允许的输入导线电阻 < 70 W

根据 ISO 13849 分类 4

PL e

PFHd 3.8 x 10-8

B10d ( 低负荷 20%) 20.0 百万开关循环次数
DC 1: 400000 
AC 1: 400000
DC 13: 400000
AC 15: 400000 

MTTFd 70 年

TM 20 年

DC 99%

工作温度 -25°至 +55° C

空气隙和爬电距离 DIN VDE 0110-1:04.97: 4 kV

干扰发射 EN 50081-1、-2
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抗干扰强度 EN 50082-2

保护类型 外壳防护等级 IP 40， 端子防护等级 IP 20

接头横截面 1 x 0.2 至 2.5 mm2 细丝的或者
1 x 0.25 至 2.5 mm2 细丝的带导线套管
2 x 0.5 至 1.5 mm2 细丝的带双芯导线套管
1 x 0.2 至 2.5 mm2 单芯的或者
2 x 0.25 至 1.0 mm2 细丝的带导线套管
2 x 0.2 至 1.5 mm2 细丝的
2 x 0.2 至 1.0 mm2 单芯的

尺寸 (高度 x宽度 x深度 ) 99 x 22.5 x 111.5 mm

重量 200 g

定购号码 549912
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您可以从 : http://www.leuze.com/relays 下载欧共体符合标准声明的 PDF 文档全文。
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