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Leitor de codigos de barras fixo * N.° do art.: 50132852 « BCL 601i SM 102 H

Dados técnicos

Dados basicos

Entradas/saidas selecionaveis

Leuze

Série BCL 600i Corrente de saida, max. 60 mA
Numero de entradas/saidas selecio- 4 Unid.
- naveis
Funcgées -
Tipo de tenséo, saidas CE
Fungées Aquecimento Tens3o de chaveamento, saidas Tip. Ug/ 0V
AutoConfig Tipo de tensio, entradas cc
AutoControl Tens&o de chaveamento, entradas  Tip. Ug /0 V
AutoReflAct Corrente de entrada, max. 8 mA
Comparagdo com o cédigo de referéncia
LED indicador Interface
Modo de ajuste Tipo RS 485
Tecnologia de fragmentos de coédigo
R Lo RS 485
Parametros caracteristicos Funcio D —
MTTF 93 anos Velocidade de transmissao 4.800 ... 115.400 Bd
Formato dos dados Ajustavel
Dados de leitura Bit de partida 1
Tipo de cédigo legivel 2/5 Interleaved FHii Gl GERES 7, &, O ik Gl GLitos
Codabar Bit de parada 1, 2 bits de parada
Code 128 Paridade Ajustavel
Code 39 Protocolo de transmissao Ajustavel
Code 93 Codificagdo de dados ASCII
EAN 128 i
Interface de servigo
EAN 8/13
EAN Addendum Tipo usB
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited usB
GS1 Databar Omnidirectional Funcao Sc?f?vf\:ggagao/ elanetizecachla
upc Servigco
Taxa de varredura tipica 1.000 scans/s
Codigos de barras por porta de leitura, 64 Unid. Conexio
n°® max.
Numero de conexdes 5 Unid.
Dados oticos
Distancia de leitura 400 ... 900 mm Conexdo 1 :
Funcao Interface de servigo
Fonte de luz Laser, Azul ) ~
c . t0 d p 405 Tipo de conexéo usB
omprimento de onda nm
= P Id I % e R Designagao no dispositivo SERVICO
asse de laser -1:
: Tipo de conector USB 2.0 Standard-A
Forma do sinal transmitido Continuo
Angulo de abertura util (abertura do 60 ° =
campo de leitura) Con%xao 2 .
3 Fungéo Sinal IN
Contraste do cédigo de barras (PCS) 60 % .
Sinal OUT
Tamanho do médulo 0,25 ... 0,35 mm . ~
i i . Tipo de conexao Conector redondo
Método de leitura Scanner de linha ) » ; .
i . i o Designacéo no dispositivo SW IN/OUT
Deflexdo de feixes Via roda de poligono giratéria
h K Tamanho da rosca M12
Saida do feixe de luz Lado frontal i
Tipo male
Dados elétricos Material Metal
Numero de polos 5 polos
Protegao do circuito Protec¢ao contra troca de polos Codificagdo Codigo A

Dados de desempenho
Tenséo de alimentagéo Uy

Consumo, max.

10...30V, CC
0w
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Leitor de codigos de barras fixo * N.° do art.: 50132852 « BCL 601i SM 102 H

Dados técnicos

Conexao 3
Funcao

Tipo de conexao
Designacéao no dispositivo
Tamanho da rosca

Tipo

Material

Numero de polos
Codificagao

Conexdo 4

Funcao

Tipo de conexado
Designacgao no dispositivo
Tamanho da rosca

Tipo

Material

Numero de polos
Codificagao

Conexéao 5

Funcao

Tipo de conexao
Designacgao no dispositivo
Tamanho da rosca

Tipo

Numero de polos

Dados mecanicos

Execucao

Dimensées (L x Ax C)

Material da carcaca

Carcacga metal

Material da cobertura da parte ética
Peso liquido

Cor da carcaga

Tipo de fixagao

Operagao e indicagao

Tipo de indicagao

Numero de LEDs
Tipo de configuragdo/parametrizagao
Elementos de comando

Leuze electronic GmbH + Co. KG
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Alimentacéo de tenséo
Sinal IN

Sinal OUT

Conector redondo
PWR

M12

female

Metal

5 polos

Codigo A

BUS IN

Conector redondo
HOST/BUS IN
M12

male

Metal

5 polos

Cadigo B

BUS OUT
Conector redondo
BUS OUT

M12

male

5 polos

Cubico

123,5 mm x 63 mm x 106,5 mm

Metal

Aluminio fundido sob pressao

Vidro

1.100g

Prata

Vermelho

Através de suporte de fixagdo opcional

Ranhuras em forma de cauda de ando-
rinha

Rosca de fixagédo

Display grafico monocromatico de
128x64 pixéis, com retroiluminagao

LED

2 Unid.

Através de browser da Web
Tecla(s)

info@leuze.com * www.leuze.com
Tel.: +49 7021 573-0 « Fax: +49 7021 573-199

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operagao

Temperatura ambiente, armazena-
mento

Umidade relativa do ar (sem conden-
sagao)

Tolerancia de luz parasita no cédigo
de barras, max.

Certificagoes

Grau de protegao

Classe de protegao

Certificagoes

Método de ensaio da compatibilidade

eletromagnética em conformidade com

anorma

Método de ensaio do choque em
conformidade com a norma

Método de ensaio do choque perma-
nente em conformidade com a norma

Método de ensaio da vibragdo em
conformidade com a norma

Classificagao

Numero da pauta aduaneira
ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0

Reservados os direitos de alteragdes
técnicas
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Leuze

-35..40°C
-20...70°C

90 %

2.000 Ix

IP 65

1l

cULUS

EN 55022

EN 61000-4-2, -3, -4, -6

IEC 60068-2-27, Test Ea

IEC 60068-2-29, Test Eb

IEC 60068-2-6, Test Fc

84719000
27280102
27280102
27280102
27280102
27280102
27280102
27280102
27280102
EC002550
EC002550
EC002550
EC002550
EC002550



Leitor de codigos de barras fixo * N.° do art.: 50132852 « BCL 601i SM 102 H

Desenhos dimensionais Leuze

Todas as medidas em milimetros

9,3

55,3
60°
30°

123,5

1..36.8 43

60

317

Conexao elétrica

Conexao 1 SERVICO

Funcgao Interface de servigo
Tipo de conexao USB

Tipo de conector USB 2.0 Standard-A
Pino Ocupacao de pinos

1 +5V CC

2 DATA-

3 DATA+

4 GND
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Leitor de codigos de barras fixo * N.° do art.: 50132852 « BCL 601i SM 102 H

Conexao elétrica

Conexao 2

Funcao

Tipo de conexdo
Tamanho da rosca
Tipo

Material

Numero de polos

Codificagao

Pino Ocupacao de pinos
1 VOUT

2 SWIO 1

3 GND

4 SWIO 2

5 FE

Conexao 3

Funcao

Tipo de conexao
Tamanho da rosca
Tipo

Material

Numero de polos

Codificagao

Pino Ocupacao de pinos
1 VIN

2 SWIO 3

3 GND

4 SWIO 4

5 FE

Conexao 4

Funcéao

Tipo de conexado
Tamanho da rosca
Tipo

Material

Numero de polos

Codificagao

Pino Ocupacao de pinos
1 Res.

2 RS 485 B

3 GND 485

4 RS 485 A

5 FE
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SW IN/OUT

Sinal IN

Sinal OUT
Conector redondo
M12

male

Metal

5 polos

Caodigo A

PWR

Alimentacéo de tenséo
Sinal IN

Sinal OUT

Conector redondo
M12

female

Metal

5 polos

Cadigo A

HOST/BUS IN

BUS IN

Conector redondo
M12

male

Metal

5 polos

Codigo B
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Leitor de codigos de barras fixo ¢ N.° do art.: 50132852 « BCL 601i SM 102 H

Conexao elétrica Le U Ze

Conexao 5 BUS OUT
Funcao BUS OUT
Tipo de conexao Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Numero de polos 5 polos
Codificagdo Cadigo B
Pino Ocupacao de pinos 2
/_\ 1
1 V CC485 % I /_>
2 RS 485 B M ,
3 GND 485 \ N 5
4 RS 485 A _/
5 FE 4
Diagramas

Curva do campo de leitura Medium Density

®

400
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100

-100

-200

-300

-400
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

y  Largura do campo de leitura [mm]
Distancia do campo de leitura [mm]

Médulo = 0,25 mm: 450 mm - 750 mm (profundidade de campo 300 mm)
2 Médulo = 0,3 mm: 400 mm - 800 mm (profundidade de campo 400 mm)
3 Médulo = 0,35 mm: 400 mm - 900 mm (profundidade de campo 500 mm)
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Leitor de codigos de barras fixo * N.° do art.: 50132852 « BCL 601i SM 102 H

Diagramas Leuze

Curva do campo de leitura Medium Density

@
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z  Altura do campo de leitura [mm]
x  Distancia do campo de leitura [mm]

Médulo = 0,25 mm: 450 mm - 750 mm (profundidade de campo 300 mm)
Médulo = 0,3 mm: 400 mm - 800 mm (profundidade de campo 400 mm)
3 Mddulo = 0,35 mm: 400 mm - 900 mm (profundidade de campo 500 mm)

Operacao e indicacao

LED Display Significado

1 PWR Apagado Auséncia tenséo de abastecimento
Verde, piscando Inicializagéo
Verde, luz continua Dispositivo OK
Laranja, piscando Operagao de servico
Laranja, luz continua Reset
Vermelho, piscando Dispositivo OK, adverténcia definida
Vermelho, luz continua Erro de dispositivo

2 NET Apagado Auséncia tensdo de abastecimento
Verde, piscando Inicializagdo do BUS
Verde, luz continua Operagao do barramento OK
Laranja, piscando Modo de servigo
Laranja, luz continua Reset
Vermelho, piscando Erro de comunicagao
Vermelho, luz continua Erro da rede
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Leitor de codigos de barras fixo * N.° do art.: 50132852 « BCL 601i SM 102 H

Caédigo do artigo Le U Ze

Nome do artigo: BCL XXXXYYZ AAA B

BCL

XXXX

YY

Principio de funcionamento
BCL: leitor de cédigos de barras

Sériel/interface (tecnologia fieldbus integrada)
600i: RS 232/RS 422/ RS 485 (multiNet Master)
601i: RS 485 (multiNet Slave)

604i: PROFIBUS DP

608i: Ethernet

648i: PROFINET

658i: EtherNet/IP

Principio de varredura

S: scanner de linha (single line)

O: scanner com espelho oscilante (oscillating mirror)
Otica

N: High Density (préximo)

M: Medium Density (distancia média)

F: Low Density (remoto)

L: Long Range (distancia muito grande)

Saida do feixe
100: lateral
102: lado frontal

Equipamento especial
H: com aquecimento

% Uma lista com todos os tipos de dispositivo disponiveis encontra-se na pagina da Leuze na Internet, em www.leuze.com.

Notas

A Respeitar a utilizagio prevista!

% O produto ndo é um sensor de seguranga e ndo atua para a prote¢do de pessoas.
% O produto sé deve ser colocado em operagdo por pessoas capacitadas.

% Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilizagdo prevista.

Nao olhe para o feixe!
O dispositivo cumpre os requisitos da IEC/EN 60825-1:2014 para um produto da classe de laser 2, bem como as disposi¢cdes conforme a
U.S. 21 CFR 1040.10 com os desvios correspondentes a Laser Notice No. 56 de 08.05.2019.

% Nunca olhe diretamente para o feixe laser ou na diregdo dos feixes laser refletidos! Se olhar prolongadamente para a trajetoria do feixe, existe o perigo
de ferimentos na retina.

% Nunca direcione o feixe laser do dispositivo para pessoas!
% Interrompa o feixe laser com um objeto opaco, nao refletor, se o feixe laser tiver sido acidentalmente direcionado para uma pessoa.
% Durante a montagem e o alinhamento do dispositivo, evite os reflexos do feixe laser em superficies reflexivas!

% CUIDADO! Se forem utilizados dispositivos de comando ou de ajuste diferentes dos aqui indicados ou forem adotados outros procedimentos, isto podera
levar a uma exposicao perigosa a radiagéo.

% Observe as determinagdes legais locais quanto a protegédo contra radiagéo laser.

% Manipulagtes e alteragdes do dispositivo ndo sdo permitidas.
O dispositivo ndo contém nenhuma pega que deva ser ajustada ou esteja sujeita a manutengao por parte do usuario.
Um reparo pode ser efetuado apenas pela Leuze electronic GmbH + Co. KG.

Reservados os direitos de alteragdes
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Leitor de codigos de barras fixo * N.° do art.: 50132852 « BCL 601i SM 102 H

Notas Leuze

NOTA

Afixar placas de aviso e informagao do laser!
No dispositivo encontram-se afixadas placas de aviso e informagao do laser. Adicionalmente, vém junto com o dispositivo placas autocolantes de aviso e
informagéo do laser (adesivo) em varios idiomas.

& Afixe no dispositivo a placa de informagao do laser que esteja no idioma adequado para o local de utilizagéo. Se o dispositivo for utilizado nos Estados
Unidos, use o adesivo com a nota «Complies with 21 CFR 1040.10».

% Afixe as placas de aviso e informagéo do laser préximo ao dispositivo, caso nédo estejam afixadas quaisquer placas no dispositivo (p. ex., pelo fato de o
dispositivo ser muito pequeno para isso) ou caso as placas de aviso e informagéo do laser afixadas no dispositivo fiquem tapadas devido a situagdo de
montagem.

& Afixe as placas de aviso e informagéo do laser de maneira a que possam ser lidas sem a pessoa se expor a radiagéo laser do dispositivo ou a outra
radiagdo otica.

Acessorios
Tecnologia de conexao - Cabos de conexéao

N.°do art. Designacao Artigo Descrigao
f 50132079 KD U-M12-5A-V1- Cabo de conexao Conexao 1: Conector redondo, M12, Axial, female, Cédigo A, 5 polos
050 Conector redondo, LED: N&o
Conexao 2: Extremidade aberta
Blindado: Nao

Comprimento do cabo: 5.000 mm
Material da bainha: PVC

—1[} @

Tecnologia de conexao - Cabos de ligacao

N.°do art. Designagao Artigo Descricao

(= s 50107726 KB USBA-USBA Cabo de ligagédo Adequado para interface: USB
Conexao 1: USB
Conexao 2: USB
: - Blindado: Sim
1|’ (| Comprimento do cabo: 1.800 mm
by Material da bainha: PVC

50135254 KDS PB-M12-4A- Cabo de ligagéo Adequado para interface: PROFIBUS DP
M12-4A-P3-050 Conexao 1: Conector redondo, M12, Axial, female, Cédigo B, 5 polos
Conexao 2: Conector redondo, M12, Axial, male, Cédigo B, 4 polos
Blindado: Sim

Comprimento do cabo: 5.000 mm
Material da bainha: PUR

Tecnologia de conexao - Resisténcias terminais

N.°do art. Designacao Artigo Descrigao
50038539 TS 02-4-SA Conector macho Adequado para: multiNet plus, PROFIBUS DP
terminal Funcéo: Terminagéo de barramento

Conexao 1: Conector redondo, M12, Axial, male, Cédigo B, 4 polos
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Leitor de codigos de barras fixo * N.° do art.: 50132852 « BCL 601i SM 102 H

Acessorios Le U Ze

Tecnologia de fixagcao - Outros

N.°do art. Designacao Artigo Descrigao

50111224 BT 59 Suporte Fixacéo, lado da instalagdo: Montagem em ranhura
Fixacéo, lado do dispositivo: Apertavel com terminal
Material: Metal
Amortecimento de vibragéo: Nao

Servigos

N.°do art. Designagao Artigo Descricao

S981020 CS30-E-212 Taxa horaria Detalhes: Compilagao dos dados de aplicagdo, sele¢do e sugestao de
sensores adequados, criacdo de desenho como esbogo de montagem.
Condigées: Existe um questionario preenchido ou uma especificagdo de
projeto com descrigdo da aplicacéo.

S981014 CS30-S-110 Suporte no Detalhes: Execugdo em um local especificado pelo cliente, duragcdo max. 10
l comissionamento horas.
Condigées: Dispositivos e cabos de conexdo estdo montados, preco sem
custos de viagem e, se necessario, pernoite.
S981019 CS30-T-110 Treinamento sobre os Detalhes: Local e conteudo sob consulta, duragédo max. 10 horas.
o produtos Condigdes: Prego sem custos de viagem e, se necessario, pernoite.
oo |l

S981021 CS30-V-212 Taxa horaria Detalhes: Avaliagdo REA com criagéo de um relatdrio de inspegao, avaliagcéo
da qualidade de cédigo.
Condigoes: Cédigos de barras originais séo disponibilizados pela entidade

adjudicante.
O

% Uma lista com todos os artigos de acessorios disponiveis encontra-se na pagina da Leuze na internet, na guia Download da pagina de detalhes do
artigo.
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