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Sayi Uriin no. Adi Uriin Tanim
1 50146483 PRK25C.D/PX-410- Reflektdrden yansimali Uygulama: Gerilmis nesneleri algilama
M12 fotoelektrik sensor kutuplu Sinir mesafesi: 0,05 ... 10 m
Isik kaynagi: LED, Kirmizi
Besleme gerilimi: DC
Dijital anahtar cikiglari: 1 Adet
Anahtarlama ¢ikisi 1: Transistor, PNP, koyu anahtarlama
Anahtarlama frekansi: 1.500 Hz
Baglanti: Yuvarlak konnektorlu kablo, 410 mm, M12, PUR, 4
kutuplu
1 50146484 PRK25C.D/PX-700- Reflektdrden yansimali Uygulama: Gerilmis nesneleri algilama
M12 fotoelektrik sensor kutuplu Sinir mesafesi: 0,05 ... 10 m
Isik kaynagi: LED, Kirmizi
Besleme gerilimi: DC
Dijital anahtar ¢ikislari: 1 Adet
Anahtarlama gikisi 1: Transistor, PNP, koyu anahtarlama
Anahtarlama frekansi: 1.500 Hz
Baglanti: Yuvarlak konnektérll kablo, 700 mm, M12, PUR, 4
kutuplu
2 50022814 TKS 50X50 Reflektor Yapi sekli: dikdortgen
Uglli boyutu: 4 mm
[ ] Yansitma ylizeyi: 47 mm x 48 mm
Malzeme: Plastik
Taslyicl malzeme: Plastik
Malzemenin kimyasal adi: PMMA8N
Montaj braketi: Gegis montaj braketi, yapistirilabilir
Teknlk Verller Mekanik bilgiler
T | i Net agirhk 1.210¢g
emet veriler Gévde rengi sari, RAL 1021
Seri Set-AC Montaj braketi tiirii beraberinde gelen montaj braketi
Bunlar icin uygundur: Cok 1sinli emniyet bariyerleri MLD 500, Susturma sensorleri tiirii Reflektérden yansimali fotoelektrik
MLD 300 sensorler PRK 25C
Susturma sensoril sayisi 2 Adet
Optik veriler Reflektor sayisi 2 Adet
isletme bolgesi 0,05 ... 4 m, TKS 50x50 reflektorli
0,05 ... 8 m, reflektorlii TK(S) 100x100 Siniflandirma
. Guimriik taife numarasi 85365019
Baglanti
ECLASS 5.1.4 27279290
Baglanti sayisi 2 Adet ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
Baglant 1 ECLASS 10.0 27272792
Islev Sensor moduli ile baglanti ECLASS 11.0 27272792
Baglant: tiirti Yuvarlak konnektorli kablo ECLASS 12.0 27272792
G LI L UG ECLASS 13.0 27272792
Vida disi biiydklugd M12 ECLASS 14.0 27272792
B G ECLASS 15.0 27272792
Kutup sayisi 4 kutuplu ETIM 5.0 EC002498
Bagl 2 ETIM 6.0 EC003015
Bag anti R — - ETIM 7.0 EC003015
Islev Sensor moduli ile baglanti e P
Baglant tiirii Yuvarlak konnektorlii kablo :
. ETIM 9.0 EC003015
Kablo uzunlugu 700 mm = P
Malzeme kilif PUR "
Vida disi biyikligi M12
Tip erkek
Kutup sayisi 4 kutuplu
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Susturma sensér seti ¢ Uriin no.: 426521 « Set-AC-MLX-2SB

Boyutlandiriimig gizimler Leuze

Tum 6lgl bilgileri milimetre cinsindendir
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Susturma sensér seti ¢ Uriin no.: 426521 « Set-AC-MLX-2SB

Elektrik baglantisi

Baglanti 1

islev

Baglant: tiirii

Kablo uzunlugu
Vida disi biiyuklugi
Tip

Kutup sayisi

Baglanti 2

islev

Baglant tiirii

Kablo uzunlugu
Malzeme kilif

Vida disi biiyuklugu
Tip

Kutup sayisi

Sensér moddli ile baglanti
Yuvarlak konnektorli kablo
410 mm

M12

erkek

4 kutuplu

Sensor moddli ile baglanti
Yuvarlak konnektorli kablo
700 mm

PUR

M12

erkek

4 kutuplu
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