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Isik perdesi alici » Uriin no.: 50131347 « CSL505-R25-1975-M8

Teknik veriler

Temel veriler

Seri

Caligma prensibi
Cihaz tiirii
Uygulama

Ozel versiyon

Ozel versiyon

Optik veriler

Olgiim alaninin uzunlugu
Isin sayisi

Isin uzakhgi

Olgiim verileri

Minimum nesne capi

Elektrik verileri

Koruma devresi

Giig verileri
Besleme gerilimi Ug

Cikislar
Dijital anahtarlama cikisi sayisi

Anahtarlama cikiglari
Tiir

Voltaj tiirii

Anahtarlama akimi, maks.

Anahtarlama cikigi 1
Anahtarlama elemani

Anahtarlama prensibi

Anahtarlama ¢ikisi 2
Anahtarlama elemani

Anahtarlama prensibi

Zaman davranisi

Dongii siiresi
Isin bagina tepki verme siiresi

Baglanti

Baglanti sayisi

The Sensor People

505

Tek yon calisma prensibi
Alici

Hassas nesne tespiti

Capraz 11k taramasi
Capraz IsIn taramasi
Paralel 1sin taramasi
Tanitma girisi

Uyari cikisl

1.975 mm
80 Adet
25 mm

27,5 mm

Endiksiyon korumasi
Kisa devre korumasi
Ters kutup korumasi

18...30V,DC

2 Adet

Dijital anahtarlama ¢ikisi
DC
150 mA

Transistor, Puspul

NO/NC degistirme yapilabilir

Transistor, Puspul

NO/NC degistirme yapilabilir

84 ms
1.000 ps

1 Adet

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

Baglant: 1
islev

Baglanti tiirii

Vida disi biyukligi
Tip

Malzeme

Kutup sayisi
Kodlama

Mekanik bilgiler

Yapi sekli

Olgii (Gx Y x U)
Malzeme gévde
Metal govde
Malzeme lens kapagi
Net agirhik

Govde rengi

Montaj braketi tiirii

Kumanda ve gosterge

Gosterge tiri
LED sayisi
Konfigilirasyon/parametrelendirme tiiri

Cevresel veriler

Ortam sicakligi isletim
Ortam sicakhgi depolama

Sertifikalar

Koruma sinifi
Giivenlik sinifi
Gegerli norm

Siniflandirma

Giimriik taife numarasi
ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0

info@leuze.com * www.leuze.com

Leuze

Gerilim beslemesi
Sinyal CIKIS
Tanitma girisi
Yuvarlak konnektor
M8

erkek

Metal

4 kutuplu

Akodlu

Kubik

10 mm x 27 mm x 2.050 mm
Metal

Aliminyum

Plastik

850 g

glmus

Gegis montaj braketi

LED

2 Adet

pim tahsisi Gzerinden
Yazilim

-30...50 °C
-40...65°C

IP 65
1]
EN 60947-5-2 (Almanca suriimu)

90314990
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
EC002549
EC002549
EC002549
EC002549
EC002549
EC002549
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Isik perdesi alici » Uriin no.: 50131347 « CSL505-R25-1975-M8

Boyutlandiriimig gizimler Leuze

Tum 6lgl bilgileri milimetre cinsindendir

M8x1 10 Lutfen kullanim kilavuzundaki Teknik veriler, dlgekli
gizimler bélimuindeki ayrintili 6l¢d bilgilerini dikkate
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Elektrik baglantisi

Baglanti 1
islev Gerilim beslemesi

Sinyal CIKIS

Tanitma girisi
Baglanti tiirii Yuvarlak konnektor
Vida disi biiyuklugi M8
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayisi 4 kutuplu
Kodlama Akodlu
Pin Pin tahsisi 2 4

—_
1 V+ _\ /_
2 OUT 1/ tanitma / uyari gikis! _} )&
3 GND 1 A3
4 CIKIS 2
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Isik perdesi alici » Uriin no.: 50131347 « CSL505-R25-1975-M8

Kumanda ve gosterge Le U Ze

LED 1 ekrani LED 2 ekrani Anlam

Kapali Kapali Kapali

kirmizi, surekli i1k kirmizi, strekli 11k isletime hazir olma

kirmizi, surekli igik Kapali Nesne tespit edildi

kirmizi, yanip sénuyor kirmizi, surekli i1k Hafif hatayla kullanima hazir
kirmizi, yanip séniyor Kapali Hafif hatali nesne algilandi
kirmizi, cift yanip séniyor Kapali Konfigirasyon hatasi
kirmizi, es fazli yanip séniiyor kirmizi, es fazli yanip séntyor Agir hata A

kirmizi, ters fazli yanip sénuyor kirmizi, ters fazli yanip sénuyor Agir hata B

kirmizi, surekli 1gik kirmizi, cift yanip séntyor Ayarlama islemi basaril oldu

Uygun verici

Uriin no. Adi isletme bélgesi Tanim
Sinir mesafesi

50131403 CSL505-T25-1975- 03..5m Uygulama: Hassas nesne tespiti
M8 Ozel versiyon: Capraz isin taramasi, Gapraz i1sik taramasi, Paralel isin
taramasi

isletme bélgesi: 0,3 ... 5m
Baglanti: Yuvarlak konnektor, M8, 4 kutuplu

Uriin anahtan

Parca atama: CSL505-XYYY-ZZZZ-AA-BBB

X Calisma prensibi
T: verici
R: alici
YYY Isin uzakhgi
05: 5 mm
12,5: 12,5 mm
25: 25 mm
50: 50 mm
100: 100 mm

772z Olgiim alaninin uzunlugu
Olgiim alani uzunlugu [mm], 1sin uzakhgina bagli

AA Elektrik baglantisi
M8: M8 yuvarlak soket baglantisi, 4 kutuplu (konnektor)

% Mevcut tiim cihaz modellerine sahip bir listeyi, www.leuze.com Leuze internet sitesinde bulabilirsiniz.

Aksesuarlar
Baglanti teknolojisi - baglanti kablolari
Uriin no. Adi Uriin Tanim
ﬁ 50130850 KD U-M8-4A-V1-050 Baglanti kablosu Uygulama: Kimyasallara karsi dayanim
Baglanti 1: Yuvarlak konnektér, M8, eksenel, disi, 4 kutuplu
i Yuvarlak konnektér, LED: Hayir
= Baglanti 2: acgik ug
:1' i Korumali: Hayir

Kablo uzunlugu: 5.000 mm
Malzeme kilif: PVC
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Isik perdesi alici » Uriin no.: 50131347 « CSL505-R25-1975-M8

Aksesuarlar
Uriin no. Adi Uriin
ﬁ- 50130871 KD U-M8-4W-V1-050  Baglanti kablosu
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Parametre cihazlari

Uriin no. Adi Uriin

50132069 CSL505-Interface Modiil

Leuze

Tanim

Uygulama: Kimyasallara karsi dayanim

Baglanti 1: Yuvarlak konnektér, M8, acil, disi, 4 kutuplu
Yuvarlak konnektor, LED: Hayir

Baglanti 2: acik ug

Korumali: Hayir

Kablo uzunlugu: 5.000 mm

Malzeme kilif: PVC

Tanim

Fonksiyonlar: Yapilandirma ve test cihazi
Baglanti: Sub-D

% Mevcut tiim aksesuarlarin bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, iriin ayrintilari sayfasindaki indir sekmesinde bulabilirsiniz.
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