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Reflektérden yansimali fotoelektrik sensor kutupsuz « Uriin no.: 50136304 « RK46C.DXL3P2/4P-200-M12

Teknik veriler

Temel veriler

Seri
Caligma prensibi
Uygulama

Anahtarlama mesafesi S

Ozel versiyon

Ozel versiyon

Karakteristik parametreler

Optik veriler

isletme bolgesi

Sinir mesafesi

Olgiim alaninin uzunlugu
Algilama arahg tiri

Isik kaynagi

Dalga boyu

Gonderme sinyali sekli
LED grubu

Olgiim verileri

Minimum nesne biiyukligi

Elektrik verileri

Koruma devresi

Glig verileri
Besleme gerilimi Ug

Artik dalgalanma
Acik devre akimi

Cikislar
Dijital anahtarlama cikisi sayisi

Anahtarlama cikiglari
Tir

Voltaj tiirii

Anahtarlama akimi, maks.
Anahtarlama voltaji

Anahtarlama cikisi 1
Anahtarlama elemani

Anahtarlama prensibi

Anahtarlama cikigi 2
Anahtarlama elemani

Anahtarlama prensibi
Zaman davranigi

Anahtarlama frekansi
Tepki verme siiresi
Hazirlik gecikmesi

The Sensor People

46C

Yansitma prensibi

Gerilmis nesneleri algilama
Kirilmig nesnelerin tespiti

Tasima bandindaki diizensiz nesneleri
algilama

0 ...4.000 mm

Isik spotu ekstra uzun 11k spotu (XL)

0,4 ... 4 m, reflektorlii TK(S) 100x100
0,4 ... 5,2 m, reflektorli TK(S) 100x100
50 mm

Istk bandi 24-50 mm

LED, Kirmizi

620 nm

darbeli

serbest grup (EN 62471 uyarinca)

2 mm

Gegici korumasi
Kisa devre korumasi
Ters kutup korumasi

10 ... 30 V, DC, artik dalgalanma dahil
0..15 %, Ug'dan
0..20mA

2 Adet

Dijital anahtarlama ¢ikisi
DC

100 mA

low: <2V

yiksek: 2(Ug-2V)

Transistor, PNP
acik anahtarlama

Transistor, PNP
koyu anahtarlama

250 Hz
2ms
300 ms

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

Baglanti

Baglanti sayisi

Baglanti 1
islev

Baglant: tiirii

Kablo uzunlugu
Malzeme kilif

Kablo rengi

iletken enine kesiti
Vida disi biiyuklagi
Tip

Malzeme

Kutup sayisi
Kodlama

Mekanik bilgiler

Yapi sekli

Olgii (G x Y x U)
Malzeme govde
Plastik govde
Malzeme lens kapagi
Net agirhk

Govde rengi

Montaj braketi tiirii

Malzeme uyumlulugu

Kumanda ve gosterge

Gosterge tiirii

LED sayisi

Kumanda elemanlar
Kumanda elemaninin islevi

Cevresel veriler

Ortam sicakhgi isletim
Ortam sicakligi depolama

Sertifikalar

Koruma sinifi

Giivenlik sinifi
Sertifikasyonlar
Gegerli norm

info@leuze.com * www.leuze.com

Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199
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1 Adet

Gerilim beslemesi
Sinyal CIKIS
Yuvarlak konnektorll kablo
200 mm

PUR

siyah

0,2 mm?

M12

erkek

Plastik

4 kutuplu

Akodlu

Kiibik

20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Plastik

PC-PBT

Plastik / PMMA

60 g

Kirmizi

Gegis montaj braketi

opsiyonel montaj Unitesi Gzerinden

ECOLAB

LED

2 Adet

Tanitma diigmesi
Aydinlik/karanlik anahtarlama
Hassasiyet ayari

-40...60 °C
-40...70°C

IP 67

IP 69K

1]

cULUS

IEC 60947-5-2

Teknik degisiklik hakki sakhdir
tur « 2026-01-14
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Reflektérden yansimali fotoelektrik sensor kutupsuz « Uriin no.: 50136304 « RK46C.DXL3P2/4P-200-M12

Teknik veriler Leuze

Guimriik taife numarasi 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717

Boyutlandirilmig gizimler

Tum 6l¢h bilgileri milimetre cinsindendir

44 A Verici
39 B Al
D C Orta isik bandi
242 7 DA Yesil LED
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Reflektérden yansimali fotoelektrik sensor kutupsuz « Uriin no.: 50136304 « RK46C.DXL3P2/4P-200-M12

Elektrik baglantisi

Leuze

Baglanti 1
islev Gerilim beslemesi
Sinyal CIKIS
Baglanti tirii Yuvarlak konnektorli kablo
Kablo uzunlugu 200 mm
Malzeme kilif PUR
Kablo rengi siyah
iletken enine kesiti 0,2 mm?
Vida disi biyikligi M12
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayisi 4 kutuplu
Kodlama Akodlu
Pin Pin tahsisi 2
1 V+ X% 1
2 CIKIS 2 ( /_
3 GND M )
4 CIKIS 1 &x
4
Diyagramlar

Algilama icin referans nesne: TKS 100x100 reflektor ile & 2

15- & X  Mesafe [m]
B y Isik bandinin igerisindeki tip. calisma davranisi [mm]
10 A Hassasiyet standart
A B Easy tune ile ayrica arttirlmis hassasiyet (6gretilen
degere bagl alan)
C stk bandi
0 C D .
D Reflektor
A
-10
B
R I I =]
T
0 2

Algilama icin referans nesne: TKS 100x100 reflektor ile @ 5

M x  Mesafe [m]
74 = = = = = === - - y Isik bandinin igerisindeki tip. calisma davranigi [mm]
B
B —— o —— e —— ——— — A Hassasiyet standart
A B Easy tune ile ayrica arttirimis hassasiyet (6gretilen
degere bagli alan)
C lIsik bandi
1 D
0 ¢ D Reflektor
A
A — e ———— — —— —
B
A7 = = e e e == === -
L]
T
0 2

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen
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Reflektérden yansimali fotoelektrik sensor kutupsuz « Uriin no.: 50136304 « RK46C.DXL3P2/4P-200-M12

Kumanda ve gosterge

LED 1 ekrani

yesil, strekli 11k
yesil, stirekli 1s1k
yesil, yanip séniiyor

LED 2 ekrani

Kapali
sari, surekli 11k

sarl, yanip sonlyor

Reflektorler ve yansitici bantlar

Uriin no. Adi
50003192 TK 100x100
|
I
50022816 TKS 100X100
50040820 TKS 40X60
i' ‘
Urun anahtari
Parca atama: AAA46C d EE-f.GG H/i J-K
AAA46C Calisma prensibi / yapi sekli

HT46C: Arka plan bastirmali, cisimden yansimali sensér

isletme bolgesi
Sinir mesafesi

0.2..
0.2..

0,2 ..
0,2 ..

0,2 ..
0,2 ..

Anlam

Leuze

isletime hazir olma

Serbest isik yolu bos

Tanitma iglemi aktif

4m
52m

52m

3m
39m

LS46C: Tek yon calisan fotoelektrik sensér vericisi
LE46C: Tek yon c¢alisan fotoelektrik sensér alici
PRK46C: Polarizasyon filtresine sahip reflektérden yansimali fotoelektrik sensér

RK46C: Reflektérden yansimali sensér

d Isik tiirii
kullaniimayan: kirmizi 1sik
I: Kizilétesi 1s1k

EE Isik kaynagi

kullaniimayan: LED
L1: Lazer sinifi 1
L2: Lazer sinifi 2

f Onceden ayarlanmig tarama araligi (opsiyonel)

kullaniimayan: Veri sayfasina gore ¢alisma mesafesi

xxxF: Onceden ayarlanmis tarama araligi [mm]

GG Ekipman

gerekmez: Standart

1: Potansiyometre 270°
8: Aktivasyon girdisi (yuksek sinyalli aktivasyon)
01: Arka plan bastirmali reflektérden yansimal sensér (HT): Calisma mesafesi < 450 mm olarak ayarlandiginda (Hafifletme: %6, siyah) HG folyo
(HighGain folyo) 900 mm mesafeden itibaren artik algilanamaz

D: Depolarize maddeler
E: Arka plan bastirmali, reflektérden yansimal sensér (HT): Tozlu ortamlar igin iyilestirilmistir
SL: Arka plan bastirmali, reflektérden yansimali sensér (HT): Yarikh diyafram 25 mm x 3 mm
P: Tek yon galisan fotoelektrik sensér alici (LE): Paralel isletim icin kenar filtresi

L: Isik bandi

XL: Gok uzun 1sik spotu

The Sensor People

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

Tanim

Yapi sekli: dikdértgen

Uglii boyutu: 4 mm

Yansitma ylzeyi: 96 mm x 96 mm
Malzeme: Plastik

Taslyicl malzeme: Plastik

Malzemenin kimyasal adi: PMMASN
Montaj braketi: Arka sayfa yapistirilabilir

Yapi sekli: dikdértgen

Uglii boyutu: 4 mm

Yansitma yiizeyi: 96 mm x 96 mm

Malzeme: Plastik

Taslyicl malzeme: Plastik

Malzemenin kimyasal adi: PMMASN

Montaj braketi: Gegis montaj braketi, yapistirilabilir

Yapi sekli: dikdortgen

Uglii boyutu: 4 mm

Yansitma yiizeyi: 37 mm x 56 mm

Malzeme: Plastik

Taslyicl malzeme: Plastik

Malzemenin kimyasal adi: PMMASN

Montaj braketi: Gegis montaj braketi, yapistirilabilir

info@leuze.com * www.leuze.com Teknik degisiklik hakki sakhdir
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Reflektérden yansimali fotoelektrik sensor kutupsuz « Uriin no.: 50136304 « RK46C.DXL3P2/4P-200-M12

Uriin anahtar Leuze

H Calisma araliginin ayar & Versiyon
Arka plan bastirmali, reflektérden yansimali sensérlerde kullanilmaz (HT): Mekanik ayar pimi Gzerinden tarama araligi ayari
Reflektdrden yansimali fotoelektrik sensérlerde kullaniimaz (PRK): Calisma mesafesi ayarlanamaz
1: Reflektérden yansimali fotoelektrik sensér (PRK / RK): Potansiyometre izerinden hassasiyet ayari
3: Tus UGizerinden tanitma
P2: Cozindrlik 2 mm

i Anahtarlama cikigi / islev OUT 1/IN: Pin 4 veya siyah iletken

2: NPN transistor gikisl, agik anahtarlama

N: NPN transistor ¢ikisi, NC anahtarlama

4: PNP transistor cikisl, acik anahtarlama

P: PNP transistor gikisi, NC anahtarlama

L: 10-Link

G: Puspul (puspul tarama) anahtarlama ¢ikisi, PNP NC anahtarlama, NPN acik anahtarlama
6: Puspul (puspul tarama) anahtarlama ¢ikisi, PNP acik anahtarlama, NPN NC anahtarlama

J Anahtarlama cikigi / islev OUT 2/IN: Pin 2 veya beyaz iletken
2: NPN transistor gikisi, agik anahtarlama
N: NPN transistor cikisi, NC anahtarlama
4: PNP transistor cikisl, acik anahtarlama
P: PNP transistor gikisi, NC anahtarlama
8: Aktivasyon girdisi (yuksek sinyalli aktivasyon)
9: Devre disI birakma girdisi (ylksek sinyalli devre digi birakma)
W: Uyari ¢ikisi
X: Pim bos
G: Puspul (puspul tarama) anahtarlama ¢ikisi, PNP NC anahtarlama, NPN acik anahtarlama
6: Puspul (puspul tarama) anahtarlama ¢ikisi, PNP acik anahtarlama, NPN NC anahtarlama

K Elektrik baglantisi
kullaniimayan: Kablo, 2000 mm standart uzunluk, 4 damarli
200-M12: Kablo, 200 mm uzunluk, M12 yuvarlak soket baglantisi, 4 kutuplu, eksenel (konnektdr)
M12: M12 yuvarlak soket baglantisi, 4 kutuplu (konnektor)
500-M12: Kablo, 500 mm uzunluk, M12 yuvarlak soket baglantisi, 4 kutuplu, eksenel (konnektor)
1000-M12: Kablo, 1000 mm uzunluk, M12 yuvarlak soket baglantisi, 4 kutuplu, eksenel (konnektor)

% Mevcut tim cihaz modellerine sahip bir listeyi, www.leuze.com Leuze internet sitesinde bulabilirsiniz.

Uyarilar

A Kullanim amacina dikkat edin!

& Uriin bir emniyet sensérii degildir ve personel koruma amaglh degildir.
% Uriin sadece yetkili kisiler tarafindan kullaniimalidir.

% Urlinii sadece amacina uygun kullanima gére kullanin.

UL uygulamalarinda:

% UL uygulamalarinda sadece NEC'e (National Electric Code, ulusal elektrik kodu) uygun 2. sinif devrelerde kullaniimasina izin verilir.

% Bu fotoseller, kurulum alaninda min. nominal 30V, 0.5A degerli veya esdeger UL Listelenmis Kablo diizenekleriyle kullanilacaktir (kategoriler: CYJV/
CYJV7 veya PVVA/PVVA7)

Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com * www.leuze.com Teknik degisiklik hakki sakhdir
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Reflektérden yansimali fotoelektrik sensor kutupsuz « Uriin no.: 50136304 « RK46C.DXL3P2/4P-200-M12

Diger bilgiler

 Isik kaynagi: 25°C ortam sicakligindaki ortalama kullanim émrii 100.000 saat
* COzUum: Tanitmaya bagli, bkz. diyagram

< Algilama arahgi: Nesne boyutuna ve ayarlanan sensoér hassasiyetine bagli

« Tepki verme siiresi: Kisa devre disi kalma stireleri igin yaklagik 5SkOhm rezistif yiik nerilir

Aksesuarlar
Baglanti teknolojisi - baglanti kablolari

Uriin no. Adi Uriin
e 50130652 KD U-M12-4A-V/1- Baglant kablosu
050
50130690 KD U-M12-4W-V1- Baglanti kablosu
050

Montaj teknigi - montaj braketi agisi

Uriin no. Adi Uriin

50105315 BT 46 Montaj Unitesi

Tanim

Uygulama: Kimyasallara karsi dayanim

Baglanti 1: Yuvarlak konnektér, M12, eksenel, disi, A kodlu, 4 kutuplu
Yuvarlak konnektér, LED: Hayir

Baglanti 2: agik ug

Korumali: Hayir

Kablo uzunlugu: 5.000 mm

Malzeme kilif: PVC

Uygulama: Kimyasallara kargi dayanim

Baglanti 1: Yuvarlak konnektor, M12, agili, disi, A kodlu, 4 kutuplu
Yuvarlak konnektor, LED: Hayir

Baglanti 2: agik ug

Korumali: Hayir

Kablo uzunlugu: 5.000 mm

Malzeme kilf: PVC

Tanim

Montaj Unitesinin uygulanmasi: Agi L bigiminde
Montaj braketi, tesis tarafi: Gegis montaj braketi
Montaj braketi, cihaz tarafi: vidalanabilir

Montaj Unitesi tird: sabit

Malzeme: Metal

Montaj teknigi - yuvarlak gubuk montaj braketleri

Uriin no. Adi Uriin
50117252 BTU 300M-D12 Montaj sistemi
50128380 BTU 460M-D12 Montaj sistemi

Leuze electronic GmbH + Co. KG

The Sensor People In der Braike 1, 73277 Owen

Tanim

icerigi: 2 adet vida M4 x 25, 2 adet vida M4 x 20, 4 adet althk pulu
Montaj Unitesinin uygulanmasi: Montaj sistemi

Montaj braketi, tesis tarafi: yuvarlak gubuk 12 mm igin, Sac sikma montaj
braketi

Montaj braketi, cihaz tarafi: vidalanabilir, M4 vidalari icin uygundur
Montaj Unitesi tirl: kelepgelenebilir, 360° déner, ayarlanabilir

Malzeme: Metal

Montaj Unitesinin uygulanmasi: Montaj sistemi

Montaj braketi, tesis tarafi: yuvarlak gubuk 12 mm igin
Montaj braketi, cihaz tarafi: vidalanabilir

Montaj Unitesi turl: ayarlanabilir, 360° doner
Malzeme: Metal

info@leuze.com * www.leuze.com Teknik degisiklik hakki sakhdir
Tel.: +49 7021 573-0 « Faks: +49 7021 573-199 tur « 2026-01-14

Leuze

7/8



Reflektérden yansimali fotoelektrik sensor kutupsuz « Uriin no.: 50136304 « RK46C.DXL3P2/4P-200-M12

Aksesuarlar Le U Ze

% Mevcut tiim aksesuarlarin bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, iirin ayrintilari sayfasindaki indir sekmesinde bulabilirsiniz.
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