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Isik perdesi verici * Uriin no.: 50126350 « CML720i-T10-460.A-M12-EX

Teknik veriler

Temel veriler

Seri

Caligma prensibi
Cihaz tiirii
icerigi

Uygulama

Ozel versiyon

Ozel versiyon

Optik veriler

isletme bolgesi

Sinir mesafesi

Olgiim alaninin uzunlugu
Isin sayisi

Isin uzakhgi

Isik kaynagi

Dalga boyu

Olgiim verileri

Minimum nesne capi

Elektrik verileri

Koruma devresi

Giig verileri
Besleme gerilimi Ug

Artik dalgalanma
Acik devre akimi

Zaman davranigi

Hazirlik gecikmesi
Dongii siiresi

Baglanti

Baglanti sayisi
Konnektor cikisi

Baglanti 1
islev

Baglant tiirii

Vida disi blyiikligi
Tip

Malzeme

Kutup sayisi
Kodlama

The Sensor People

720

Tek yon galisma prensibi
Verici

2 adet somun tasi BT-NC
Nesne 6lgimu

Capraz 11k taramasi
Capraz IsIn taramasi
Ex korunmus

Paralel 1sin taramasi

03..7m
02..9m
460 mm

46 Adet

10 mm

LED, kizil6tesi
940 nm

20 mm

Gegici korumasi
Kisa devre korumasi
Ters kutup korumasi

18 ...30V, DC
0...15 %, Ug'dan
0 ... 165 mA, Belirtilen degerler tim

paketi kapsamaktadir, tim paket, verici

ve alicidan olugsmaktadir.

450 ms
1,84 ms

1 Adet
eksenel

Aliciya baglanti
Gerilim beslemesi
Senk. girisi
Yuvarlak konnektor
M12

erkek

Metal

5 kutuplu

Akodlu

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

Mekanik bilgiler

Yapi sekli

Olgii (Gx Y x U)
Malzeme govde
Metal govde
Malzeme lens kapagi
Net agirhk

Govde rengi

Montaj braketi tiirii

Kumanda ve gosterge

Gosterge tiirii
LED sayisi

Cevresel veriler

Ortam sicakligi isletim
Ortam sicakligi depolama

Ex spesifikasyonu

Ex-Zone

Ex cihaz grubu

Sertifikalar

Koruma sinifi
Giivenlik sinifi
Sertifikasyonlar
Gegerli norm

Siniflandirma

Glimriik taife numarasi
ECLASS 5.1.4
ECLASS 8.0
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0

info@leuze.com * www.leuze.com

Leuze

Kibik

30,7 mm x 40,3 mm x 493 mm
Metal

Aliminyum

Plastik

5279

glmus

opsiyonel montaj Unitesi Gzerinden
Somun montaji

LED
1 Adet

-30...60 °C
-40...70°C

22

IP 65

1]

cULUS

IEC 60947-5-2

90314990
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
27270910
EC002549
EC002549
EC002549
EC002549
EC002549
EC002549
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Isik perdesi verici * Uriin no.: 50126350 « CML720i-T10-460.A-M12-EX

Boyutlandiriimig gizimler

Tum 6lgl bilgileri milimetre cinsindendir
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Leuze
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A Isin uzakhidi 10 mm L Profil uzunlugu 488 mm
B Olgiim alaninin uzunlugu 460 mm T Verici
F  Vida disi M6 R Alici
G Montaj yivi

A PWR/SW GIRIS / CIKIS
B BUSIN/OUT

Teknik degisiklik hakki sakhdir
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Isik perdesi verici * Uriin no.: 50126350 « CML720i-T10-460.A-M12-EX

Elektrik baglantisi

Baglanti 1

islev Aliciya baglanti

Leuze

Gerilim beslemesi

Senk. girisi

Baglanti tiri Yuvarlak konne

Vida disi biiyuklagi M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayisi 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Pin Pin tahsisi

1 FE/KILIF

2 V+

3 GND

4 RS 485 Tx+

5 RS 485 Tx-

Kumanda ve gosterge
LED Ekran

yesil, stirekli 1s1k
Kapall
Olglim gevriminde yesil yanip séner

Uygun alici

Uriin no. Adi isletme bolgesi
Sinir mesafesi
50126349 CML720i-R10-460.A/ 0,3...7m
CN-M12-EX 0,2..9m

Uriin anahtan

Parga atama: CML7XXi-YZZ-AAAA.BCCCDDD-EEEFFF

CML Galigma prensibi

Olgiim yapan 1sik perdesi
Seri

720i: Seri 720i

730i: Seri 730i

Cihaz tiirii
T: verici
R: alici

7XXi

Y44 Isin uzakhgi
05: 5 mm
10: 10 mm
20: 20 mm

40: 40 mm
Olgiim alani uzunlugu [mm], 1sin uzakligina bagh

Ekipman
A: Eksenel soket baglanti ¢ikisi
R: Arka taraftaki konnektor ¢ikisi

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen

The Sensor People

ktor

Y.

Anlam

Serbest calisma
Alici ile iletisim yok / Tetikleme bekleniyor
Olglim frekansi géstergesi

Tanim

Arayiiz: 10-Link, CANopen
Baglanti: Yuvarlak konnektor, M12, eksenel, 8 kutuplu
Ex-Zone: 2, 22

info@leuze.com * www.leuze.com
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Isik perdesi verici * Uriin no.: 50126350 « CML720i-T10-460.A-M12-EX

Uriin anahtan

CCC Arayiiz
L: 10-Link
/CN: CANopen
/PB: PROFIBUS
/PN: PROFINET
/CV: Analog akim ve gerilim ¢ikisi
/D3: RS 485 Modbus

DDD Ozel ekipman

-PS: Gug ayari
EEE Elektrik baglantisi

M12: M12 yuvarlak konnektor
FFF -EX: Patlama korumasi

Leuze

% Mevcut tim cihaz modellerine sahip bir listeyi, www.leuze.com Leuze internet sitesinde bulabilirsiniz.

Uyarilar

A Kullanim amacina dikkat edin!

% Uriin sadece yetkili kisiler tarafindan kullaniimalidir.

% Urlinii sadece amacina uygun kullanima gére kullanin.

& Uriin bir emniyet sensérii degildir ve personel koruma amaglh degildir.

UL uygulamalarinda:

CYJV7 veya PVVA/PVVAT)

% UL uygulamalarinda sadece NEC'e (National Electric Code, ulusal elektrik kodu) uygun 2. sinif devrelerde kullaniimasina izin verilir.

% Bu fotoseller, kurulum alaninda min. nominal 30V, 0.5A degerli veya esdeger UL Listelenmis Kablo diizenekleriyle kullanilacaktir (kategoriler: CYJV/

Aksesuarlar
Baglanti teknolojisi — Baglanti kablolari

Uriin no. Adi Uriin

50129781 KDS DN-M12-5A- Baglanti kablosu
M12-5A-P3-050

Leuze electronic GmbH + Co. KG

The Sensor People In der Braike 1, 73277 Owen

Tanim

Uygulama: Yaga/yaglama maddelerine kargi dayanim

Arayiiz igin uygundur: DeviceNet, CANopen

Baglanti 1: Yuvarlak konnektor, M12, eksenel, disi, A kodlu, 5 kutuplu
Baglanti 2: Yuvarlak konnektér, M12, eksenel, erkek, A kodlu, 5 kutuplu
Korumali: Evet

Kablo uzunlugu: 5.000 mm

Malzeme kilif: PUR
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Isik perdesi verici * Uriin no.: 50126350 « CML720i-T10-460.A-M12-EX

Aksesuarlar Le U Ze

Montaj teknigi - montaj braketi agisi

Uriin no. Adi Uriin Tanim
. |, w 50142900 BT 700M.5-2SET Montaj Unitesi seti icerigi: 2 adet montaj braketi acisi, 1 adet tanitma sablonu, 4 adet vida M6 x
[t " 10
- b‘ _ Montaj tnitesinin uygulanmasi: A¢i montaiji
g ¢ W Montaj braketi, tesis tarafi: Gegis montaj braketi T uzun delik

Montaj braketi, cihaz tarafi: vidalanabilir, Somun tasi
Montaj Unitesi tird: sabit
Malzeme: Celik

Parametre cihazlari

Uriin no. Adi Uriin Tanim
50121098 SET MD12-US2-IL1.1 Set teshisi Besleme gerilimi: DC
+ Zub. Arayliz: USB

Baglantilar: 2 Adet
Koruma sinifi: IP 20

Hizmetler

Uriin no. Adi Uriin Tanim

S981001 CS10-S-110 Devreye alma destegi Detaylar: Musteri talebine gore bir yerdeki uygulama, siire maks. 10 saat.
Kosullar: Cihazlar ve baglanti kablolari zaten monte edilmistir, fiyata seyahat
ve mevcut ise konaklama masraflari dahil degildir.

O

S981005 CS10-T-110 Uriin egitimi Detaylar: Yer ve igerik anlagsma dogrultusunda, stre maks. 10 saat.
]: o Kosullar: Fiyata seyahat ve mevcut ise konaklama masraflari dahil degildir.
oo |

% Mevcut tiim aksesuarlarin bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, Griin ayrintilari sayfasindaki Indir sekmesinde bulabilirsiniz.
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